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Acondicionador de sefiales PT100 MCZ PT100/3 CLP
con alimentacion mediante bucle de corriente de salida
en caja de bornes de 6 mm

de anchura. .

Los convertidores de sefnales disefiados para un rango de
temperatura especifico son adecuados para

conectar sensores PT100 de 2 y 3 conductores. En la
salida esta disponible una sefial alimentada por bucle
de corriente de 4...20 mA. Los circuitos de entrada y
salida

del MCZ PT100/3 CLP no presentan separacion
galvanica.

Los acondicionadores de senales se pueden montar
sobre carril TS35 y ofrecen

una elevada precision y linealidad.

Datos generales para pedido

Tipo MCZ PT100/3 CLP 0..200C
Codigo 8473010000
Version MCZ- SERIES, Convertidor RTD
GTIN (EAN) 4032248058280
U.E. 10 Pieza
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Dimensiones y pesos

Longitud 91 mm Anchura 6 mm
Profundidad 63,2 mm Peso neto 29,749
Temperaturas

Temperatura de servicio -25 °C...+50 °C Temperatura de almacenamiento -25 °C...+85 °C
Probabilidad de averia

MTTF 1.068 Years

Entrada

Alimentacién del sensor

0,8 mA /9..30VDC

Tensién de alimentacion

max. 30 V/ min. 9V + (20
mA x RL)

Ndmero de entradas 1 Rango de temperatura 0...200 °C
Sensor Conductores PT100/2-/3

(conforme a IEC 751)
Salida
Nudmero de salidas 1 Resistencia de carga corriente <600 Q
Corriente de salida 4...20 mA (bucle de

corriente)
Datos generales
Alineamiento Si Carril TS 35
Coeficiente de temperatura max. £ 250 ppm/K Configuracion ninguna
Entrada/salida PT100/ 4...20 mA (bucle Precision tip. 0,2 %, méax. 0,5 % v.

de corriente)

FSR

Separacion galvanica

sin separacién

Tension de alimentacion

max. 30 V/ min. 9V + (20
mA x RL)

Tiempo de respuesta

10 ms

Tipo de conexién

Conexion directa

Coordenadas de aislamiento

Normas DIN EN 50178, DIN EN Normas EMC

61000 EN 61000-6
Separacion galvanica sin separaciéon
Clasificaciones
ETIM 3.0 EC001774 UNSPSC 30-21-18-01
eClass 5.1 27-20-02-06 eClass 6.2 27-20-02-06
eClass 7.1 27-20-02-06

Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de accesorios

Conectores transversales para fuentes de alimentacion y
sefalizadores - véase "Accesorios"
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Homologaciones en linea

Homologaciones

C e@c

ROHS Conformidad

Descargas

Hoja de instrucciones instruction sheet.pdf
Declaracion de conformidad Declaration of Conformity.pdf
Modelo 3D
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