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CARATTERISTICHE: 
 Sensibile e preciso, grazie al cuscinetto in pietra a bassissimo attrito. 
 Design ergonomico e semplicità di utilizzo. 
 Leggere durante la misurazione tramite il sensore a vano separato. 
 Ampio LCD (display a cristalli liquidi) da 17mm, a 3½ cifre. 
 Cavo a spirale da 2 metri tra il sensore e il display. 
 Basso consumo energetico. 
 Funzione Max/Data hold 
 Indicatore di batteria scarica incorporato. 

 
 
AVVERTENZA: Questo anemometro è progettato per la misurazione, non per il monitoraggio.  

Pertanto, si prega di non conservarlo in ambienti ad alta temperatura per un lungo periodo 
di tempo. In ambienti al di sopra dei 15m/s, non mantenere in funzione lo strumento per 
più di 1 minuto. 

 
 

SPECIFICHE (@23±5°C): 
 
Gamma di velocità del vento: 

 

Unità Gamma Risoluzion
e 
n 

Soglia Precisione 

m/s 0,0 - 45,0 0,1 0,3 ±3% ± 0.1 

ft/min 0 - 8800 10 60 ±3% ± 10 

nodi 0,0 - 88,0 0,1 0,6 ±3% ± 0.1 

Km/h 0,0 - 140,0 0,1 1,0 ±3% ± 0.1 

mph (opzionale) 0,0 - 100,0 0,1 0,7 ±3% ± 0.1 

m/s: metri al secondo ft/min: piedi al minuto nodi: 
miglia nautiche orarie km/h: chilometri orari mph: 
miglia orarie 

 
Tabella conversione unità: 

 

 m/s ft/min nodi km/h mph 

1 m/s 1 196,87 1,944 3,60 2,24 

1 ft/min 0,00508 1 0,00987 0,01829 0,01138 

1 nodo 0,5144 101,27 1 1,8519 1,1523 

1 Km/h 0,2778 54,69 0,54 1 0,6222 

1 mph 0,4464 87,89 0,8679 1,6071 1 
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Cuscinetto di turbina: Cuscinetto in pietra di zaffiro 
Filettatura di montaggio del sensore: 1/4"x20 UNC femmina 
(filettatura di macchina fotografica standard) Temperatura di 

funzionamento: Misuratore: Da 0 °C a 50°C (da 32 °F a 122°F) 
Vano: Da 0°C a 60°C (da 32 °F a 140°F) 

Umidità di funzionamento: Inferiore all'80% 
R.H. Pressione di funzionamento: Da 500 mB 
a 2 Bar 

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F) 
Consumo energetico: Circa 6 mA 
Tipo di batteria: da 9V, 6LR61 o equivalente 
Durata batteria: generalmente 50 ore (per batteria da 300mA-h) 

 

Periodo medio per la misurazione della velocità del vento: 
m/s 0,6 sec.(circa) 
ft/min 1,2 sec. (circa) 
nodi 1,2 sec. (circa) 
km/h 2,2 sec. (circa) 

 

Dimensioni: 
Misuratore 3,46" x 6,61" x 1,03" (88 x 168 x 26,2mm) 
Sensore 2,60" x 5,22" x 1,15" (66 x 132 x 29,2 mm) 

 

Peso: 12,34 oz (350 g) (batteria inclusa) 
 

Accessori: Custodia per il 
trasporto x 1 
Manuale utente x 
1 Batteria da 9V 
x 1  
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