PRO.

Données techniques : 1365292 | 1365293 | 1365294 AC-22@400V(415V)
Interrupteurs a fusibles

A Notice Importante sur la Sécurité A

Il incombe a la personne installant I'équipement électrique de vérifier que l'installation respecte les exigences de la
réglementation IET sur les cablages et est par conséquent « adaptée au but ». Des facteurs comme la sélection
correcte des composants, la taille des cables, les dispositifs de protection et la liaison a la terre sont tous essentiels et
doivent étre vérifiés avant les tests et la mise sous tension. Toute autre réglementation applicable a I'équipement
installé telle que la Directive sur les machineries et la législation actuelle sur la santé et la sécurité doit aussi étre
respectée. Les bornes, y compris celles qui sont équipées en usine, doivent étre inspectées périodiquement afin
d'assurer un serrage correct UTILISATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ADAPTE SUR CES PRODUITS

Interrupteur-sectionneur Support des fusibles
Certification/Approbation CB, CE & SEMKO CE, TUV
Normes IEC & EN 60947-3 EN60269-1/HD60269-2

Spécifications des interrupteurs 32-100A AC-22

136-5292 136-5293 136-5294

Données Plage Unités 32A 63A 80A
Tension opérationnelle nominale Ue
IEC & EN Volts \Y 690 690 690
L’impulsion électrique supporte la tension Uimp Volts kV 6 6 6
Courant ininterrompu nominal lu Amps A 32 80 80
Courant opérationnel nominal le
AC-22A Jusqu’'a 690 V A 32 80 80
IEC & EN AC-21A Jusqu'a 690 V A 40 80 80
AC-1 Jusqu'a 690 V A 40 80 80
Puissance opérationnelle nominale AC-23A (50-60 Hz)
230 (240V) kw 15 37 37
IEC & EN Triphasée 400 (415) kw 18.5 45 45
690V kw 22 90 90
Puissance opérationnelle nominale AC-3 (50-60 Hz)
230 (240V) kw 11 30 30
IEC & EN Triphasée 400 (415) KW 11 37 37
690V kw 15 55 55
Capacité de court-circuit (IEC)
Taille max du fusible (Type gl) Amps A 32 80 80
Protection nominale de courant de court-circuit Amps kA 30 30 30
Spécification des bornes
Min-mm2 2.5 25 25
Fil torsadé simple/multiple
Max-mm2 10 35 35
- . Min-mm2 0.75 4 4
Fil fin avec gaine
Max-mm2 6 35 35
Couple de serrage recommandé Nm 1.7 2.5 2.5
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Données techniques : 1365292 | 1365293 | 1365294 AC-22@400V(415V)
Interrupteurs a fusibles

Dimensions du coffret
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