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RS Pro RJ45 母 90° 耦合器，屏

蔽式 
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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 插座到插座直角馈通

连接器 

 

• IP67 等级防水连接器 

 

• 13/16-28 UN 螺纹，推

荐面板厚度范围为 0.8 
mm 至 8.0 mm 

 

• 易于安装到预钻孔面

板和机器外壳上 

 

• 工作温度范围-
40°C→+105°C 

 

• 引脚端接 

 

特点 
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RS Pro 的这款防水 RJ45 面板安装插座特别适用于具有挑战性的环境中的应用。RJ45 连接器具有坚

固的隔板和螺钉固定锁紧螺母，可安装大多数面板，并包含一个硅树脂 O 形环，可创建一个密封的 
Durable 连接器点，用于网络应用。该连接器还具有屏蔽功能，因此适用于可能需要考虑 EMI 干扰的

环境。对于 5e 类以太网连接，此塑料面板安装馈通连接器是高质量解决方案。  

 

 

 

类型 90° 耦合器 
接口类型 RJ45 母 
屏蔽类型 屏蔽 
颜色 黑色 
外壳材料 热塑性材料 
lan 类别 CAT5E/CAT6 
端口数 2 
应用 无线室外 ap 、室外 led 和显示照明、航海、汽车、军事 

 

 

 

 

长度 36.9mm 

宽度 29.1mm 

深度 36.2mm 
 

   

 

工作温度 -40 0 C 至 +105 0 c 
 

产品说明 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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合规性 / 认证 13/16-28 UN/2011/65/EU 和 2015/863 /RoHS 标准                         
 

  

 

认证 
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