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RS Pro 接头、面板安装、插座 
2.0 a 、 b 、直向双端口 

RS 号： 124-6393             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 坚固结构 
 

• 通用 XLR 面板切口 
 

• 无需特殊工具 
 

• 前面板或后面板安装 

特点 
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RS Pro 一系列 USB 性别转换插座、采用坚固的 XLR 外壳。usb 连接器可从 usb 2 a 转换为 b 或 usb 2 
b 转换为 a 。设计用于将 USB2 数据馈入专业广播、音频和照明应用。壳体由镀镍锌制成、并提供本色

或黑色选项。适用于前面板或后面板安装。 

此系列还提供 - 2.0 USB 连接器、插座 

•862-1579 usb a 至 b 插座–本色  
•862-1573 usb b 转 a 插座–本色  
•124-6392 usb a 至 b 插座 - 黑色金属  
•124-6393 usb b 至 a 插座 - 黑色金属 

         
              

 

 

 

性别 母 
安装类型 面板安装 
usb 类型 a 、 b 
usb 版本 2.0 
身体方向 直向 
端口数 2 
颜色 黑色 
插入材料 ABS 
框架材料 镀镍锌压铸件 
外壳材料 镀镍钢 
终止方法 USB2 A/B 插头 

 

 

 

额定电流 1.5A 

额定电压 30Vac 

触点电阻 30mΩ 

绝缘电阻 最小 20mΩ μ a 

介电耐电压 500Vac 
 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621579/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621573/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246392/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246393/
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最低工作温度 -20.0°C 

最高工作温度 50°c 
 

 

 

ip 等级 IP67 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 

 

  

认证 

操作环境规格 

保护类别 
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