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RS 2m Pro 吊链、 1.6 吨                                                                                
RS 号： 674-162              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 减震性能 

 

• 良好的耐磨性 

 

• 随附安全挂钩 

 

• 随附测试证书 

 

• 链条防磨损 

 

特点 

商品描述属性 1 
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∅ 内部： 

 

RS Pro 吊索具有 2 支腿和 4 支腿负载能力、可提供出色的减震性和良好的耐磨性。该链条吊索采用

喷砂处理、保护以及所有本色、包括安全挂钩。提供各种端部配件和吊索类型 链条吊索的长度和宽度 

 

 

 

吊索类型 吊衣 
安全工作负载（ 2 支脚） 1.6t 
安全工作负载（ 4 支腿） 1.1t 
应用   提升重物 

    

  

 

长度 2000mm 

宽度 7mm 

端接头 钩到眼 
        

 

机械规格 

一般规格 
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	RS 2m Pro 吊链、 1.6 吨

