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ASN 15HDplus



Produktinformation

Beschreibung:
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Gehause aus robustem schlagfesten Kunststoff

Universell einsatzféahig: Camping, Handwerk, Haushalt,
Industrie, Jagd etc.

Fokussierbarer Lichtkegel: optimale Ausleuchtung
Zwei Leuchtmittel:

- Halogenlampe 1-6h filir groBte Lichtausbeute

- 4x LEDs 200h zur Notlichtfunktion

Netzausfallelektronik: Halogenlampe schaltet sich bei
Stromausfall automatisch ein

Leuchtweite: Halogenlampe: 1500m
4x LEDs 20-25m
Ladezeit max. 3,5h: schnelle Ladung mdglich

Mikrocontroller gesteuerte Abschaltung: keine Uberladung
elektronische Ladekontrollanzeige durch Duo LED an der

Ladeschale: rot laden / griin Akku voll

Ladestation fir Wandmontage: Handscheinwerfer sofort
einsetzbar

Inkl. Netzteil 100-240V AC mit Wechselsteckersystem:
Ladung weltweit moglich

Inkl. Kfz-Kabel 12/24V DC: Ladung im Auto oder LKW
madglich

Akku Restkapazitatsanzeige durch blaue LEDs am Griff:
Anzeige der Kapazitat in 25%-Schritte

Austauschbarer Akku mit neuester maxE* Technologie:
sehr geringe Selbstentladung und somit jederzeit
einsetzbar

Akku bis zu 1000 mal wiederaufladbar: kein Memory-
Effekt

Dimmbares Halogenlicht: Optimale Helligkeit fur jedes
Einsatzgebiet
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INFOS:

Produktname:
ASN 15HDplus

Art.-Nr.:
5102143

EAN-Code:
4013674102143

Exportkarton:
6 (410x390x320mm)

Garantie:
2 Jahre

Lieferumfang:
> Netzteil mit Wechselstecker
> Kfz-Kabel

Zolltarifnummer:
85131000

Notizen:

08.02.2011 / CW



