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Geman DIN EN 60079-14; VDE 0165 Teil 1
OLFLEX® EB - PVC Steuerleitung, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen,
Nennspannung: 300/500V

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® EB CE

C € RoHSY
“ Gute chemische Bestandigkeit

Info
Zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen

Anwendungsgebiete
Installation von eigensicheren Stromkreisen, den Anforderungen an die Ziindschutzart "i* - Eigensicherheit entsprechend

Nutzen
Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser

Aufbau

Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten
PVC Aderisolation LAPP P8/1

Mantel aus PVC, himmelblau RAL 5015

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an EN 50525-2-51

Gemass DIN EN 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) - Elektrische Kennwerte und Kennzeichnung von Kabel und
Leitungen

Produkteigenschaften
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere
Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfligbar und zur Veréffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang
T17

Unsere Standardlangen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

PackungsgroBe: Ring < 30 kg oder < 250 m, sonst Trommel

Bitte gewlinschte Packungsgréf3e angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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Technische Daten
Ader-ldent-Code:

Betriebskapazitat:

Klassifikation:

Induktivitat:

Isolation Spezifischer
Durchgangswiderstand:

Leiteraufbau:

Mindestbiegeradius:

Nennspannung:
Prifspannung:

Temperaturbereich:

Schwarz mit weiBen Nummern nach VDE 0293-1
Ader/Ader ca.110 nF/km

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

ca. 0,65 mH/km
> 20 GOhm x cm

Feindréhtig nach VDE 0295,
Klasse 5/ IEC 60228 CI.5

Gelegentlich bewegt: 15 x AuBendurchmesser
Feste Verlegung: 4 x AuBBendurchmesser

U,/U: 300/500 V
Ader/Ader: 3000 V

Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C
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Artikel- Aderzahl und mm? je Leiter AuBen- Kupfer- Gewicht kg/km
nummer durch- zahl kg/km
messer in mm
T
§. OLFLEX® EB ohne Schutzleiter GN/GE
g 0012420 2X0,75 54 14.7 50
§ 0012421 3X0,75 5,7 221 60
g 0012430 4 X 0,75 6,2 29.4 81
E] 0012422 5X 0,75 6,7 36.8 88
0012423 7 X0,75 7,3 515 115
0012425 12X 0,75 9,9 88.2 185
0012427 18 X 0,75 11,7 132.3 282
go_ 0012429 25X 0,75 13,8 183.8 393
3
= 0012440 2X1,0 5,7 19.7 57
> 0012441 3X1,0 6,0 29.6 73
|E 0012443 5X1,0 7,1 49.4 105
g 0012444 7X1,0 8,0 69.1 138
8 0012446 12X1,0 10,5 118.4 231
.-én 0012448 18 X 1,0 12,7 177.7 331
0012401 2X15 6,3 29,0 80
0012402 3X15 6,7 43,0 105
0012403 4X15 7,2 58,0 125
0012404 5X1,5 8,1 72,0 139
OLFLEX® EB mit Schutzleiter GN/GE
0012501 3G15 6,7 43,0 105
0012502 4G1,5 7,2 58,0 125
0012503 5G1,5 8,1 72,0 139
0012504 7G15 8,9 101,0 180
0012505 12G1,5 12,0 173,0 339
o 0012506 18G 1,5 14,4 259,0 513
o 0012507 25G 1,5 16,9 360,0 698
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