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Power Supply
- @ @ Furo Stecker/plug
Z| 2
E

Umpo\kupp\un%
reverse polarity coupling

Rundleitung schwarz geschirmt 1,8m +10cm lang/
roundcable black with shield 1.8m +10cm long

Steckerset in PE—Beutel verpackt/
plug—set packed in PE-bag

Technische Daten/
technical data
Eingangsspannung/

input voltage

Eingangs— Schutz(

primary electrical protection

. Steckernetzgerdt/
plug—in power supply

: 100—-240VAC +10% / 50/60Hz
switch—mode

. Keramik Widerstand 10 Ohm
ceramic resistor 10 Ohm

Le\stungsoufnohme im Leerlauf/ @ ca./ approx. W Gewicht/ : 165g inkl. Verpackung und Zubehdr/ i ] i |
stand—by power consumption weight 1659 incl. packaging and accessories U U U U U U UU U U U U U U U U
Nenn-Leistungsaufnahme/ © ca./ approx. 14W Gehduse/ : Steckergehduse, schwarz, Typ 20/ A B D G J H S
nominal power consumption case plug—in housmg, black, fype 20

Ausgangswerte : Gehdusematerial : ABS plastic

outgut gvo\ues/ 0% 3 45| 6 75 9 12 V= case material / P

Schutzart/ 2 1P 20
cose protection

Eensch\\d Vorderseite/
ngplate front

100V |1200 | 1200|1200 | 900 |900 | 700 | mA

240V 11600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | mA  wejBe Bedruckung/

white printing

Diese Zechnung/CAD-Daten rfen oine unsere Genehnigung weder ver Wl ATRF nch DrFen ZugAnglch emachtwerden e Benurzang s pur f0r i Zuecke geararter ur i wr 3

BVUTWSP‘SWU”Q/ ¢ < 300mV ?ensch\\d Ruckse\te/ . schwarzer Aufkleber mit we\Ber Bedruckung,/ Verwendungsbereich Applicalon range Zul Abweichung/ |oberfliche/ | Mafistab/Scale 1 ‘EEW\[M/WE\QM

ripple voltage ingplate b black label with white printing fiir Anfrage/ far inquiry ANS2206 Allowable deviation | Surface

Ausgangs—Schutz/ © elektronisch geschiitzt gegen Kurzschluss/ Verpackung/ : Emze\verfockung weiBe Faltschachtel, ca. 100x37x98mm (LxBxH) — VE: 30 Stiick/ Werkstoff/Work material, Modell-Nr

secondary electrical protection electronical protected against short circuit packaging individual package, white folding box, approx. 100x37x98mm - (LWxH) — PU: 30 pes. XXX

Sponnungsfesh%ke\t/ T4 kv Emgong/Ausgang An\e\tunqen/ [J— 2006 _|Datum/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name

electric strengt pnmary/secondory instructions Bearbellet) 10,11, SK .. .

gfgtuetgf‘gﬂnssgéss l Approbaionen/ : CE, TS 6S Steckernetzgerdt/ plug—in power supply

} . approvals 3—=12V/ 800mA...1600mA

Betng?stengpemtuﬂr! 0°C...+25C Normen,/ : IEC/EN61558 — Ze\(hnungsnummer//Drawmg number Blatt/

operating temperature ' . ) standards 8 Two on romepote added 150107 | JF 7 RTO° Artikelnummer/Part number Sheef

éggreaﬁgmtgemmte%%ure 1 =25C..+70C Betriebsanzeige/ - N —— 101106 | SK - 869 4082 1
9 P operating indicator Version| Anderung/Change aton/Dste JVsme Ursprung/Origin Pra OEMOO rsatz firReplaced by EET Tragh




