Schede dati dei prodotti XUFN12301

Caratteristiche

Guida illum. fibra ottica per ampl. - Plastica - 2 m -
Interv. rilev. 200 mm

Presentazione

Gamma prodotto OsiSense XU
Nome del sensore XUF
Distanza di rilevamento nominale 0.2m
0.2 m XUFZ02
1.5 m XUFZ01

Tipo raccordo terminale

M2.6 x 0.45, terminale filettato standard

Caratteristiche tecniche

Tipo di sensore elettronico

Forma del sensore

Sensore fotoelettrico

Gamma fibraottica

Applicazione prodotto XUDA
Materiale della fibra ottica PMMA
Guaina PE

Sistema di rilevamento Sbarramento

Uso fibra ottica

Uso generale

Lunghezza fibra ottica 2m

Diametro esterno 2,2 mm

Minimo raggio di curvatura 25 mm

Tipo di filetto M4 x 0,7

Nucleo fibra ottica 1x91mm

Peso prodotto 0,03 kg

Ambiente

Temperatura ambiente di -25...60°C

funzionamento

Temperatura di stoccaggio -40...80°C

Resistenza alle vibrazioni +/-1,5 mm a 10...55 Hz conforme a IEC 60068-2-6
7 gn a 10...55 Hz conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli shock 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Grado di protezione IP IP64 conforme a IEC 60529

IP641 conforme a NF C 20-010

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici
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Sostenibilita dell'offerta

RoHS (codice data: aass) Conforme -da 0648 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric

@Dichiarazione di conformita Schneider Electric

Garanzia contrattuale
Periodo

18 mesi
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873390&lang=${CaPLanguage}

