RS

PRO.

Scheda tecnica

Finestra di ispezione RS Pro da 234 x 47 x 93,5 mm
per I'uso con 46277-3, DIN 43880
Codice prodotto RS: 297-1263

Descrizione del prodotto

La finestra di ispezione RS Pro di colore grigio € realizzata in policarbonato, misura 234 x 47 x 93,5 mm e
possiede un grado di protezione IP67. E adatta all'uso con 46277-3, DIN 43880.

Caratteristiche e vantaggi

Grado di protezione IP67

Finestre di ispezione in policarbonato grigio fumé per 2, 6, 8 e 12 moduli
Pannello di protezione salvadita adatto a contenitori DIN 43880/46277-3
Le finestre sono a molla e possono essere fissate con viti ad alette
Temperatura d'esercizio da -25 a +80 °C
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Specifiche:
Colore

Dimensioni

Per l'uso con
Altezza

Lunghezza
Materiale

Tipo

Larghezza

Grado di protezione
Temperatura nominale

grigio
234 x 47 x 93,5 mm

DIN 43880, DIN 46277-3

93,5 mm

234 mm

PC

Finestra d'ispezione
47 mm

IP67, IP44
da-25a+80 °C
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