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CARACTERISTICA
S

, ) Candado de seguridad de
Aiespetidall  acero 38mm de aluminio para

cubierto de plastico

de acero uso todo el tiempo RS Pro

Descarga eléctrica

6.5mm with insulation
Smm without insulation

Grillete NANO-
PROTECT para
mayor resistencia a
la corrosion

Intrinsecamente

seguro, retencién de (DANGER)
llave LOCKED
ouT
Bloqueo automético 38 Width
para mayor m-,T,-,s' X
comodidad del
usuario
Compacto y ligero
Cilindro de 6
contactos de alta
pre_cisién_para mejor Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
resistencia a piezas de calidad profesional en todas las categorias de
manipulaciones productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

La Marca de confianza RS Pro presenta este candado de bloqueo de grillete largo ideal para
demandas de seguridad especializadas. Con un color de alta visibilidad y una etiqueta llamativa y
facil de leer, este candado de seguridad es ideal para bloquear equipos en peligro o areas
potencialmente peligrosas.

Especificaciones

Tipo de bloqueo Llave

Material Aluminio, acero

Llave idéntica No

Interior/exterior Interior, exterior

Resistente a la intemperie Si

Color Rojo

Cantidad por paquete 1

Forma del cuerpo Cuadrado

Material del grillete Grillete de acero aislado: Descarga eléctrica
Retencién de llave No se puede desbloquear por accidente

Taquillas, equipaje, Cizallas, Cajas de herramientas,

Aplicaciones Gates, Cajas de seguridad para almacenamiento

Especificaciones mecanicas

Longitud del grillete 76mm
Anchura del cuerpo 38mm
Diametro del grillete 6.5mm
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Cumplimiento/Certificaciones CE

6.5mm with insulation
Smm without insulation

AVAILABLE SIZES

6.5mm with insulation

/ Smm without insulation

38mm Width 38mm Width
74140 74176

AVAILABLE COLOURS

ﬂ Red ‘l Yellow ﬂ Blue ﬂ Green
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Keyed alike Master keyed Intrinsically Impact Highly corrosion
P versions P versions safe, key tested to resistant due to
"¢\ 2vailable [\% | @l available retaining -40+C surface cathodic
Master Ke| K. protection
K Alike Y ey
Versio
oz N Nniing
Body & shackle - Compact - High precision Automatic Solid aluminium
insulated and 6-pin cylinder locking for user core with steel
against lightweight for better tamper convenience shackle for best
electric shock resistance physical strength

PROPERTY OF

LOCKED
ouT

DO NOT REMOVE
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