Bleiakkus ‘E]

MERKMALE
RS PRO Bleiakku 12 'V, 100 Ah

Mit Sauerstoff-
Rekombinationstech
nologie

PbCaSn Legierung
fur Plattengitter -
weniger Ausgasung,
weniger
Selbstentladung

Hochwertiger AGM-
Abscheider

Hochreines
Rohmaterial

Versilberte
Kupferklemmen (T11-
Terminal)

ABS-Material

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Bleiakkus

Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind fur den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fur allgemeine
Anwendungen geeignet. Diese Bleiakku ist abgedichtet und sind ideal fir Einsatz von
Notstromversorgung- und Floating-Charge-Anwendungen geeignet. Diese Akkus haben eine lange
Lebensdauer. RS PRO bietet eine Reihe von Bleiakkus mit verschiedenen Spannungen und

Ladegeraten fur alle Ihre Anforderungen.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385 -6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V, 1,2 Ah
727-0391 - 12V, 20 Ah
727-0394 - 12V, 35 Ah
727-0398 - 12 V, 100 Ah
727-0401 - 12V, 120 Ah
727-0408 - 12 V, 55 Ah

Allgemeine Spezifikationen

Baugewerbe
Entwickelt fur zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behéaltermaterial

Anwendung

AGM
Nein
3 bis 5 Jahre

(UL94-HB) konform

Einsatz von Notfallsystem und unterbrechungsfreie
Stromversorgung
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/
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Elektrische Spezifikationen

Kapazitat 100AhN

Nennspannung 12V

Anschlussklemmentyp T11

Zellen pro Einheit 6V

Spannung pro Einheit 12V

Max. Entladestrom 60 A (5 Sek.)

Max. Ladestrombegrenzung 30.0A

Schwimmerladespannung 13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 °©C
Innenwiderstand 4,9 mOhm

Ausgleichs- und Zyklusdienst 14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 °©C

Die Batterien kénnen fir mehr als 6 Monate bei 25°C
gelagert werden. Selbstentladungsverhaltnis von
weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Laden Sie die
Batterien vor der Verwendung auf.

Selbstentladung

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 330 mm x 173 mm x 212 mm
Hbhe 330mm
Lange 173mm
Breite 212mm
Gewicht 30.6kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Entladung: -15 °C bis 50 °C.
GrofRRer Betriebstemperaturbereich Ladung: 0 °C bis 40 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
Nomineller Betriebstemperaturbereich 25°C +3°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL94-HB
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Dimensions

Unit: mm Dimension: 330(L)> 1 73(W) X 212(H) = 220({TH) Tarminal T11
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Constant Current Discharge t-‘h_

FVTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h Bh Bh 10h 20h
1.85V/cell| 1736 146.4 130.2 1153 B7S 65.2 524 313 235 182 16.4 14.4 116 965 513
1.80V/cell| 210.0 167.6 143.7 123.5 az21 G8.7 55.1 L | 24.6 202 17.2 15.0 12.0 10,0 5.20
1.75Wicell| 237.0 186.3 154.0 130.8 fE.5 713 571 4.4 25.4 207 176 153 122 1001 5.29
1.70W/cell| 261.6 1895 165.1 13849 101.8 746 585 353 26.0 212 17.9 15.6 12.4 102 5.34
1.65V/cell| 291.7 2151 1785 146.6 106.7 774 619 36.3 287 217 18.3 15.9 12.6 1003 5.40
1.60V/cell| 3308 2325 188.5 1543 | 1123 B0.5 63.8 ars 2T 6 222 18.86 162 12.7 10.5 5.45

Constant Power Discharge ﬂ_ _ Watts

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2Zh 3h 4h 5h Gh &h 10h 20h
1.85V/cell| 3225 | 2749 | 2471 | 2205 | 1685 | 1264 | 1022 60.8 457 ars 322 282 249 18.1 102
1.80V/cell| 3864 | 322 | 2710 | 2351 | 1768 | 1327 | 1072 63.8 47.7 392 336 29.4 T 16.8 10.3
1.75Wicell| 4313 | 34490 | 2887 | 2478 | 1843 | 1373 | 1708 BE.0 491 401 34.3 299 24.0 16.8 10.4
1.70W/cell| 4709 | 3865 | 307.7 | 261.8 | 1936 | 1430 | 1150 67.6 50.1 41.0 348 0.4 243 201 10.5
1.65Vicell| 5193 | 3914 | 3302 | 2745 | 2019 | 1477 | 1191 69.2 51.3 418 353 ne 246 203 10.6
1.60V/cell| 57848 | 4182 | 3451 | 2866 | 2111 1528 | 1224 i1 527 426 3589 M3 248 205 10.7
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Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type

AGM
Battery

-20°C -10C 0T 57T 10T 20°C 25T 30C 40°C 45T
Bv&12v | 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Voltage Vieell 1.80V 1.75V 1.60%
Discharge - - - . =
Current (A) CA) =02C | 02C< (A) <10C | (A) =1.0C

Charge the batteries at least once every sixmonths,
if they are stored at 25"C.

Charging Method:

Constant Voltage| .0.2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
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