Kugellager %

MERKMALE

10 mm Kugellager mit tiefer
Nut 26 mm
AuRendurchmesser

Tiefe Laufbahnrillen

Hohe Leistung und
hohe Belastbarkeit

Bietet besseren
Schutz vor Schmutz
und Fett

Langere
Lebensdauer

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Kugellager ero)

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fihrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO geschirmte Rillenkugellager sind vielseitige Kugellager, die fir hohe und sehr hohe
Drehzahlen geeignet sind und sowohl Radiallast als auch Axiallast in beide Richtungen aufnehmen.
Die Kugellager sind sehr wartungsarm. RS PRO Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Grofien.
Bei dieser Serie handelt es sich um einreihige Kugellager.

Allgemeine

Kugellagertyp Tiefe Laufrille
Endtyp Abgedichtet
Anzahl der Reihen 1

Statische Belastbarkeit 1.96kN
Material Stahl
Race-Typ Einfach
Bohrungsart Parallel

Lebensmittel- und Getrankeindustrie, Pharmaindustrie,
Medizinische Industrie, Motoren und Pumpen,

Anwendung Medizinische Industrie, Druck
Innendurchmesser 10mm

AuBendurchmesser 26mm

Rassenbreite 8mm

Dynamische Belastbarkeit 4.62kN

Statische Last 1764N

Masse 0.0190kg

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3 Von 323



Kugellager

H

Max, Speed rating
li} o Width Degnarmic Static Grease ail Mass
RS Article no. |Description Designation End type Race Type mm ] e ] N rpm rpm Kg

G180884  |Single Row Shid 3mm D [FEF Shilded Plain 3 pli] 4 0.403 0141 45000 52200 00016
E180850  |Single Row Shid 4mm D 2427 Shislded Plain 4 13 5 0.825 D309 37800 44100 00032
6185507  |Single Row Shid Smm D 62527 Shielded Plain 5 16 5 1.109 D428 33300 39600 0.0048
B180012 Single Row Shid Bmm ID 62627 Shielded Plain B 19 B 1474 D558 30600 36000 0.0010
BTS00 Single Row Shid Tmm ID GOT-2E Shistded Plain 7 19 B 1441 0573 0600 AEO00 0. DA
[FEiT] Single Row SHid Pmm ID [Fi5d Shietded Plan 7 2 7 2111 oRa2 TRADD 3330 0,030
BTS005E Single Row Shid B ID [ Shislded Plain g b 7 2ii1 D.BE2 ZEROD 33300 0.0120
B1O0058 Single Row Shid Smm 1D 60927 Shielded Plain ] M 7 2142 0914 700 32400 i.0140
B190070  |Single Row Shid Smm D [ Shilded Plain 5 pidl B 2 B&7 1.235 27000 N0 0. CCh00
6190054  |Single Row Shid 10mm 1D BE00-2Z Shislded Plain 10 19 5 1.153 0583 23800 N0 0.0050
B190088  |Single Row Shid 10mm ID BO00-22 Shielded Plain i0 % B 4.085 1.764 26100 DA 00190
Bra00eE2 [Single Row Shid 10mm ID BH00=22 Shielded Plain 10 £ g 4,580 2151 22500 27000 0.0320
6190115 [Single Row SHd 10mm 1D [Ei Shislded Flain i0 5 11 7.380 1,150 P00 24300 {10530
B190137  |Single Row SHd 12mm 1D 0122 Shiclded Flain 12 F=3 [ 1.210 0L655 H6100 31500 1. 0060
B190153 [Single Row Shid 12mm 1D BON01:22 Shislded Plain 12 P B 4580 2151 23400 27000 0.0210
BTO02 18 Single Row Shid 12mm 1D BA01.22 Shielded Plain 12 i a0 5450 2475 13800 23400 .03
E190222  |Single Row Shid 12mm ID 122 Shielded Plain 12 a7 1z £.730 3.780 13000 ME0 100600
6190244  |Single Row Shid 185mm 1D [irRerd Shislded Plain 15 4 5 1310 0794 23400 P ] 0.0070
B190Z3  |Single Row Shid 18mm ID [ irrd Shielded Plain i5 i g 5040 2556 19800 23400 00300
B180250 [Single Row Shid 16mm ID BAIR22 Shielded Plain 15 k-1 i1 6575 3.240 17100 20700 0. 0450
B100272  [Single Row SHd 18mm 1D [S Shislded Flain i5 43 13 10,260 4,905 15300 1BS00 0. 0820
B190057  |Single Row Shid 17mm 1D BB3-22 Shielded Plain 17 T [ 1770 1.084 21600 piini] 1. 0080
[E] [Single Row Shid 17mm ID BO3-22 Shielded Plain 17 E-] pli] 6120 1015 18000 Pl 0.0%30
B190073 Single Row Shid 17mm 1D BA03.22 Shislded Plain 17 40 ix .40 4.140 16200 1BS00 . 0660
B1900a5 Single Row Shid 17mm 1D [T Shisided Plain 17 47 14 12,150 5.895 14300 17100 0.1150
B1004(2  |Single Row Shid 20mm ID B2 Shislded Plain 20 1 7 3600 221 18300 22500 00190
6190424  |Single Row Shid 20mm ID 00422 Shielded Plain 0 42 1z B.A450 4.545 16200 1BS00 0.0590
G004 18 Single Row Shid 20mm 1D [T Shictded Plain n 47 14 11 530 5. OHE, 14400 16N 0. 106D
6100430  [Single Row Shid 20mm 1D [Grr Shislded Flain 20 53 15 14.310 7110 12600 153001 10,1440
B190812  [Single Row Shid 25mm ID 0522 Shielded Plain 5 7 7 EXH] p i 16200 1BS00 0.0220
(e [Single Row Shid 26mm ID BO05-22 Shielded Plain 25 47 ix 9080 5265 13500 1620 . 0800
BTO065L Single Row Shid 28mm 1D BA05-22 Shilded Plain 25 53 15 12600 7.065 11700 13500 . 1280
E190648  |Single Row Shid 28mm ID B05-22 Shilded Plain 5 [ 17 19,080 .80 10800 1260 0. 7320
6190880  |Single Row Shid 30mm ID BO0E-2Z Shislded Plain ] 55 13 11.830 140 11700 1350 0.1160
B190676  |Single Row Shid 30mm ID B2 Shielded Plain El] [~ 16 17.550 10,470 9500 1A 0.1990
6190638  |Single Row Shid 30mm ID [ Shielded Plain ETi] 2 19 24,030 13,500 G000 ADEN . 3500
G906  |Single Row Shid 38mm ID BOOT-2Z Shisided Fiain a5 [+] 14 1, 400 5270 10800 12600 .1550
B190705 [Single Row Shid 38mm ID BAT7-22 Shielded Plain 35 T2 ir 23.130 13,770 8820 ] ). 2580
B1807 11 [SBingle Row Shid 35mm ID BMOT-22 Shielded Plain 5 ) H 30150 17.190 7820 2000 0.4570
B100733 Single Row Shid 40mm 1D BO08.27 Shilded Plain 40 =] 15 15120 10,350 G000 10E00 . 1500
B190727  |Single Row Shid 40mm 1D B08-22 Shiided Plain 40 B0 18 26,190 16. 020 TR0 2000 03660
6190749 |Single Row Shid 40mm 1D B08-22 Shisided Flain 40 a0 p2] 36450 21600 00 EFa0 06300
B190755  |Single Row Shid 45mm ID BOE-22 Shielded Plain 45 7= 16 18900 13,500 #280 ] 0.2370
B1907E1 Siregle Row Shid 46mm 1D [ Shielded Plain 4% -1 19 3 50 18,350 720 AT [ ]
B190TEY  |Single Row 2hid 48mm ID BAE-2Z Shisided Flain 45 100 p-1 A7 700 28.800 6300 T80 05140
190777 |Single Row Shid S0mm ID BO10-22 Shielded Plain 50 ] 16 19,620 14.540 7560 ERN) 0. 3610
[ETE] [Single Row Shid 50mm ID B210:22 Shielded Plain 50 o i) 31500 20.E8D 6380 TAM 10.4540
BTO080E Single Row Shid S0mm 1D B310.22 Shilded Plain 50 110 n 55800 34,850 560 650 1.0700
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