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RS PRO 3 米黄色圆顶吊衣， 3T                                                                                

RS 库存号： 124-4867              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 黄色吊索 
 

• 圆形吊索 
 

• 聚酯材料 
 

• 直向拉力负载为 3 吨 
 

• 安全工作负载，带 2.4 
吨的扼流圈挂接装置 
 

• 长度为 3m 
 

• 无头端部接头 
 

• 符合欧洲安全标准 EN 
1492-1 ，适用于纺织

吊索 

特点 

产品说明  
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使用 RS PRO 的这款圆形提升吊索高效，安全地提升重型货物。它可承受最大 3 吨的重量，与直向拉

力负载一样，因此它与金属链一样坚固。但是，它由聚酯制成，重量要轻得多–更不用说柔性和减

震，因此您的商品受损的风险更小。此吊索采用颜色编码，以指示负载能力。与扼流圈挂接装置一起

使用时，此黄色型号可提升高达 2.4 吨的负载。 

 

 

 

吊索类型 圆形 
直向拉力负载 3t 
安全工作负载（扼流圈悬挂装置） 2.4t 

安全工作负荷（棉箱悬挂架）   0° 0°- 45° 45°- 60° 
6t 4.2t  3t 

材料   聚酯 
颜色   黄色、  
应用   货物搬运、船舶搬运、建筑、伐木   

    

  

 

长度 3m 

端接头 无穷无尽 
 

 

 

合规性 / 认证 EN 1492-1 
        

机械规格 

认证 

一般规格 
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