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CARACTERISTICA
S

e Eldispositivo ofrece RegiStrador de datos RS

una duraciéon de la

peteriade hasta 2 Pro para mediciéon de
Revise y analice sus humedad y temperatura

datos con una

potente
funcionalidad de
graficos

Registray carga
datos de
temperaturay
humedad en Easy
Log Cloud

Los productos con aprobacién profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

Presentamos el kit de registrador de datos de temperatura y humedad conectado a la nube RS Pro.
En lo que se refiere a sondas de temperatura, el kit de registrador de datos de temperatura y
humedad de alta precision RS Pro es muy preciso, fiable, de alta calidad y flexible, y gracias a su
conectividad en la nube, ofrece aun mas versatilidad de medida y facilidad de uso en una amplia
gama de aplicaciones. Este registrador de datos se ha disefiado para controlar y registrar datos de
medicion de la temperatura ambiente y la humedad en una amplia gama de entornos mediante una
sonda en cable 2m. Esta sonda de temperatura y humedad externa la convierte en una eleccion ideal
para aplicaciones en las que puede resultar problematico localizar todo el dispositivo, como vitrinas

de museos y sistemas de climatizacion.

Especificaciones

Parametros de medicion

Tipo de sensor

Numero de canales de entrada
Tipo de interfaz

Alarma

indice de registro

Software
Incluye

Aplicaciones

Parametros
Temperatura
Humedad

Temperatura, humedad

Temperatura, humedad

1

Wi-Fi

Si

Seleccionable por el usuario entre 10 segundos y 12
horas

Descargue la aplicacién EasylLog Cloud y configure un
dispositivo en cuestion de minutos a través de la red Wi-Fi

Termistor externo corto/sonda de HR

HVAC, Cuidado de la salud, Alojamiento, Oficinas,
Almacenes, Invernaderos

Calibre Resolucion Precisiéon
De -30 °C a 80 °C. 0,1 °C. +0.3°C
0 a 100% 1%RH +2%
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Especificaciones

Fuente de alimentacion Bateria
Tipo de bateria 1,5VAAX4
Duracion de la bateria 2years

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 93mm x 93mm x 32mm mm
Longitud 93mm
Anchura 93mm
Altura 32mm

Especificaciones del entorno de

Rango de t_emperatura de .30 °C a +80 °C.
funcionamiento
Temperatura de funcionamiento o
SRR -35°C
maxima; 90 °C
-_;’gr:g)eratura de funcionamiento min.: 80°CO

Categoria de proteccidn

indice de proteccién IP IP67

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con IEEE 802,11bgn (2,4GHz)
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SENSOR ACCURACY & INFORMATION

Typical and maximal tolerance for temperature sensor in "C.
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Typical accuracy of relative humidity measurements given in
%RH for temperatures 0 to 80°C.
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Typical and maximal tolerance at 25°C for relative humidity.
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Long term exposure to humidity levels outside of the
‘normal’ range may temporarily offset RH measurements
(+3%RH after 80 hours). Once returned to less extreme
conditions the device will slowly return towards calibration

state.
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