
Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare
Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor
Schnellwechselfutter

Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C
6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Anwendung:

Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all
und single-hand-Funktion; unmagnetische Ausführung

Ausführung:

± 6 % (EN ISO 6789)Präzision:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentigGriff:

mmNmNmmmArt.No.Code

16"1550,050,3-1,21/4"105
7440
ESD

05074730001

16"1550,101,2-3,01/4"105
7441
ESD

05074731001


