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ONTACT

Durchgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO - 3209578

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der
Anschlisse: 4, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, H6he: 35,3 mm, Farbe: grau,
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Ihre Vorteile

[ Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und
werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhulse oder starren Leitern aus

I Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermédglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum

I Neben der Priifmdglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusétzlicher Priifabgriff zur Verfligung

I Gepriift fiir Bahnanwendungen

na

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

L0
32985

GTIN 4046356329859

Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung) 10,426 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 10,446 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland

Deutschland

Verkaufsschlissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschliisse 4
Potenziale 1
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
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Durchgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO - 3209578

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

VO

Anwendungsbereich

Bahnindustrie

Maschinenbau

Anlagenbau

Prozessindustrie

Bemessungsstol3spannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1l
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,77 W

Belastungsstrom maximal

28 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt, der maximale Belastungsstrom
darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht
Uberschritten werden.)

Nennstrom Iy

24 A (bei 2,5 mm? Leiteranschlussquerschnitt)

Nennspannung Uy

800V

Offene Seitenwand

Ja

Prifspezifikation Berlihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis StoRspannungspriifung

Priifung bestanden

StoRspannungsprifung Sollwert 9,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungspriifung Prifung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 2 kv

Ergebnis der Priifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen
(5maliger Leiteranschluss)

Priifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Priifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit

10 U/min

Biegepriifung Umdrehungen

135

Biegepriifung Leiterquerschnitt/Gewicht

0,14 mm?/0,2 kg

2,5mm?/0,7 kg

4 mm?/0,9 kg
Ergebnis Zugpriifung Priifung bestanden
Zugprifung Leiterquerschnitt 0,14 mm?
Zugkraft Sollwert 10N
Zugprifung Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Zugkraft Sollwert 50N
Zugpriifung Leiterquerschnitt 4 mm?
Zugkraft Sollwert 60 N

Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage

Priifung bestanden

Festsitz auf Befestigungsauflage

NS 35

Sollwert

TN
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Technische Daten

Allgemein

Ergebnis Spannungsfallpriifung

Priifung bestanden

Anforderung Spannungsfall

<32mV

Ergebnis Erwarmungsprifung

Priifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Prifung bestanden

Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Kurzzeitstrom 0,3 kA
Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm?
Kurzzeitstrom 0,48 kA

Ergebnis Thermische Priifung

Priifung bestanden

Alterungsprifung fiir schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen

192

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer

30s

Ergebnis Alterungsprifung

Prifung bestanden

Ergebnis Priifung Schwingen, Breitbandrauschen

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten

Priifspektrum angebaut

Priffrequenz f; =5 Hz bis f, = 150 Hz
ASD-Pegel 1,857 (m/s®)’/Hz
Beschleunigung 0,8¢g

Prifdauer je Achse 5h

Prifrichtungen

X-, Y-und Z-Achse

Ergebnis Schockpriifung

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schockpriifung

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05

Schockform Halbsinus
Beschleunigung 59
Schockdauer 30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kélte -60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)

Priifung bestanden

Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2

NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male
Breite 5,2 mm
Deckelbreite 2,2 mm
Lange 72,2 mm
Héhe 35,3 mm
Hohe NS 35/7,5 36,8 mm
Hohe NS 35/15 44,3 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Abisolierlange

8 mm ... 10 mm

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 0.5 mm?
max
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 12
Lehrdorn A3
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemafl Norm CSA
IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
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Durchgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO - 3209578

Technische Daten

Environmental Product Compliance

chH(ENIX

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan
O-O——=00
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
ETIM
ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen
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Approbationen

Approbationen

chH(ENIX

DNV GL/NK/CSA/BV /LR /NK/ABS /UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus

Recognized

Ex Approbationen

EAC Ex/ IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / cULus Recognized

Approbationsdetails

DNV GL N https://approvalfinder.dnvgl.com/ TAE00000UD_01
NK CI N I( http://www.classnk.or.jp/hplen/ 14ME0912
dss
CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
B Cc
Nennspannung UN 600 V 600 V
Nennstrom IN 20 A 20A
mm2/AWG/kcmil 26-12 26-12

http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/

NK CI N I( http://www.classnk.or.jp/hp/en/
dss

BV approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials 25278/B0 BV
LR loyds http://www.Ir.org/en 10/20040
eg}é?er P 9
14ME0913

ABS http://www.eagle.org/eagleExternalPortal WEB/

16-HG1591536-PDA|
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Durchgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO - 3209578
Approbationen
UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C

Nennspannung UN 600 V 600 V

Nennstrom IN 20A 20 A

mm?AWG/kcmil 26-12 26-12

cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B Cc

Nennspannung UN 600 V 600 V

Nennstrom IN 20 A 20A

mmzAWG/kcmil 26-12 26-12

IECEE CB Scheme CB http://www.iecee.org/ DE1-61341
scheme
Nennspannung UN 800 V
mmzAWG/kcmil 0.2-25
. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/

VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40032222
Nennspannung UN 800 V

Nennstrom IN 24 A

mm?AWG/kcmil 0.2-2.5

RU C-
EAC [H[ DE.AI30.B.01102
cULus Recognized “
(H us

Zubehor

Zubehor
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Zubehor
Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-ST 2,5-QUATTRO - 3030514

Abschlussdeckel, Lange: 72,2 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 29,1 mm, Farbe: grau

H—H—h‘“——-_.___‘ I:

Abschlussdeckel - D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - 3030513

Abschlussdeckel, Lange: 72 mm, Breite: 0,8 mm, Hohe: 29 mm, Farbe: orange

Deckelsegment - DS-ST 2,5 - 3036602

Deckelsegmente, groBes Segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, kleines Segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, Farbe: grau

Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-ST QUATTRO - 3030815

Abteilungstrennplatte, Lange: 90,9 mm, Breite: 2 mm, Hohe: 45 mm, Farbe: grau

Bauelementestecker

Bauelementestecker - P-CO 2-5 R47K - 3032447

Bauelementestecker, mit 47 kOhm Widerstand zur Drahtbruch-Uberwachung, RastermaR: 5,2 mm, Lénge: 8,9 mm,
Breite: 4,1 mm, Hoéhe: 34,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Blindstopfen
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Zubehor

Blindstopfen - CEC 2,5 - 3062757

Abdeckung fiir den Leiterschacht, 10-polig, fir Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology
(PT) in der Breite: 5,2 mm

A

Briicke

Drahtbriicke - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Drahtbriicke, Léange: 250 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Drahtbriicke - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Drahtbriicke, Léange: 60 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Drahtbriicke - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Drahtbriicke, Léange: 110 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Crimpwerkzeug
Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 6 mm?, ebenfalls
fur TWIN Aderendhllsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—
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Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 10 mm?,ebenfalls
fur TWIN Aderendhllsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 6 mm?, ebenfalls
fur TWIN Aderendhllsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—®

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 10 mm?,ebenfalls
fur TWIN Aderendhilsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfliihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—®

Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

;-."!." Presszange, fur Aderendhilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm? ... 10 mm?, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einfiihrung

Presszange - CRIMPFOX 6H - 1212046

Presszange, fur Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach

*
o DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm? ... 6 mm?, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einflihrung
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Zubehor

Presszange - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 2,5 mm?, seitliche Einflhrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6-M - 1212720

Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6,0 mm?, seitliche Einflhrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

.

Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6,0 mm?, seitliche Einflhrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6T - 1212037

g3
' Presszange, fur Aderendhilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6 mm?, seitliche Einfiihrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

t
] Presszange, fur Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6 mm?, frontale Einfihrung, Trapez-Crimp
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Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Presszange, fir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm? ... 6 mm?, frontale Einfiihrung, Vierkant-Crimp

Presszange - CRIMPFOX-M - 1212072

Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken fiir verschiedenste Kontaktarten

Dokumentation

Montagematerial - PT-IL - 3208090

Bedienungsaufkleber fir die Push-in Technology

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmdglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmaglichkeit, mit
Parkméglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
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Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Isolierhlilse

Isolierhiilse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhiilse, Farbe: weil}

Isolierhiilse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhllse, Farbe: rot

—

Isolierhiilse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhlilse, Farbe: blau

—

Isolierhiilse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhlilse, Farbe: gelb
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Isolierhilse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhllse, Farbe: griin

Isolierhllse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhlilse, Farbe: grau

Isolierhilse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhiilse, Farbe: schwarz

-

Isolierhiilse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Isolierhiilse, Farbe: weil®

Isolierhiilse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Isolierhlilse, Farbe: grau
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Isolierhilse - ISH 2,5/1,0 - 3002869

Isolierhiilse, Farbe: schwarz

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962

Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, 1angs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500,
Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

Zackband, weil, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder
2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fur Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgroe: 5,15 x
10,5 mm
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Zackband - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgréfie: 5,15 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 10,5 x 4,6 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5 CUS - 0825025

, Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weil3, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher
Yy Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgréfe: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

- 7 Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, Iangs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500,
= Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm
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Zackband flach - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100,
4 Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

i Zackband flach, Streifen, weil, beschriftet, Iangs bedruckt: fortlaufende Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100,
P Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, I1angs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart:
verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm

Marker fir Klemmen - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgréRe: 4,6 x 5,1 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 4,4 x 4,7 mm

Klemmenmarker unbeschriftet
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Gruppenbezeichnungsschild fir Klemmmarkierung - GBS 5-25X12 - 0810588

e Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte fir Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen,
'I beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im FuBteil mit ZB 5

s

.-

4

[ )

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

. Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in
,f' hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,1 x 10,5 mm

4

Marker fir Klemmen - UC-TM 5 - 0818108

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir
Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgrofe: 10,5 x 4,6 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 5 - 0828734

Marker fur Klemmen, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,

BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0,
THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgréfe:
4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

/ Zackband flach, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart:
v verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,1 x 5,2 mm
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Marker fir Klemmen - UC-TMF 5 - 0818153

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgrofe: 4,6 x 5,1 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 5 - 0828744

Marker fir Klemmen, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD
2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 4,4 x 4,7 mm

Planungs- und Markierungssoftware

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

— Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.

]

B

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

e 3 Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung
j‘?"‘*;‘ vom Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geraten.

s '_"_'_"-_:-.,_“

Prifstecker

Priifstecker - MPS-MT - 0201744

/’ Prifstecker, mit Létanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: grau
o

01.07.2019 Seite 19/ 31


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209578
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209578
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818153
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828744
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146040
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146053
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209578 m PHEN'X
CONTACT

Durchgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO - 3209578
Zubehor

Prifstecker - PS-5 - 3030983

Priifstecker, Farbe: rot

Priifstecker - PS-5/2,3MM RD - 3038723

Priifstecker, Farbe: rot

Prifsteckerbuchse

Prufadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prufadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

4-mm-Prufadapter, fur Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

4-mm-Prufadapter, fur Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

"
|
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Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

[ﬂggmulx

Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prufadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung
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Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

[ﬂggmulx

Prifadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Reduzierbriicke

Reduzierbriicke - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

Reduzierbriicke, Rastermal}: 7,1 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 10,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Schildchentrager

Schildchentrager - STP 5-2-ZB - 3037643

Doppelschildchentrager, einrastbar in Zugfederklemmen ST 2,5..., beschriftbar mit ZB 5 oder ZBF 5

Gruppenbezeichnungsschild fir Klemmmarkierung - GBS-ZB/26X6 - 0809298

Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte fur Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen,
beschriftbar mit Einsteckstreifen ESL 26 x 6 mm oder EST 25 x 6 mm, im Fuf3teil mit Zackband, Lange: 29 mm

Schraubwerkzeug
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Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

‘ Betatigungswerkzeug, fiir ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Grofe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-
i Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubendreher - ST-BW - 1207608

Betatigungswerkzeug, fiir alle 2,5 mm? - 4,0 mm? Zugfedern

Steckbriicke

Steckbriicke - FBS 2-5 - 3030161

Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

—

Steckbriicke - FBS 3-5 - 3030174

Steckbriicke, Rastermal: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 14,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 4-5 - 3030187

Steckbriicke, Rastermal: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 19,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot
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Steckbriicke - FBS 5-5 - 3030190

“ Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 10-5 - 3030213

W Steckbriicke, Rastermaf: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 50,6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot
.

Steckbriicke - FBS 20-5 - 3030226

A Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 50-5 - 3038930

/ Steckbriicke, Rastermal: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot

Steckbriicke - FBSR 2-5 - 3033702

M Steckbriicke, Rastermaf3: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
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Steckbriicke - FBSR 3-5 - 3001591

Steckbriicke, Rastermald: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot
||||
13
rl

mlc’alﬁﬂlx

Steckbriicke - FBSR 4-5 - 3001592

m Steckbriicke, Rastermald: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Steckbriicke - FBSR 5-5 - 3001593

Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot
’ 1
l
i

Steckbriicke - FBSR 10-5 - 3033710

w Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 2-5 BU - 3036877

’ Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau
'
I
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Steckbriicke - FBS 3-5 BU - 3036880

’ Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

mlc’alﬁﬂlx

Steckbriicke - FBS 4-5 BU - 3036893

m Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 5-5 BU - 3036903

m Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 10-5 BU - 3036916

‘ Steckbriicke, Rastermaf3: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 20-5 BU - 3036929

M Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau
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Steckbriicke - FBS 50-5 BU - 3032114

Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

.”‘lh

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Ladnge: 2000 mm, Farbe: silber

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lénge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlusssttick, fir Tragschiene NS 35/7,5

"I'______,,;.
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Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, H6he: 15 mm, &hnlich EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

|

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschienenabschlusssttick, fir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, H6he: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Laénge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Trennplatte
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Distanzplatte - DP PS-5 - 3036725

Distanzplatte, Lange: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Hohe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

Warnschild bedruckt

Warnschild - WS PT 2,5 - 1029026

Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: Stecken, fir Klemmenbreite: 5,2 mm

Warnschild - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

i
H}F!L‘

Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Diode, Montageart: Stecken, fiir Klemmenbreite: 5,2 mm
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