FLUKE.

Ankiindigung neuer Produkte Datum:Oktober 2022

Einflihrung: Neue Version V2.0 der Netz- und
Stromversorgungsanalysatoren Fluke Serie 1770 und die Version
V3.10 der Firmware Fluke Energy Analyze

Netzqualitdtsuntersuchungen noch schneller und einfacher
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Version 2.0

In der neuen Firmware-Version 2.0 fiir die Analysatoren der Fluke Serie 177X kommen einige
Funktionen und allgemeine Verbesserungen der Analyse auf dem Gerat hinzu.

Dazu gehoren:

* Vollstandige Echtzeit-Energiemessungen (kWh) auf dem Gerat
* Unterstutzung FC-fahiger Gerate von Fluke

* Unterstitzung des LTE-Moduls

* Instrumentbildschirmsperre

* Unterstutzung fir Gleich-/Wechselstromzange (BNC) erhaltlich

Mit dieser Firmware konnen alle Fluke 177X Instrumente aktualisiert werden. Einige Funktionen
werden auf Fluke 1773 Instrumenten nicht aktiviert.
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Energieakkumulator
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Der Zugriff auf die neuen Energiemessungen auf dem Bildschirm erfolgt iber die neue

Schaltflache , Leistung/Energie”.
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Uber die Riicksetztaste kann der Energiemesswert auf Null gesetzt werden, wenn der
Anwender die Energie Gber einen bestimmten Zeitraum, wie zum Beispiel einen
Maschinenzyklus, betrachten mochte.

Damit der Energiemesswert angezeigt wird, muss das Gerat sich im Echtzeit- und
Tabellen-Modus (nicht im Sitzungs- oder Graph-Modus) befinden.

AUX = Unterstiitzung von FC-Gerdten

Die beiden AUX-Eingdnge kdnnen entweder mit einer physischen Spannung (liber eine AUX-
Adapter-Box) oder drahtlos mit Fluke Connect Messmodule verbunden werden. (Hinweis:
Flr 177X ist keine FC App verfligbar)

* Der Verbindungsprozess wird unter PQ Logger -> Messeinstellungen durchgefiihrt:
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Votage Ratio R |

Current Ratio and Range 151,11, Auto, Auto >
Name: T3000FC
Type: T3000FC

Power Quality Standard Default >

Mains Signaling Voltage -tz -tz > D: -
(@ T000C Unit: °C
off,off > w
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Match Nominal Voltage (120V) > @
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FC-Gerate, die in der Nahe Signale senden, werden in der Verbindungsauswahl angezeigt.

Klicken Sie auf die Verbindung, die (iberwacht werden soll.

Unterstiitzung des LTE-Moduls

Eine neue Funktion zur Unterstlitzung des Setups des Fluke LTE-Moduls fir

Remotekommunikation.
* LTE-Modul als Sonderzubehor (bei Fluke) erhaltlich

* Von Anbieter zu erwerbende SIM:

Fluke Produkt

Brief zur Produktanklndigung Seite 2 von 6



FLUKE.

* Lokaler oder globaler Anbieter der Wahl

* Fur die SIM-Karte wird eine 6ffentliche und statische IP-Adresse bendétigt

* Anbieterunabhangiger Netzbetreiber, z. B. Emnify
* Bessere Sicherheit, globale Abdeckung

* Angaben zum Mobilnetzbetreiber werden liber einen APN (Access Point
Name, Zugriffspunktnamen) in das Instrument eingegeben

* Unterstitzung fir Remote-Anzeige, Setup und Messungsdownload in FEA+ bis zu
~50 Mbit/s

Das LTE-Modul ist noch nicht erhaltlich. Es wird planmaRig bis Mitte November zur Verfligung
gestellt.

Geridtesperre

In V2.0 ist eine Bildschirmsteuerschaltflache enthalten. Sie ist oben am Geratebildschirm zu
sehen und hat drei Funktionen.
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Votage PN 234.1v 232.1v 233.6v 5.1v
‘ VoltagePp  401.2v 409.2v 401.5v
VoltagePeak  326.2V 331.4v 336.9v 13.6v
V/A/HZ varagecr | 51,39 1.43 1.44 2.67
Current 77.5A 80.2A 91.2A 4.19a
‘ currentPeak  116.1A 116.54 141.2a 6.72A
Current CF 1.50 1.45 1.55 1.60
Frequency  50.06 Hz . . . . .
Bildschirmsperre mit einem angezeigten
[ x| @® P gezeig
0 Messbildschirm
Live & Table & . . . . .
@ Bildschirmsperre mit leerem Bildschirm
@ Bildschirmhelligkeit
100 Oberschwingungen

Ganzzahlige Oberschwingungen weisen ein Vielfaches der Frequenz der Grundschwingung auf. Wir
konnen sie jetzt bis zum 100-fachen messen. Bei 50 Hz betrdgt das 100-fache 5 kHz. Diese Funktion
wurde hinzugefiigt, damit die Messungen dem Netzqualitatsmessungsstandard G5/5 entsprechen.
Voraussichtlich werden andere Standards demnéchst die gleiche Anforderung stellen. Mit dieser
Funktion kdnnen Anwender die Auswirkungen von Verzerrungen bei hoheren Frequenzen feststellen.
Das Gerat misst Oberschwingungen bis zu 30 kHz weiterhin mit der FFT-Methode (die G5/5 nicht
entspricht).
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Bis zu 100 Oberschwingungen kéonnen auf dem Geréat protokolliert werden, werden aber momentan
bei der Berichterstellung auf der FEA+-Anwendungssoftware angezeigt.

Nicht fir Fluke 1773.

ElGraph options

Stromzangenadapter

Mit den Stromzangenadaptern konnen Anwender jede Stromzange mit einem mV/A-Ausgang mit
einem BNC-Konnektor nutzen. So kdnnen Wechsel- und Gleichstromzangen von Fluke und anderen
Herstellern eingesetzt werden.
* Zwei Adaptertypen: 1 mV/A und 0,5 mV/A fiir maximal 1V bzw. 2,8 V Ausgang
*  BNC-Adapter 17XX-CLAMP-ADPT-1V,17XX fir 1-mV/A-Zangen, max. 1 V Ausgang (5363472)
* BNC-Adapter 17XX-CLAMP-ADPT-2V8,17XX fur 0,5-mV/A-Zangen, max. 2,8 V Ausgang
(5363472)

Diese beiden Artikel sind noch nicht erhaltlich. Sie werden planmaRig zum 1. November zur Verfiigung
gestellt.

Fluke Energy Analyze plus V3.10

e Neu: Zusatzliche Unterstiitzung fir Konformitatsanalysen nach Netcode2020 und ENA G5-5 (Planungs-
und Kompatibilitatsstufen)

e Neu: Erweiterte Ansicht PQ+Studie | Oberschwingungen, die bis zu 100 Oberschwingungen anzeigt.
Voraussetzung fiir diese Funktion ist die Firmwareversion 2.0 fiir Fluke 177x.

e Verbessertes Arbeiten mit mehreren Monitoren

e Echtzeit-GroRenanpassung der Bildschirminhalte unter Windows 10 und Windows 11

e Anderung an der Statusanzeige: Sie wird nun wihrend dem Herunterladen von Daten angezeigt, um
wahrend der Datenkonvertierungsphase mehr Informationen bereitzustellen.

e Die Funktion zur Benachrichtigung bei Aktualisierungen, FEA+, benachrichtigt Sie, wenn eine
Aktualisierung fiir ein verbundenes Gerat oder FEA+ selbst verfligbar ist.

e Die gesamte harmonische Verzerrung (THD) wurde zur Liste der exportierbaren Daten hinzugefiigt. Die
Optionen THD40, THD50 und THD100 stehen zur Verfligung. Die Nummer am Ende steht fiir die
Bandweite, die zur Berechnung des Elements eingesetzt wird.

e Kennzeichnungsdaten zum Einsatz mit allen unterstitzten Standards wurden zur Liste der
exportierbaren Daten hinzugefiigt.

e Die Parameterbezeichnung wurde erweitert und enthalt jetzt die Bandbreite fiir THD-Messwerte in k+-
Standardkonformititsanalysen. Zum Beispiel zeigt PQHealth | Ubersicht fiir Analysen der Einhaltung von
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EN50160 THD40 an, aber THD100 beim Abgleich mit den Grenzwerten von ENA G5-5.
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e Die Moglichkeit, alle verfligbaren Daten, einschlief3lich Ereignissen, mit einem Vorgang zu exportieren,
wurde hinzugefiigt. Die Option ,Vorlage verwenden” wurde Uberarbeitet, sodass der Ansatz jetzt

allgemeiner ist:

B Client CIit FD 2 - Export
Use Template
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Options
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Header line:

Quiput:

Separator
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Replace
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Rapid Voltage Changes

[CIMaN by | booo

X

Load Create
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| Demrby[te20 | [Janeby [-1e20 |

Export Cancel

e Verbessert: Die Skalierung angepasster Berichtlogos wurde verbessert. Logos kdnnen nun nicht mehr
Uber zwei Zeilen im Header einnehmen. GroRere Logos werden verkleinert, um dieser Anforderung zu

entsprechen.

e \Verbessert: In der Disdip-Tabelle werden gemal} den ausgewahlten Standards Inhalte angezeigt. In den
vorherigen Versionen von FEA wurden die Ereignisklassifizierungen immer gemal EN50160 angezeigt. In
der Version 3.10 wurde die Standardauswahl auch zur Ansicht PQHealth | Ereignisse hinzugefligt, sodass
Klassifikationen nach Netcode2020 oder EN50160 angezeigt werden kdnnen. Bei Standards, die
Ereigniskategorien nicht betreffen, benutzt FEA+ 3.10 standardmaRig die Klassifikationen nach EN50160.
In einer neuen Zeile ,,Legende” werden die Details der relevanten Kategorien angegeben.

Viele weitere Funktionen wurden hinzugefligt. Ausfihrlichere Informationen finden Sie in den

Versionshinweisen.
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