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600 件装尼龙螺钉 / 螺栓套件、 

M3 、 M4 、 M5 
RS 号： 524-095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 比金属螺钉更轻 

 

• 坚固 Durable 

 

• 耐腐蚀 

 

• 绝缘特性 

 

• 可贴合不规则表面 

 

特点 
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这款混合螺钉和螺栓套件由深受 RS Pro 品牌提供、包含各种尼龙螺钉、平头和圆柱头、开槽驱动型

以及尼龙螺母和垫圈。尼龙看起来像是螺钉的奇怪材料、但这些紧固件比人们想象的更常见、因为它

们轻便且 Durable 、并且耐腐蚀。它们特别适用于不规则表面、因为尼龙可容纳这些变化。 

 

 

 

件数 600 
螺钉 / 螺栓类型 头螺钉 
头部形状 奶酪、平坦 
驱动器类型 插槽 

套件内装物品 一字沉头 M3 、一字圆柱头 M3 、一字圆柱头 M4 、一

字圆柱头 M4 、一字圆柱头 M5 、一字圆柱头 M5 

应用 家用电器、如洗衣机、电子和电路板、重型商用机器、

一些汽车部件、手持式设备 
    

  

 

螺钉 / 螺栓长度  6mm 至 25mm 

螺纹尺寸 M3、M4、M5 

材料 尼龙 

表面 普通 

螺钉 / 螺栓最长 25mm 

螺钉 / 螺栓长度最短 6mm 
       

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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