CAT6a-Kabel Eﬂg

MERKMALE

| RS PRO U/FTP Cat6a-Kabel,
I\L/Il-e%??gcghekonstruktio 100 m, Grau

n

Blanker Kupferleiter

CAT6a bietet eine N
héhere Leistung als
Cat6

Hautisolierung aus -
Schaumstoff a,

Geschirmte Kabel
mit 100 m und 500 m
Lange erhaltlich

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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CAT6a-Kabel

Produktbeschreibung

Ein gut gebautes und Durable Cat6a-Kabel von RS PRO, geeignet fir Heim-, Biro- und
Industrienetzwerke, die eine zuverlassige Internetverbindung erfordern. Diese Kabel sind LSZH
(raucharm, halogenfrei) und gewahrleisten, dass Gesundheits- und Sicherheitsstandards auch in
der Nahe einer hohen Warmequelle eingehalten werden

Allgemeine

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen

Nicht abgeschlossen

Abschirmungstyp U/FTP
Material der dufieren Ummantelung PVvC
Mantelfarbe Grau
Leitermaterial Blankes Kupfer
Isolatormaterial FMPE
Erdungsdraht Ja

Elektrische

Dampfung 45.3dB/100m
Frequenz 500MHz

Leiterwiderstand

Max. 78,1 Ohm/km bei 20°C

Lange
Aullendurchmesser
Mantelstarke
Isolatordurchmesser

100m

7,5mm

0,52mm
1,35mm +/-0.05
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CAT6a-Kabel ‘E]

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erfillt IEC61156- und ISO/IEC 11801

Cross Section

P i Ry - Conductor

___Insulation

Ny, T p"//ﬁ_fﬁ—r Jacket
b

%@e
Performance

Electrical Characteristics: \
Frequency Attenuation NEXT PSNEXT  Return loss
(MHz) {dBM100m)  (dB/100m) idBi {dB)
1 20 T4.3 T2.3 20
4 A7 65.3 63.3 23
10 59 58.3 673 25
16 T4 56.2 542 25
20 8.3 54.8 52.8 25
31.25 10.4 51.9 489 2386
62.5 14.9 47.4 45.4 215
100 19.0 44.3 423 201
200 27.5 39.8 are 18
250 3.0 38.3 36.3 17.3
300 342 37T 341 17.3
500 45.3 338 308 17.3
Frequency ELFEXT PSELFEXT
(MHz) (dB/M100m) (dBr100m)
1 67.8 654.8
4 558 52.8
10 478 44 8
16 43.7 40.7
20 418 38.8
31.25 37.8 349
62.5 31.8 289
100 278 24.8
200 21.8 18.8
250 19.8 16.8
300 18.3 15.3
500 13.8 10.8
Impedance 1=300MHZ  100+/-15
300~500MHZ  100+/-22
Max. Conductor DC Resistance 20°C (ohma/km) 781
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