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Homologation Tensions nominales Courants nominaux

VDE, Semko (EN60934) 240 V AC, 28 V DC 0,1...20 A

  50 V DC 0,1...20 A  bipolaire

  50 V DC 0,1...10 A  unipolaire

BV, LRoS 250 V AC, 28 V DC 0,1...20 A

UL, CSA 250 V AC; 50 V DC 0,1...20 A

  Description

Combinaison d’un disjoncteur et d’un interrupteur avec 2 boutons-
poussoir, uni- ou bipolaire, à montage frontal (plusieurs couleurs sur
demande). Ouverture à déclenchement libre indépendant de toute
influence mécanique extérieure. Interrupteur à bouton-poussoir ou à
touches à contact momentané sans protection thermique sur demande.
Accessoires: bobine à manque de tension, contacts auxiliaires,
mécanisme de verrouillage, bobine de déclenchement à distance.
Répond à la nouvelle norme pour disjoncteurs pour équipement EN 60934
(CEI 934): Type S, TO.

  Exemples d’application

Moteurs électriques, électroménager, machines de bureau, outils
électriques, blocs d’alimentation, redresseurs, chargeurs
d’accumulateurs.

  Caractéristiques techniques  Référence de commande

3120-F...

Disjoncteur thermique type 3120-F...

Courant Résistance interne Courant Résistance interne
nominal (A) par pôle (Ω) nominal (A) par pôle (Ω)

0,1 94

0,2 24

0,3 12

0,4   5,30

0,5   4,20

0,6   2,90

0,8   1,50

1   0,9

1,2   0,80

1,5   0,45

2   0,27

2,5   0,0785

3   0,0595

  3,5   0,0565

  4   0,0435

  4,5   0,0435

  5   0,0325

  6   0,0215

  7   0,0165

  8   0,0165

10 <0,02

12 <0,02

14 <0,02

16 <0,02

18 < 0,02

20 < 0,02

Tensions nominales max. 250 V AC; 50 V DC

Courants nominaux 0,1...20 A (30 A unipolaire sur demande)

Durée de vie 50 000 manoeuvres pour IN ≤16A bipolaire
ou 30 000 manoeuvres pour IN ≤16A unipolaire
ou 10 000 manoeuvres pour IN > 16 A

Température ambiante -30...60 °C
Valeurs d’isolement
(CEI 664) 2,5 kV/2

Isolement renforcé au niveau de la commande

Rigidité diélectrique
au niveau de la commande Tension d’essai 3000 V AC
pôle / pôle (bipolaire) Tension d’essai 1500 V AC

Résistance d’isolement > 100 MΩ (500 V DC)

Pouvoir de coupure Icn 0,1... 2 A    10 x IN
2,5...20 A    250 A bipolaire ou
                  150 A unipolaire

Pouvoir de coupure IN UN bipolaire
(selon UL 1077)   0,1...  2 A 250 V AC    200 A

  2,5...  3 A 250 V AC 1 000 A
  3,5...  8 A 250 V AC 2 000 A
  9   ...16 A 250 V AC 3 500 A
18   ...20 A 250 V AC 5 000 A
0,1...20 A   50 V DC 1 000 A

Degré de protection au niveau de la commande IP40
(selon CEI 529/DIN 40050) au niveau des connexions   IP00

Résistance aux vibrations 8 g (57-500 Hz), ± 0,61 mm (10-57 Hz),
selon CEI 68-2-6, test Fc,
10 cycles de fréquence par axe

Résistance aux chocs 30 g (11 ms),
selon CEI 68-2-27, test Ea

Résistance à la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 %
selon CEI 68-2-11, test Ka

Test hygrométrique 240 heures sous une humidité relative de
 95%, selon CEI 68-2-3, test Ca

Poids env. 33 g (bipolaire)
env. 27 g (unipolaire)

  Homologations
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Disjoncteur thermique type 3120-F...

   bipolaire bipolaire
   protection thermique protection thermique unipolaire

   unipolaire bipolaire
   protection thermique sans protection

  Courbes de déclenchement

  Schémas électriques  Référence de commande

   Temps de disjonction à tension nominale
   et à charge bipolaire

   0,1...2 A

   2,5...20 A
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 Type
 3120 Disjoncteur thermique

Fixation
F encliquetable

Découpes
3 50,5 x 21,5 mm (épaisseur de panneau 1-6,35 mm)

Nombre de pôles
0 2 pôles, sans protection
1 1 pole, protection thermique
2 2 pôles, protection thermique bipolaire
5 2 pôles, protection thermique unipolaire (bornes 11, 12k, 12i)
6 1 pôle, sans protection

Variantes
F Cadre avec 2 boutons-poussoir
G Cadre avec 1 bouton-poussoir

Raccords
P7 12(k), 22(k), 11, 21 languettes 2 x 2,8 - 0,8 (pas pour

bobine à manque de tension, pas pour interrupteur)
H7 12(k), 22 (k): languettes 2 x 2,8-0,8;  11, 21: vis M 3,5,

languettes 2 x 2,8-0,8 (pas pour interrupteur)
N7 idem  P7,  12(i) und 22(i) : languettes 2 x 2,8-0,8

(sortie dérivée) (pas pour bobine à manque de tension)
G7 idem  H7, 12(i) und 22(i): languettes 2 x 2,8 - 0,8 (sortie dérivée)

Courbe de déclenchement
T1 thermique 1,05-1,4x IN
Q1 Interrupteur

Actionnement mécanique / couleur
D 1 Bouton poussoir (uniq. réenclenchement)

01X noir opaque
04X rouge opaque
12X blanc transparent
19X vert transparent

S 2  Boutons poussoirs
GRX vert transparent/rouge  opaque
WRX blanc transparent/rouge opaque
WBX blanc transparent/noir opaque

Éclairage du bouton-poussoir

B Lampe à incandescence AC/DC
L Lampe à décharge AC
G DEL, verte, AC/DC
Y DEL, jaune, AC/DC
R DEL, rouge, AC/DC

Code tension du voyant lumineux

domaine de  valeur nom.

0     4 -     7 V - 6 V/80 mA  (B,G,Y,R)

1   10 -   14 V -12 V/75 mA (B,G,Y,R)

2   20 -   28 V -24 V/35 mA (B,G,Y,R)

3   90 - 140 V -115 V/<1 mA (L)

4 185 - 275 V -230 V/<1 mA (L)

5 48 V     (G,Y,R)

Courants nominaux
0,1...20 A

 3120 - F 3 2 F  - N7 T1  - S GRX L 4  - 10 A    Exemple de commande

 3120 - F 3 0 F  - N7 Q1 - S .... . .   - 20 A Interrupteur

La courbe de déclenchement dépend de la température ambiante. Afin   d’éviter
un déclenchement prématuré ou retardé, le courant nominal du disjoncteur doit
être multiplié par un facteur de correction de température (voir aussi page 8).

Température ambiante °C -30 -20 -10 0 +23 +40 +50   +60

Facteur de correction 0,8 0,84 0,88 0,92 1 1,08 1,14  1,23
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Disjoncteur thermique type 3120-F...

  Plans d’encombrement   Plan de montage

   3120-F3.F-...-S...

   3120-F3.G-...-D...

  Découpe de fixation

panneau

vis à tête plate ISO1580 M3,5x5-MS
couple de serrage max. 0,8 Nm

languettes
DIN 46244-C-Ms-S

languettes
DIN 46244-C-Ms-S

vis à tête plate ISO1580 M3,5x5-MS
couple de serrage max. 0,8 Nm

voyant lumineux sur demande
en position enclenchée

déclenché

vis à tête plate ISO1580 M3,5x5-MS
couple de serrage max. 0,8 Nm

languettes
DIN 46244-C-Ms-S
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vis PT
type K40
ø4mm

cadre

capuchon de protection

12(i) 12(k) 11

12(i) 12(k) 11

12(i) 12(k) 11

Protection contre les
projections d’eau (voir page 70)

Zone de montage

Zone de commande

7 10

15
,5

7 7 8

10 12(i) 12(k) 11

Lors du montage appuyer uniq. sur le cadre

métal min. 2
plastique min. 3
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min. 2,5
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Arrêts selon DIN 6784

  3120-F2.F-...

   3120-F3...

   3120-F2...
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   Protection des raccords
   Réf. Y 303 068 01

   Cadre borgne pour découpe -F3
   Réf. Y 303 885 31

  Accessoires

Disjoncteur thermique type 3120-F...
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*

* Le cadre de blockage Y 303 675 01
  ne peut être utilisé que pour des

épaisseurs de paneau inf. à 2 mm
* Le cadre de blockage Y 303 675 02

ne peut être utilisé que pour des
épaisseurs de paneau inf. à 4 mm

   Cadre de blocage pour 3120-F3...
   Réf. Y 303 675 01/02

   Raccords coudés
   Réf. Y 303 862 01
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   Protection contre les projections d’eau (IP64)
   au niveau des connexions  Réf. Y 304 275 01

   Protection contre les projections d’eau
   pour découpe 3120-F2.F-...  (IP66)
   Réf. X 221 619 01)
   Comprenant un cadre Réf. Y 306 551 01
   et un  capuchon de protection Réf. Y 306 001 01
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