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Information produit

26 27 200

Pince demi-ronde avec tranchant
(pince bec de cigogne)
DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

● Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion

● Pointes de précision flexibles et supportant la torsion
● Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
● Avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs
● Becs coudés à 40°
● Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs

phases

Informations générales
Réf. 26 27 200
EAN 4003773016090
Pince chromée
Tête chromée
Poignées isolées par surmoulage, certifiées VDE
poids 220 g
Dimensions 200 x 65 x 28 mm
Norme DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute
Ø 3,2 mm
Ø 2,2 mm
9,5 mm
3,0 mm
2,5 mm
23,0 mm
73,0 mm
40

Largeur de tête 18 mm
Forme 2
Certifié VDE oui  

Classification
eCl@ss 5.1.4 21040301
proficl@ss 6.0 EAC420c044
UNSPSC 13.1 27112134

Sous réserve de toute modification technique et erreur.


