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RS Pro 台钳  
RS 号： xxx-xxxx              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 
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特点 
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请向产品介绍相关详细信息、说明： 
 

 

 

 

虎钳类型  台钳；钻钳；铣削台钳  
颜色 灰色；蓝色       
每包的印张数 4; 1    
建筑施工     铝钢和基座铸铁   
基本类型 固定；旋转 
应用  

 

     

 

钳口开度 70mm 

钳口宽度 50mm   

钳口深度 38mm     

钳口高度容量 31mm 

与底座的钳口高度 50mm  

钳口闭合时的总长度 260mm 

全长、钳口完全闭合 320mm      

夹紧槽宽度 11.5mm  

最大夹紧力 2000N     

旋转虎钳头 360˚     

安装 螺栓；卡箍； g 形卡箍；可互换螺钉；螺钉 

重量 1.45kg    

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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ecl@ss 版本     
unspsc 版本   

 

 

 

声明      
     

分类 

认证 
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