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Pneumatik Zubehor
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m | Steckverbindungen Steckverbindungen mit Fldchendichtung | Uni-Steckverbindungen [ Metall-Steckverbindungen
KQ2 KQ2 KQ2 KQB2 @i
Schneidringverschraubungen | Steckverbindungen mit Rickschlagventil | Schnellsteck-Kupplungen | Schnellsteck-Kupplungen, stoBfest
H,DL,L,LL @D KC @XED KK XD KKH @ELD
Drehdurchfuhrung Verteiler-Modul Steckverbindungen, schwer entflammbar | Steckverteilerleiste, schwer entflammbar
MQR KB C¥EE) KR-W2 EXEE) KRM L)
Miniatur-Verschraubungen [ Schnellsteck-Kupplungen aus rostfreiem Stahl | Reinraum-Steckverbindungen, élfrei | Reinraum-Steckverbindungen
MS EEZE) KKA €D KP CEED KPQ/KPG EHERD)

(B Drosselrickschlagventile mit Steckverbindungen

([T T]]
[ ]

Einschraubwinkel-/Universal-Typ
verriegelbare Ausfiihrung
ASOOO1F-A

Einschraubwinkel-Typ
Metallgehause
ASOOOI-F
Uni-Einschraubwinkel-Typ
verriegelbare Ausflihrung
ASOOO1F-UD-A

Rostfreier Stahl

Inline-Typ, mit Kontermutter
ASOI1FG

Einstellbar mit Flachschraubendreher
Einschraubwinkel-Universal-Typ
ASOOO1F-D

Drucklufteinsparungsventil
ASR/ASQ

@Schlauche

Einschraubwinkel-/Universal-Typ
verriegelbare Ausfihrung Fléchendichtung
ASOOOL1FR-A

Schwer entflammbar. Mit
Schraubendreher einstellbar
AS201F-W2D
Uni-Einschraubwinkel-Typ verriegelbare
Ausfiihrung, mit Ziffernanzeige

AS-FS

Rostfreier Stahl
Doppel-Drosselriickschlagventil
ASDI30FG

Doppel-Drosselriickschlagventil,
einstellbar mit Flachschraubendreher
ASDO30F-D

Halter fiir Inline-Drosselriickschlagventil

TMH

Einschraubwinkel-Typ
Typ/Universal, Inline-Typ
ASOOO2F-A

Drosselrtickschlagventil,
aufen vollstandig aus Metall
AS-X737
Uni-Einschraubwinkel-Typ,
mit Kontermutter

ASUOOIR-U

Rostfreier Stahl
Einschraubwinkel-Typ, mit Kontermutter

ASG

Manipulationssicher
Einschraubwinkel-/Universal-Typ
ASOOOIR-T

Iling-Restaruck-Entliftungsventi mit Steckverbindungen

KED €&

Einschraubwinkel-Typ verriegelbare
Ausflihrung mit Ziffernanzeige

AS-FS

Inline-Typ
ASTI2F

Rostfreier Stahl/Einschraubwinkel-Typ
verriegelbare Ausfihrung

AS-FG

Drosselrtickschlagventil iir
Reinraumanwendungen mit Steckverbindung
AS-FPQ/FPG

Manipulationssicher,
Inline-Typ
ASO1F-T

Klemmlgiste fir Schraub-/Steckverbindungen

TMA

Polyamid-Schlauch
T D

Mehrfachschlduche, Polyurethan
TU, TUS, TUZ

Antistatik-Schlauch

TAD €ZD

Schlauchschneider

TK CEEED

di=~Druckluft-Blaspistolen

Weichpolyurethan-Schlauch
TUS

Doppellagiger PVC-Polyamid-Schlauch,
schwer entflammbar TR B

Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen-Schlauch

FEP) TH/TIH

Druckluft-Blaspistole
VMG

INHALT 1

Weichpolyamid-Schlauch |Polyurethan-Schlauch
TS TU
Feuchtigkeitsregulierende Weichpolyamid-Schlauch, schwer
Schlauchleitung IDK entflammbar TRS
Fluorpolymer-Schlauch | Fluorpolymer-Schlauch (PFA)
TL/TIL €D TLM/TILM
ISchlauchléser  |Schlauchstander und -trommel

TG TB/TBR

Blasdusen

KN

% S\VC



Drehbare Steckverbindungen

KS/KX

Schnellsteck-Kupplungen
KK130

Antistatische Steckverbindungen

KA GED

Fluorpolymer-Verbindungen

Steck-Verteilerleiste

KM GHED

Mehrfachkupplung, rund
DM

Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KQG2

Fluorpolymer-Verbindungen/Flare

LQ1EED

Inline-Typ,
Drosselriickschlagventil mit
Ziffernanzeige A S-FS

Mit Restdruck-Entltiftungsventil
Winkel-/Universal-Typ
ASOOOIFE

Mit Anzeigefrostfreier StahlWinkel-Typ
verriegelbare Ausfiihrung
AS-FSG

Langsamlauf-Regulierung
Winkel-/Universal-Typ
ASOOO1RM

Doppel-Drosselriickschlagventil,
manipulationssicher
ASD30F-T

Abluftdrossel mit Schalldampfer

ASN2

-Ausfilhrung L Q3

Einschraubwinkel-/Universal-Typ,
mit Kontermutter
ASOOOIF

Ausfuhrung far
Schalttafeleinbau
ASO1F-3

Rostfreier Stahl
Einschraubwinkel-Universal-Typ, mit Kontermutter
ASOOOLFG

Langsamlauf-Regulierung
Inline-Typ
ASO1FM

Mit Pilotventil
ASPO30F

Schnellentliftungsventil

AQLF CED

Klemmverbindungen

KF @D

Mehrfachkupplung, rund
DMK

Steckverbindungen, Metallkorper rostrei

KG CEED

Einschraubwinkel-Typ,
schwer entflammbar
ASOOO1F-W2

Ausfiihrung
mit axialem Luftanschluss
AS-DPP00092/00093

Rostfreier Stahl: Drosselriickschlagventil
mit Steckverbindung

AS-FG

Langsamlauf-Regulierung
Doppel-Drosselriickschlagventil
ASD[I30FM

Drossel-
Schnellentliftungsventil

ASV

Riickschlagventi mit Innen-und Aufengewinde
AKH/AKB

e

Miniatur-Verschraubungen |-|

M @D

Mehrfachkupplung, rechteckig
KDM

Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KFG2 )

Durchfuhrungen aus hochreinem
Fluorpolymer LQHB

[T}

| [ |

. . nm

Einsteckwinkel-Typ [ ]
ASOOOOP

Doppel-Drosselriick-
schlagventil Universal-Typ
ASD30F €

Rostfreier Stahl:
Drosselriickschlagventil mit Anzeige
AS-FSG

Einstellbar mit Flachschraubendreher
Inline-Ausfihrung
ASOOOLF-D

Drucklufteinsparungs
ventil

AS-R/IAS-Q

Ruickschlagventil mit Innengewinde

INA/XTO

Hartpolyurethan-Schlauch
TUH

Schlauchschneider fiir doppellagige Schiduche

TKS

Polytetrafluoréthylen-Schlauch (modifiziertes

VerschleiBresistenter Polyurethan-Schlauch

TUZ

Doppellagiger Polyolefin-Polyurethan-Schlauch,
schwer entflanmbar TRB U

Polyolefin-Schlauch

PIFE) TD/TID

TPH

Polyurethan-Spiralschlauch

TCU

Dreilagiger Polyurethan-Schiauch, schver entflammbar

TRTU

Weichpolyolefin-Schlauch
TPS

Mehrfach-Polyurethanschlauch

TFU

Doppellagige Schiduche aus Soft-Fluorpolymer

TQ €D

Klemmleiste fir Schlauche

™ CEID

Kompakte Kunst stoﬁausfuhrung mit AuBengemwinde | Komplde Kunsistofausiung/Anschuss i Steckverhmdung

ANO5 bis 40

AN10 bis 30-C

Ausfiihrung mit Metallkorper
ANCIO0

Ausfiihrung mit Metallgehéause

2500 €EFD

Ausfihrung mit Sinterbronzegehéuse
AN100-0O

Ausfilhrung mit Hochleistungs-Gerduschreduzierung
ANCIO2

N

0B A): Ausfirung mit HochleStungs-Gerduschreduzieung

ANA1 EEZD
SMC

(A): Ausirung mitHochlistungs: Gerduschreduzierung

XK 5.324 ]
INHALT 2

[N



Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Schraub-/Steckverbindungen

FUr Standardzwecke

Steckverblndungen Steckverbindungen mit Flachendichtung
| KQ2

KQ2 . _
lf‘ (# ===
?,l e | G-Gewindeanschluss
" [T -
., S .4.; . . Flachendichtung
3 v 3 & ol g
o\ T rz' P 2 J"' - Yae
5y 3.7 S [~ 4 Ausfiihrung .
Y 2WE"
2 9g8"% O
- Runde :

Neu! Jetzt neu mit ovalem Druckring! Ausfihrung

Uni-Steckverschraubungen Metall-Steckverschraubungen
KQ2 XEP  KQB2
Messing (vernickel 5 73

y Mg
=)
AN Innengewinde 1 a

Rc, G

NPT, NPTF

Rotierbare Steckverschraubungen Steck-Verteilerleiste
KM .

KS/KX

sSSP Ny

Miniatur-Verschraubungen

s.85

Metall-Klemmverschraubungen

KF SchweiBfunken resistent M
Miniatur

* Messingbuchse
s fir @ 2-Schlauch
'\.
ﬁ 7 sF <
- 2 , ) . *
'y : = . \‘ﬁ - Iz
& cF

Messingbuchse

Kunststoffbuchse



Ubersicht: Pneumatik zubehor SChraub-/Steckverbindungen

Schneidringverschraubungen Steckverbindungen mit Riickschlagventil

H,DL,L,LL KC

Fir den Einsatz auf vor dem Einfiihren des Schlauchs

Buchse

Weichkupferrohren
geeignet.

Schnellsteck-Kupplungen
KKH

KK

ohne Muffenverriegelung

™
mit Muffenverriegelung i ﬁ Distanzstick Abdeckring
L

(auBer fiir KK2) (extrem stoBfestes PBT) /~ (extrem stoRfestes PBT)

L E. L
} Buchsenabdeckung
(elastisch)

Schnellsteck-Kupplungen Mehrfach kupplung Mehrfachkupplung rund, mit Steckverbindung
KK130 DMK

-ﬂs A E % = 5%
T
W= ’”.',..% ‘ One-touch fittings *,}Je
(.4 “
% e

)

Mehrfachkupplung, rechteckig Drehdurchfithrung
KW MOR B S

Ansc_hlief&en und Abziehen

S mit einem Handgriff
%‘ \ ’J
. .E""'\JIJ_J ﬁ.?'ﬂJ. "-.‘:l )
2. fid &%‘ 3, o, L1 N
-. == B = !




Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Schraub-/Steckverbindungen

Spezielle Umgebungen

SchweiRfunken resistent

Steckverschraubungen, schwer entflammbar Steckverteilerleiste, schwer entflammbar
KRW2 KRM

[ —)

schwer entlammbar I ) schwer entlammbar
’ "]

R I _

w ¥ y

Korrosions-

bestandig
Metall-Steckverbindungen, rostfreier Stahl 316 Steckverschraubungen, rostfrei

KQez

!5,‘3 EEER [T gy o
ua W 9y
““"! > W y - W W

Metall-Klemmverbindungen, rostfreier Stahl 316 Metall-Miniatur-Verschraubungen, rostfrei
KFG2 MS .
rostfreier Stahl 316 o %’ rostfreier Stahl 316 &‘ ' _ag

. = - 5

S POL

Schnellsteck-KuppIungen

KKA Antistatik-Eigenschaften

Antlstatlsche Steckverbindungen

Schweitfunkenresistent f . 125

=49

antlstatlsc

schwerentflammbar

O
2



Ubersicht: Pneumatik zubehor SCHraub-/Steckverbindungen

Hochtemperatur-
ausfiihrung
Fluorpolymer-Verschraubungen Fluorpolymer-Verschraubungen |l Fluorpolymer-Durchfiihrungen

LQ1 s.156 LQ3 s.172 LQHB s.183

Reinraum
Reinraum Reinraum

Reinraum-Steckverbindungen Reinraum-Steckverbindungen
KP KPQIKPG
. -:i T 5 i ,ulf =
R, ™ g v
| , 3 - W@

Reinraum-Blasluftanwendungen A w Druckluftleitungen
Einsatz in Waschstraien s in Steuersystemen
Reinraumserie: Steckverbindungen Reinraumserie: Metall-Klemmverbindungen Reinraumserie: Miniatur-Verschraubungen
10-KQ2 10-KF 10-M/MS XN

-

: o 97 B

Ve ) i i? .a;"ﬁ" ‘% 5"}? il
& 3, 1o b &5’

10-MS

Reinraumserie: rostfreier Stahl
10-KG




Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Drosselrtickschlagventil mit Steckverbindung

FUr Standardzwecke

ASOOOLF-A

verriegelbare Ausfihrung J—

ﬂ ﬁ @\\

! Flachend|chtnng

ASLIOIO2F-A

ASUILILI2F

Ausfihrung mit axialem Luftanschluss

AS-DPP00092/00093

O

Mit Ziffernanzeige/Winkel/Universal-Typ
ASOOOLFS

verriegelbare Ausfiihrung ‘y 'ﬁ' ‘7'._'1‘[ .| 1

Mit Ziffernanzeige / Inline-Typ
ASOOO2FS
-
i d

L
\_,t' ‘”‘"J“

Ausfuhrung zum Einstecken

ASUIOIOOP

W 5

IHJ
[c:f!

-
L

ASULIL1F-3

Platte

Doppel-Drosselriuckschlagventil

ASDDBOF Abluftdrossel 8214
Verhlnderun? von abrupten — -
Bewegungen/Steuerung von -
einfachwirkenden Zylindern ﬁ a

C N ¢
/ Zuluftdrossel



Ubersicht:
pneumatik Zubehsr - Drosselrickschlagventil mit Steckverbindung

FUr Standardzwecke

ASI:II:IDlF ULI-A

Mit Ziffernanzeige/Ausfiihrung mit Uni-Gewinde

ASC2001FS-UC @=3E,

e
o ! s —
>

Mit Uni-Steckverbindung

ASOOOLF-UO _
- g.‘.
t\v

Langsamlauf-Regulierung

ASLILIL1IFM @iy ASLI1FM
Langsamlauf- Regullerung 5
von 10 bis 50 mmls

_;L ‘)_I_\r;»ﬁ

l-'—-"

Doppel-Drosselriickschlagventil

ASDLI30FM @%21)

Langsamlaut-Regulierun fir
Zylinder mit Kleinem Kologn-2. - é =4

-

=

O
2



.. : : : Ubersicht:
Drosselrickschlagventil mit Steckverbindung  pneumatik zubehsr

Spezielle Umgebungen

- SchweiBfunken resistent

Mit Steckverbindung/Einschraubwinkel-Typ (etallgehéuse
AS[C2001F-W2 8 AS[I2001-F

schwer entflammbarer Metallgehause, schwer entflammbarer
Kunststoff a q Kunststoff (Steckverbindung) i

o

Schwer entflammbar/Einschraubwinkel-Typ

ASLI201F-W2D
e (]
L]

)
) o W
1]'

O
2



Ubersicht:
pneumatik zubehor - Drosselrtickschlagventil mit Steckverbindung

Spezielle Umgebungen

Korrosionshestandig

Einschraubwinkel-/Universal-Typ [l Mit Ziffernanzeige/Einschraubwinkel-Typ [l Einschraubwinkel-Typ/Universal-Typ
ASDDDlFG-A ASLILIO1FSG @3kl ASLILIL1IFG €kx
= verriegelbare Ausfiihrung H .
h‘; w b a

“tﬂ € ﬂrjj ﬁ
rostivir iz 303l e St 3 S

It Zifemanzeige/inine-Typ
ASLILIO2FG-A ASLIOIO2FSG i
rostfreier Stahl 303 I'ﬂ'.'. W | w . Ly
Pr iy ) Sl )
T L

\ i “41 a‘

, \) - ]/ /
ASO1FG 5231 ASDCI30FG kR ASG

W AR S
rostfreier Stahl 303 = rostfreier Stahl 303 3 rostfreier Stahl 316

O
2



Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Drosselrickschlagventil mit Steckverbindung

Reinraum

Drosselrtickschlagventil fur Reinraumanwendungen Reinraumserie

AS[CI2001FPQ/FPG 10-AS
=

ﬁdg ikl
‘ - ﬁ fiir Standardzwecke,
¥

Spezielle Umgebungen

{9

l

9 g

gl
€

d d verriegelbar 10-AS @
I fir Standardzwecke/
mit Anzeigelverriegelbar 10-AS-FS
L

9 000 0061 o
@ |

fiir Standardzwecke 10-ASOO0O1F

Drosselriickschlagventil 10-ASDUI30F @

rostfreier Stahl

verriegelbar 10-AS-FG @

rostfreier Stahl/mit

Betriebsanzeige/verriegelbar 10-AS-FSG

rostieler Sah 10-ASOODIFG @ @
rostfreier Stahl, Doppel- q

Drosselriickschlagventil 10-ASD-FG @
Langsamlauf-Regulierung  [MOEVANSHIEY] @ @
Langsamlauf-Betrieb, Doppel- q

Drosselriickschlagventil 10-ASD-FM @

Mit Sonderfunktion

Schutz gegen platzliches Absacken von Lasten

Einschraubwinkel-/Universal-Typ Entsperrbares Drosselriickschlagventil mit Steckverbindung
ASLILILILIFE ASPLI30F

dricken Pilotanschluss
- ard BB g - -
Wy ) St B ¢ e
i ‘--_.—’ {Zylinderseite 3
Schnellentliftung Drucklufteinsparung

Drossel-Schnellentliftungsventil Drucklufteinsparungsventil | Drucklufteinsparungsventil
ASV ASRIAS- Q| ASRIASQ

* ASV310F/410F/510F

Hochagsthwincieitszylindr-
Betreh

S W
:,&5053
5 0

N



Ub ht:
pneumatik zaventr Drosselriickschlagventil mit Steckverbindung

Einstellung mit Werkzeug

DoppelDrosselickschlagent
getatigung mit L BB[EELNb) ASC1F-D@ERZR ASDI30F-D

Schraubendreher :
Verhinderung von abrupten Bewegungen
Flachschraubendreher =-
' ! 17
W T
Einschraubwinkel-/Universal-Typ Inline-Typ Doppel-Drosselriickschlagventil

manipulationssicher ASLIOOLF-T @32 ASULF-T @2k ASDLIS0F-T @2t

(Einstellung mit Spezialwerkzeug)
Verhinderung von abrupten Bewegungen
i ) )
iﬂl"
i

Zubehor

RestdrckEnitungsven it Serincingen Jf Klemmiest fir Schraub/Stecerindungen f Abluftdrossel mit Schalldampfer
TMH Wiy KELI @Iy 'VMA EHIY ASN?2 @SS

Halter zur Befestigung eines Inline- Zur Fixierung der Serie KE

Drosselrtickschlagventils mit Steckverbindung, oder KQ2L/T/H. "
= * -
§ -

Rickschlagventi mit Steckverbindungen
AQLIF AKHIAKE @) INAXTO CEED)

Gehausematerial:
\ @
l

i Messing/rostfreier Stahl

2 SVC 10

=




Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Schlauche

Fur Standardzwecke

Polyurethan-Schlauch
il — :

29 Farbvarianten N

schwarz weild rot blau gelb grin transparent orange tiefblau hellblau
{ :
mittelblau braun tiefgriin hellgriin neongriin dunkelgriin grau hellgrau neonrosa tiefviolett
’ 7 ' *{/ 4 ' # / ’
57 A
il .
hellviolett tiefrot hellrot silber tiefgelb hellgelb neongelb hellorange neonorange

XV

g & &§ & & 4
Yy
Polyamid-Schlauch Weichpolyamid-Schlauch

T TS : 5.263

grin

schwarz weif} rot blau gelb grin schwarz weifd rot blau gelb

v 476 6 I

Weichpolyurethan-Schlauch Hartpolyurethan-Schlauch
TUS TUH 5.269

extrem biegsame Schiduche
oD
O
schwarz weild rot blau gelb grin

d 808

gelbbraun durchscheinend schwarz blau  durchscheinend  wei

¢

SVC

11

N



Ubersicht: Preumatik zubehsr SChlauche

Verschleil3resistenter Polyurethan-Schlauch Polyurethan-Spiralschlauch
TUZ Tcu

o,\\\\.o ’"""'m\

schwarz weild blau gelb griin

o Y49

schwarz weil3 blau gelb grin orange transparent

' l i ' a Alle anderen Farben als schwarz sind

als Bestelloptionen erhéltlich.

Mehrfach-Polyurethanschlauch Mehrfachschlauche, Farben frei kombinierbar
e = o i . g -':r. 8276

TU

TFU
— TUS
Ommmm TUZ

schwarz weil blau gelb griin schwarz weild blau gelb griin

O Y498 O 49

orange transparent  gelbbraun durchscheinend

orange transparent
£
Alle anderen Farben als schwarz sind ‘ v

als Bestelloptionen erhéltlich.

Spezielle Umgebungen

Feuchtigkeitsregulierend

Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung

IDK Leitet die Feuchtigkeitim Schlauch  (RSRIoP
nach auflen ab

r

£
/,' /—“"\.
T
4 J:;
é' r":l/ durchscheinend
- o
el

Gerade Form und Spiralform

SchweilRfunken resistent

Weichpolyamid-Schlauch, schwer entflammbar Doppellagiger Schlauch, schwer entflammbar

TRB/TRBU 5 287 289

TRS
schwer entflammbar schwerent lammbar | ———
Auﬁenschlauch i @

doppellagiger Schlauch, schwer entflammbar (Schnitt)
schwarz weild blau grin schwarz weifd rot blau gelb grun

f.9079 g. ddd &

SVC

12

O



Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Schlauche

Spezielle Umgebungen

Schweilfunken resistent

Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar Schlauchschneider fiir doppellagige Schlduche

TRTU TKS 5288
Schwer entflammbar Werkzeug zum Abzighen
des Aufenschlauches

AuBenschlauch:

Sichtfenster

mittlere Schicht: aluminiumbeschichtete Folie

Innenschlauch: Polyurethan

schwarz weild blau gelb grin

de OO
Hochtemperatur-
ausfiihrung

Fluorpolymer-Schlauch Fluorpolymer-Schlauch

TL/TIL UV

. ™

durchscheinend schwarz blau  durchscheinend

'f

FEP-Schlauch (Fluorpolymer) Soft-Fluorpolymer-Schlauch

TH/TIH s 303 TD/TID s5.305
Korrosionsbestandig modifiziertes Korrosionsbestandig
(’ O- PTFE -
schwarz blau  durchscheinend durchscheinend

l&

O
2



Ubersicht: Preumatik zubehsr SCchlauche

Hochtemperatur- o
ausfiihrung Antistatik-Eigenschaften

Doppellagige Schlauche aus Soft-Fluorpolymer
TQ s (5.293 ] TAS/ITAU (5.295, 296

Spezial-Fluorpolymer (innere Schicht) kormsmnsbestand,g Antistatik-
Spezial-Polyamid-Kunststoff (&uRere Schicht) Eigenschaften
schwarz weifd blau grin transparent

durchscheinend ¥ /

Anm.) Alle anderen Farben als schwarz sind als Bestelloptionen erhaltlich.

Reinraum

10-TU _ 10-TCU/10-TFU

Reinraum 10-TFU
S.273
schwarz weild blau gelb grin
orange transparent schwarz 10—TC U
4 f $.275
Reinraum-Schlauch

TPH/TPS s.307, 309
==

schwarz weifd blau gelb grin

b 9908

SMC 14

O



Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Schlauche

Zubehor
Klemmleiste fur Schlauche Schlauchschneider

' % TK

X

Schlauchltser Schlauchstander
TG E

TER

‘)

15

O
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Ubersicht: Pneumatik Zubehor

Druckluft-Blaspistolen/Schalldampfer

VMG P s.315 KN s.320
=Y (s 520)

ar == £
=

Kompakte Kunststoffschalldampfer mit AuRengewinde

Kompakte Kunststoffschalld&dmpfer fiir Steckverbindung

ANOS5 bis 40 AN10 bis 30-C
FEEE & | (111

Schalldampfer mit Metallkorper Schalldampfer mit Metallgehduse

ANLIOO

2500

Schalldampfer aus Sinterbronze

AN1OI0I-0

svc 1o

O



Pneumatik Zubehsr Anwendungen und Eigenschaften

Reinraum

geringe
Partikelbildung

Korrosionsbesténdig

rostfreier Stahl
Fluorpolymer

Hochtemperatur-
ausfihrung
Metall
Fluorpolymer

Antistatik-Eigenschaften

Antistatisch

Langsamlauf-Regulierung

10 bis 50 mm/s

Restdruckentliiftung

Fur Druckluftleitungen

Fir Blasluftanwendungen

*KP (s. 150)

Ablassen des Restdrucks in
Steuersystemen

*KPQIKPG (s. 153)
*LQ1 (s. 156)
*LQ3 (s.172)
Reinraumserie

*10-Serie (S. 4)
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*KQG2 (s.128)
*KG (s.133)
*KFG2 (s.140)
*MS (s.143)
KKA (s. 146)
*LQ1 (s.156)
°LQ3 (s.172)

*KQB2 (s.73)
*KF (s.81)

(Messingbuchse)
*KQG2 (s.128)
KFG2 (s. 140)
KKA (s. 146)
*LQ1 (s.156)
*L.Q3 (s.172)

KA (s.113)

Drosselriickschlagventil
fiir Reinraumanwendungen

*AS-FPQ/FPG
(S. 235)

Reinraumserie

*10-Serie(s. 9)

Drosselrtickschlagventil
mit Steckverbindung

*AS-FG (s. 2231f)

(Winkel/Universallgerade)
*ASD-FG (s. 232)
(Doppel-
Drosselriickschlagventil)

*ASG (s. 233)

Drucklufteinsparend

AS-RIAS-Q (s. 251)
ASRIASQ (s. 252)

*AS-F-X260s. 220)

*AS-FM (s.2371)

(Winkel/Universal/
gerade)

*ASD-FM (s. 240)

(Doppel-
Drosselriickschlagventil)

*AS-FE (s.221)

(Winkel/Universal)

oTL/TIL (s.297)
Reinraumserie
*10-Serie (s. 14)

Reinraum-Schlauch

*TPHITPS (s. 307, 309)
(Polyolefin)

Schlauche

*TL/TIL (s.297)
*TLMITILM (s. 299)
*TH/TIH (s. 303)
*TD/TID (s. 305)
*TQ (s.293)

*TL/TIL (s.297)
*TLMITILM (s. 299)
*TH/TIH (s. 303)
*TD/TID (s. 305)
*TQ (s.293)

*TAS (s. 295)
*TAU (s. 29)

Feuchtigkeitsregulierend

IDK (s. 282)

Ruckschlagventil

*[NA (s. 256)

(rostfreier Stahl)

Ruckschlagventil

*XTO (s.256)

Restdruck-
Entliftungsventil

*KEL] (s. 254)

(mit Steckverbindung)
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Pneumatik zubehor ANWwendungen und Eigenschaften

Schutz gegen plétzliches Verhinderung von
ansackonvon Lasten 1 abrunten Bewsaunoen L ScTWeibfunken resistent MR Schnellentliiftung Olfrei

Entsperrbares Zuluft-/Abluftsteuerung | schwer entflammbarer Kunststoff Schnellentliftung — - -
Ruickschlagventil Metall ohne Schmiermittel | weile Vaseline
*KQB2 (s.73) Fettfrei Bestelloptionen*
*KF (s.81) *KQB2 (5.73)| «X12 (s.27, 28)
(Messingbuchse) .(lé(!r:nngsérﬁilr?dun ) (weiRe Vaseline)
*H/DL/L/LL (s. 990) M (5. 85) .
KR-W2 (S. 118) (Miniatur-Verschraubung)
KRM (S. 123) (auBer M-5UN)
(Steck-Verteilerleiste) 'H/DL/L/LL (S. 90
KA (s 125 (Schneidringverschraubung)
) *KQG2 (s.129)
*MS (s.143)
(Miniaturrostfreier Stahl)

(auRer MS-5UN)
*KKA (s.146)
*KP (s. 150)

(Reinraum-Verhindung)
L. Q1 (s. 156)
. Q3 (s.172)
Bestelloptionen*

oX17 (s.25,26)

(Fluorbeschichtung)
*X29 (s. 25, 26)
(Fluorbeschichtung
+chemisch vernickelt)
*AS-F (s. 199) _
*ASP-F (s. 249)| Doppel- (mit Steckverbindung/ Drossel- Bestelloptionen*®
Drosselrtickschlagventil | yinkel-Typ (Metallgehause)) | SchnellentlGftungsventil *X12 (s.27,28)
*ASD-F (s. 214 *AS-F-W2 (s.203) | *ASV-F (s. 250 (weiRe Vaseline)
*ASD-FG (S. 232) (sphwer entflammbar/
(rostfreier Stahl) VX%‘;‘;I‘;YS}:
*ASD-F-D (s.244) [
(Betatigung mit 410F/510F (S. 250)

Flachschraubendreher) | (prossel-Schnellentliftungsventil
*ASD-F-T (s. 248) *AS-1F-W2D (s.209)
(manipulationssicher) oAS-X737 (S.210)

*TRS (s. 285)

*TRB/TRBU (s. 287, 289)
(doppellagig)
*TRTU (s. 291)

(dreilagig)
Ruckschlagventil Schnellentliftungsventil
*AKH/AKB (s. 256) *AQ-F (s. 255)
(mit Steckverbindung) (Steckverbindung)

* Fur Modelle mit Bestelloptionen siehe ,Bestelloptionen*.
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Pneumatik Zubehsr Anwendungen und Eigenschaften

Geringe Partikelbildung fir den Einsatz in Reinrdumen

Reinraumserie (Serie 10-)

* doppelte Reinraumverpackung
* Fluor-Schmierfett

Druckluftleitungen in Steuersystemen

» Metallteile: chemisch vernickelt

Reinraum

EntlGftungs- Kondensatablass

anschlussleitung

Magnetventil- Leitung fir
Entliiftungsleitung  Regler-Beltftung

Steckverbindungen und Schlauche fir Reinrdume

« vollstandig 6lfrei < Medien berlihrende Bauteile metallfrei
« doppelte Reinraumverpackung

Blasluftsystem fiir Reinraume D—@—D—Q—Q—Q—O—‘

Reinraum
L . saubere Blasluft
—illi [l [l [0 [
ImmE Imme IR0
S— T Tl)
m m —= |.| 'H " Druckluft- &
i i !! |-| I Mikrometer

Zufuhrvon

Supermikrofilter | |Geruchsfilter Re'"'QU"QSﬂUSSIQkEIt/n\

l\-\l unter Druck
=/

Reinraum-

Schlauch =
ill[- N: Luftstrom
iy il il l—
Reinraum- pneumatisch betétigtes Reingas- /ﬂ\
N2-Gas Regler 212-Wegeventil Filter
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BReinraumserie (Serie 10-)

Drosselriick- )
schlagventil &

mit Steckverbindung ‘;iq«- iu- 10-AS S.9
i
< 10-TU
Polyurethan- 10-TCU
Schlauch 10-TFU S. 14
S. 48
Steckverbindungen iii % 10-KQ2 S. 67
.
Klemmverbindungen 10-KF sS. 84
Miniatur- rﬂ 10-M S. 89
Verschraubungen % ‘iy 10-MS  s.145
Mehrfachkupplung,
rechteckig

o G,
\ 2. 10-KDM s.108
Y

B Steckverbindungen und Schlauche fur Reinrdume

Reinraum- -
Steckverhindungen |
J

KP S. 150
Reinraum- K PQ
Steckverbindungen KPG S. 153
Polyolefin- TPH S. 307
Schlauch TPS S. 309

MDrosselrtickschlagventil fur Reinraumanwendungen

Drosselrlickschlag-

ventil fiir AS'FPQ

Reinraumanwendungen AS-FPG s. 235

EFluorpolymer

Verschraubung ' LQl S. 156
@ |

Verschraubung ol LQ3 S. 172

[P
Schlauch

TL/TIL s. 297

(Super-PFA)

SVIC



Rostfreier Stahl

%

Korrosions-
bestandig

o Metallteile Miniatur MS S. 143
rostfreier Stahl 316 (MS, KQG2, KFG2, ASG)
rostfreier Stahl 304 (KKA) Schnellsteck-
rostfreier Stahl 303 (KG, AS-FG, ASD-FG) Kupplung KKA S.146
®Verhindert Rostbildung, Verfarbung und die :
Entstehung von Kupferionen. Fluorpolymer-
BAnwendungen: Ausristungen in der Verschraubung LQl S. 156
Nahrungsmittelverarbeitung, Fertigungsstraf3en usw. 4 e
. Fluorpolymer-
BZubehor
Zylinder aus rostfreiem Stahl Verschraubung LQ3 S.172

* Serie CJ5/CG5

% hochreinem Fluorpolymer L Q HB S. 183

pneumatik zubenor ANWwendungen und Eigenschaften

/FIuorponmer—Ausfuhrung mit Korrosionsschutz

B Schraub- /Steckverblndungen

Steckverbindung Q‘ p KQGZ S. 128

Steckverbindung ‘ g KG S. 133
Klemmverbindung ? KFG2 S. 140

Durchfiihrungen aus

cGs cJs5 lDrosseIrUckschIagventiI mit Steckverbindung
Einschraubwinkel-Typ
« Bestelloption fiir weitere Serien verriegelbare Ausfiihrung \.l @ AS[I2[01FG-A s. 223
Symbol Teile aus rostfreiem Stahl

XB12 | Zylinder AuRenteile

mit Anzeige/Einschraubwinkel-Typ -

XC6 | Kolbenstange, Kolbenstangenmutter verriegelbare Ausfiihrung EASDZD]_FSG S. 230

XC7 Zugstange, Zugstangenmutter, Daémpfungseinstelldrossel

XC27 | Splinte fir Gabelbefestigung, Bolzen fiir Gabelgelenk

B Schlauche

Fluorpolymer
(Super-PFA)

Einschraubwinkel-Typ .): AS[I2001FG s. 227

Universal-Typ r"

verriegelbare Ausfiltiung ¢ ﬁ‘ ASI301FG-A

2]

. 223

TL/TIL  s.207

Flu |
(PFoAr)po e ['_'_QTLM/TILI\/I S. 299

wn

. 227

Universal-Typ rg ASD?)D].FG

e

. =
Inline-T = ASCIOOIFG s.231
rep  )THITIH s.s0s —
\..______,,d

Doppel- =

Drosselriickschlagventil © r ASD|:|3OFG S. 232
Soft-Fluorpolymer TD/TID s.305 -
Doppellagige Schlauche Einschraubwinkel-Typ ASG S. 233
aus Soft-Fluorpolymer TO S. 293

BRuUckschlagventil
rostfreier Stahl é INA S. 256
ZSVC 20



Pneumatik Zubehsr Anwendungen und Eigenschaften

Metall- oder Fluorpolymer-Spezifikation

Hochtemperatur ®Betriebstemperatur (max.)/Material
aUSfUhrUﬂg KQB2: 150 °CIMessing, rostfreier Stahl 304, rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
KF: 150 °C/Messing
KQG2: 150 °C/rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
f _..-=’ " KFG2: 260 °C Anm)/rostfreier Stahl 316
-~ KKA: 150 °C/rostfreier Stahl 304, Fluorkautschuk

. LQ1: 150 °C/neues PFA
LQ3: 200 °C/neues PFA
TH/TIH: 200 °C/FEP
B Schraub- /Steckverblndungen TL/TIL: 260 °C/Super-PFA

. TLM/TILM: 260 °C/PFA
Metall- . TDI/TID: 260 °C/modifiziertes PTFE
Steckverbindung KQ B2 s.73 T Q= 100°C (Drucklut, Edelgas): Spezial-Fluorpolymer innere Schicht)Spezial-Polyamid-Kunststoff (duBere Schich)

< T0°C (Wasser, Losungsmittel): SpezialFluorpolymer (innere Schicht)/Spezial-Polyamid-Kunststoff (&uRere Schicht)

Klemmverbindung, * Variiert j? nach Bet.riebsdruck. Die Katalog-.Speziﬁkatilon(.an pr‘ufe?. - o
Messingbuchse KF s. 81 Anm.) Ausfiihrungen mit drehbarem Einschraubwinkel und mit Dichtmittel: -5 bis 150 °C
BRuckschlagventil
Steckverbindung, 9 é XTO S. 254
rostfreier Stahl KOGZ S. 128
BSchlauche
Klemmverbindung, Fluorpolymer
rostfreier Stahl KFG2 s.140 (Super-PFA) TL/TIL s. 297
Schnellsteck- Fluorpolymer [
= ep () THITIH s.303
Fluorpolymer . LO1 s.1s6 C—
(S o
’ - Soft-Fluorpolymer TD/T| D s.305
Fluorpolymer = LO3  s.172
Durchiih N’ Doppellagiger Schlauch T
urchiuhrungen aus aus Soft-Fluorpolymer - S. 293
hochreinem Fluorpolymer LOHB s 183 LY A7, Q

B Steckverbindungen

M KA 5. 125

mDrosselrtickschlagventil mit Steckverbindung

Winkel - AS21F-X260 s.220
@®Einsatz von leitendem Kunststoff.

.Ob |aChenW - i .S hl I ‘N
S

B Anwendungen: Halbleiterfertigung usw. o S. 295
@ Mit der Uni-Gewinde-Konstruktion ist eine Erdung méglich, da diese kein Dichtmittel erfordert. Antistatisch g )TAU S. 296

ot ZS\NC
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pneumatik zubenor ANwendungen und Eigenschaften

| deal zur Geschwindigkeitsregulierung von Langsamlauf-Zylindern

Langsamlauf-Regulierung

BDrosselrtickschlagventil mit Steckverbindung
Langsamlauf-Betrieh g:m: g
—— Langsamlauf: &=
winkel-Typ &) ASLI2LI1FM s. 237

———

Langsamlauf:

Universal-Typ | : ASE|3|:|1FM S. 237

OEffektiver Querschnitt auf der durchflussgeregelten

Seite: 1/10 Langsamlauf: g
(im Vergleich zu Standardprodukten) Axial-Ausfuhrung Q ASDOD].FM S. 239
®Anzahl Nadelumdrehungen: 10 bis 20 Umdrehungen

@®Das Doppel-Drosselriickschlagventil ist ideal fir Langsamlauf:
Zylinder mit kleinem Kolbendurchmesser. Doppel

BZubehor = 9 M Drosselriickschlagventil ' . ASDCI30FM s. 239
cI2x-z _M;‘E’QZX CM2X-Z

Langsamlaufzylinder
Modell min. Betriebs-Kolbengeschwindigkeit
CJ2X-Z |1 mm/s
CUX @ 10, 16: 1 mm/s, @ 20, 25, 32: 0,5 mm/s
CQSX @ 12,16: 1 mm/s, @ 20, 25: 0,5 mm/s
CQ2X 0,5 mm/s
CM2X-Z |0,5 mm/s

Verhindert durch Restdruck verursachte Unféalle

Restdruck-
entliftun ) L .
g BDrosselrtickschlagventil mit Steckverbindung
Mit Restdruck-
Entliftungsventil:
Winkel-Typ N ASLI21FE s.221
—|
=
Mit Restdruck-
Entluftungsvennl
Universal-Typ ASD3D1FE S.221
_'J WZubehor
Restdruck- -
®In ein Gehause integriertes Entliftungsventil mit
Drosselriickschlagventil und Entliftung Entliftung Steckverbindungen KED S. 254
Restdruckentliftungsventil.
®Der Restdruck kann mit
einem Knopfdruck ganz
einfach entluftet werden.
ZSVC 22



Pneumatik Zubehor Anwendungen und Eigenschaften

Ermaoglicht Schutz gegen Herabfallen der Werkstlcke und Nothalt

SChUtZ gegen Herabfa”en der WerkStUCke BEntsperrbares Drosselriickschlagventil mit

Steckverbindungen

Entsperrbares . ¥
Drosselriickschlagventl ASPLI30F s. 249

M Zubehor

Riickschlagventil
mit Steckverbin-

dungen i i AKH/AKB S. 254

Werkstiick

®Einbindung eines Pilotventils und eines
Drosselriickschlagventils.

Zuluft- und Abluftsteuerung zur Verhinderung abrupter Bewegungen

: EDrosselriickschlagventil mit Steckverbindungen
Verhindert abrupte Bewegungen - =
D Irlick- g
sehagwenil 888 | ASDII30F s. 214

—

rostfreier Stahl: *

Doppel- —

Drosselriick- 6 1

schlagventil & ASDO30FG s. 232
—_— (i}

Langsamlauf-

Betrieb:

| . Doppel-
Mittelstellung off )
! e'sieliting otten Drosselriick- ‘

‘ v AN WAy ‘ Mi*
Einstellbar mit

L= J l L — Schraubendreher:
) ) Doppel-

Drosselriick- ‘
®Einbindung von 2 Durchflussregelventilen und schlagventil ASDLI30F-D s. 244

Ruckschlagventilen.

&

®

ASDO30FM s. 240

—__|
'
'
PR — |

Manipulationssicher:
EWeitere Anwendungen: Doppel-

Geschwindigkeitsregulierung von Drosselriick-
einfachwirkenden Zylindern. schlagventil ASDLI30F-T s. 248

23
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pneumatik zubenor ANWwendungen und Eigenschaften

Zum Einsatz in Umgebungen mit Funkenbildung, wie z. B. in Schweilwerkstatten

by

SChW@iBfun.ken reSiStent " " B Schraub-/Steckverbindungen

Metall-

Steckverbindung ; , KOB2 S.73
doppellagiger

Schlauch KF S.81

Schneidringverschrautm H,DI—; I—,I—I— S. 90

Steckverbindung, '-'],,

schwer entflammbar i KR-W2 S.118

Steck-

Verteilerleiste
®schwer entflammbar

KRM S. 123
(vergleichbar UL-94 Standard V-0)

AuRenschlauch
TRB: PVC Antistatisch KA S. 125
(vergleichbar UL-94 Standard V-0)

TRBU: Polyolefin
(vergleichbar UL-94 Standard V-0)

Innenschlauch mDrosselrtickschlagventil mit Steckverbindungen
TRB: Polyamid 12
TRBU: Polyurethan

@doppellagiger
Schlauch

Einschraubwinkel- ﬂ &ASDZD].F-WZ S. 203
[~

Einschraubwinkel-

BAnwendung: Punktschweil3en (Metallgehziuse)

AS[12[1-F s.207

Drossel-Schnell-
@dreilagiger Schlauch entliiftungsventil q ASV S. 250

(reilagige % mSchlauche
. Soft-Polyamic-Schiauch,
OnStrUktlon schwer entflammbar TRS S. 285
~ TRB S. 287
i - _ Doppellagiger Schlauch, ’
\ f‘vﬁmﬁﬁbﬁﬂaﬂ an%fﬁf VI_Doc;Iyolefm ) f schwer entflammbar TR B U S. 289
v /3 .
- s Dreilagiger
aluminiumbeschichtete Folie .- Polyurethan-Schlauch, @
% il schwer entflammbar TRTU S. 291
d BZubehor
4 Schlauchschneider fiir
~4 doppelwandige Schiduche
@ Polyurethan : ppeliante e TKS S. 288
% S\VC 24



Pneumatik Zubehor Bestelloptionen
Schraub-/Steckverbindungen

\\_J

Spezifikation

[
|

Steckverbindung

S.36
KQZ‘KQZ‘KQBZ‘ KS ‘ KX |

LY

w S ©
o (o)) =
c c &
S| 3|
© © =]
£ £ =
al o] 2
(@) ol 3
S| L > g o
= X2 || o) =
1 O @© o =
o — L e [&)
clloB|loso
ni=Zwn|ct
S.58|S.73 | S.76

> (hohe Geschwindigkeit)

7 0 Steck-

v drehbar

» Verteilerleiste
v Klemm-

X2 verbindung
» Miniatur-

& verschraubung

Schneidringver-
schraubung

n
©
S

mit Ruckschlag-

ventil
v Schnellsteck-

& Kupplungen

n
©
w

U

‘

-,

fettfrei, Gummimaterial: Anm. 9) Anm. 1)
X17 INBR (Fluorbeschichtung) | (X17) X17 |Standard| gandard | Standard
fettfrei, Gummimaterial: P
X29 [NBR (Fluorbeschichtung), (X2.9) X29
kupferfrei (chemisch vernickelt)
fettfrei, Gummimaterial: P
X39 |NBR (Fluorbeschichtung), (X3'9)
Reinraum
fettfrei, Gummimaterial: Anm. 9)
X34 FKM (Fluorbeschichtung) (X94) Standard o
kupferfrei Anm. 11) | Anm. 11) Anm. 3)
X2 | chemisch vernickelt) Standard | Standard | Standard | Standard | Standard| X2 | X2 {otandard| X2 [Standard| Standard
X12 |Schmiermittel: weile Vaseline | X12 | X12 X12
X34 |Dichtungsmaterial: FKM &%Z; X34
A;(mgg)) Gehausefarbe: schwarz ?;nggi) ?;213'%3)
A;'af mit Festdrossel &28
Dichtungsmaterial:
X83 rostfreier Stahl 304, NBR X83
Anm.7) [Dichtungsmaterial: X226
X226 |rostfreier Stahl 304, FKM
Anm. 8) | Dichtungsmaterial:
X112 |rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM X112
X70 Bereiche mit Medienkontakt:
mit fluorhaltigem Material beschichtet
X53 |mit Dichtband
fettfrei, Gummimaterial:
X193 |EPDM (Fluorbeschichtung), Dichtungsmate-
rial: rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM ™
10- |Reinraumserie 10- | 10- 10- | 10-

Anm. 1) AuBer M-5UN  Anm. 2) AuRer MS-5UN  Anm. 3) X2 ist nur mit M-5E, M-5ER und M-5M kompatibel.
Anm. 4) Nur mit Einschraubwinkel und gerader Steckverhindung kompatibel. Setzen Sie sich fiir die erhaltlichen Durchmesser der Festdrossel mit SMC in Verbindung.

Anm. 5) M5-Gewinde Anm. 6) Nur mit Produkten mit Gewinde kompatibel

25

Anm. 7) Nur mit M3-Gewinde kompatibel




Pneumatik Zubehsr Bestel |Opti0nen

ze
a—
&
@
A
3
E:
L
&
wris
-
o
ﬁ'.-”J‘
~I
4
L]
e
x

g

ntflammbar
Symbol

chwer
rostfreier Stahl 316

Steckverbindung,

rostfrei
Schnellsteck-Kupplung,

rostfreier Stahl

Klemmverbindung,
9 Reinraum

rostfreier Stahl
9 Miniatur-Verschraubun

Mehrfachkupplung,
H .
& rostfrei

Mehrfach-
kupplung
Mehrfach-
kupplung
rechteckig
Steckverbindung,
Reinraum/Messing
(chemisch vernickelt)

(rostfrei)

S
&

» Schnellsteck-

@ Kupplungen

= Anschluss-Modul
i Antistatisch

[EEN

<& (fur Blasluftanwendungen)

(9]
[E
o
w
(9]
[N
o
o1
(9]
[N
o
]
(9]

3|S.118|S

‘ KA ‘KQGZ‘ KG |KFGZ‘ MS ‘KKA‘ KP ‘KPQ‘KPG

a1
(9]
[EY
N
o]
o
[E
w
w
(9]
[
N
o
@
[EY
N
[*2)
(9]
[EY
a1
w
th
[EY
a1
w

KR-

‘KKH| DM |DMK‘KDM‘ KB ‘ W2

Anm. 2)

X29

X39 X39 X39

Standard| X94 |Standard Standard X94

Standard| X2 |Standard |Standard|Standard| X2 |Standard Standard X2

Standard X12 X12 X12

X34 X34

Anm. 10)

X35

Anm. 4)

X41

X83 X83

Anm. 7)

X226

Anm. 8)

X112 X112

X70 X70

X53 | X53 | X563 | X53

Anm. 6)

X193| X193

10- 10- 10- Standard | Standard | Standard| 10-

Anm. 8) Nur mit M5-Gewinde kompatibel Anm. 9) Bitte setzen Sie sich mit SMC in Verbindung.
Anm. 10) Die folgenden Modelle sind nicht als Bestelloptionen erhaltlich: gerade Steckverschraubung mit Innensechskant/KQ2S, gerade Steckverbindung/KQ2H.
Anm. 11) Standard bei Produkten ohne Gewinde und bei Produkten mit der Bestelloption ,N“.
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Pneumatik Zubehor Bestelloptionen

Drosselruckschlagventil mit Steckverbindungen
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S ol o|lQYlO=| T T |28 (DX S|L ol D>
oZ2I< 2| 0>08 © o= O =z o
2tl=st|ESC|lE0| 5| G |oS|legleE|lgglgc
< — ] o= +— = = A
DS ES|LIDL=S| o| » On|EMO|EW|BE|SS
S.191(S.196(S.198|S.207(S.211(S.212({S.214|S.219|S.221|S.223|S.225

Schmiermittel:

X12 weiRe Vaseline X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 X12 | X12 | X12
fettfrei

X21 |(Dichtung: Fluorheschichtung) + X21 | X21 | X21 | X21 | X21 | X21 X21 | X21 | X21
Drosselventil (ohne Riickschlagventil)

X214 |Prosselventil | IX214|X214|X214|X214|X214|X214 X214|X214|X214
(ohne Rickschlagventil)
Festdrossel

X250 (nicht einstellbar) X250

X260 |antistatisch X260

10- |Reinraumserie 10- | 10- | 10- 10- 10- 10- | 10-
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Pneumatik Zubehsr Bestel |Opti0nen

in
-
- L]

|[oquAS

X21

X214

X250

X260

10-

B [nuaAsbunynpua
= -[|I8UyodS-|19sso.ig

|[nuanbejyosxona
waJsequiadsius Hw

meld  InuanBejyosyonijessoig-pddog
Jayaissuonendiuew

i_.w. Jayoissuonendiuew

A

X21

X214

|_l\:ﬁ |l3usABe|yoSyaNJIassoId-jaddog
@l 1UBIPUSONRIYIS L Jeq||3ISuI

mmw. Jayaipuagnelyos

X21

X214

HW Jeq|9Isuld

= [nuanBejyasxonljassoiq-jaddog
e Buniainbay-jnejwesHue

10-

X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X12

X21

X214

wneluliay

ol : Bunuainbay
> -

:
R

-jnejwesbue]
2

. wneJauiay
)

Standard | Standard| 1.0-

& [nuaAbejyasyanljassolg-jaddog
g n |UeIS Ja13.J1S0)

10-

dA1-auljuj

n |Uels 1a181j1S0l

10-

I ~_ [eSIaAIUN/-[aUIMGNEIYISUIT
) [YBIS 131811501

S.227|S.231|S.232|S.235|S.235(S.237|S.240|S.241|S.244|S.247|S.248|S.249|S.250

X12 | X12 | X12

X21 | X21

X214 (X214

10-
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Pneumatik Zubehor Bestelloptionen

Schlauche

Spezifikation

N Polyamid

(9]

X3

Spule mit Sonderlange

-

N Weichpolyamid

]
c
Q

]

8]
(9]
(<))
S

&)

Q2

A=
(®)
(7]
(.
()
>

S.271

N Polyurethan

o1

piralschlauch

olyurethan-
olyurethan-

0

ehrfachschlauch

antistatischer

ania=

Polyurethanschlauch

w
)
\‘
w
%
)
\‘
ol
w
)
©
o

0

Fluorpolymer

S.297

FEP (Fluorpolymer)

S.303

Polyolefin

S.307

Soft-Polyolefin

S.309

Anm. 1)

X217

erfullt japanisches Lebensmittelgesetz
(Japanese Food Sanitation Law)

X217

X4

geanderte Farbe
(10 m-Rolle)

X4

X4

Anzahl der Schlauche
(10 m-Rolle, jede Farbe)

X4

X6

geanderte Spiralenanzahl,
geanderte Farbe

X6

X73

Mehrfachschlauch

X73

X73

X100

geénderte Farbe,
Oberflachenwiderstand 10°Q

X100

10-

Reinraum

10-

10-

10-

Standard

Standard

Standard

Anm. 1)

X64

verstérkte Wellpappe, langere
Spule

X64

X64

Anm. 1)

X192

Mehrfach-Spiralschlauch 2 Schlduche,
Farbkombination nach Kundenwunsch

X192

Anm. 1)

X193

Mehrfach-Spiralschlauch 3 Schlauche,
Farbkombination nach Kundenwunsch

X193

Anm. 1)

X198

2 Schlauche, mehrfarbig
wahlbarer gerader Leitungsabschnitt

X198

Anm. 1)

X199

3 Schlduche, mehrfarbig
wahlbarer gerader Leitungsabschnitt

X199

Anm. 1)

X214

(el FDA (Food and Drug Adminitaton-Lebensitelibenvachungs:
Und Areimitelulassungsbendice der USK)

X214

Anm. 1)

29

Bitte wenden Sie sich an SMC.
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Schlauche

= f—-;CD_, 7~
E £
= c
s | 5| &5
£ | 0| 82
| 2| S5g
- - C o pe)
Spezifikation 8 g = n %
= o ‘O S 2
S 2| = ED
> O (@] @ O
> e % 22
I B
S.276|S.279|S.280| S.262
TOO100-0
TU ‘ TUS ‘ TUZ ‘ X190
X169 |2 Schlauche/Rolle X169|X169|X169
X170 |3 Schlauche/Rolle X170|X170(X170
X171|4 Schlauche/Rolle X171|X171| X171
X172 |5 Schlauche/Rolle X172 X172 X172
X190 |aufgedruckte Nummer X190
X200 |2 Schlauche/Spule X200
X201 |3 Schlauche/Spule X201
X202 |4 Schlauche/Spule X202
X203 |5 Schlauche/Spule X203
X204 |6 Schlauche/Rolle X204 X204
X207 |6 Schlauche/Spule X207

O
2
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e = Schraub-/

Steckverbindungen

—
L _ ﬂ_ s
Drosselriickschlagventil mit
Steckverbindungen

* Fur Standardzwecke
» Spezielle Umgebungen

Fur Standardzwecke
Spezielle Umgebungen
Langsamlauf-Regulierung
Einstellung mit Werkzeug

Schlauche

Fur Standardzwecke
Spezielle Umgebungen

Druckluft-Blaspistolen

Druckluft-Blaspistolen
Blasdusen

Schalldampfer g fe 5

31
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Schraub-/Steckverbindungen

Schraub-/Steckverbindungen fur Standardzwecke

AnschlieBen und Abziehen mit einem Ha
fur Vakuum bis -100 kPa einsetzbar

-
Steckverbindungen
Serie KQ2 fe w

L

o s

Verwendbare Schlauche — metrische GréRe

fur Vakuum bis -100 kPa einsetzbar
Steckverhindungen mit Flachendichtung s
Serie KQ2 ]

Verwendbare Schlauche — metrische GréR3e _}-
Anschlussgewinde: R, Rc, G
# Nicht fur Anschlussgewinde G

reduzieren die Einschraubzeit um 1/3 \‘1 !
Uni-Steckverbindungen
Serie KQ2

Verwendbare Schlauche — metrische GréRe

LY

Gehausematerial: Messing (verni
rostfreier Stahl 316 >

Druckring: rostfreier Stahl 304

Metall-Steckverbindungen Y-
Serie KQB2

Verwendbare Schlauche — metrische GréRe

Drehbare Steckverbindungen
Serie KS (Standard) &
Serie KX (hohe Geschwindigkeit) = %

Verwendbare Schlauche — metrische GroRe s=«
e

Platzsparende Verschlauchung
Steck-Verteilerleiste
Serie KM

Verwendbare Schlduche — metrische GréRe ‘

Fur Vakuum bis 1,0 MPa einsetzb

Klemmverbindungen
Serie KF

(v

Zﬂ'_{

~
~—

: &

Verwendbare Schlauche — metrische GréRRe

Kompakt, Anschluss ohne Werkz .

Miniatur-Verschraubungen ﬁ
Q —

Serie M

Q = 4
Verwendbare Schlauche — metrische GroRe

verwendbare Medien:
Temperatur [°C]

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Druckluft, Wasser: -5 bis 150

Druckluft: -5 bis 60

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Druckluft
(Kunststoffbuchse): -5 bis 60
(Messingbuchse): -5 bis 150
Wasser
(Kunststoffbuchse): 0 bis 60
Dampf

(Messingbuchse): -5 bis 150

verwendbares verwendbarer Schlauch-AuRen-@
Schlauchmaterial [mm]
@2 @03204 06 @8 B100120 16
M3 !
FI?P M5
PFA M6
Pol : id 8 4
ovamie s
Weichpolyamid | 3/8
Pol : th 12
olyurethan Verbindungs-—
stlcte
M3
FI?P M5
PFA M6
Pol : id 8 1
ovamie s
Weichpolyamid | 3/8
Pol : h 12
olyurethan Vetindungs-
sicke
FEP 1/8
PFA
. 1/4
Polyamid
L _|3/8
Weichpolyamid
Polyurethan 172
FEP M5 -
PFA 1/8 =
Polyamid 1/4 =
Weichpolyamid | 3/8
Polyurethan |1/2
olefi Vetindungs-
Polyolefin e
FEP M5
PFA M6
Polyamid | 10
olyami
v 14
Weichpolyamid | 3/g
Polyurethan | 1/2
FEP 1/4 —&
PFA 3/8 4
Polyamid |@ 8 9
Weichpolyamid | @ 10 L
Polyurethan |@ 12 <@
Polyamid 1/8
Soft-Pquamid
Polyurethan | 1/4
Polyolefin
Soft-Polyolefin 3/
FEP 1/2
Super-PFA i
. etindungs:
denaturiertes PTFE e
FEP
denaturiertes PTFE | M3
Polyamid M5
Soft-Polyamid | 1/8
Polyurethan
’-
ZS\VC

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Schraub-/
Steckverbindungen

Seite

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

w
(o))

o] ~
(631 w

KM

KF

a1
o
<

H/DL
L/LL

KC

KK

ol
o]

KKH

KK
130

DM
DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

~
o

KRM

KA

~
oo

KQG2
KG
KFG2

MS

(o}
s

KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

w
N

LQHB



Fur den Einsatz auf Weichkupferrohren g

Schneidringverschraubungen {
Serie H/DL/L/LL

Verwendbare Schldauche — metrische GréRRe L

AnschlieBen und Abziehen mit einem Ha
Eingebauter selbstdichtender Mechanis

Steckverbindungen mit Riickschlagventil
Serie KC

gy
Verwendbare Schlauche — metrische Grél3e ‘1’

%

Kompakt mit hoher Durchflusskapazitat

Schnellsteck-Kupplungen .5
Serie KK ﬁw

Extrem stoRfestes PBT

Schnellsteck-Kupplungen Q} :
Serie KKH \)\

Schnellsteck-Kupplungen

Serie KK130 ﬁ'
o

-

AnschlieBen und Abziehen mit einem Hal

Mehrfachkupplung
Serie DM

Verwendbare Schlduche - metrische GréiRe

Mehrfachkupplung rund, mit Steckverbindung

Serie DMK 23 )@)

Verwendbare Schlduche — metrische GroRRe

¥

AnschlieBen und Abziehen mit einem Hal

Mehrfachkupplung, rechteckig
Serie KDM

Verwendbare Schlauche — metrische GroRe ==

Fir zentrale Druckluftverteilung

Anschluss-ModuI»

B b

q s B
Serie KB P\
Verwendbare Schiduche - metrische Grdfie" ‘

53

verwendbares
Schlauchmaterial

Polyamid
Weichpolyamid

Weichkupfer
(C1220T-0)

Polyamid
Weichpolyamid

Polyurethan

- —R
mit AuBengewinde

- - Rc
mit Innengewinde

i — men/Aubend
< i)

Ausfiihrung
mit Steckverbindung

, —R
mit AuBengewinde

mit Innengewinde
mit Uberwurfmutter

- —R
mit AuRengewinde

Polyamid
Weichpolyamid

Polyurethan

Polyamid
Weichpolyamid

Polyurethan

FEP
PFA
Polyamid
Weichpblyamid

Polyurethan

FEP
PFA
Poly.amid
Weichpblyamid

Polyurethan

%

verwendbarer Schlauch-Auf3en-@
[mm]

Verwendbare Medien:

Temperatur [°C]

0203204 @6 @8 $10012D 16

Seite

1/8
1/4
3/8
1/2

Vertindungs
sticke

Druckluft

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

Vetindungs:
sidke

Druckluft: -5 bis 60

M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

b Shaig g 6 9 6510 8x 12 85X125 11316

?3204 96 @8 10012016

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

1/8 1/4 3/8 1/2

Rc

1
Verwendearer Sclauch:
merulend 5x8 6x9 65x10 8x12 85x125

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

[(e}
-z o s W s ]| s [BN

1/8 1/4 3/8 1/2

Rc

venwendbare Sclauch /1 " " m
gile ] 1/4" 1/4" 3/8" 1/2

Venvendhrer Selauch-
inenend 5x8 6x9 65x10 8x12 85x125 11x16

26 @8 310012

Druckluft: -20 bis 80

Ausfuhrung
mit Steckverbindung
Druckluft: -5 bis 60

101

?3204 06 @8 10012016

Druckluft: -5 bis 60

103

Druckluft: -5 bis 60

105

Druckluft: -5 bis 60

107

6 l_l
Schlduche

12 ® ®
Schlduche

6 *—o
Schlduche

12 ¢ ¢
Schléuche

10

Schlauche oo ¢
20 o —o—0—¢
Schlduche

Druckluft: -5 bis 60

113

& SNC



Schraub-/Steckverbindungen fir Spezialumgebungen

Fir Einbau an Orten mit Schweilspritzern

Schwer entflammbar (vergleichbar UL-94 Stanc

Steckverbindungen, schwer entflammbar <.

Serie KR-W2

Verwendbare Schlauche — metrische GréRe

¥

Fir Einbau an Orten mit Schweilspritzern

Schwer entflammbar (vergleichbar UL-94 Stanc

Steckverteilerleiste, schwer entflammbar

Serie KRM

Verwendbare Schlduche — metrische GroRe w
Antistatische Steckverbindungen
Serie KA

=

o'

vollstandig rostfreier Stahl 316 auf3er Dichtung

Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316
Serie KQG2 'T??
Verwendbare Schlduche — metrische GréRe E,_: 61,:5:/{{

Geeignet fur Anwendungen mit Korrosion
Serie aus rostfreiem Stahl

Steckverbindungen, rostfrei

Serie KG ‘;ﬂ
Verwendbare Schlauche — metrische GréRRe w

Erfullt geltende Nahrungsmittelstandards

Klemmverbindungen aus
rostfreiem Stahl 316 & s
Serie KFG2 :

Verwendbare Schlauche — metrische GroRe -

verwendbares
Schlauchmaterial

FR
Weichpolyamid

FR
doppellagig

1/8
1/4
3/8
1/2

Verindungs-

st

FR
Weichpolyamid

FR
doppellagig

1/4
3/8

210
212

Weichpolyamid,
antistatisch

Polyurethan,
antistatisch

M5
M6
/8

1/4
3/8
1/2

[iN

verwendbarer Schlauch-AuRen-@

[mm]

232 B4 @6 @8 @10 B12 P16

verwendbare
Medien:
Temperatur [°C]

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 60

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 60

Vertindungs: ——

stcke

FEP
PFA
Polyémid
Weichpblyamid
Polyu.rethan
Polyéleﬁn

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

Vetindun
sticke

FEP
PFA
Poly.amid
Weichp.olyamid

Polyurethan

FEP
PFA
denaturiertes PTFE
Polyémid
Weichpolyamid
Polyurethan
Polyblefin

Weichpolyolefin

1/2

Druckluft: 0 bis 40

I

Druckluft, Wasser,
Dampf:
-5 bis 150

Verhindungs-——

slicke

1/8
1/4
3/8
1/2
Vetindun

sticke

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

> —

O
2

(

Druckluft, Wasser,
Dampf:
-65 bis 260

Ausfiihrungen mit drehbarem
Einschraubwinkel und mit
Dichtmittel: -5 bis 150 °C

)

Seite

123

125

128

133

140

34

Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM
DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Geeignet fur Anwendungen mit Korros
rostfreier Stahl 316 )

Miniatur-Verschraubungen g7, S
Serie MS & L

Verwendbare Schléuche - metrische GréRe =

Schnellsteck-Kupplungen/rostfrei
Serie KKA

T
- D=8

Fur Blasluftanwendungen in Reinrdaum

Reinraum-Steckverbindungen
Serie KP <

A

Reinraum-Steckverbindungen
Serie KPQ/KPG \

verwendbares
Schlauchmaterial

Polyamid
Weichpblyamid
Polyu.rethan
FEP

Denaturiertes PTFE

[mm]

verwendbarer Schlauch-AuRen-@

?3204 96 @8 10012016

M5

Verwendbare
Medien:
Temperatur [°C]

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

- - R
mit AuBengewinde
- - Rc
mit Innengewinde

- - R
mit AuBengewinde
- - R
mit Innengewinde

1 114112

?3204 96 @8 10012016

Druckluft: -5 bis 60

Wasser: 0 bis 40

Druckluft,
Wasser: -5 bis 150

Druckluft,
Stickstoff,
Wasser (Reinstwasser):
-20 bis 80

|
Polyolefin U8
o |14 o
Wemhp?lyolefm 3/8
PFA 1/2
Verbindungs- —
sticke
M5
1/8 =
Polyurethan:
Serie -10 1/4
PI;A 3/
1/2
Vertindungs- —
sticke

Druckluft: -5 bis 60

verwendbares

Schlauch-AuRen-@

Schlauchmaterial

metrisch [mm] | |

Zoll [']

@3 3436 @8@10012019@ 25 @1BYIN6Y 14D 38D 12 34'D 1"01140112'

verwendbare
Medien:
Temperatur [°C]

e
Fluorpolymer-Verbindungen S Drucklut
: 3/8 Wasser (Deionat),
Serie LQ 1 Flggm;msr 1/2 fliissige Chemikalien usw. Am);
3/4
1 0 bis 200
Verindungs-
stice
s ?

. 1/4 Druckluft,
FlUOprIymer-Verblndungen 3/8 Wasser (Deionat),
FIar e- AU SfU h run g 1/2 flissige Chemikalien usw. Am):

) Fluorpolymer- 3/4
Serie LQ3 Schlduche 0 bis 150
114 (Material der Mutter PVDF)
0 bis 200
112 | (Material der Mutter PFA)
letindng -@—@—@—@—@—@—@—@—@—
stice ;
el {
- Druckluft,
Durchflihrungen 1/a * ? Wasser (Deionat
aus hochreinem Fuapoler | 39 7 ? fissige Chicen sy,
Fluorpolymer St |12 ? ? : o
- POy S ¢ * 0 bis 200
Serie LQHB 1 ' $

35

Seite

143

146

150

153

Seite

156

172

183

Anm.) Néhere Angaben siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu

O
2



Steckverbindungen
~ e /// Y - mverwendbarer Schlauch-Auten-@ = metrisch
W, %)f/ /7) N ;fg/ mAnschlussgewinde: M, R, RC

Anstecken und Abziehen mit

einem Handgriff. Verwendbarer Schlauch
FU[‘ Vakuum blS _100 kPa Schlauchmaterial FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan
ei nsetzbar Schlauch-Au3en-@ 02,032,04,86,08 310,012, 16

Anm.) Ovaler Druckring fur AuRen-@: @ 3, @ 4, @ 6

Technische Daten

1
‘( L\Ifl: : it | Medium Druckluft/Wasser A" 1)
etzt neu mit ovalem N N X
% Druckring!! Betriebsdruckbereich A™-2) -100 kPa bis 1 MPa
« H Prufdruck (bei 23 °C) 3 MPa
= e ‘:':"_ Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
B . .
-g . (] A = _ Gewindeteil JIS B0203 (kor?lsches Rohrgewm@e)
;a - r‘. . Gewinde JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)
]
N, = . . Mutter JIS B0205 (metrisches Feingewinde)
i < W (e ‘=', ‘-;-F ki Gewindebeschichtung mit/ohne Zwei-K-Polymerbeschichtung
A rl il '} fl" - & Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
":d} Y ’ | = T Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,
= ﬂh‘ % == da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
-
» Op

Geringer Kraftaufwand beim
Losen des Schlauchs.

Der Druckring verhindert, dass die
Spannzange zu stark in die

FUhrung
Spannzange

Geeignet fur die Verwendung

mit Polyamid- und Schlauchoberflache eindringt.
Polyurethanschlauch. WeiRe Ausfiihrung fiir Option aus
Grol3e Haltekraft. O rostfreiem Stahl

Die Spannzange sorgt fiir sicheren ‘ . °
Halt des Schlauchs mit hohen .

Haltekréaften. / < ®
|

Fur einen grofRen Druckbereich Erlaubt platzsparende

von Vakuum bis zu einem Druck ‘ Bauweisen der Verbindungen.
von 1 MPa verwendbar. Das Gehause ist zum Zweck der

Ein neues Design gewahrleistet hohe Positionierung drehbar.

Dichtheit und einen verringerten

Kraftaufwand beim Einfiihren des Anschlussgewinde

Schlauchs. M, R, Rc
FlUhrung Druckring

Spannzange

(Gehiuse LS I Dichiung

= Alle Steckverbindungen mit Kunststoffgeh&use ohne Anschlussgewinde sind kupferfrei.

Anm.) Fir ZollgréRen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu
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Steckverbindungen

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
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KDM

MQR
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LQ1
LQ3
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<

92712 I

Gerade
Steckverschraubung

* Oval
* Rund

Gerade

* Oval
* Rund

* Oval
* Rund

Einschraubwinkel
hoch 360°
schwenkbar

* Oval
* Rund

Einschraubwinkel,
360° schwenkbar

« Oval
* Rund

Einschraubwinkel,
360° schwenkbar

* Oval
* Rund

T-Steckver- lI
schraubung

TSteckverschraubung,
360° schwenkber

* Oval
* Rund

Y-Steck-
verzweiger

* Rund

Einschraubwinkel,
2-fach, 360°
schwenkbar

* Oval
* Rund

' KQzs I8

k2L I8

Einschraubwinkel
mit AuBengewinde

J

(<)Y

el ed

S.38

Steckverschraubung
mit Innensechskant

S.38

—- S.39

Bl
R
;S

LR
dan b

.39
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* Rund =" 5.38|*Rund

Einschraubwinkel,
2-fach, 360°
schwenkbar

* Rund

Einschraubwinkel,
2ach, 360°
schwenkbar

* Rund

Einschraubwinkel,
A-fach, 360°
schwenkbar

* Rund

Einschraubwinkel,
6-fach, 360°
schwenkbar

* Rund

Y-Steckverschraubung,
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Steckverbindungen

Schlauch s[5 Y= schiauch

Zum AnschlieBen von TStrkmtiniag T )
Schiauchen in gleicher Richtung. | pipegyion J[]
* Oval ! l !, *Oval |
* Rund . * Rund S. 44
e [T -~ |
Schott-Steckverbindung | v.steckverzueiger it E, .,
il Reduktion y
« Oval L
* Rund 'S. 43 | *Rund S. 44
Vinkeh ‘ V-Steckveraveiger,
Steckverbindung . .1L 1 4-fach, mit Reduktiom -,
« Oval
+ Rund S. 43 |*Rund S. 44
Winkel-Schott- : i ==
. Einschraubwinkel,
Sheiotry, [ | v u
360° schwenkbar ek~ e ‘(.‘
* Oval « Rund '
* Rund S.43 S.43
(<021 NN <020 FESENEN
TSteckverbindung 30-Winke-
- Steckverbindung =
i ’
* Oval -I--—— ]-——l * Oval !(
» Rund S.43 |+ Rund S. 43

Y-Steckverzweiger l Steckverzueiger E .
g ™ e |
L( *«Oval J
* Rund S.43|*Rund [ s.43
TurVeroveigung der Leitung aus dem Inengevinde in 24l ! Ty
Richtungen jevelsim rechten Winkel. mmﬁ?ﬂ ih, t - '
Steckverschraubung mit Reduktion .
« Oval * Oval o
-Rund I s b3 | Rina ~S.43
— -
TSteckverbindung Steckverzweiger i
it Reduktion | ] % ' it Reduktion 1 j |
«Oval * Oval Lr
* Rund S.44 | « Rund S.43

Schlauch  s{iffJ§

Zum Anschlie@en an
AuRengewinde, wie z.
B. an Manometer

« Oval

* Rund S.46

ZurVerbindung eines Schlauchs

und eines Aufengewindes f 54
durch ein Panel,etc. ”
« Oval

* Rund S.46

Einschraubwinkel,
360° schwenkbar

* Oval
* Rund

Einschraubwinkel,
2ach

* Rund

Einschraubwinkel, k‘
360° schwenkbar I

« Oval

* Rund S.46

Winkel-
Steckverbindung

« Oval

« Rund S. 45

Winkel-
Steckverhindung,
hoch

« Oval

* Rund

KQ2R
Gerade
Einsteckreduzierung

« Oval
* Rund

S. 45

S. 45

Y-Steckverzweiger

* Rund

Y-Steckverzweiger

mit Reduktion

* Rund
KQ2XD

Y-Steckverzweiger,
AHach

* Rund

S. 45
._.r
li :

I- S. 45

i

)

[}
[ S. 45

KQ2L
Winkel-
Einsteck-
reduzierung
« Oval
* Rund

S. 45

2 SNC

Einschraub-
kupplung

!ﬂl!——

S.A7

Kupplungsstiick Verschlusshiilse t

R 1
S.47 S.47
Kupplungsstiick mit Reduktion | Farbiger o0
Aufsteckring 000

— o0
S.47 S.47
Ovale Runde
Ausflihrung| | Ausfiihrung

® Option aus rostfreiem Stahl
ist verfuigbar (KQ2-G)



Schlauch -Hl!

[nnen

gewinde

Steckverbindungen

Gerade Steckverschraubung

Am meisten verwendete Ausfuhrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

Einschraubwinkel mit AuRengewinde KO2L

Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
im rechten Winkel an ein Innengewinde.

vewendbarer Modell
Schlauch-Ausen-3 {Anschlussgewinde
[mn] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
@2 | M3x05 [KQ2H02-M3G
M5 x 0.8 | KQ2H02-M50]
M3 x 0.5 |[KQ2H23-M3G |KQ2H23-M3G1
@ 3.2 | M5x0.8 [KQ2H23-M50 |KQ2H23-M501
: R1/8 |KQ2H23-010S | KQ2H23-010S1
R = R 1/4 |KQ2H23-020S | KQ2H23-02[1S1
2 1 M3 x 0.5 |KQ2H04-M3G |KQ2H04-M3G1
| I M5 x 0.8 |KQ2H04-M50 |KQ2H04-M5M1
— @4 | M6x1.0 |[KQ2H04-M60 |KQ2H04-M61
R1/8 |KQ2H04-010S |KQ2H04-01MS1
<M> R1/4 |KQ2H04-020S | KQ2H04-02mS1
M5 x 0.8 |KQ2H06-M50] |KQ2H06-M5m1
M6 x 1.0 |KQ2H06-M61 |KQ2H06-M6[11
d6 R1/8 |KQ2H06-0101S | KQ2H06-01MS1
R1/4 |KQ2H06-0200S | KQ2H06-02MS1
. 1 R 3/8 |KQ2H06-030S | KQ2H06-03MS1
i R1/8 |KQ2H08-01MS —
o 28 R 1/4 |KQ2H08-02ES —
, R3/8 |KQ2H08-03MS —
— R1/8 |KQ2H10-01WS =
R 1/4 |[KQ2H10-02HS —
<R> @10 "R3B [KO2HI0-03MS —
R1/2 |KQ2H10-04mMS =
R1/4 |KQ2H12-02mS =
@12 R3/8 |KQ2H12-03MS =
R1/2 |KQ2H12-04mS —
R1/4 |KQ2H16-0200S —
@ 16 R3/8 |KQ2H16-03WS —
R1/2 |KQ2H16-04MS =

vervendbarer Modell
Schiauch-Aufien-gf Anschlussgewinde
[ Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
@2 | M3x05 | KQ2L02-M3G
M5 x 0.8 | KQ2L02-M50
M3 x 0.5 | KQ2L23-M3G | KQ2L23-M3G1
j @32 [ M5X 0.8 | KQ2L23-M50 | KQ2L23-M5011
: R 1/8 KQ2L23-0100S | KQ2L23-0101S1
] R 1/4 | KQ2L23-020S | KQ2L23-0201S1
i, M3 x 0.5 | KQ2L04-M3G | KQ2L04-M3G1
_F M5 x 0.8 | KQ2L04-M50 | KQ2L04-M5m1
@4 | M6x1.0 | KQ2L04-M60 | KQ2L04-M601
<M5> R1/8 KQ2L04-010S | KQ2L04-01mS1
R1/4 | KQ2L04-0200S | KQ2L04-02mS1
M5 x 0.8 | KQ2L06-M500 | KQ2L06-M5M1
M6 x 1.0 | KQ2L06-M6 | KQ2L06-M611
a6 R 1/8 KQ2L06-0100S | KQ2L06-01MS1
R 1/4 | KQ2L06-0200S | KQ2L06-02MS1
| R3/8 | KQ2L06-030S | KQ2L06-03MS1
R 1/8 KQ2L08-01MS | KQ2L08-01MQS*3
i 28 R 1/4 KQ2L08-02mS —
= R 3/8 KQ2L08-03HS —
R 1/8 KQ2L10-01MS —
<R> @10 R 1/4 KQ2L10-02HS —
R 3/8 KQ2L10-03HWS —
R 1/2 KQ2L10-04HS —
R 1/4 KQ2L12-02mS —
@212 R 3/8 KQ2L12-03mS —
R 1/2 KQ2L12-04MS —
R 1/4 KQ2L16-020S —
2 16 R 3/8 KQ2L16-03WS —
R 1/2 KQ2L16-04MS —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1

Gerade Steckverschraubung mit Inngnsechskant KQO2S

Uber den Innensechskant im Kéirper kann die Steckverschraubung mit einem

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1
*3) FUr Einzelheiten siehe S. 48

45°>-Einschraubwinkel mit Aufengewinde KQ2K

Zum Leitungsanschluss in einem 45°Winkel an ein Innengewinde.

Innensechskantschliissel eingeschraubt werden. Von Vorteil bei begrenzten Platzverhéltnissen. Ausfiihrung zwischen gerader Steckverschraubung und Einschraubwinkel mit AuBengewinde.
venvendoarer Modell Venvendoarer Modell
Schlauch-AuBen- {Anschlussgewinde Schlauch-Aulen-d [Anschlussgewinde
(] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung (] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
D2 M3 x 0.5 | KQ2S02-M3G | KQ2S02-M3G \ M5 x 0.8 | KQ2K04-M50 | KQ2K04-M501
732 | M3x05 [ KQ2S23-M3G |KQ2523-M3G1 A @a | MEX10 | KQ2KO04-M6O [KQ2KO04-M60L
o i M5 x 0.8 | KQ2S23-M500 | KQ2S23-M5001 R 1/8 KQ2K04-010S | KQ2K04-011S1
M3 x 0.5 | KQ2504-M3G | KQ2S04-M3G1 R 1/4 KQ2K04-0201S | KQ2K04-02[1S1
l%]' 34 M5 x 0.8 | KQ2S04-M50 | KQ2S04-M5M1 E: M5 x 0.8 | KQ2K06-M50 | KQ2K06-M501
M6 x 1.0 | KQ2S04-M60 | KQ2S04-M6011 I M6 x 1.0 | KQ2K06-M6[ | KQ2K06-M6C1
R 1/8 KQ2S04-010]S | KQ2S04-01MS1 - 53 D6 R 1/8 KQ2K06-0101S | KQ2K06-011S1
<M> M5 x 0.8 | KQ2S06-M50 | KQ2S06-M5M1 R 1/4 KQ2K06-0201S | KQ2K06-02C1S1
76 M6 x 1.0 | KQ2S06-M60 | KQ2S06-M601 <M> R 3/8 KQ2K06-0301S | KQ2K06-03[1S1
R 1/8 KQ2S06-01C1S | KQ2S06-01MS1 R 1/8 KQ2K08-010S | KQ2K08-010QS™3
R 1/4 KQ2S06-0201S | KQ2S06-02MS1 28 R 1/4 KQ2K08-0201S —
R 1/8 KQ2S08-01mS — N\ R 3/8 KQ2K08-030S —
8 R 1/4 KQ2S08-02HS — b R 1/8 KQ2K10-010S —
R 3/8 KQ2S08-03MS — fa @10 R 1/4 KQ2K10-02[1S —
R 1/8 KQ2S10-01MS — _l ] R 3/8 KQ2K10-030IS —
8 @ 10 R 1/4 KQ2S10-02HS — ! - R 1/2 KQ2K10-0401S —
= R 3/8 KQ2S10-03MS — =_ R 1/4 KQ2K12-021S —
R 1/2 KQ2S10-04HS — ' @12 R 3/8 KQ2K12-0301S —
<R> R 1/4 KQ2S12-02MS — <R> R 1/2 KQ2K12-0401S —
12 R 3/8 KQ2S12-03MS — R 1/4 KQ2K16-020]S —
R 1/2 KQ2S12-04HS — @16 R 3/8 KQ2K16-03C1S —
R 1/4 KQ2S16-0200S — R 1/2 KQ2K16-04C1S —
@16 R3/8 | KQ2S16-031S = O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
R 1/2 KQ2S16-0401S — Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1

r
Z

SVC

x3) Fir Einzelheiten siehe S. 48

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

38

Schraub-/
Steckverbindungen
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LQ1
LQ3

LQHB



Schlauch -Hl!

Innengewinde

Steckverbindungen

Einschraubwinkel hoch 360° schwenkbar

Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel.
Fur Anschlisse Ubereinander liegender Schlauche auf

Einschraubwinkel, 360°schwenkbar, mit Innensechskant T AOVAVAS

Anschluss mit Innensechskant oben erméglicht das Einschrauben
mittels eines Innensechskantschliissel bei beengten Platzverhaltnissen

verschiedenen Ebenen.
o ) venwendoarer . Modell
vervendbarer Modell - . Schlauch-Aufen-B | Anschlussgewinde - -
Sehlauch-Auen-§'|Anschlussgewinde - - 1 ' [mn] Runde Ausfilhrung| Ovale Ausfiihrung
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung i : @4 M5 x 0.8 | KQ2VS04-M50| KQ2VS04-M501
M3 x 0.5 |KQ2W02-M3G s”' R 1/8 KQ2VS04-010S| KQ2VS04-01C1S1
@2 M5 x 0.8 |KQ2W02-M50 <M5> M5 x 0.8 | KQ2VS06-M500] KQ2VS06-M5011
M3 x 0.5 |KQ2W23-M3G | KQ2W23-M3G1 6 R 1/8 [KQ2VS06-010S| KQ2VS06-011S1
@32 M5 x 0.8 |KQ2W23-M50| KQ2W23-M501 I'. ] R1/4 | KQ2VS06-020]S| KQ2VS06-0201S1
: R 1/8 |[KQ2w23-010S| KQ2W23-0100S1 R1/8 | KQ2VvS08-01C1S —
R 1/4 |KQ2W23-0200S| KQ2W23-020S1 o a8 R 1/4 | KQ2VS08-0200S —
M3 x 0.5 |KQ2W04-M3G | KQ2W04-M3G1 | ‘ R 3/8 | KQ2VS08-0300S —
@ 4 M5 x 0.8 |KQ2W04-M50| KQ2W04-M5m1 v @ 10 R1/4 | KQ2VS10-0201S =
R 1/8 |KQ2wWO04-010S| KQ2W04-01mS1 = R3/8 | KQ2VS10-0300S —
<M5> R 1/4 |KQ2W04-0200S| KQ2W04-02mS1 <R> @12 R3/8 | KQ2VS12-0301S —
M5 x 0.8 |KQ2W06-M50 | KQ2W06-M5M1 R1/2 | KQ2VS12-0401S —
76 R 1/8 |KQ2WO06-01HS | KQ2W06-01MS1 O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
R1/4 |KQ2WO06-02ES| KQ2W06-02MS1 Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1
. J R 3/8 [KQ2W06-03MS| KQ2W06-03MS1
.| R1/8 [KQ2W08-01MS| KQ2W08-01MQS*3
| | a8 R 1/4 |KQ2W08-02mS —
R3/8__|KQ2WO08-03MS — T-Steckverschraubung KO2T
R 1/4 |KQ2W10-02HS —
L 4 210 Eig Egngviggi:g — Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
y — . R . . .
= R4 |KOZWIZ02ES — einem 90°-Winkel nach beiden Seiten, 360° schwenkbar.
<R> @12 R 3/8 |KQ2W12-03HS — \emendbarer Modell
R1/2 |KQ2W12-04MS — Schlauch-Auben-9 | Anschlussgewinde
R 1/4 |KQ2W16-0200S — [mn] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
Q 16 R 3/8 KQ2W16-03DS — M3 x 0.5 KQ2T02-M3G
R1/2  |KQ2W16-0401S — D2 V5x08 [KQ2T02-M50
OJ/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt M3 x 0.5 | KQ2T23-M3G | KQ2T23-M3G1
M/A: Messing, N: Messipg + chemisch v_ernickelt, G: ros@freier Stahl M5 x 0.8 | KQ2T23-M50] | KQ2T23-M5011
Anm.) Fiir ovalen Dr:;:;gqgr;,El?r?ZsttleAlnirt. rr?ltiE'r:duSngAfl3 l : I @3.2 R1/8 |KQ2T23-0105 | KQ2T23-010151
urEinzeiherten siene . . -4 R1/4 |KQ2T23-020S | KQ2T23-0200S1
; ; M3 x 0.5 | KQ2T04-M3G | KQ2T04-M3G1
Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KQZV Q M5 x 0.8 | KQ2T04-M50] | KQ2T04-M5H1
i @4 | M6x1.0 | KQ2T04-M60 | KQ2T04-M611
Am Sechskantkopf kann der Korper bei begrenztem Einbauraum R 1/8 |KQ2T04-010S | KQ2T04-01MS1
mit einem Steckschliissel festgezogen werden. <MS5> R 1/4 | KQ2T04-0200S | KQ2T04-02MS1
M5 x 0.8 | KQ2T06-M501 | KQ2T06-M5M1
Verendbaer Modell M6 x 1.0 | KQ2T06-M601 | KQ2T06-M6L11
[ | Schlauch-Aufen-3 | Anschlussgewinde - - a6 R 1/8 KQ2T06-0101S | KQ2T06-01MS1
i I [ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung ‘ l R 1/4 KQ2T06-0201S | KQ2T06-02MS1
@4 M5 x 0.8 | KQ2V04-M50 | KQ2V04-M5H1 R3/8 |KQ2T06-030S | KQ2T06-03MS1
=+ R 1/8 KQ2V04-0101S | KQ2V04-01mS1 i R 1/8 |KQ2T08-01MS [KQ2T08-01MQS*3
M5 x 0.8 | KQ2V06-M50 | KQ2V06-M5H1 : 8 R 1/4 |KQ2T08-02HS —
<M5> a6 R 1/8 KQ2V06-010S | KQ2V06-01MS1 = R 3/8 |[KQ2T08-03MS —
R 1/4 KQ2V06-021S | KQ2V06-02mS1 R 1/8 |KQ2T10-01HS —
wl R 1/8 KQ2V08-01MS — <R> @10 R 1/4 |KQ2T10-02mS —
~ a8 R 1/4 | KQ2V08-02HS — R 3/8 [KQ2T10-03MS —
R 3/8 KQ2V08-03mS — R 1/2 |KQ2T10-04EmS —
| ' @10 R 1/4 KQ2V10-02HS — R 1/4 |KQ2T12-02mS —
= R 3/8 KQ2V10-03MS — 12 R3/8 |[KQ2T12-03mS —
— @12 R 3/8 KQ2V12-03mS — R1/2 |KQ2T12-04mS —
R 1/2 KQ2V12-04HS — R 1/4 [KQ2T16-0200S —
<R> @16 R 3/8 KQ2V16-03CIS — @ 16 R 3/8 |KQ2T16-03WS —
R 1/2 KQ2V16-0401S — R1/2 |KQ2T16-04MmS —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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O

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
H/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1
x3) Fur Einzelheiten siehe S. 48



Schlauch -ms

Innengewinde

Steckverbindungen | Seyig

T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar Y-Steckverzweiger KO2U
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in Zur Verzweigung einer Leitung in gleicher Richtung.
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer Modell vervendbarer

Schlauch-Ausen-3 | Anschlussgewinde Schlauch-AuBen-@1| Anschiussgewinde Modell
[mm] Runde Ausfihrung | Ovale Ausfiihrung [mm]

@2 M3 x 0.5 | KQ2Y02-M3G — - - M5 x 0.8 KQ2U23-M50]
M5 x 0.8 | KQ2Y02-M50J — ] 3.2 R 1/8 KQ2U23-0101S
- M3 x 0.5 | KQ2Y23-M3G |KQ2Y23-M3G1 R 1/4 KQ2U23-0201S
3.2 M5 x 0.8 | KQ2Y23-M50 |KQ2Y23-M5011 M5 x 0.8 KQ2U04-M5H
: R 1/8 KQ2Y23-0101S — ( @4 M6 x 1.0 KQ2U04-M60]
| R 1/4 | KQ2Y23-0200S — R 1/8 KQ2U04-018S
M3 x 0.5 | KQ2Y04-M3G |KQ2Y04-M3G1 % 3 R 1/4 KQ2U04-02mS
M5 x 0.8 | KQ2Y04-M50 | KQ2Y04-M5M1 J M5 x 0.8 KQ2U06-M5H
@4 | M6x1.0 | KQ2Y04-M6 |KQ2Y04-M6[11 M6 x 1.0 KQ2U06-M601
R 1/8 KQ2Y04-0101S |KQ2Y04-01MS1 <M> a6 R 1/8 KQ2U06-01MS
<M> R1/4 | KQ2Y04-0200S |KQ2Y04-02MS1 R 1/4 KQ2U06-02HS
M5 x 0.8 | KQ2Y06-M501 | KQ2Y06-M5M1 R 3/8 KQ2U06-03MS
M6 x 1.0 | KQ2Y06-M60 |KQ2Y06-M6011 P — R 1/8 KQ2U08-01mS
a6 R 1/8 KQ2Y06-0101S |KQ2Y06-01MS1 i @8 R 1/4 KQ2U08-02mS

— R 1/4 | KQ2Y06-0200S |KQ2Y06-02MS1 | R 3/8 KQ2U08-03WS

R3/8 | KQ2Y06-0300S |KQ2Y06-03MS1 | R 1/4 KQ2U10-02HS

[ R 1/8 KQ2Y08-01MS |KQ2Y08-01MQS*3 ' ( @10 R 3/8 KQ2U10-03WS

[ ] J 28 R1/4 | KQ2Y08-02MS — L R 1/2 KQ2U10-04mS

| R3/8 | KQ2Y08-03WS — i R 1/4 KQ2U12-02MS

m R 1/8 KQ2Y10-01MS — i 212 R 3/8 KQ2U12-03WS

i @10 R1/4 | KQ2Y10-02HS — R 1/2 KQ2U12-04MS

= R3/8 | KQ2Y10-03MS — <R> R 1/4 KQ2U16-0201S

R 1/2 KQ2Y10-04HS — 16 R 3/8 KQ2U16-030IS
<R> R1/4 | KQ2Y12-02MS — R 1/2 KQ2U16-0401S
@12 R 3/8 KQ2Y12-03MS — O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
R 1/2 KQ2Y12-04HS — W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
R 1/4 KQ2Y16-0201S —
@16 R 3/8 KQ2Y16-03MS —
R 1/2 KQ2Y16-04MS —

Einschraubwinkel, 2-fach, 360° schwenkbar KQ2VD

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

«3) Fir Einzel

heiten siehe S. 48

Zur rechtwinkligen Verzweigung eines Innengewindes.
Die zwei Teile sind unabhéngig voneinander um 360° drehbar.

Einschraubwinkel, 3-fach, 360° schwenkbar KO2VT

Zur rechtwinkligen Verzweigung eines Innengewindes.

verwendbarer Modell
Schlauch-Aufen-d/ | Anschlussgewinde
[mn] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2VvD04-010S|KQ2VD04-011S1
a4 R 1/4 |KQ2VD04-0201S|KQ2VD04-020S1
— R 3/8  |KQ2VD04-030S|KQ2VD04-030S1
R 1/8 KQ2VvD06-010S|KQ2VD06-011S1
I ‘ D6 R 1/4 |KQ2VD06-02[1S|KQ2VD06-02]S1
= . R 3/8 |KQ2VD06-031S|KQ2VD06-03C1S1
R 1/8 KQ2vD08-01S —
l l @8 R 1/4 |KQ2VD08-02(1S —
o | R 3/8 KQ2vD08-030S —
3 R 1/2 KQ2vD08-040S —
— R 1/4 |KQ2VD10-0201S —
@10 R 3/8 |KQ2vD10-03CIS —
R 1/2 KQ2vD10-040S —
R 1/4 KQ2vD12-020JS —
@212 R 3/8 KQ2vD12-030S —
R 1/2 KQ2vD12-040S —

Die drei Teile sind unabh&ngig voneinander um 360° drehbar.
verwendbarer Modell
Schlauch-Aulen-3 | Anschlussgewinde
(] Runde Ausfiihrung |Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2VT04-010S [KQ2VT04-010S1
— a4 R1/4 |KQ2VT04-0201S|KQ2VT04-0200S1
R 3/8 KQ2VT04-030S |[KQ2VT04-030JS1
[ 1 ‘ R 1/8 KQ2VT06-010S [KQ2VT06-0100S1

__[e-—— 6 R 1/4 KQ2VT06-0201S |KQ2VT06-0200S1

' R 3/8 |KQ2VT06-030S |[KQ2VT06-030S1
l ' R 1/8 KQ2VT08-011S —
- ' @8 R1/4 |KQ2vT08-020S —
R 3/8 KQ2VT08-031S —
l | R 1/2 KQ2VT08-041S —

B R 1/4 KQ2VT10-0201S —
—— @ 10 R3/8 |KQ2VT10-030S —
— R 1/2 KQ2VT10-040S —

R 1/4 KQ2VT12-0201S —
212 R 3/8 KQ2VT12-030S —
R 1/2 KQ2VT12-040S —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

O

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schlauch -mg

Innengewinde

Steckverbindungen

Winkel-Steckverbindung, 2-fach, 360° schwenkbar KO2LU

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in vier Schlauche jeweils
im rechten Winkel. 2 frei drehbare, unabhéngige Steckanschlussteile

Einschraubwinkel, 4-fach, 360° schwenkbar KO2ZD

Zur Verzweigung einer Leitung mit Innengewinde im

rechten Winkel.

(o0

<R>

verviendbarer vervendbarer
Schlauch-Aufen-d1| Anschlussgewinde Modell Schiauch-Auen-@1| Anschlussgewinde Modell
[mm] [mm]
M5 x 0.8 KQ2LU04-M5H R 1/8 KQ2zD04-010S
@ a M6 x 1.0 KQ2LU04-M60 a4 R 1/4 KQ2zD04-020S
R 1/8 KQ2LU04-01mS s=—a R 3/8 KQ2zD04-030S
R 1/4 KQ2LU04-02mS Vs R 1/8 KQ2zD06-0100S
M5 x 0.8 KQ2LU06-M5H |‘ | (. ' D6 R 1/4 KQ2zD06-0200S
M6 x 1.0 KQ2LU06-M60] ) \ A R 3/8 KQ2zD06-030S
D6 R 1/8 KQ2LU06-01MS R 1/8 KQ2zD08-010S
R 1/4 KQ2LU06-02HS @8 R 1/4 KQ2zD08-0200S
R 3/8 KQ2LU06-03MS R 3/8 KQ2zD08-030S
R 1/8 KQ2LU08-01mS R 1/2 KQ2zD08-04S
@8 R 1/4 KQ2LU08-02mS R 1/4 KQ2zD10-020JS
R 3/8 KQ2LU08-03mS @ 10 R 3/8 KQ2zD10-030JS
R 1/4 KQ2LU10-02mS R 1/2 KQ2zD10-0400S
2 10 R 3/8 KQ2LU10-03MS R 1/4 KQ2zD12-020IS
R 1/2 KQ2LU10-04mS @212 R 3/8 KQ2zD12-030S
R 1/4 KQ2LU12-02mS R 1/2 KQ2zD12-040S
@12 R 3/8 KQ2LU12-03MS C/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
R 1/2 KQ2LU12-04MS

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
M/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl

Einschraubwinkel, 2-fach, 360° schwenkbar KO2Z

Am Sechskantkopf kann der Kérper mit einem Steckschliissel festgezogen werden.
Dient zur Verzweigung der Leitung im rechten Winkel. Winkel-Steckverbindung fir Leitungsanschluss.

&) "
(o]0
3
<M5>
L
p

<R>

verwendbarer
Schlauch-AuBen-g | Anschlussgewinde Modell
[
@4 M5 x 0,8 KQ2z04-M50
R 1/8 KQ2z04-010S
R 1/8 KQ2Z706-0101S
@6 R 1/4 KQ2206-020S
R 3/8 KQ2Z06-0301S
R 1/8 KQ2z08-0101S
8 R 1/4 KQ2z08-0201S
R 3/8 KQ2z08-03]S
@ 10 R 1/4 KQ2Z710-0201S
R 3/8 KQ2210-030S
312 R 3/8 KQ2712-030S
R 1/2 KQ2712-0401S

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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N

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KO2ZT

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in sechs Abgange

jeweils im rechten Winkel. 3 frei drehbare, unabhéngige Steckanschlussteile.

venwendbarer
Schlauch-Ausen-3 | Anschlussgewinde Modell
[mm]

— R 1/8 KQ2ZT04-0101S
_ D4 R 1/4 KQ2ZT04-0201S
(. f. R 3/8 KQ2ZT04-0301S
A R 1/8 KQ2ZT06-0101S
6 R 1/4 KQ2ZT06-0201S
( PR~ ‘ R 3/8 KQ2ZT06-0301S
‘ i\ R 1/8 KQ2ZzT08-010S
@8 R 1/4 KQ27T08-020S
( ' R 3/8 KQ2ZT08-0301S
' R 1/2 KQ2ZT08-0401S
t R 1/4 KQ22T10-020S
@10 R 3/8 KQ2zT10-0301S
— R 1/2 KQ2ZT10-0401S
R 1/4 KQ2ZT12-020S
12 R 3/8 KQ2ZT12-0301S
R 1/2 KQ2ZT12-0401S

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt



- By \ = "
schlauch sffff ]II% mengewie | Steckverbindungen Serie m

Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2UD

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in FU%%
vier Schlauche in gerader Richtung.
T verwendbarer KQ B2
ol Schauch-Aulen-3 | Anschlussgewinde Modell
[mn] KS/
& @a R 1/8 KQ2UD04-01mS KX
T“ R 1/4 KQ2UD04-02mS
= 36 R 1/8 KQ2UD06-01MS KM
R 1/4 KQ2UD06-02HS
/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt KE
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
KQ2D .
) ) ) ) H/DL
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in L/LL
zwei Richtungen jeweils im rechten Winkel.
KC
verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde
= [ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung KK
@3 | ,(' M5 x 0.8 | KQ2D04-M50|KQ2D04-M5m1
J . @ a M6 x 1.0 | KQ2D04-M60 |[KQ2D04-M601 KKH
R 1/8 KQ2D04-0101S | KQ2D04-01MS1
] R 1/4 KQ2D04-020S | KQ2D04-02mS1 KK
M5 x 0.8 | KQ2D06-M50 | KQ2D06-M5H1 130
M6 x 1.0 | KQ2D06-M6] |[KQ2D06-M6[11
<M> a6 R1/8 |KQ2D06-010S |KQ2D06-01MS1 DM
R 1/4 KQ2D06-021S | KQ2D06-02HMS1
R 3/8 | KQ2D06-03CIS |KQ2D06-03MS1
X R1/8 |KQ2D08-01MS — DMK
‘( ' 78 R1/4 |KQ2D08-02HS —
= R 3/8 KQ2D08-03mS — KDM
R 1/4 KQ2D10-02mS —
@ 10 R3/8 |KQ2D10-03MS —
=. R12 |KQ2D10-04mS - MQR
—_— R 1/4 KQ2D12-02HS —
<R> @12 | R3/8 |KQ2D12-03MS — KB
R 1/2 KQ2D12-04MS —
OJ/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt KR
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl W2
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
KRM
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

O
2
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Schlauch s S innengewinde

Steckverbindungen

Inline Steckverbindung

Zur Verbindung von Schlauchen in gleicher Richtung.

Winkel-Schott-Steckverbindung, 360° schwenkbar KQ2LE

Zur Verbindung von Schlduchen durch eine Platte mit gleichzeitiger
Anderung der Schlaucheingangsrichtung um 90°.

verwendbarer Schlauch- Modell
Aulen-@ . . verwendbarer Modell
[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung Schlauch-AuRen-@
a2 KQ2H02-00A — !?Ql [mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
@ 3,2 KQ2H23-00A | KQ2H23-00A1 ; D4 KQ2LE04-0000 [KQ2LE04-00001
l i ' 24 KQ2H04-00A | KQ2H04-00A1 ] D6 KQ2LE06-000] [KQ2LE06-00C11
) a6 KQ2H06-00A | KQ2H06-00A1 @8 KQ2LE08-0000 —
8 KQ2H08-00A — @ 10 KQ2LE10-00C] —
2 10 KQ2H10-00A — @12 KQ2LE12-00C] —
12 KQ2H12-00A — CI/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
@16 KQ2H16-00A _ Anm.) Fiir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Schott-Steckverbindung KO2E

Zur Verbindung von Schlauchen durch eine Platte.

verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-@

[mm] Runde Ausfiihrung |Ovale Ausfiihrung
3.2 KQ2E23-0000 |KQ2E23-00011
o R a4 KQ2E04-000] | KQ2E04-00M1
" D6 KQ2E06-000] |KQ2E06-00M1

m 28 KQ2E08-00M —

] @10 KQ2E10-00M _

212 KQ2E12-00M =

216 KQ2E16-00M —

T-Steckverbindung

Zur Schlauchverzweigung in 2 Richtungen jeweils in
einem Winkel von 90° zur ursprunglichen Richtung.

verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-@

[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung

a2 KQ2T02-00A —
o= @ 3,2 KQ2T23-00A | KQ2T23-00A1
C ) L a4 KQ2T04-00A | KQ2T04-00A1
| ] | a6 KQ2T06-00A | KQ2T06-00A1

28 KQ2T08-00A —

@ 10 KQ2T10-00A =

212 KQ2T12-00A —

@ 16 KQ2T16-00A —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnr. mit Endung 1

Winkel-Steckverbindung KQ2L

Zur Verbindung von Schlauchen im rechten Winkel.

verwendbarer Schlauch- Modell
AuBen-@
[mm] Runde Ausfuihrung
- 3,2 KQ2L23-00A
a4 KQ2L04-00A
L D6 KQ2L06-00A
‘ a8 KQ2L08-00A
2 10 KQ2L10-00A
@12 KQ2L12-00A
16 KQ2L16-00A

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

43

Y-Steckverzweiger

Zur Verzweigung einer Leitung

verwendbarer Schlauch- Modell
Aulen-@

[mm] Runde Ausfiihrung
— a2 KQ2U02-00A
| l 23,2 KQ2U23-00A
l-[ : @4 KQ2U04-00A
® ( D6 KQ2U06-00A
[ 78 KQ2U08-00A
— @ 10 KQ2U10-00A
@12 KQ2U12-00A
16 KQ2U16-00A

Inline Steckverbindung mit Reduktion KO2H

Zur Verbindung von Schlduchen mit unterschiedlichen Durchmessern.

N

verwendbarer [Snfm]auch-Aursen-(ZJ Modell

@ @ Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
a2 @ 3,2 | KQ2H02-23A | KQ2H02-23A1
@ ® D2 @4 | KQ2H02-04A | KQ2H02-04A1
’7 ] @32 @4 | KQ2H23-04A | KQ2H23-04A1
3,2 @6 | KQ2H23-06A | KQ2H23-06A1
I Pl E 24 @6 | KQ2H04-06A | KQ2H04-06A1
T 76 @8 | KQ2H06-08A | KQ2H06-08AL

28 @ 10 | KQ2H08-10A —

@ 10 @12 |KQ2H10-12A =

@12 @16 |KQ2H12-16A —

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1



Schlauchws{ffj§ Y[l== Schiauch

Steckverbindungen | Serie K€

T-Steckverbindung mit Reduktion KO2T Winkel-Steckverbindung, 2-fach KQ2LU
Zur Schlauchverzweigung nach zwei Seiten jeweils im 90°-Winkel mit Zur Verzweigung eine Schlauches in zwei Abgange im rechten Winkel.
gleichzeitiger Durchmesserreduzierung der Verzweigungsschlauche. TR e S
® verwendbarer[Sn?rrsll]auch-AuBen-Ql Modell e ATEn?:iQ L]
,_ @ @ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfilhrung L a4 KQ2LUO04-00A
- @ 3,2 @4 | KQ2T23-04A| KQ2T23-04A1 1 < D6 KQ2LU06-00A
_ & D4 @6 | KQ2T04-06A | KQ2T04-06A1 Wel ( . 8 KQ2LU08-00A
| 1 | 26 @8 | KQ2T06-08A | KQ2T06-08A1 210 KQ2LU10-00A
28 @10 |KQ2T08-10A — 212 KQ2LU12-00A
2x@ @10 | @12 [KQ2T10-12A —
@12 @ 16 |KQ2T12-16A —
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 3D-Einsteckwinke| K . 2D
! . . Zur Verbindung von 3 Schlduchen im rechten Winkel zueinander.
T-Steckverbindung mit Reduktion KO2T 9
verwendbarer Schlauch- Modell
Verbindung von Schlduchen in gleicher Richtung mit - Aulen-@ T
einer 90°-Verzweigung in einen engeren Schlauch. p— (mm] : ¢
l a4 KQ2D04-00A | KQ2D04-00A1
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ = N N
’@ | Modell \ (' D6 KQ2D06-00A | KQ2D06-00A1
—r @ @ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung " 28 KQ2D08-00A —
) o @ 10 KQ2D10-00A —
) ) a6 @4 | KQ2T06-04A | KQ2T06-04A1 212 COoD1200A
| | [ o8 @6 | KQ2T08-06A| KQ2T08-06AL e ‘; = T
| @ 10 Q 8 KQ2T10-08A — nm.) ur ovalen Druckring, oestelinummer mi naung
2x@ @12 | @10 |KQ2T12-10A —
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 Kreuz-Steckverzweiger KQZTW
; ; ; Zur Schlauchverzweigung in 4 Richtungen.
Y-Steckverzweiger mit Reduktion KO2U e ————— —
Zur Verzweigung eines Schlauchs in 2 kleinere Schlauche = Al["?fmnig Runde Ausfihrung | Ovale Ausfirung
in die gleiche Richtung wie der Ausgangsschlauch. J o4 KQZTWO04-00A| KQZTWO4-00AL
vervendbarer Schlauch-AuSen 0 —— 36 KQ2TWO06-00A| KQ2TW0-00AL
® ® @ [mm] o Modell \ a8 KQ2TW08-00A —
— @ 10 KQ2TW10-00A —
L 22 | @32 KQ2U02-23A 212 KQZTWI2 A —
l ®g322 g j Eg;sgz—gzi Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
) 24 | o6 KQ2U04-06A
-_— D6 28 KQ2U06-08A Kreuz-Steckverzweiger mit Reduktion KO2TX
L ® 28 | @10 KQ2U08-10A
@ 10 12 KQ2U10-12A Verhindung von 4 Schlauchen im 90°-Winkel, dabei sind 2 gegentiberliegende Schlduche kleiner.
12 J 16 KQ2U12-16A —C) verwendbarer [Snfm]auch-AuGen-ﬂ Modell
| =N 4 @ @ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfilhrung
; ; ; A
Y-Steckverzweiger, 4fach mit Reduktion “ : @6 | @8 |KQ2TX06-08A| KQ2TX06-08A1
g KQ2UD |@ i_( @ 28 @ 10 |KQ2TX08-10A —
Zur Verzweigung eines Schlauchs in 4 kleinere Schlauche \@ @ 10 @ 12 | KQ2TX10-12A —

in die gleichen Richtung wie der Ausgangsschlauch.

4x@ verwendbarer Schiauch-Aulen-@

R (mm] Modell
B @ ®@
1 D4 26 KQ2UD04-06A
’ . a6 @8 KQ2UD06-08A

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

O

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Kreuz-Steckverzweiger mit Reduktion KQ2TY

Zur Schlauchverzweigung in 3 kleinere Schlauche nach 3

Richtungen.
©® - verwendbarer [Srﬁmfuch-AuBen-ﬂ Modell
T\_ , @ @ Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
J ! 26 @8 | KQ2TY06-08A| KQ2TY06-08A1
I 28 | @10 |KQaTvos10A| —
T3x@ Tg10 | @12 |KQaTviolA| —

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
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Schlauch s wimim

Steck-

=== \erhindungen

Steckverbindungen

Winkel-Steckverbindung KO2L

Zur Anderung der Schlauchanschlussrichtung einer

Steckverbindung um 90°.

Winkel-Steckverbindung mit Reduktion KQ2L

Zur Anderung der Schlauchanschlussrichtung einer Steckverbindung um
90° sowie zum Anschluss an einen Schlauch mit kleinerem Durchmesser.

venwendbarer Schlauch-Auen-0 Scxzmm:;_@ verwendbare ) it

] Steckiertindungsy8el R nde Ausfiinrung | Ovale Ausfiihrung
\ - ' @32 | @3,2 |KQ2L23-99A |KQ2L23-99A1
@4 @4 |KQ2LO4-99A | KQ2L04-99A1
6 @6 |KQ2L06-99A | KQ2L06-99A1

28 @8 |KQ2L08-99A —

210 @10 |KQ2L10-99A —

venvenchare Sieckverindungsyoe @12 @12 |KQ2L12-99A —

16 @16 |KQ2L16-99A —

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Winkel-Steckverbindung, hoch KO2W

Zur Anderung der Schlauchanschlussrichtung einer Steckverbindung um 90°.
Fir Anschliisse tibereinander liegender Schlduche auf verschiedenen Ebenen.

R | b Modell
Schlauch-AuBen—@s T

i1 l o eSO Runde Ausfihrung | Ovale Ausfiirung
e\ D 3.2 | @3,2 |KQ2W23-99AKQ2W23-99A1
Schlauch- D4 D4 KQ2W04-99A|KQ2W04-99A1
lerd 6 @6 |KQ2W06-99A|KQ2W06-99A1

28 @8 |KQ2w08-99A —

envendhae @10 @10 |KQ2W10-99A —

Steckverindungsyrate 712 712 KQ2W12-99A _

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Inline Einsteckreduzierung KO2R

Zum Anschluss an eine kleinere Steckverbindung.

Somtng], Modell
vemencherer Schiauch-AuBen-3 [ Steckvertindlngsyole p e Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
; @4 | KQ2L23-04A [KQ2L23-04A1
| | 032 @6 | KQ2L23-06A |[KQ2L23-06A1
@6 | KQ2L04-06A [KQ2L04-06A1
2 8 KQ2L04-08A |KQ2L04-08A1
@8 | KQ2L06-08A [KQ2L06-08A1
26 @10 | KQ2L06-10A |KQ2L06-10A1
veendare Serketindngsyile oy @ @ 10 | KQ2L08-10A =
@12 | KQ2L08-12A =
@10 @12 | KQ2L10-12A —
D12 @16 | KQ2L12-16A =

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Y-Steckverzweiger

Zur Verzweigung von Steckverbindungen.

2 x verwendbarer Schlauch-AuBen-@  verwendbarer enendbae
S— T Schlaumu L SteckverbindungsgroRe sl
I I @32 | @32 KQ2U23-99A
| 9 r( o4 D4 KQ2U04-99A
K
‘ 76 P36 KQ2U06-99A
28 28 KQ2U08-99A
verwendhare @10 | @10 KQ2U10-99A
Steckverbin- @12 @12 KQ2U12-99A
dingsgife @16 | @16 KQ2U16-99A

Y-Steckverzweiger mit Reduktion KQ2X

Scxﬁm:i%r;_g Venlendbare Modell Zur Verzweigung der Leitung aus einer Steckverbindung in zwei
vewencaer St e ] [ eI Runge Ausfiirung | Ovale Ausfihrung Schlauche mit kleinerem Durchmesser in gleicher Richtung
D2 D4 KQ2R02-04A| KQZR23-04A1 2x vewendbarer Schiauch-AuBen-@  yenyendbarer
- 230 @4 [KQ2R23-04A[KQ2R23-06A1 — StachAutend Steck‘\llil;g;nd%?wag[segrbﬂe Modell
' D6 KQ2R23-06A | KQ2R04-06A1 i | [mm]
I a6 KQ2R04-06A | KQ2R04-08A1 LJ ( 3,2 a4 KQ2X23-04A
g4 a8 KQ2R04-08A | KQ2R04-10A1 [ D4 a6 KQ2X04-06A
@10 |KQ2R04-10A|KQ2R06-04A1 — D6 28 KQ2X06-08A
@4 | KQ2R06-04A | KQ2R06-08A1 Steckverhin- a8 @10 KQ2X08-10A
@8 |KQ2R06-08A| KQ2R06-10A1 dungsiyiRe @10 @12 KQ2X10-12A
e @10 |KQ2R06-10A|KQ2R06-12A1
@ 12 |KQ2R06-12A —
veniendoare Steckverbindungsgrofe @10 |KQ2R08-10A — Y'SteCkverZWEiger; 4-fach K @ 2XD
o8 @ 12 |KQ2R08-12A - . . . . L
G 12 |KOZR1012A — Zur\(_erzwelggng Qer Leitung aus einer tSteckyerbmo!ung in vier
@ 10 316 |KQ2RI016A — Schlduche mit kleinerem Durchmesser in gleicher Richtung.
g 12 @16 |KQ2R12-16A _ 4 x verwendbarer ichlauch-AuEen-(ZJ verwendbarer N
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 | _--..__.; == Sch\au?;-r/n\ilﬁen-ﬂ Steckverbindungsgrofe Modell
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen 1‘1 5 D4 26 KQ2XD04-06A
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu ’ @6 a8 KQ2XDO06-08A

45

N

verwendhare
Steckverbin-
dungsgréfe

SVC



Schlauch smffiji§

Inline Steckverschraubung KO2F

Zum AnschlieBen an AuBengewinde, wie z. B. an Manometer.

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KO2LF

Zum rechtwinkligen Leitungsanschluss an ein AuRengewinde.

vewendbarer Modell venwendbarer Modell
Schlauch-AuBen- {Anschlussgewinde Schlauch-Auen-@ [Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung [mn] Runde Ausfilhrung| Ovale Ausfilhrung
@32 M3 x 0.5 | KQ2F23-M30 | KQ2F23-M301 M5 x 0.8 | KQ2LF04-M50| KQ2LF04-M501
) M5 x 0.8 | KQ2F23-M50 | KQ2F23-M5011 @4 M6 x 1.0 | KQ2LF04-M60| KQ2LF04-M611
M3 x 0.5 | KQ2F04-M3O | KQ2F04-M3011 Rc 1/8 | KQ2LF04-010| KQ2LF04-01001
@4 M5 x 0.8 | KQ2F04-M500 | KQ2F04-M5011 Rc 1/4 | KQ2LF04-0200| KQ2LF04-0201
Rc 1/8 | KQ2F04-0100 | KQ2F04-01M1 M5 x 0.8 | KQ2LF06-M50| KQ2LF06-M501
- Rc 1/4 | KQ2F04-0200 | KQ2F04-02H1 M6 x 1.0 | KQ2LF06-M60| KQ2LF06-M611
M5 x 0.8 | KQ2F06-M50 | KQ2F06-M5011 [ : l a6 Rc 1/8 | KQ2LF06-010| KQ2LF06-01C1
36 Rc 1/8 | KQ2F06-010 | KQ2F06-01M1 S Rc 1/4 | KQ2LF06-0200| KQ2LF06-02C11
S Rc 1/4 | KQ2F06-0200 | KQ2F06-02M1 Rc 3/8 | KQ2LF06-030| KQ2LF06-0311
Rc 3/8 | KQ2F06-030 | KQ2F06-03M1 Rc 1/8 | KQ2LF08-01| KQ2LF08-0101Q*3
Rc 1/8 | KQ2F08-01M — 28 Rc 1/4 | KQ2LF08-020J —
28 Rc 1/4 | KQ2F08-02H — Rc 3/8 | KQ2LF08-030 —
Rc 3/8 | KQ2F08-03H — Rc 1/4 | KQ2LF10-020 —
@10 Rc 1/4 | KQ2F10-02H — @10 | Rc3/8 | KQ2LF10-030 —
Rc 3/8 | KQ2F10-03W — Rc 1/2 | KQ2LF10-040 —
Rc 1/4 | KQ2F12-02H — Rc 1/4 | KQ2LF12-020 —
12 Rc 3/8 | KQ2F12-03H — @12 Rc 3/8 | KQ2LF12-030 —
Rc 1/2 | KQ2F12-04M — Rc 1/2 | KQ2LF12-040 —
@16 Rc 3/8 KQ2F16-030 — O/A: Messing, N: Mes:sing_ + cher_nisch_vernickelt
Rc 1/2 KQ2F16-0401 _ *3) Flr Einzelheiten siehe S. 48

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Inline Schott-Steckverschraubung KO2E

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KQ2VF

Zum Leitungsanschluss von einem AuRen- oder Innengewinde in gerader Richtung
sowie zur Verzweigung in 2 Abgange im 90°-Winkel. Multiplex-Anschliisse sind mdglich.

Zur Verbindung von Schlauchen durch eine Platte. TILTE , Modell
- Schlauch-Auen- Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
venvendhrer Modell I
Schlauch-AuBen-d1| Anschlussgewinde - - @4 M5 x 0.8 | KQ2VF04-M50 | KQ2VF04-M5001
fon] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung += R, Rc 1/8 | KQ2VF04-0100S| KQ2VF04-0101S1
3.2 Rc 1/4 KQ2E23-0200 |KQ2E23-02[01 <M5> M5 x 0.8 | KQ2VF06-M50 | KQ2VF06-M5001
@4 Rc 1/8 KQ2E04-0100 |KQ2E04-01M1 D6 R, Rc 1/8 | KQ2VF06-010S| KQ2VF06-01C1S1
Rc 1/4 KQ2E04-020 |KQ2E04-02M1 Rc Innengewinde R, Rc 1/4 | KQ2VF06-0200S| KQ2VF06-02[]S1
Rc 1/8 KQ2E06-010 | KQ2E06-01M1 J R, Rc 1/8 | KQ2VF08-0101S —
@6 Rc 1/4 KQ2E06-0200 | KQ2E06-02M1 = @8 R, Rc 1/4 | KQ2VF08-0200S —
Rc 3/8 KQ2E06-0300 | KQ2E06-03M1 J ' R, Rc 3/8 | KQ2VF08-030S —
Rc 1/8 KQ2E08-01m — - @ 10 R, Rc 1/4 | KQ2VF10-020S! —
@8 Rc 1/4 KQ2E08-02H — R, Rc 3/8 | KQ2VF10-0301S —
Rc 3/8 KQ2E08-03H — @12 R, Rc 3/8 | KQ2VF12-030S —
@10 |ReL4 | KQ2El0-02M — <R.Re> R, Rc 1/2 | KQ2VF12-040S —
Rc 3/8 KQ2E10-03H — O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
& 12 Rc 3/8 KQ2E12-03H _ Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
Rc1/2 | KQ2E12-04m = . : ;
516 |_Re38 | KQzEL6-03m - Einschraubwinkel, 2-fach, 360° schwenkbar KQ2ZF
Rc 1/2 KQ2E16-04H —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
W/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt, G: rostfreier Stahl
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

O

Zur Verzweigung einer Leitung aus einem AulRen- oder Innengewinde in
gerader Richtung oder im 90°-Winkel. Multiplex-Anschliisse sind méglich.

o vewendbarer
.ﬂ Schlaueh-Aufen-3| Anschlussgewinde Modell
‘
(. 10 i M5 x 0,8 KQ2ZF04-M50
hd 24 R, Rc 1/8 KQ2ZF04-0101S
<M5> %6 R, Rc 1/8 KQ2ZF06-010S
R, Rc 1/4 KQ2ZF06-020S
= "J 78 R, Rc 1/8 KQ2ZF08-010S
" R, Rc 1/4 KQ2zF08-0200S
R, Rc 1/4 KQ2ZF10-0201S
e ;5 Q
e R, Rc 3/8 KQ2ZF10-030S
— @12 R, Rc 3/8 KQ2ZF12-030IS
<R, Rc> R, Rc 1/2 KQ2ZF12-040S

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
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Steckverbindungen

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM
DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Zum VerschlieRen ungenutzter Steckverbindungen. Zum VerschlieRRen von nicht verwendeten Schlduchen.
TR verwendbarer
SteckverbindungsgroRe Modell Schlauch-Au3en-@ Modell
[mm]

a2 KJP-02 a4 KQ2C04-00A

? 3,2 KQ2P-23 - a4 KQ2C04-00A1

a4 KQ2P-04 D6 KQ2C06-00A

Y ?6 KQ2P-06 76 KQ2C06-00A1
8 KQ2P-08 a8 KQ2C08-00A

@10 KQ2P-10 @10 KQ2C10-00A

212 KQ2P-12 212 KQ2C12-00A

216 KQ2P-16 @ 16 KQ2C16-00A

Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

KQ2C

KQZN Zur farblichen Unterscheidung von Druckringen fur

Zur Verbindung von Steckverbindungen. sichere Zuordnung.

venwendbarer
BVEIE Modell S| Modell Anm.
SteckverbindungsgroRe [
D4 KQ2N04-99 a2 KQ2C-020A
26 KQ2N06-99 O 0’ @ 3,2 | KQ2C-2300A B
e 78 KQ2N08-99 OO0 94 | Keacoaoa

2 10 KQ2N10-99 D6 KQ2C-060A

@12 KQ2N12-99 0 0' 28 KQ2C-080B | _

@ 16 KQ2N16-99 @10 | KQzc-100B g:h?;rﬁgogn‘;fte mit
g ié Eg;gigg: groRerem Auen-@

[: B (schwarz), R (rot), YR (orange), BR (braun), Y (gelb), G (grun),

CB (hellblau), GR (grau), W (weiR3), BU (blau)
KQ2N

Zur Verbindung von Steckverbindungen mit unterschiedlichen Durchmessern. KQZC
verwendbare
SteckverbindungsgrRe Modell Zur farblichen Unterscheidung von Druckringen fur
@ ® @ b) sichere Zuordnung.
T 7 @ 4 @6 KQ2N04-06
[ @6 8 KQ2N06-08 verwendoarer
8 210 KQ2N0B-10 O Schlaumn/:ijkenﬂ Modell
@ 10 @12 KQ2N10-12 @] 0O 0O 332 | koeczeos
@12 16 KQ2N12-16 0 o 4 KQ2C-0401B
26 KQ2C-061B

[: B (schwarz), R (rot), YR (orange), BR (braun), Y (gelb), G (grun),
CB (hellblau), GR (grau), W (weil3), BU (blau)

Zur Verbindung einer Steckverbindung mit einem R-Innengewinde.

veiendbare )
| —_— Anschlussgewinde Modell
l: o4 | M5x08 KQ2N04-M50]
R 1/8 KQ2N04-010S
<M5> M5 x 0,8 KQ2N06-M50
D6 R 1/8 KQ2N06-0101S
I R 1/4 KQ2N06-020S
E 8 R1/4 KQ2N08-020S Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im
= R 3/8 KQ2N08-030S spezifischen Katalog der jeweiligen Serie unter
www.smc.eu
<R> @10 | R38 KQ2N10-030S

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

N
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Schraub-/
Steckverbindungen

g Bestelloptionen
— KQ2
KQ2
Bestelloptionen -Uni
Die folgenden Bestelloptionen werden auf der Grundlage von KQBZ
Vorgangermodellen geliefert (Serie KQ2). Bitte wenden Sie sich
diesbezuglich an SMC. &)S(/
Symbol Technische Daten Symbol Spezifikationen
X12 Schmiermittel: weil3e Vaseline fettfrei KM
Farbe Druckring: weif3 X17 Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung)
— Gehausefarbe: schwarz Farbe Druckring: hellblau
Farbe Druckring: hellgrau fettfrei KF
X41 mit Festdrossel*2 X29 Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung)
Der effekti it itdem d Farbe Druckring: hellblau
er effektive Querschnitt st mit dem des kupferfrei (chemisch vernickelt) M
existierenden Produkts (Serie KQ) identisch. - —-
Verwendbare Modelle: Einschraubwinkel mit X34 chhtgngsmaterlal. FKM
AuBengewinde *3, 45° fettfrei H/DL
Einschraubwinkel mit Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung) L/LL
AuRengewinde, X39 Farbe Druckring: hellblau
Einschraubwinkel, Reinraumausfiihrung (kupferfrei, mit sauberer Druckluft KC
KQ2[08-011Q0] Einschraubwinkel hoch *3, im Reinraum abgeblasen, doppelte
T-Verschraubung *3, Reinraumverpackung, Farbe Kunststoffgehause: weil)
T-Steckverschraubung *3 fettfrei KK
Verwendbarer SchlauchauBen-@/Anschlussgréle: @ 8/R 1/8 X94 Dichtungsmaterial: FKM (mit Fluorbeschichtung)
Gewindematerial/Oberflachenbehandlung: Messing, Messing Farbe Druckring: hellblau
+ chemisch vernickelt, rostfreier Stahl KKH
Beispiel) KQ2L08-01AQS
KQ2L09-01GQS KK
=1 Die folgenden Modelle sind nicht als Bestelloptionen erhéltlich: Inline 130
Steckverschraubung mit Innensechskant/KQ2S, Schott-Steckverbindung/
KQ2E, Inline-Schott-Steckverschraubung/KQ2E, Inline-Kupplung/KQ2N, DM
Inline-Kupplung mit Reduktion/KQ2N, Inline-Steckverschraubung,
AuRRengewinde/KQ2H, Inline-Steckverschraubung, Innengewinde/KQ2F,
farbige Verschlusshiilse/KQ2C, Stecker/KQ2P DMK
2 Wenden Sie sich fur Informationen zur Verflgbarkeit an SMC.
*3 Option aus rostfreiem Stahl ist verfugbar. KDM
MQR
Reinraumserie KB
Bitte wenden Sie sich fur verfigbare Modelle an SMC. KR
Symbol Technische Daten W2
Messingteile: chemisch vernickelt
Schmiermittel: Fluor-Schmierfett KRM
10- mit sauberer Druckluft im Reinraum abgeblasen
doppelte Reinraumverpackung
Farbe Kunststoffgehause/Druckring: weild KA
Beispiel) 10-KQ2HO06-02NS (mit Gewinde) 10-KQ2H06-02NS1 (mit Gewinde)
10-KQ2HO06-00A (ohne Gewinde) ~ 10-KQ2H06-00A1 (ohne Gewinde) KQG2
10-KQ2H06-02GS (Edelstahl) 10-KQ2H06-02GS1 (Edelstahl)
= KG
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

O
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Ersatzteile

KQ2E16-03A, KQ2E16-04A

Messing

+ chemisch vernickelt

Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-Gro3e
M-3G2 M3
Dichtung M-5G2 M5
M-6G M6
Messing Messing fur die Ausfiihrung mit ovalem Druckring
Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell
KQO02-P0O1AJ KQ2E02-00AJ KQ2E23-00A1, KQ2E04-00A1,
KQ23-P01AJ KQ2E23-00AJ KQ04-PO1A KQ2E23-02A1
KQO04-P0O1AJ KQ2E04-00AJ KQ2E04-01A1, KQ2E04-02A1,
KQO06-P0O1AJ KQ2E06-00AJ Sechskantmutter KQ2LEO04-00A1
KQO4-PO1A KQ2E23-00A, KQ2E04-00A, KQ2E23-02A KQ2E06-00A1, KQ2E06-01A1,
KQ2E04-01A, KQ2E04-02A, KQ2LE04-00A KQO06-PO1A KQ2E06-02A1
KQO6-PO1A KQ2E06-00A, KQ2E06-01A, KQ2E06-02A KQ2E06-03A1, KQ2LE06-00A1
Sechskantmutter KQ2E06-03A, KQ2LE06-00A
KQO8-PO1A KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A
KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A
KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A
KQ10-PO1A KQ2LE10-00A
KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A
KQ12-POIA KQ2LE12-00A
KQ16-PO1A KQ2E16-00A

Messing u. chemisch vernickelt fur die

Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell Ausf[]hrung mit ovalem Druckring
KQO2-PO1NJ KQ2E02-00NJ Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell
KQ23-PO1NJ KQ2E23-00N) KQ2E23-00N1, KQ2E04-00N1,
KQO04-PO1NJ KQ2E04-00NJ KQ2E23-02N1
KQO06-PO1NJ KQ2E06-00NJ KQO04-PO1N
KQO04-PO1N KQ2E23 00N, KQ2E04 00N, KQ2E23-02N Sechskantmutter KQZEOtg;NLJé’OE%%ENT-OZNL
KQ2E04-01IN, KQ2E04-02N, KQ2LE04-00N
KQO6-PO1N KQ2E06-00N, KQ2E06-01N, KQ2E06-02N KQ2E06-00N1, KQ2E06-01N1,
Sechskantmuter KQ2E06-03N, KQ2LE06-00N KQO06-P0O1IN KQ2E06-02N1
KQO8-POIN KQ2EO08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N KQ2E06-03N1, KQ2LE06-00N1
KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N
KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N
KQ10-POIN KQ2LE10-00N
KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N
KQ12-POIN ¢ KQQZLE12—00N ?
KQ2E16-00N
KQ16-POIN KQ2E16-?)3N, KQ2E16-04N
Edelstahl
Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell
KQO04-P01G KQ2E04-00G1, KQ2E04-01G1, KQ2E04-02G1
KQO06-P01G | KQ2E06-00G1, KQ2E06-01G1, KQ2E06-02G1, KQ2E06-03G1
Sechskanmutter KQO08-P01G KQ2E08-00G, KQ2E08-01G, KQ2E08-02G, KQ2E08-03G
KQ10-P01G KQ2E10-00G, KQ2E10-02G, KQ2E10-03G
KQ12-P01G KQ2E12-00G, KQ2E12-03G, KQ2E12-04G
KQ16-P01G KQ2E16-00G, KQ2E16-03G, KQ2E16-04G

Farbiger Aufsteckring

verwendbarer Schlauch-Auften-@ [mm] Modell Anm.
28 KQ2C-080A )
Gilt fur Produkte ohne
E 1(2) KQSC'lgDA gréReren AuRen-@ des
21 KQ2C-120A Druckrings
2 16 KQ2C-160A

[O: B (schwarz), R (rot), YR (orange), BR (braun), Y (gelb), G (grtin), CB (hellblau), GR (grau), W (weil), BU (blau)
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Steckverbindungen mit Flachendichtung

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 - metrisch

BAnschlussgewinde: R, RC

Einstecken und Abz
einem Handgriff.
fur Vakuum bis -100

iehen mit

kPa einsetzbar.

Ein neues Anschlussgewinde sorgt
flir eine drastische Verringerung
des Arbeitsaufwands beim
Einschrauben dank einer neuen
Flachendichtung.
Neu!
f. Jetzt neu mit
-".-; ovalem Druckring!
.
ug!
N Ve
v g W

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial

FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

Schlauch-Aufzen-@

?32,04,06,88,010,312, D16

Jetzt neu mit ovalem Druckring fiir 0.D.. @ 3,2, 34,3 6

Technische Daten

Medium

Druckluft/Wasser A"™- 1)

Betriebsdruckbereich A"™-2)

-100 kPa bis 1 MPa

Priifdruck (bei 23 °C)

3 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur

-5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)

Gewinde

Gewindeteil

JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)
JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)

Mutter

JIS B0205 (metrisches Feingewinde)

Gewindebeschichtung

Flachendichtung

Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.

Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,

da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

Grole Haltekraft.
Die Spannzange gibt

Dichtuno

Einsetzen des Schlauches.

Flachendichtung

i)

Fuhrung
Spannzange

Vereinfachter Leitungsanschluss dank
Konstruktion mit Flachendichtung.

Geeignet fur die Verwendung mit

Polyamid- und Urethanschlauchen

einen sicheren

Halt, wobei die Haltekraft durch den
Spannring noch verstarkt wird.

.\‘\S

Verwendbar fir einen groen Druckbereich

von Niedervakuum bis 1 MPa.
Die spezielle Form garantiert eine optimale
Dichtheit und reduziert den Widerstand beim

Flachendichtung

"

&

Geringer Kraftaufwand beim
Abziehen.

Lést den Spannring zum Abnehmen
des Schlauchs und verhindert, dass

die Spannzange den Schlauch zu
fest halt.

2] Gehduse

JORing |
Anschlusskorper

Erlaubt platzsparende
Bauweisen der Verbindungen.
Das Gehause ist zum Zweck der
Positionierung drehbar.

Anschlussgewinde

R, Rc

Fur ZollgroRen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu
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Schlauch -Nl’n%lW Innengewinde
— i-

Innengewinde in gerader
Richtung sowie zur
Verzweigung in 2 Abgénge
im 90°-Winkel.
Multiplex-Anschliisse sind

Einschraubwinkel
2-fach

* Rund

Gerade Kupplung

Gerade Einschraubwinkel LR Einschraubwinkel,
Steckverschraubung mit | l 2-fach, 360°
Innensechskant schwenkbar
* Oval * Oval
* Rund S.52 « Rund S.53 « Rund S.55
KQ2S (OVAN o Option.aus [ (@ Y¥4
Gerade T-Steckverschraubung stanl Einschraubwinkel,
Steckverschraubung ; °L—J§ 2-fach, 360°
mit Innensechskant = schwenkbar
« Oval * Oval
- Rund $:52 | [Rind $:83 | | pund
KQ2L 8 KQ2y B P KQ2ZD
hl - -
Einschraubwinkel | ‘ T-Steckverschraubung, Sta Emschrautzwmkel,
mit AuRengewinde l s 360° schwenkbar Lﬁl 4-fach, 360
B schwenkbar
« Oval « Oval
CRued S.52 | .Ruad S.54 |, rund S.55
KQ2K KQ2U ] e ied  KQ2ZT
45°- S Y-Steckverschraubung t stahl Einschraubwinkel,
Einschraubwinkel ‘(_\}\_ ¢ ( 3-fach, 360°
mit AuRengewinde F | schwenkbar
: Qval s.52 S.54 S.55
* Rund . * Rund : * Rund '
KQ2W | KQ2VvD KQ2UD KJ
Einschraubwinkel ‘—-l Einschraubwinkel, Y-Steckverschraubung, e
hoch 360° y 2-fach, 360° 4-fach o
schwenkbar schwenkbar 1'
Joval s.53 | JQval S5 | mung 4 S.56
KQ2V [ KQ2VT KQ2D KJ
Einschraubwinkel, B Einschraubwinkel, 3D-Einschraubwinkel -.(‘
360° schwenkbar J ‘ 3-fach, 360° !
1 ¥ schwenkbar
s Qual, s.53 | ;Qual s.54 | ;Qual S.56
— : KQ2VF )
Schlauch -|I.|l W= AuRengewinde _ . ] Zubehor
- Einschraubwinkel, I
] 360° schwenkbar |
Zum Leitungsanschluss
von einem AuBen- oder gxﬁld S.57

mdglich.
Runde

Ovale
Ausfihrung| | Ausfiihrung

@ Option aus rostfreiem Stahl ist verfugbar (KQ2-G)
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Schlauch -ms

Innengewinde

Gerade Steckverschraubung

Am meisten verwendete Ausfihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-@| Anschiussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2H23-010P |KQ2H23-010P1
032 R 1/4 KQ2H23-0200P | KQ2H23-02C0P1
@4 R 1/8 KQ2H04-0100P | KQ2H04-0100P1
R 1/4 KQ2H04-020P | KQ2H04-02C0P1
R 1/8 KQ2H06-010P | KQ2H06-0100P1
a6 R 1/4 KQ2H06-0200P | KQ2H06-02C1P1
. R 3/8 KQ2H06-03P | KQ2H06-03[IP1
R 1/8 KQ2H08-010P —
@8 R 1/4 |KQ2H08-0201P —
R 3/8 KQ2H08-030P —
R 1/8 KQ2H10-010P —
@ 10 R 1/4 KQ2H10-0200P —
R 3/8 KQ2H10-030P —
R 1/2 KQ2H10-0400P —
R 1/4 KQ2H12-0200P —
@12 R3/8 |KQ2H12-0300P —
R 1/2 KQ2H12-0400P —
R 1/4 KQ2H16-0200P —
216 R3/8 |KQ2H16-0300P —
R 1/2 KQ2H16-0400P —

Einschraubwinkel mit AuRengewinde
Fur rechtwinkligen Anschluss an Innengewinde.
Gelaufigste Ausfuhrung.

verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-@| Anschlussgewinde

[mm] Runde Ausfihrung | Ovale Ausfiihrung
%3 R1/8 |KQ2L23-0100P |[KQ2L23-0100P1
2 R1/4 | KQ2L23-0200P |[KQ2L23-0200P1
@ a R 1/8 | KQ2L04-0100P [KQ2L04-01C1P1
R 1/4 | KQ2L04-0200P |[KQ2L04-021P1
R1/8 |KQ2L06-0100P |[KQ2L06-0101P1
J6 R1/4 |KQ2L06-0200P |[KQ2L06-0200P1
R3/8 |KQ2L06-030IP |[KQ2L06-030IP1

] R 1/8 | KQ2L08-01C1P —

‘_ : 8 R 1/4 | KQ2L08-02C1P —

B R3/8 |KQ2L08-030IP —

!}J R1/8 |KQ2L10-0100P —

@10 R1/4 |KQ2L10-0200P —
R3/8 |KQ2L10-0300P —
R1/2 | KQ2L10-0400P —
R 1/4 | KQ2L12-0200P —
@212 R3/8 |KQ2L12-030IP —
R1/2 | KQ2L12-0400P —
R1/4 |KQ2L16-0200P —
16 R3/8 |KQ2L16-0300P —
R1/2 |KQ2L16-0400P —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant KQ2S

Uber den Innensechskant im Korper kann die Steckverschraubung mit einem
Innensechskantschliissel eingeschraubt werden. Von Vorteil bei begrenzten Platzverhéltnissen.

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

45°-Einschraubwinkel mit AuBengewinde KO2K

Zum Leitungsanschluss in einem 45°-Winkel an ein Innengewinde.
Ausfiihrung zwischen gerader Steckverschraubung und Einschraubwinkel mit Aufengewinde.

vewendbarer
Schlauch-Auen-g
(mn]

Anschlussgewinde

Modell

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausflihrung

D4 R 1/8 KQ2S04-0100P | KQ2S04-010P1
36 R 1/8 KQ2S06-0100P | KQ2S06-01C0P1
R 1/4 KQ2S06-0200P | KQ2S06-02C0P1

R 1/8 KQ2S08-0100P —

. 28 R 1/4 KQ2S08-0200P —

R 3/8 KQ2S08-0300P —

R 1/8 KQ2S10-0100P —

3 10 R 1/4 KQ2S10-0200P —

R 3/8 KQ2S10-0300P —

R 1/2 KQ2S10-0400P —

R 1/4 KQ2S12-0200P —

@12 R 3/8 KQ2S12-0300P —

R 1/2 KQ2S12-0400P —

R 1/4 KQ2S16-0200P —

@16 R 3/8 KQ2S16-0300P —

R 1/2 KQ2S16-0400P —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

O

venwendbarer Modell
Schlauch-Aulen-3| Anschlussgewinde
[mn] Runde Ausfihrung| Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2K04-010P | KQ2K04-010P1
24 R 1/4 KQ2K04-0200P | KQ2K04-020P1
R 1/8 KQ2K06-0100P | KQ2K06-010P1
D6 R 1/4 KQ2K06-0200P | KQ2K06-02C0P1
R 3/8 KQ2K06-030P | KQ2K06-03CP1
N R1/8 |KQ2K08-0100P —
\ a8 R 1/4 |KQ2K08-0200P —
| ©) R 3/8 KQ2K08-030P —
gé] R1/8 |KQ2K10-0100P —
@ 10 R 1/4 KQ2K10-0200P —
R 3/8 KQ2K10-030P —
R 1/2 KQ2K10-0400P —
R 1/4 KQ2K12-0200P —
212 R 3/8 KQ2K12-030P —
R 1/2 KQ2K12-0400P —
R 1/4 KQ2K16-0200P —
216 R3/8 |KQ2K16-030IP —
R 1/2 KQ2K16-0400P —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schlauch -ms

Innengewinde

Einschraubwinkel, hoch

Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel. Fur
Anschlisse Ubereinander liegender Schlauche auf
verschiedenen Ebenen.

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar {OVAYASS

Anschluss mit Innensechskant oben erméglicht das Einschrauben
mittels eines Innensechskantschliissels bei beengten Platzverhéltnissen

verwendbarer Modell
verwendharer Modell Schlauch-AuBen-| Anschlussgewinde - -
SetlauchAuen-§ | Anschlussgewinde [mm] Runde Ausfiihrung) Ovale Ausfiihrung
[mm] Runde Ausf[]hrung Ovale Ausﬁlhrung [ R 1/8 KQ2VS04-010P |KQ2VS04-01P1
3.2 R 1/8 KQ2W23-010P [KQ2W23-010P1 6 R 1/8 KQ2VS06-0100P |KQ2VS06-01C1P1
R 1/4 KQ2W23-0200P [KQ2W23-0200P1 'I ‘ R 1/4 KQ2VS06-0200P |KQ2VS06-02C1P1
R 1/8 KQ2W04-0100P (KQ2W04-0100P1 R 1/8 KQ2VvS08-010P —
2 R 1/4 KQ2W04-0200P (KQ2W04-0200P1 ] f | D8 R 1/4 KQ2VS08-0200P —
R1/8 |KQ2W06-0100P |KQ2W06-010P1 'ﬁ R3/8 |KQ2VS08-030P —
D6 R 1/4 KQ2W06-0200P [KQ2W06-0200P1 R 1/4 KQ2VS10-020P —
! R 3/8 KQ2W06-030P [KQ2W06-030P1 @10 R 3/8 KQ2VS10-0300P —
R 1/8 KQ2W08-010P — R 3/8 KQ2VS12-0300P —
28 R 1/4 KQ2wW08-0200P — 212 R 1/2 KQ2VS12-0400P —
R 3/8 KQ2W08-03P = O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
R 1/4 KQ2W10-0200P _ Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
@10 R3/8 | KQ2w10-030P —
R1/2 |KQ2W10-0400P —
R1/4 |KQ2W12-0200P —
@12 | R3/8 |KQ2w12-0300P = T-Steckverschraubung KQ2T
R 1/2 KQ2w12-0400P — . . . .
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
RU4 | KQ2W16-0200P - i °_Winkel nach beiden Seiten, 360° schwenkbar.
216 R 3/8 KQ2W16-0300P — einem 90 '
R 1/2 KQ2W16-0400P — ﬁrwendharer . . Modell
. : . ! f : Schlauch-Aulen-3 | Anschlussgewinde
Anm. Fir ovalen rucking, Beateinammer it Endung 1 mi Runde Ausfiiung) Ovale Ausfihiung
R 1/8 KQ2T23-010P| KQ2T23-010P1
23.2 R 1/4 KQ2T23-020P| KQ2T23-021P1
@4 R 1/8 KQ2T04-010P| KQ2T04-011P1
Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KQ2V R1/4 |KQ2T04-0200P)KQ2T04-02LP1
R 1/8 KQ2T06-010P | KQ2T06-010P1
Am Sechskantkopf kann der Kdrper bei begrenztem a6 R 1/4 |KQ2T06-0200P | KQ2T06-0201P1
Einbauraum mit einem Steckschlussel festgezogen werden. R3/8 |KQ2T06-030P|KQ2T06-0301P1
venwendoarer Modell \I : L i RU8 |KQ2T08-010P —
Schlauch-Auben-d | Anschlussgewinde o : a8 R 1/4  |KQ2T08-02[1P —
[ Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung E} R3/8 |KQ2T08-030P —
a4 R1/8 |KQ2V04-010P |KQ2V04-0100P1 R1/8 |KQ2T10-0100P —
R 1/8 KQ2Vv06-0100P | KQ2V06-01C1P1 R 1/4 KQ2T10-0200P —
. 26 R 1/4 KQ2Vv06-0200P | KQ2V06-02C1P1 210 R 3/8 KQ2T10-0300P —
. R 1/8 KQ2V08-011P — R 1/2 KQ2T10-0400P —
l 28 R 1/4 KQ2Vv08-020P —_ R 1/4 KQ2T12-0200P —
' R 3/8 KQ2Vv08-030P — @12 R 3/8 KQ2T12-030P —
@1 R 1/4 KQ2Vv10-020P — R 1/2 KQ2T12-0400P —
o R 3/8 KQ2Vv10-030P — R 1/4 KQ2T16-0200P —
@12 R 3/8 KQ2Vv12-030P — 216 R 3/8 KQ2T16-03P —
R 1/2 KQ2Vv12-040P — R 1/2 KQ2T16-0400P —
R 3/8 KQ2V16-03CIP = [J/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
216 R 1/2 KQ2V16-0401P . Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar Y-Steckverschraubung KO2U
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in Zur Verzweigung von Leitungen mit Innengewinden.
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

vewendbarer Modell verwendbarer
Schlauch-Aulen-g {Anschlussgewinde Schiauch-Auen-@1| Anschlussgewinde Modell
[mm] Runde Ausfilhrung| Ovale Ausfiihrung [mn]
R1/8 |KQ2Y23-0100P |KQ2Y23-010IP1 R 1/8 KQ2U23-0100P
23.2 R1/4 |KQ2Y23-0200P |KQ2Y23-02[1P1 23,2 R 1/4 KQ2U23-0200P
R 1/8 |KQ2Y04-010P |KQ2Y04-01C1P1 R 1/8 KQ2U04-0100P
C R 1/4 | KQ2Y04-0200P | KQ2Y04-0201P1 e R 1/4 KQ2U04-0201P
R1/8 |KQ2Y06-0100P |KQ2Y06-01C1P1 R 1/8 KQ2U06-0100P
o 6 R1/4 |KQ2Y06-0200P |KQ2Y06-021P1 a6 R 1/4 KQ2U06-0200P
R3/8 |KQ2Y06-030IP |KQ2Y06-031P1 — R 3/8 KQ2U06-0301P
1 R 1/8 |KQ2Y08-010IP — I R 1/8 KQ2U08-0100P
1 ‘ a8 R 1/4 | KQ2Y08-021P — r 1 a8 R 1/4 KQ2U08-0201P
E R3/8 |KQ2Y08-030IP — ) ( R 3/8 KQ2U08-03CIP
R1/8 |KQ2Y10-0100P — R 1/4 KQ2U10-0200P
R1/4 |KQ2Y10-0200P — 1 @10 R 3/8 KQ2U10-0300P
@10 R3/8 |KQ2Y10-030IP — ' R 1/2 KQ2U10-0401P
R1/2 |KQ2Y10-0400P — R 1/4 KQ2U12-0200P
R1/4 |KQ2Y12-0200P — 212 R 3/8 KQ2U12-030IP
@12 R 3/8 |KQ2Y12-030IP — R 1/2 KQ2U12-0400P
R1/2 |KQ2Y12-040IP — R 1/4 KQ2U16-0200P
R1/4 |KQ2Y16-0200P — 216 R 3/8 KQ2U16-030IP
? 16 R3/8 |KQ2Y16-030P — R 1/2 KQ2U16-0400P
R 1/2 KQ2Y16-0400P — O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Einschraubwinkel, 2-fach, 360° schwenkbar KQ2VD

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in zwei Abgange im rechten Winkel.
Zwei frei um 360° drehbare unabhéngige Steckanschliisse.

Einschraubwinkel, 3-fach, 360° schwenkbar KO2VT

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in drei Abgange jeweils im rechten Winkel.

Drei frei um 360° drehbare unabhéngige Steckanschliisse.

verwendbarer Modell
Schlauch-Aufen-@ | Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfilhrung| Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2VvD04-0100P | KQ2VD04-0100P1
a4 R 1/4 | KQ2VD04-0200P | KQ2VD04-020P1
R 3/8 |KQ2VvD04-030P | KQ2VD04-031P1
pa— R 1/8 |KQ2VD06-0100P | KQ2VD06-01C1P1
[ a6 R 1/4 | KQ2VD06-0200P | KQ2VD06-021P1
' A, | R3/8  |KQ2VD06-030P | KQ2VD06-0301P1
R 1/8 |KQ2vD08-0100P —
‘ | @8 R 1/4 |KQ2VvD08-0200P —
‘l R 3/8 |KQ2VvD08-03CIP —
3 R1/2 |KQ2vD08-040IP —
R 1/4 |KQ2VD10-0200P —
@ 10 R 3/8 |KQ2VD10-0300P —
R 1/2 |KQ2VD10-0400P —
R 1/4 |KQ2vD12-0200P —
12 R 3/8 |KQ2VvD12-030P —
R1/2 |KQ2vD12-0400P —

verwendbarer Modell
Schlauch-Aufen-3| Anschlussgewinde
(] Runde Ausfihrung | Ovale Ausfiihrung
R 1/8 KQ2VT04-0100P |[KQ2VT04-010P1
D4 R 1/4 KQ2VT04-020P |[KQ2VT04-0200P1
R 3/8 KQ2VT04-0300P |[KQ2VT04-030P1
— R1/8 |KQ2VT06-0100P |[KQ2VT06-0100P1
J__I a6 R 1/4 |KQ2VT06-020P |KQ2VT06-0201P1
— R3/8 |KQ2VT06-0300P |KQ2VT06-0300P1
_L_ l R 1/8 KQ2VvT08-010P —
' R 1/4 KQ2VT08-021P —
Ll 98 ~R3s |kQzvTos-03TP —
'ﬁ R 1/2 KQ2VT08-041P —
= | R 1/4 KQ2VT10-0200P —
@ 10 R3/8 |KQ2VT10-030IP —
R 1/2 KQ2VT10-0400P —
R 1/4 KQ2VT12-0200P —
@212 R 3/8 KQ2VT12-030P —
R 1/2 KQ2VT12-0400P —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

O

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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— . e
schiauch weefff) Gl menoeince | Steckverbindungen mit Flachendichtung

KQ2LU KQ2ZD

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in Fur vier rechtwinklige Verzweigungen an Innengewinden.
zwei Abgange im rechten Winkel. Zwei frei um 360° drehbare unabhangige Steckanschlisse.
verwendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen- | Anschiussgewinde Modell
[mn] [mn]
R 1/8 KQ2LU04-0100P R 1/8 KQ2zD04-0100P
@4 R 1/4 KQ2LU04-0200P a4 R 1/4 KQ2zD04-020P
R 1/8 KQ2LU06-0100P R 3/8 KQ2zD04-030P
— = @6 R 1/4 KQ2LU06-0201P R 1/8 KQ2zD06-0101P
I' (.f. R 3/8 KQ2LU06-0300P (7 # D6 R 1/4 KQ2zD06-0200P
A : R 1/8 KQ2LU08-0100P \ R 3/8 KQ2zD06-0301P
! a8 R 1/4 KQ2LU08-0200P R 1/8 KQ2zD08-010P
R 3/8 KQ2LU08-030P Z8 R 1/4 KQ2zD08-0201P
R 1/4 KQ2LU10-0200P R 3/8 KQ2zD08-0301P
@10 R 3/8 KQ2LU10-0300P R 1/2 KQ2zD08-0401P
R 1/2 KQ2LU10-0400P R 1/4 KQ2zD10-0201P
R 1/4 KQ2LU12-0200P @10 R 3/8 KQ2zD10-0301P
g12 R 3/8 KQ2LU12-0300P R 1/2 KQ2zD10-0401P
R 1/2 KQ2LU12-0400P R 1/4 KQ2zD12-0200P
[I/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt @12 R 3/8 KQ2zD12-030P
R 1/2 KQ2zD12-0400P

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

oyyi KQ2ZT

Sechskantkopf ermdglicht das Einschrauben durch Fur sechs rechtwinklige Verzweigungen an Innengewinden.
Verwendung von Sechskantschlusseln. Fur Verzweigungen. Drei frei um 360° drehbare unabhéngige Steckanschlusse.
verwendbarer verwendharer
Schlauch-AuBen-@ | Anschlussgewinde Modell Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Modell
[ [mm]
a4 R 1/8 KQ2z04-0100P R 1/8 KQ2zT04-0100P
R 1/8 KQ2z06-0100P D4 R 1/4 KQ2ZT04-0200P
- D6 R 1/4 KQ2z06-0200P R 3/8 KQ2ZT04-0301P
[ I, R 3/8 KQ2Z06-030P R 1/8 KQ2ZT06-0100P
R 1/8 KQ2z08-0100P 26 R 1/4 KQ2ZT06-0201P
.f' 8 R 1/4 KQ2z08-0200P R 3/8 KQ2ZT06-030P
v R 3/8 KQ2Z708-030P R 1/8 KQ2ZT08-0100P
@10 R 1/4 KQ2Z710-0200P R 1/4 KQ2ZT08-0200P
R 3/8 KQ2210-030P 28 R 3/8 KQ2ZT08-0301P
@12 R 3/8 KQ2z12-030P R 1/2 KQ2ZT08-0401P
R 1/2 KQ2Z712-0400P R 1/4 KQ2Z7T10-0200P
O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt @10 R 3/8 KQ2ZT10-030P
R 1/2 KQ2ZT10-0400P
R 1/4 KQ2zT12-0200P
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen D12 R 3/8 KQ2zT12-0300P
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu R1/2 KQ2ZT12-0401P

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
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Schlauch -||||§ ijm Innengewinde

KQ2UD

Zum 4-fachen Verzweigen von Steckverbindungen mit

Durchmesser-Reduktion.

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

= . Schlauch-AuBen-3
i!if’ i
- e a4

verviendoarer
Anschlussgewinde Modell
R 1/8 KQ2UDO04-010P
R 1/4 KQ2UDO04-020P
R 1/8 KQ2UDO06-0100P
R 1/4 KQ2UDO06-0201P

O =

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

KQ2D
Fur zwei rechtwinklige Verzweigungen an Innengewinden.
verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-| Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
R1/8 |KQ2D04-0100P |KQ2D04-010P1
@4 R 1/4 | KQ2D04-0200P |KQ2D04-0201P1
R 1/8 |KQ2D06-01C0P |KQ2D06-01C1P1
= a6 R 1/4 |KQ2D06-02C0P | KQ2D06-02C1P1
.“ R 3/8 |KQ2D06-030IP |KQ2D06-03CIP1
i R1/8 |KQ2D08-0100P —
' @8 R1/4 |KQ2D08-0200P —
R3/8 |KQ2D08-030IP —
R1/4 |KQ2D10-0200P —
210 R3/8 |KQ2D10-0301P —
R1/2 |KQ2D10-0401P —
R1/4 |KQ2D12-0200P —
@12 R3/8 |KQ2D12-030IP —
R1/2 |KQ2D12-0400P —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM
DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Schlauch s

(/= Ausengewinde

2VF

Zum AnschlieRen in gleicher Richtung oder in einem
90°-Winkel an Innen- oder AuRengewinde.
Mehrfach-Anschlisse sind maglich.

verwendbarer
Schlauch-Auen-g |A
[mn]

Modell

nschlussgewinde

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausfilhrung

a4

R, Rc 1/8

KQ2VF04-0100P

KQ2VF04-010P1

Re-Anschlussgewinde

R, Rc 1/8

KQ2VF06-0100P

KQ2VF06-010P1

a6

R, Rc 1/4

KQ2VF06-0200P

KQ2VF06-0200P1

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

R, Rc 1/8
R, Rc 1/4
R, Rc 3/8
R, Rc 1/4
R, Rc 3/8

KQ2VF08-0100P
KQ2VF08-0200P
KQ2VF08-030P
KQ2VF10-0200P
KQ2VF10-0300P
R, Rc 3/8 |KQ2VF12-030P
R, Rc 1/2 |KQ2VF12-040P

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

KQ2ZF

Zum AnschlieRen in gleicher Richtung oder in einem
90°-Winkel an Innen- oder AuRengewinde.
Mehrfach-Anschlisse sind méglich.

a8

ol

@ 10

d12

verwendbarer
Schlauch-Auen-gf| Anschlussgewinde Modell
[
@4 | R,Rcl/8 KQ2ZF04-0100P
R, Rc 1/8 KQ2zF06-010P
26 R, Rc 1/4 KQ2ZF06-0200P
R, Rc 1/8 KQ2ZF08-010P
28 R, Rc 1/4 KQ2ZF08-0200P
R, Rc 1/4 KQ2zF10-0200P
210 R, Rc 3/8 KQ2ZF10-030P
R, Rc 3/8 KQ2ZF12-030P
212 R, Rc 1/2 KQ2zF12-040P

C/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

Zubehor

Steckverbindungen mit Flachendichtung

Zum Anschlieen von Steckverbindungen an ein
R-Innengewinde.

Vervendoare )
Seetigyie Anschlussgewinde Modell
D4 R 1/8 KQ2N04-010P
76 R1/8 KQ2N06-0100P
R 1/4 KQ2N06-0200P
78 R 1/4 KQ2N08-0200P
R 3/8 KQ2N08-030P
o et FQZRL SR Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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a A . . ..
e g / f
~ ~
Serie IK&YL

RoHS>

mverwendbarer Schlauch-AuBen-2* metrisch

BAnschlussgewinde: (5

Verwendbar mit parallelem verwendbarer Schlauch

Anschlussgewinde (G).

Ein neues
Anschlussgewinde sorgt
far eine drastische
Verringerung des
Arbeitsaufwands beim
Einschrauben dank einer
neuen Dichtmethode mit
Flachendichtung.

‘\. =
L
~f ﬂ - .\‘;‘

Schlauchmaterial

FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

Schlauch-Aufzen-@

24,06,08,810,012, D16

Anm.) Ovaler Druckring fur AulRen-@: @ 4, @ 6

Technische Daten

Medium

Druckluft/Wasser A"™- 1)

Betriebsdruckbereich A"™-2)

-100 kPa bis 1 MPa

Priifdruck (bei 23 °C)

3 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur

-5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)

Gewinde

Gewindeteil

1ISO 16030 (zylindrisches Leitungsgewinde)

Mutter

JIS B0205 (metrisches Feingewinde)

Gewindebeschichtung

Flachendichtung

Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.

Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,

da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

FUhrung
Spannzange

Geeignet fiir die Verwendung mit
Polyamid- und Polyurethanschlauch.
Grol3e Haltekraft.

Die Spannzange sorgt fur sicheren
Halt des Schlauchs mit hohen
Haltekraften.

Dichtuno

Fir einen groRen Druckbereich von Vakuum
bis zu einem Druck von 1 MPa verwendbar.
Ein neues Design gewéhrleistet hohe
Dichtheit und einen verringerten
Kraftaufwand beim Einfiihren des Schlauchs.

Flachendichtung

Vereinfachter Leitungsanschluss dank
Konstruktion mit Flachendichtung.

E.@'

Flachendichtung

‘\‘\z

Geringer Kraftaufwand beim
Ldsen des Schlauchs.

Der Druckring verhindert, dass die
Spannzange zu stark in die

Schlauchoberflache eindringt.

o d Gehause

dORing |

Anschlusskorper

Erlaubt platzsparende
Bauweisen der Verbindungen.
Das Gehause ist zum Zweck der
Positionierung drehbar.

O
2
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM
DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



(7))

JiZi4

SENE.

Varianten der ovalen Ausfuhrung

Schlauche wmlj|& iIW
“ “ma

Innengewindebohrung

Gerade Steckverschraubung Gerade Steckverschraubung Einschraubwinkel E-ei
mit Innensechskant mit Innengewinde i;
P.60 P.62 P.60
KQ2W KQ2V KQ2T
Einschraubwinkel hoch [l Einschraubwinkel, L= T-Steckverschraubung s |
360° schwenkbar -
| 4
P.60 P.61 P.61
KQ2H KQ2E KQ2Y
Gerade Steckverschraubung gerade Schott- T-Steckverschraubung
mit AuBengewinde El] Steckverschraubung .‘*!?Ii- i -
P.60 P.62 P.61
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Schlauch -ms

Innengewinde

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

Schraub-/
Steckverbindungen

Gerade Steckverschraubung Einschraubwinkel mit AuBengewinde KQ2
Am meisten verwendete Ausfuhrung zum Leitungsanschluss Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss [<UQn%
im rechten Winkel an ein Innengewinde. im rechten Winkel an ein Innengewinde.

verwendbarer Modell verwendbarer Modell KQBZ
Schlauch-AuBen-@i| Anschlussgewinde Schlauch-AuBen-3 | Anschlussgewinde
[mn] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung [mn] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung =+ KS/
G1/8 |KQ2H04-GO1C]|KQ2H04-G01001 G1/8 |KQ2L04-G0100|KQ2L04-Go11 KX
@4 G 1/4 |KQ2H04-G020|KQ2H04-G0201 24 G 1/4 |KQ2L04-G02[]|KQ2L04-G02[]1
G1/8 |KQ2H06-G01]|KQ2H06-G0101 G 1/8 |KQ2L06-G01[]|KQ2L06-G01]1 KM
a6 G 1/4 |KQ2H06-G02|KQ2H06-G0211 a6 G 1/4 |KQ2L06-G02[1|KQ2L06-G02[]1
G3/8 |KQ2H06-G030 |KQ2H06-GO3CIL G3/8 |KQ2L06-G030 |KQ2L06-Go3L  KF
G1/8 |KQ2H08-G01(] — i l G 1/8 |KQ2L08-G01[] —
8 G1/4 |KQ2H08-G020J — I . 8 G 1/4 |KQ2L08-G02[] — M
g G3/8 |KQ2H08-G03 — 1) G 3/8 |KQ2L08-G03 — HIDL
G1/8 |KQ2H10-G01O — l!g G1/8 |KQ2L10-G01[] — L/LL
G 1/4 |KQ2H10-G02 — G 1/4 KQ2L10-G02[] —
e G3/8 |KQ2H10-G03 — By G 3/8 |KQ2L10-G03 — KC
G1/2 |KQ2H10-G04O — G1/2 |KQ2L10-G04] —
G1/4 |KQ2H12-G02O — G1/4 |KQ2L12-G02[] — KK
@12 G3/8 |KQ2H12-G03O — 12 G 3/8 |KQ2L12-G03] —
G1/2 |KQ2H12-G04O — G1/2 |KQ2L12-G0o4O —
G3/8 |KQ2H16-G03 — G 3/8 |KQ2L16-G03 — KKH
2 G1/2 |KQ2H16-G04l — R G1/2 |KQ2L16-G04[] — KK
[O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt | 130
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
DM
DMK
KDM
Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant OYAS Einschraubwinkel hoch 360° schwenkbar KO2W
MQR
Uber den Innensechskant im Kérper kann die Steckverschraubung Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel. Fur Q
mit einem Innensechskantschliissel eingeschraubt werden. Von Anschlisse Ubereinander liegender Schlauche auf KB
Vorteil bei begrenzten Platzverhéltnissen. verschiedenen Ebenen.
KR
verwendbarer Modell verwendbarer Modell -W2
Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Schiauch-Aufen-d1 | Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung [mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung KRM
a4 G 1/8 | KQ2S04-G01 |KQ2S04-G011 G 1/8 |KQ2W04-G01[] | KQ2wW04-G01[11
@6 G 1/8 | KQ2S06-G01 |KQ2S06-G011 @4 G 1/4 | KQ2W04-G02[] | KQ2W04-G02[11 KA
G 1/4 | KQ2S06-G02] |KQ2S06-G021 G 1/8 |KQ2W06-G01] | KQ2W06-G01[11
G 1/8 | KQ2S08-G01[] — ( 6 G 1/4 |KQ2W06-G02[] | KQ2W06-G02[11
a8 G 1/4 | KQ2S08-G02(] — l ! l G3/8 |KQ2WO06-G03] | KQ2W06-G03[]1 KQG2
G3/8 | KQ2S08-G03[] — = G1/8 |KQ2w08-G010] —
G 1/8 | KQ2S10-G01] — 8 G1/4 | KQ2w08-G020] — KG
@10 G 1/4 | KQ2S10-G02[] — G 3/8 | KQ2w08-G0o3 —
G 3/8 | KQ2S10-G03 — G 1/4 |KQ2W10-G02[ — KFG2
G1/2 | KQ2S10-G04[] — @ 10 G 3/8 |KQ2wW10-G03[] —
G 14 | KQ2S12-G02[] — G1/2 |KQ2wW10-G0o4 — MS
@12 G3/8 | KQ2S12-G03[ — G1/4 |KQ2wW12-G020] —
G 12 | KQ2S12-G04[] — @12 G3/8 |KQ2w12-Go3 — KKA
@16 G3/8 | KQ2S16-G0o3 — G1/2 |KQ2w12-Go4O] —
G1/2 | KQ2S16-G04] — 216 G 3/8 |KQ2W16-G0O3 — KP
O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt G1/2 | KQ2W16-G04L] —
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 [I/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt KPQ/
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 KPG
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen LQl
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
LQ3
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Schlauch -mg

Innengewinde

Steckverbindungen mit Fléchendichtung

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar

Am Sechskantkopf kann der Korper bei begrenztem
Einbauraum mit einem Steckschliissel festgezogen werden

T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar KO2Y

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer Modell verwendbarer Modell
Schlauch-Aufen-d/ | Anschlussgewinde Schiauch-Auen-@1| Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung [mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfihrung
D4 G 1/8 |KQ2V04-G011|KQ2V04-G011 G 1/8 |KQ2Y04-G01[|KQ2Y04-G01[J1
36 G 1/8 |KQ2V06-G01]|KQ2V06-G01L11 @4 G 1/4 |KQ2Y04-G02[]|KQ2Y04-G02[]1
- G 1/4 |KQ2V06-G02[1|KQ2V06-G02[11 G 1/8 |KQ2Y06-G01L]|KQ2Y06-G01]1
G 1/8 |KQ2V08-G01] — D6 G 1/4 |KQ2Y06-G02[]|KQ2Y06-G02[J1
! J . a8 G 1/4 |KQ2Vv08-G02[] — - G 3/8 |KQ2Y06-G0O3[]|KQ2Y06-G03[I1
= > G 3/8 |KQ2Vv08-G03] — G 1/8 |KQ2Y08-G01d —
@10 G 1/4 |KQ2V10-G02[] = } 1 l l 28 G 1/4 |KQ2Y08-G020J —
G 3/8 |KQ2V10-G03 — | : G 3/8 |KQ2Y08-G03[] —
@12 G 3/8 |KQ2V12-G0o3 — lEl G 1/8 |KQ2Y10-G0o1[d —
G 1/2 |KQ2V12-G0o4] — G 1/4 |KQ2Y10-G020J —
16 G 3/8 |KQ2V16-G03[] — o5 G 3/8 |KQ2Y10-G0O3[] —
G1/2 |KQ2V16-G04L[] = G 1/2 |KQ2Y10-G04ll —
O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt G 1/4 |KQ2Y12-G02[] —
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 @12 G 3/8 |KQ2Y12-G0o3O _
G 1/2 |KQ2Y12-Go4ld —
G 3/8 |KQ2Y16-G03[] —
2 G 1/2 |KQ2Y16-G04[l —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

KQ2T

Einschraubwinkel

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten.

verwendbarer Modell
Schlaueh-Aufen-3| Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
G 1/8 KQ2T04-G010] |KQ2T04-G01]1
24 G l/4 KQ2T04-G02[0] |KQ2T04-G0211
G 1/8 KQ2T06-G01] | KQ2T06-G01[]1
D6 G 1/4 KQ2T06-G02[] |KQ2T06-G02[]1
G 3/8 KQ2T06-G03[] |KQ2T06-G03[]1
G 1/8 KQ2T08-G01J —
M °'L |j @8 | Gua |KQ2T08-Go2[] —
—I G 3/8 KQ2T08-G03 —
G 1/8 KQ2T10-G01J —
@ 10 G 1/4 KQ2T10-G02[] —
G 3/8 KQ2T10-G03[] —
G 1/2 KQ2T10-G04] —
G 1/4 KQ2T12-G02[] —
@12 G 3/8 | KQ2T12-G03 —
G1/2 KQ2T12-G04[] —
@16 G 3/8 KQ2T16-G03 —
G 1/2 KQ2T16-G04] —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schlauch i

Steckverbindungen mit Flachendichtung |8

Schraub-/
Steckverbindungen

Gerade Schott-Steckverschraubung KO2F Gerade KOZ2E KQ2
Zum Anschlie3en an ein AuRengewinde. Zur Verbindung eines Schlauches und eines Aufengewindes durch eine Platte. FU?]%
Gelaufigste Ausfuhrung.

verwendbarer Modell
venvendoarer Modell Sehlauch-AubenB | Anschlussgewinde KQB2
Schlaueh-Aufen-3| Anschlussgewinde J o [mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
Runde Ausfihrung | Ovale Ausfuhrun
] J J 54 G1/8 | KQ2E04-G010] |KQ2E04-GO1C11 E)S(/
a4 G 1/8 KQ2F04-G01[ |KQ2F04-G01[]1 G 14 KQ2E04-G02[] | KQ2E04-G02011
G 1/4 KQ2F04-G02[] |KQ2F04-G02[]1 G 18 KQ2E06-G010] | KQ2E06-GO111 KM
© My | KOPIRUA ) | oPinte EniE @6 | GuUs |KQ2E06-GO20 |KQ2E06-GO2L
@6 G 1/4 | KQ2F06-G02[] |KQ2F06-G02[J1 G3/8 | KQ2E06-G03T] |KQZE0B-GO3LL | -
G 3/8 KQ2F06-G03[] | KQ2F06-G03[]1 G 18 KQ2E08-GO1[] —
G1/8 | KQ2F08-GO1L] — @8 | Gua |KQ2E08-G020] = N
g8 G 1/4 KQ2F08-G02[] — G 3/8 KQ2E08-G03J —
| G 3/8 KQ2F08-G03[] — 210 G 14 KQ2E10-G020J — H/DL
%10 G 1/4 | KQ2F10-G0200 — G3/8 | KQ2E10-GO3L] — L/LL
G 3/8 KQ2F10-G03[] — 512 G a8 KQ2E12-G03[] —
Gla | KQ2F12-G020] — G1/2 | KQ2E12-G04l] — KC
a12 G 3/8 | KQ2F12-Go3O — 516 G3/8 | KQ2E16-G030] —
G1/2 KQ2F12-G04] — G 12 KQ2E16-G04(] — KK
@16 G3/8 KQ2F16-GosU — O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
G 1/2 KQ2F16-G04] = Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 KKH
O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1 KK
130
DM
DMK
KDM
Ersatzteile
MQR

Messing Messing + chemisch vernickelt

Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell KB
KQO04-PO1A KQ2E04-GO01A, KQ2E04-G02A KQO04-PO1N KQ2E04-GO1N, KQ2E04-GO2N

B KQ2E06-G01A, KQ2E06-G02A, ~ KQ2E06-GO1N, KQ2E06-GO2N, KR
KQO6-PO1A KQ2E06-GO3A KQO6-POIN KQ2E06-GO3N -W2
B KQ2E08-G01A, KQ2E08-G02A, ) KQ2E08-GO1N, KQ2E08-GO2N,

Sechskantmutter] KQO8-PO1A KQ2E08-GO3A Sechskantmutter]  KQO8-PO1N KQ2E08-GO3N KRM
KQ10-PO1A KQ2E10-G02A, KQ2E10-G03A KQ10-PO1N KQ2E10-G0O2N, KQ2E10-GO3N
KQ12-PO1A KQ2E12-G03A, KQ2E12-G04A KQ12-PO1N KQ2E12-GO3N, KQ2E12-G04N KA
KQ16-PO1A KQ2E16-G03A, KQ2E16-G04A KQ16-PO1N KQ2E16-GO3N, KQ2E16-G04N

. . . . § . KQG2
Messing u. chemisch vernickelt fur die Ausfihrung mit

Messing fur die Ausflihrung mit ovalem Druckring ovalem Druckring KG

Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell Beschreibung Bestell-Nr. verwendbares Modell

KQO04-PO1A KQ2E04-G01A1, KQ2E04-G02A1 KQO04-PO1N KQ2E04-GO1N1, KQ2E04-G02N1
Sechskantmutter KQ2E06-GO1AL, KQ2E06-G02A1, Sechskantmutter KQ2E06-GOIN1, KQ2E06-G02N1 KFG2
KQ16-PO1A - ’ ’
Q KQ2E06-G03A1L KQ06-POIN KQ2E06-GO3N1
MS
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3
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-Steckverbindungen

" /// )_F/ mverwendbarer Schlauch-Aulen-@ * metrisch

W/, %)f 9 J N T MAnschlussgewinde* RC, G’ NPT, NPTF

StandardmaéRige Uni-Gewinde reduzieren die Einschraubzeit um 1/3.

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan
Schlauch-AuBen-@ @4,06,08,010,012, 316

Anm.) Ovaler Druckring fur AulRen-@: @ 3,2 3 4 & 6

Technische Daten

Medium Druckluft/Wasser A" )
L 2 - Betriebsdruckbereich A" 2) -100 kPa bis 1 MPa
NPT, NPTE max. Priifdruck (bei 23 °C) 3 MPa
. . Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
Form deS U nl'G eW' ndes Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
Eine beidseitig mit NBR beschichtete Dichtung Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,
aus rostfreiem Stahl auf dem Innengewinde da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
bietet eine perfekte Dichtkonstruktion,
unabhangig von den unterschiedlichen
Gewindedurchmessern, die sich aufgrund von
verschiedenen Innengewindearten,
Toleranzschwankungen oder der GroRRe der Druckrina
Fase ergeben. (Gilt fur alle Innengewinde mit FUhrun o ;
Standard-Fase) Spannzanage Geringer Kraftaufwand
¥ o beim Losen des
Fur Verwendung von Re, Geeignet fiir die Verwendung Sehlauchs
G, NPT und NPTF wurde mit Polyamid- und .

i i Polyurethanschlauch. Grofe Der Druckring
emne Spe2|e”e H ka i ' verhindert, dass die
Gewindekonstruktion als altekraft ) Spannzange zu stark

Die Spannzange sorgt fiir in die

Uni-Gewinde entwickelt. sicheren Halt des Schlauchs

mit hohen Haltekraften.

Schlauchoberflache
eindringt.

Die Dichtmethode sorgt

fur eine drastische . -

Verri_ngerung des _ Fir einen groBen
Arbeitsaufwands beim Druckbereich von Vakuum Gehause

i bis zu einem -
Einschrauben. Druck van 1 MPa O-Rino
verwendbar. Anschlusskorper

Ein neues Design gewahrleistet

= o SO Erlaubt platzsparende
) (i hofe Diceltund enen Bauweisen der Verbindungen.
\ —a ) = verringerten Kraftaufwand beim N
; _W-@ W Einfiihren des Schlauchs. dD;SP%‘;E%ﬁ:rLS; ;‘érr‘;ﬁl‘)";efk
e & w T Dich |
= 0 ichtung . :
{ . Uni-Gewinde
Anm.) Fir ZollgroRen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu
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Schlauch -||||§ i]'mmil Innengewinde

/»
L

>
\
L

VA
JQZJ)Q/

Gerade 45°-Einschraubwinkel N\ T-Steckverschraubung Ll | |
Steckverschraubung € mit AufRengewinde ﬁ\ | I
« Oval * Oval « Oval
* Rund S. 65 * Rund S. 66 * Rund S. 65
KQ2S KQ2W KQ2Y
Gerade : Einschraubwinkel l '. l_ T-Steckverschraubung,
Steckverschraubung hoch, 360° ' 360° schwenkbar I
mit Innensechskant schwenkbar
« Oval * Oval 3 « Oval
* Rund S. 66 * Rund S. 66 * Rund S.65
KQ2L KQ2V KQ2U ——
Einschraubwinkel | Einschraubwinkel, 3. Y-Steckverzweiger \r I
mit AuBengewinde l 360° schwenkbar | e 1
« Oval * Oval h
« Rund S. 65 * Rund S. 66 * Rund S. 66
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
Ovale Runde
Ausfihrung| | Ausfiihrung
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Schlauch -ms

Innengewinde

Uni-Steckverbindungen

Gerade Steckverschraubung

Am meisten verwendete Ausfliihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

T-Steckverschraubung

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten, 360° schwenkbar.

venwendoarer
Schlauch-Aulen-0
(mm]

Anschlussgewinde

Modell

Runde Ausfiihrung|

Ovale Ausfiihrung

a4

Uni 1/8

KQ2H04-U010

KQ2H04-u0101

Uni 1/4

KQ2H04-U020

KQ2H04-U0201

Uni 1/8

KQ2H06-U010

KQ2H06-U01001

Uni 1/4

KQ2H06-U020

KQ2H06-U02001

Uni 3/8

KQ2H06-U030

KQ2H06-U0301

Uni 1/8

KQ2H08-U010

Uni 1/4

KQ2H08-U020

Uni 3/8

KQ2H08-U030

Uni 1/8

KQ2H10-U010O

Uni 1/4

KQ2H10-U020]

Uni 3/8

KQ2H10-U030

Uni 1/2

KQ2H10-U040

d12

Uni 1/4

KQ2H12-U020

Uni 3/8

KQ2H12-U030

Uni 1/2

KQ2H12-u040

a 16

Uni 3/8

KQ2H16-U030

Uni 1/2

KQ2H16-U040

verwendbarer
Schlauch-AuBen-g
(mm]

Anschlussgewinde

Modell

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausfiihrung

a4

Uni 1/8

KQ2T04-U013

KQ2T04-U0101

Uni 1/4

KQ2T04-U020

KQ2T04-U0201

@ 6

Uni 1/8

KQ2T06-U010

KQ2T06-U0101

Uni 1/4

KQ2T06-U020

KQ2T06-U02001

Uni 3/8

KQ2T06-U030

KQ2T06-U0301

Uni 1/8

KQ2T08-U01d

KQ2T08-U0100Q*3

Uni 1/4

KQ2T08-U020

Uni 3/8

KQ2T08-U030

@ 10

Uni 1/8

KQ2T10-U010

Uni 1/4

KQ2T10-U020

Uni 3/8

KQ2T10-U030

Uni 1/2

KQ2T10-U040

@12

Uni 1/4

KQ2T12-U020

Uni 3/8

KQ2T12-U03d

Uni 1/2

KQ2T12-U040

@16

Uni 3/8

KQ2T16-U030

Uni 1/2

KQ2T16-U040

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Einschraubwinkel mit AuBengewinde KO2L

Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
im rechten Winkel an ein Innengewinde.

C/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
«3) Fur Einzelheiten siehe S. 48
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar KO2Y

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer
Schlauch-AuBen-gf
[mn]

Anschlussgewinde

Modell

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausfiihrung

Uni 1/8

KQ2L04-U010

KQ2L04-U0101

g4

Uni 1/4

KQ2L04-U0200

KQ2L04-U0201

Uni 1/8

KQ2L06-U0100

KQ2L06-U0101

@ 6

Uni 1/4

KQ2L06-U020

KQ2L06-U0201

Uni 3/8

KQ2L06-U030

KQ2L06-U0301

Uni 1/8

KQ2L08-uU010

KQ2L08-U010Q*3

@8

Uni 1/4

KQ2L08-U0200

Uni 3/8

KQ2L08-U030

Uni 1/8

KQ2L10-U010

@10

Uni 1/4

KQ2L10-U0200

Uni 3/8

KQ2L10-U030

Uni 1/2

KQ2L10-U040

Uni 1/4

KQ2L12-U020

12

Uni 3/8

KQ2L12-U030

Uni 1/2

KQ2L12-U040

@ 16

Uni 3/8

KQ2L16-U030

Uni 1/2

KQ2L16-U0400

verwendbarer

Schlauch-Aufen- | Anschlussgewinde

[rm)

Modell

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausfiihrung

Uni 1/8

KQ2Y04-u01d

KQ2Y04-U0101

@4

Uni 1/4

KQ2Y04-U020

KQ2Y04-U02001

Uni 1/8

KQ2Y06-U010

KQ2Y06-U01001

6

Uni 1/4

KQ2Y06-U020

KQ2Y06-U02001

Uni 3/8

KQ2Y06-U030

KQ2Y06-U03001

Uni 1/8

KQ2Y08-U010

KQ2Y08-U0101Q*3

Uni 1/4

KQ2Y08-u02

Uni 3/8

KQ2Y08-U03d

Uni 1/8

KQ2Y10-U010

Uni 1/4

KQ2Y10-U020

Uni 3/8

KQ2Y10-U030

Uni 1/2

KQ2Y10-U040

Uni 1/4

KQ2Y12-U020

@12

Uni 3/8

KQ2Y12-u03d

Uni 1/2

KQ2Y12-u04Od

@ 16

Uni 3/8

KQ2Y16-U030

Uni 1/2

KQ2Y16-U040

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
%3) FUr Einzelheiten siehe S. 48
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
x3) Fur Einzelheiten siehe S. 48
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1



Schlauch -ms

Innengewinde

Y-Steckverzweiger

Zur Verzweigung einer Leitung in gleicher Richtung.

Uni-Steckverbindungen

Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant

Uber den Innensechskant im Kéirper kann die Steckverschraubung mit einem
Innensechskantschliissel eingeschraubt werden. Von Vorteil bei begrenzten Platzverhéltnissen.

verwendbarer
Schiauch-Aufen-6f| Anschlussgewinde Modell
[mn]

@ 4 Uni 1/8 KQ2U04-u01
Uni 1/4 KQ2U04-u020
_— Uni 1/8 KQ2U06-U010
I D6 Uni 1/4 KQ2U06-U02
| Uni 3/8 KQ2U06-U030
. Uni 1/8 KQ2U08-u010
¢ { 28 Uni 1/4 KQ2U08-u02
' Uni 3/8 KQ2U08-U030]
%‘ Uni 1/4 KQ2U10-u020O
. @2 10 Uni 3/8 KQ2U10-u03O
Uni 1/2 KQ2U10-u04O
Uni 1/4 KQ2U12-u020
212 Uni 3/8 KQ2U12-U030
Uni 1/2 KQ2U12-u040

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

Einschraubwinkel hoch

KQ2W

Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel.

Fur Anschlisse Ubereinander liegender Schlauche auf

verschiedenen Ebenen.

venwendoarer Modell
Schlauch-Aulen-3| Anschlussgewinde

[mn] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
D4 Uni 1/8 | KQ2S04-U010 | KQ2S04-U0101
36 Uni 1/8 | KQ2S06-U01 | KQ2S06-U01]1
Uni 1/4 | KQ2S06-U0201 | KQ2S06-U02001

- Uni 1/8 | KQ2S08-U010 —

28 Uni 1/4 | KQ2S08-U0201 —

Uni 3/8 | KQ2S08-U030 —

Uni 1/8 | KQ2S10-U01O —

@ 10 Uni 1/4 | KQ2S10-U020J —

Uni 3/8 | KQ2S10-U030 —

Uni 1/2 | KQ2S10-U04O —

Uni 1/4 | KQ2S12-U020 —

212 Uni 3/8 |KQ2S12-U030 —

Uni 1/2 | KQ2S12-U04O —

verwendbarer
Schlauch-AuBen-@
[mn]

Anschlussgewinde

Modell

Runde Ausfiihrung

Ovale Ausfiihrung

a4

Uni 1/8

KQ2W04-U010

KQ2w04-U0101

Uni 1/4

KQ2W04-U020

KQ2wW04-U02001

@ 6

Uni 1/8

KQ2W06-U010

KQ2W06-U0101

Uni 1/4

KQ2W06-U020

KQ2W06-U02001

Uni 3/8

KQ2WO06-U03

KQ2W06-U0301

@8

Uni 1/8

KQ2W08-U01

KQ2W08-U010Q*3

Uni 1/4

KQ2W08-U020

Uni 3/8

KQ2W08-U03]

@ 10

Uni 1/4

KQ2W10-U020]

Uni 3/8

KQ2W10-U030

Uni 1/2

KQ2W10-U040

@12

Uni 1/4

KQ2W12-U0200

Uni 3/8

KQ2W12-U030

Uni 1/2

KQ2w12-U040

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
+3) FUr Einzelheiten siehe S. 48

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

O

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt

Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1

45°-Einschraubwinkel mit Aubengewinde KO2K

Zum Leitungsanschluss in einem 45°-Winkel an ein Innengewinde.
Ausfiihrung zwischen gerader Steckverschraubung und Einschraubwinkel mit Aufengewinde.

verwendbarer Modell
Schlauch-AuBen-@ | Anschiussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung| Ovale Ausfiihrung
@ 4 Uni 1/8 | KQ2K04-U010O | KQ2K04-U0101
Uni 1/4 | KQ2K04-U020 | KQ2K04-U0201
Uni 1/8 | KQ2K06-U010 | KQ2K06-U01[11
\ a6 Uni 1/4 | KQ2K06-U020 | KQ2K06-U02[01
Uni 3/8 | KQ2K06-U03 | KQ2K06-U03[1
\ Uni 1/8 | KQ2K08-U010 | KQ2K08-U010Q*3
0 X @8 | Unil4 |KQ2K08-U02D —
Uni 3/8 | KQ2K08-U03 —
Uni 1/8 | KQ2K10-U01C —
@ 10 Uni 1/4 | KQ2K10-U020 —
Uni 3/8 | KQ2K10-U03O —
Uni 1/2 | KQ2K10-U04O —
Uni 1/4 |KQ2K12-U020 —
@12 Uni 3/8 | KQ2K12-U03O —
Uni 1/2 | KQ2K12-U04O —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fir ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
x3) Fur Einzelheiten siehe S. 48

Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KO2V

Am Sechskantkopf kann der Kdrper bei begrenztem Einbauraum
mit einem Steckschliissel festgezogen werden.

vervendbarer Modell
Schiauch-Aufen-@1 | Anschlussgewinde
[mm] Runde Ausfiihrung | Ovale Ausfiihrung
D4 Uni 1/8 KQ2Vv04-U010 |KQ2V04-U0101
I- 36 Uni 1/8 | KQ2V06-U010 |KQ2V06-U0111
3 Uni 1/4 | KQ2V06-U0200 |KQ2V06-U02[11
l | i Uni 1/8 | KQ2Vv08-U010 —
| . 28 Uni 1/4 | KQ2Vv08-U020] —
Uni 3/8 | KQ2V08-U03] —
@10 Uni 1/4 | KQ2V10-U020J —
Uni 3/8 | KQ2V10-U03 —
@12 Uni 3/8 | KQ2V12-U03 —
Uni 1/2 | KQ2V12-u04O —

O/A: Messing, N: Messing + chemisch vernickelt
Anm.) Fur ovalen Druckring, Bestellnummer mit Endung 1
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o 2 V A\
DENIE; _I<:,q)_,) Uni-Steckverbindungen

g Bestelloptionen

[HEN
!

Die folgenden Bestelloptionen werden auf der Grundlage von
Vorgangermodellen geliefert (Serie KQ2). Bitte wenden Sie sich
diesbezuglich an SMC.

Symbol Technische Daten Symbol Spezifikationen
X12 Schmiermittel: weil3e Vaseline fettfrei
Farbe Druckring: weif X17 Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung)
X35+ Gehausefarbe: schwarz Farbe Druckring: hellblau
Farbe Druckring: hellgrau fe_ttfrei ) ) .
X41 mit Festdrossel*2 X29 Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung)

Farbe Druckring: hellblau

Der effektive Querschnitt ist mit dem des kupferfrei (chemisch vernickelt)

existierenden Produkts (Serie KQ) austauschbar.

Verwendbares Modell: Einschraubwinkel mit X34 Gummi: FKM
AuRengewinde *3, 45° fettfrei
Einschraubwinkel mit Dichtungsmaterial: NBR (mit Fluorbeschichtung)
AuBengewinde, X39 Farbe Druckring: hellblau
Einschraubwinkel, Reinraumausfuhrung (kupferfrei, mit sauberer Druckluft
KQ2L108-010QU Einschraubwinkel hoch *3, im Reinraum abgeblasen, doppelte
T-Verschraubung *3, Reinraumverpackung, Farbe Kunststoffgehause: weiR)
T-Steckverschraubung *3 fettfrei
Verwendbarer Schlauchauen-@/AnschlussgréRe: @ 8/R 1/8 X94 Dichtungsmaterial: FKM (mit Fluorbeschichtung)
Gewindematerial/Oberflachenbehandlung: Messing, Messing Farbe Druckring: hellblau

+ chemisch vernickelt, rostfreier Stahl
Beispiel) KQ2L08-U0O1AQ

#1 Die folgenden Modelle sind nicht als Bestelloptionen erhéltlich: gerade
Steckverschraubung mit Innensechskant/KQ2S, gerade

Steckverschraubung/KQ2H
%2 Wenden Sie sich fur Informationen zur Verfiigbarkeit an SMC.

Bitte wenden Sie sich fur verwendbare Modelle an SMC.

Symbol Technische Daten

Messingteile: chemisch vernickelt
Schmiermittel: Fluor-Schmierfett

10- mit sauberer Druckluft im Reinraum abgeblasen
doppelte Reinraumverpackung

Farbe Kunststoffgehduse/Druckring: weild

Beispiel: 10-KQ2H06-UO1N

Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-GroRe
KQG-U01 Uni 1/8
) KQG-U02 Uni 1/4
Dichtung -
KQG-U03 Uni 3/8
KQG-U04 Uni 1/2
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mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

mAnschlussgewinde: M5, R, RC

Medientemperatur: -5 bis 150 °C

verwendbarer Schlauch

Hochtemperatur- : :
SchweiBfunken resist

Schlauchmaterial

FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid Anm-1), Polyurethan, Polyolefin

Fettfrei

Schlauch-Auzen-@

?32,04,86,08,810,812, D16

verwendbares Schlauchmaterial:

Technische Daten

e FEP « PFA » POlyam id Medium Druckluft/Wasser
* \Weich pOlyamld Betriebsdruckbereich A"-2) -100 kPa bis 1 MPa A" )
* Polyurethan U 3.0 MPa
R P0|y0|ef| n Umget.)ungs— und Medientemperatur A4 -5 bis 150 °C. (nicht gc'afro.ren) Anm..3)
. . Schmierfett fettfreie Spezifikation
ChemISCh vernlckelt Gewindebeschichtung Zwei-K-Polymerbeschichtung

(M essin gtel Ie) Anm. 1) Bei Weichpolyamid-Schlauchen darf kein Wasser verwendet werden.
Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,
da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

Anm. 3) Den Betriebsdruckbereich und den Betriebstemperaturbereich der Schlauche prifen.

Anm. 4) Unter folgenden Bedingungen wird die Verwendung einer Innenhtilse empfohlen (au3er @ 3,2)
 Bei Verwendung in Umgebungen mit drastischen Temperaturschwankungen des Mediums.
* Bei Verwendung mit hoher Temperatur.
* Temperaturbedingung fir die Montage der Innenhdlse
Schlauche Temperatur
FEP-Schlauch/Serie TH min. 80 °C
Super-PFA-Schlauche/Serie TL min. 120 °C
Querverweistabelle fur Innenhllsen
Schlauchmaterial anwendbare Innenhiilse
Schlauch- =
AuBen-0 (Soft-lel)J/uSrethan) T(';/EQ)H T(IE’/FTAI)L Bestell-Nr. s
— THO0402 — TJ-0402 18
24 TUS0425 THO0425 — TJ-0425 18
— — TLO403 TJ-0403 18
@6 TUS0604 TH0604 TLO604 TJ-0604 19
28 TUS0805 — — TJ-0805 20,5
— THO806 TLO806 TJ-0806 20,5
TUS1065 — — TJ-1065 23
@ 10 — TH1075 — TJ-1075 23
— TH1008 TL1008 TJ-1008 24
TUS1208 — — TJ-1208 24
212 — TH1209 — TJ-1209 24
— TH1210 TL1210 TJ-1210 24

# C2700 + chemisch vernickelt bei Serie TJ.

/- rostfreier Stahl 304

rostfreier Stahl 316

X Messing
rostfreier Stahl 304
Spezial-FKM Spezial-FKM
gerade Steckverschraubung mit Aullengewinde Einschraubwinkel

_/_/

N

SVC

Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB
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Metall-Steckverbindungen

KQB2H KQB2H

verwendbarer Anschlussgeninde verwendbarer
Schiauch-AuBen-g R Modell Schlauch-Auf3en-@ Modell
(] ' [mm]
M5 x 0,8 KQB2H23-M5 @ 3,2 KQB2H23-00
@ 3,2 R 1/8 KQB2H23-01S a4 KQB2H04-00
R 1/4 KQB2H23-02S 26 KQB2H06-00
M5 x 0,8 KQB2H04-M5 8 KQB2H08-00
4 R 1/8 KQB2H04-01S @ 10 KQB2H10-00
R 1/4 KQB2H04-02S @12 KQB2H12-00
M5 x 0,8 KQB2H06-M5 @ 16 KQB2H16-00
R 1/8 KQB2H06-01S
26 R 1/4 KQB2H06-02S
R 3/8 KQB2H06-03S
) R 1/8 KQB2H08-01S KOB2L
78 R 1/4 KQB2H08-02S
R 3/8 KQB2H08-03S oo——
R 1/8 KQB2H10-01S Schlauch-Ausen-3 | Anschiussgewinde Modell
R 1/4 KQB2H10-025 ]
210 " Rag KQB2H10-03S M5x0.8 KQB2L23-M5
R 1/2 KQB2H10-04S @ 3,2 R 1/8 KQB2L23-01S
R 1/4 KQB2H12-02S R1/4 KQB21.23-025
@12 | R3B KQB2H12-03S e QLR
R 1/2 KQB2H12-04S a4 R 1/8 KQB2L04-01S
R 3/8 KQB2H16-03S R 1/4 LYEZLORAZE
216 e KQB2H16-04S M5x 0.8 KQB2L06-M5
R 1/8 KQB2L06-01S
26 R 1/4 KQB2L06-02S
R 3/8 KQB2L06-03S
KQB2S R1/8 KQB2L08-01S
78 R 1/4 KQB2L08-02S
—— R 3/8 KQB2L08-03S
Scflauch-Aufen | Anschlussgewinde Modell R1/8 KQB2L10-01S
] R 1/4 KQB2L10-02S
@32 | M5x0,8 KQB2S23-M5 210 —R3e KQB2L10-03S
M5 x 0,8 KQB2S04-M5 R 1/2 KQB2L10-04S
CR R 1/8 KQB2S04-01S R 1/4 KQB2L12-02S
M5 x 0,8 KQB2S06-M5 @12 | R3/8 KQB2L12-03S
z6 R 1/8 KQB2S06-01S R 1/2 KQB2L12-04S
R 1/4 KQB2S06-02S R 3/8 KQB2L16-03S
R 1/8 KQB2S08-01S 216 1 KQB2L16-04S
78 R 1/4 KQB2S08-02S
R 3/8 KQB2S08-03S
R 1/8 KQB2S10-01S
z10 _RYA KQB2510-02S
R 3/8 KQB2510-03S
R 1/2 KQB2S10-04S
R 1/4 KQB2S12-02S
@12 | R3/8 KQB2512-03S
R 1/2 KQB2512-04S
R 3/8 KQB2S16-03S
216 s KQB2516-04S

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Metall-Steckverbindungen

Schraub-/
Steckverbindungen

KOB2T KOB2T KQ2

KQ2
verwendbarer verwendbarer -Uni
Schiauch-Aulen-| Anschlussgewinde Modell Schlauch-Au3en-@ Modell
[mm] [mm] KQB2
M5 x 0,8 KQB2T23-M5 A @ 3,2 KQB2T23-00
@32 | RS KQB2T23-01S o4 KQB2T04-00 ﬁ)s(/
R 1/4 KQB2T23-02S @6 KQB2T06-00
M5 x 0,8 KQB2T04-M5 @8 KQB2T08-00 KM
a4 R 1/8 KQB2T04-01S @10 KQB2T10-00
R 1/4 KQB2T04-02S @12 KQB2T12-00 KE
M5 x 0,8 KQB2T06-M5 @16 KQB2T16-00
26 R 1/8 KQB2T06-01S
R 1/4 KQB2T06-02S M
R 3/8 KQB2T06-03S H/DL
R 18 KQB2T08-01S KOB2U L ;LL
28 R 1/4 KQB2T08-02S
R 3/8 KQB2T08-03S verwendbarer KC
R 1/8 KQB2T10-01S Schlauch-AuBen-@ Modell
210 R 1/4 KQB2T10-02S [mm] KK
R 3/8 KQB2T10-03S @ 3,2 KQB2U23-00
R 1/2 KQB2T10-04S o4 KQB2U04-00 KKH
R 1/4 KQB2T12-02S 26 KQB2U06-00
@12 R 3/8 KQB2T12-03S 28 KQB2U08-00 KK
R 1/2 KQB2T12-04S @10 KQB2U10-00 130
16 R 3/8 KQB2T16-03S @12 KQB2U12-00
@ R 1/2 KQB2T16-04S 16 KQB2U16-00 DM
DMK
KQB2L KOB2T KDM
verwendbarer verviendoarer Schlauch-AuRen-& MQR
Schlauch-AuRen-@ Modell fn} Modell
[mm] @ ®
@ 3,2 KQB2L23-00 @ 3,2 @4 KQB2T23-04 KB
24 KQB2L04-00 24 2 6 KQB2T04-06
26 KQB2L06-00 26 28 KQB2T06-08 }v\:; .
@8 KQB2L08-00 a8 @ 10 KQB2T08-10
@ 10 KQB2L10-00 @ 10 @12 KQB2T10-12 KRM
@12 KQB2L12-00 @12 @ 16 KQB2T12-16
@16 KQB2L16-00 KA
Schott-Steckverbindung  [IECOI=ZI=NNN pi—
verwendbarer Schiauch-AuBen-@  verwendbarer vervendbare KG
VR ETGLEIET Schlauch-AuBen- | Steckverbindungsgréle Modell
Schlauch-AuRen-@ Modell ] o KFG2
[mm] @ 3,2 o4 KQB2R23-04
@ 3,2 KQB2E23-00 24 26 KQB2R04-06 MS
24 KQB2E04-00 26 28 KQB2R06-08
26 KQB2E06-00 78 @ 10 KQB2R08-10
KKA
@8 KQB2E08-00 eriendiae @10 @12 KQB2R10-12
@ 10 KQB2E10-00 SteckverbindungsgriRe @12 @16 KQB2R12-16
@12 KQB2E12-00 KP
@16 KQB2E16-00 KPQ/
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen KPG
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
LQ1
LQ3
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Metall-Steckverbindungen

KQB2W

KQB2H

verwendbarer Schlauch-Aulten-@ venwendbarer
® (] Modell Schlauch-Auen 3| Anschlussgevinde Modell
N @ ® [mm]

@ 3,2 @4 KQB2H23-04 M5 x 0,8 KQB2W23-M5
a4 @ 6 KQB2H04-06 @ 3,2 R 1/8 KQB2W23-01S
@6 78 KQB2H06-08 R 1/4 KQB2W23-02S
@8 @ 10 KQB2H08-10 M5 x 0,8 KQB2W04-M5

210 | @12 KQB2H10-12 @4 R 1/8 KQB2W04-01S

212 | @16 KQB2H12-16 R 1/4 KQB2W04-02S

M5 x 0,8 KQB2W06-M5
R 1/8 KQB2W06-01S
26 R 1/4 KQB2W06-02S
KQ B2U R 3/8 KQB2W06-03S
R 1/8 KQB2W08-01S
verwendbarer Schlauch-AuRen-g a8 R 1/4 KQB2W08-02S
[mm] Modell R 3/8 KQB2W08-03S
@ ® R 1/4 KQB2W10-02S

232 | 24 KQB2U23-04 210 | R3B KQB2W10-03S
24 @6 KQB2U04-06 R 1/2 KQB2W10-04S
26 28 KQB2U06-08 R 1/4 KQB2W12-02S
28 | 210 KQB2U08-10 @12 | RamB KQB2W12-03S
210 | @12 KQB2U10-12 R 12 KOB2W12-045
212 | @16 KQB2U12-16 R3/8 KQB2W16-035

216 R 1/2 KQB2W16-04S

KQB2E

KQB2F

verwendoarer
Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Modell
i verwendoarer '
Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Modell
3,2 | Rci/4 KQB2E23-02 ]
g4 | RCLB KQB2E04-01 @32 | Rc1B KQB2F23-01
Re 1/4 KQB2E04-02 Rc 1/8 KQB2F04-01
Re 1/8 KQB2E06-01 24 Mroua KQB2F04-02
@6 | Rcl/4 KQB2E06-02 Rc 1/8 KQB2F06-01
Re 3/8 KQB2E06-03 @6 | Rcla4 KQB2F06-02
Rc 178 KQB2E08-01 Rc 3/8 KQB2F06-03
28 | Rcla KQB2E08-02 Rc 1/8 KQB2F08-01
Rc 3/8 NOE2E00:05 @8 | Rc1a KQB2F08-02
10 |_Rev4 KQB2E10-02 Rc 3/8 KQB2F08-03
Rc 3/8 KQB2E10-03 Rc 1/4 KQB2F10-02
g1 L Re3e KQB2E12-03 210 rcas KQB2F10-03
Re 1/2 KQB2E12-04 Rc 1/4 KQB2F12-02
16 |_Re38 KQB2E16-03 @12 | Rc3m KQB2F12-03
Re 172 KQB2E16-04 Rc 1/2 KQB2F12-04
516 LR3I KQB2F16-03
Rc 1/2 KQB2F16-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Metall-Steckverbindungen | Serie. KQB2

KQB2P

3

verwendbare
SteckverbindungsgroRe Modell

od

@ 3,2 KQB2P-23
o4 KQB2P-04
26 KQB2P-06
28 KQB2P-08
@ 10 KQB2P-10
@12 KQB2P-12
@16 KQB2P-16

Schottverbindungs-
Mutter

a6 KQB206-P0O1

a8 KQB208-P01

@10 KQB210-P01

@12 KQB212-P0O1

@16 | KQB216-P0O1

(chemisch vernickelt)

Beschreibung iﬂgiﬂcg Bestell-Nr. Material
Dichtung — M-5G3 rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
23,2
KQB223-P01
g4 Q

C3604

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen
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KQ2
-Uni
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Metall-Steckverbindungen

PR ,

)

. DR
yere KOUUD L

mverwendbarer Schlauch-Auken-@ * metrisch

BAnschlussgewinde: (5

Medientemperatur: -5 bis 150 °C
Fettfrei

verwendbares Schlauchmaterial:
* FEP « PFA ¢ Polyamid

* Weichpolyamid

» Polyurethan

* Polyolefin

chemisch vernickelt
(Messingteile)

® Q¥

¥
k.

1
wit - b
0 £
f 1
L i)
Ersatzteile
Beschreibung i%héglr’fg Bestell-Nr. Material
D4 KQB223-P01
6 KQB206-P0O1
Sechs- @8 | kQB208-po1| C3604
kant- (chemisch
mutter @ 10 KQB210-P01 vernickelt)
212 KQB212-P01
16 KQB216-P01
Beschreibung |GewindegroRe| Bestell-Nr. Material
G 1/8 KQB2-G01
G-Gewinde | G 1/4 |KQB2-G02 S';iz,\'/la"
-Ri H
O-Ring G3/8 KQB2-G03 (fluorbeschichtet)
G 1/2 KQB2-G04

Hochtemperatur- : :
ausfiihrung | oCwelBfunken resistent
Verwendbarer Schlauch
Schlauchmaterial FEP, PFA, Nylon, Weichnylon Anm- 1) Polyurethan, Polyolefin
Schlauch-Auen-@ 24,036,08,810,0 12, D 16

Technische Daten

Medium Druckluft, Wasser
Betriebsdruckbereich Anm. 2) —100 kPa bis 1 MPa Anm. 3)
Prufdruck 3.0 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur Anm- 4) —5 bis 150C (kein Gefrieren) Anm. 3)
Schmiermittel fettfreie Ausfiihrung
Beschichtung (Gewinde) Zwei-K-Polymerbeschichtung

Anm. 1) Bei Weichpolyamid-Schlauchen darf kein Wasser verwendet werden.
Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum
verwenden, da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
Anm. 3) Den Betriebsdruckbereich und den Betriebstemperaturbereich des Schlauches tiberprifen.
Anm. 4) Es wird empfohlen, unter folgenden Bedingungen eine Innenhilse der Serie TJ einzusetzen:
« Bei groBen Medientemperaturschwankungen.
« Bei Verwendung unter hohen Temperaturen.

xTemperaturempfehlung fir die Montage von Innenhulsen

Schlauch Temperature
FEP-Schlauch/Serie TH ab 80 °C
PFA-Schlauch/Serie TL ab 120 °C
Bestell-Nr. fur Innenhilsen
Schlauchmaterial Innenhilse
Schlauch-
Aulien-@ (Weich—-ll;glfurethan) T(|I-:|I/E1I-3l)|-| Klﬁ{:u)l_ iRl Letngg
— THO0402 — TJ-0402 18
?4 TUS0425 THO0425 — TJ-0425 18
— — TLO403 TJ-0403 18
26 TUS0604 THO0604 TLO604 TJ-0604 19
28 TUS0805 — — TJ-0805 20.5
— THO0806 TLO806 TJ-0806 20.5
TUS1065 — — TJ-1065 23
2 10 — TH1075 — TJ-1075 23
— TH1008 TL1008 TJ-1008 23
TUS1208 — — TJ-1208 24
212 — TH1209 — TJ-1209 24
— TH1210 TL1210 TJ-1210 24

* Innenhilse Serie TJ aus Messing + chemisch vernickelt

/o rostfreier Stahl 304 _/_/

rostfreier Stahl 316

O
rostfreier Stahl 304
Spezial-FKM | Spezial-FKM
gerade Steckverschraubung mit Aulengewinde Einschraubwinkel
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Gerade Steckverschraubung mit AuBengweinde KOB2H

Metall-Steckverbindungen

Einschraubwinkel mit AuBengewinde KOB2L

vewendbarer

Anschlussgewinde

vewendbarer

Anschlussgewinde

Schlauch-Aulen-0 Modell Schlauch-Auben-g Modell
jmj © jmj ©

G 1/8 KQB2H04-G01 G 1/8 KQB2L04-G01
24 G 1/4 KQB2H04-G02 a4 G 1/4 KQB2L04-G02
G 1/8 KQB2H06-G01 G 1/8 KQB2L06-G01
@6 G 1/4 KQB2H06-G02 @6 G 1l/4 KQB2L06-G02
-1‘ G 3/8 KQB2H06-G03 G 3/8 KQB2L06-G03
h 3 G 1/8 KQB2H08-G01 G 1/8 KQB2L08-G01
{1 i 78 G 1/4 KQB2H08-G02 @8 G 1/4 KQB2L08-G02
{ G 3/8 KQB2H08-G03 G 3/8 KQB2L08-G03
e ‘ G 1/8 KQB2H10-G01 G 1/8 KQB2L10-G01
G 1l/4 KQB2H10-G02 G 1/4 KQB2L10-G02
210 G 3/8 KQB2H10-G03 210 G 3/8 KQB2L10-G03
G 1/2 KQB2H10-G04 G1/2 KQB2L10-G04
G 1/4 KQB2H12-G02 G 1/4 KQB2L12-G02
212 G 3/8 KQB2H12-G03 @12 G 3/8 KQB2L12-G03
G1/2 KQB2H12-G04 G1/2 KQB2L12-G04
G 3/8 KQB2H16-G03 G 3/8 KQB2L16-G03
21l G 1/2 KQB2H16-G04 2 16 G 1/2 KQB2L16-G04

Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant KQB2S

T-Steckverschraubung mit Auengewinde KOQB2T

vewendbarer

Anschlussgewinde

verwendbarer

Anschlussgewinde

Schlauch-Auben-g Modell Schlauch-Auden-gf Modell
m ¢ m ©

a4 G 1/8 KQB2S04-G01 G 1/8 KQB2T04-G01
G 1/8 KQB2S06-G01 24 G l/4 KQB2T04-G02
ze G 1/4 KQB2S06-G02 G 1/8 KQB2T06-G01
t‘._..’ G 1/8 KQB2S08-G01 @6 G 1/4 KQB2T06-G02
9 1 1 a8 G 1/4 KQB2S08-G02 G 3/8 KQB2T06-G03
- G 3/8 KQB2S08-G03 G 1/8 KQB2T08-G01
I G 1/8 KQB2S10-G01 @8 G l/4 KQB2T08-G02
I- G 1/4 KQB2S10-G02 G 3/8 KQB2T08-G03
L G 3/8 KQB2S10-G03 G 1/8 KQB2T10-G01
G 1/2 KQB2S10-G04 G 1/4 KQB2T10-G02
G 1/4 KQB2S12-G02 Z G 3/8 KQB2T10-G03
@12 G 3/8 KQB2S12-G03 G 1/2 KQB2T10-G04
G 1/2 KQB2S12-G04 G l/4 KQB2T12-G02
G 3/8 KQB2S16-G03 @12 G 3/8 KQB2T12-G03
2L G 1/2 KQB2S16-G04 G 1/2 KQB2T12-G04
%16 G 3/8 KQB2T16-G03
G 1/2 KQB2T16-G04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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KQBZ2E

Metall-Steckverbindungen

KQB2F

vewendbarer

vewendbarer

Schlauch-Aulen-0 Anschluggewinde Modell Schlauch-Aulen-0 Anschluzgewinde Modell
[mn] [mn]

G 1/8 KQB2E04-G01 G 1/8 KQB2F04-G01

24 G 1l/4 KQB2E04-G02 o4 G 1/4 KQB2F04-G02
G 1/8 KQB2E06-G01 G 1/8 KQB2F06-G01

@6 G 1/4 KQB2E06-G02 @6 G 1/4 KQB2F06-G02
G 3/8 KQB2E06-G03 G 3/8 KQB2F06-G03

G 1/8 KQB2E08-G01 G 1/8 KQB2F08-G01

@8 G 1/4 KQB2E08-G02 @8 G 1/4 KQB2F08-G02
G 3/8 KQB2EO08-G03 G 3/8 KQB2F08-G03

G 1/4 KQB2E10-G02 G 1/4 KQB2F10-G02

2L G 3/8 KQB2E10-G03 2L G 3/8 KQB2F10-G03
G 3/8 KQB2E12-G03 G 1/4 KQB2F12-G02

212 G 1/2 KQB2E12-G04 @12 G 3/8 KQB2F12-G03
G 3/8 KQB2E16-G03 G 1/2 KQB2F12-G04

= G 1/2 KQB2E16-G04 G 3/8 KQB2F16-G03
2 16 G1/2 KQB2F16-G04

KQB2W

verwendbarer

SctauchAuend A"““'“gge“’i"de Modell
[mm]
G 18 KQB2W04-GO01
24 G KQB2W04-G02
G1/8 KQB2W06-GO1
@6 | Gua KQB2W06-G02
Gals KQB2W06-G03
G 18 KQB2W08-GO1
28 | cua KQB2W08-G02
Gals KQB2W08-G03
G1a KQB2W10-G02
210 | Gas KQB2W10-G03
G12 KQB2W10-G04
G1/4 KQB2W12-G02
212 | cas KOB2W12-G03
G112 KQB2W12-G04
Gals KQB2W16-G03
216 —51p KQB2W16-G04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

75

O
2



Rotierbare Steckverbin
e p V4 Y/ "aY

dungen

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

J%)f/%) INIY/ ININ

mAnschlussgewinde: M, R

Rotierbare Steckverbindungen
mit geringem Drehmoment.

Flr oszillierende und rotierende
Anwendungen geeignet.
Kupferfreie Spezifikationen
(chemisch vernickelt).

Standardmal3ig beschichtetes
R (PT) Gewinde als Dichtmittel.

[ R ©

S - 3
- =

— -

Einschraubwinkel mit

; AuRengewinde
gerade

Steckverschraubung

=
3

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial A"- 1) FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

Schlauch-Au3en-@ D4,06,08,0310,012

Anm. 1) Beachten Sie den max. Betriebsdruck bei der Verwendung von Weichpolyamid- und Polyurethan-Schlauchen.

Technische Daten

Medium Druckluft
Betriebsdruckbereich A"™-2) -100 kPa bis 1 MPa
Prufdruck 3 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Gewinde JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)

JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)

Anm. 2) Den Einsatz in Vakuumhalteanwendung wie Leckagetester vermeiden, da Leckage vorhanden ist.
Bei Verwendung unter Vakuum kann aufgrund der Konstruktion Schmierfett eindringen.

Rotationsdrehmoment/Zuléssige Anzahl der Rotationen pro Sekunde

verwendbarer Schlauch-AuRen-@ 24 26 28 @ 10 @12
Rotationsdrehmoment [Nm] A"™-3) 0,006 0,012 0,014 | 0,020 0,022
zulassige Umdrehungen st | Serie KS 8,4 8.4 6,7 S 4.2

() Serie KX 25 20 20 16,7 16,7

Anm. 3) Drehmoment bei einem Druck von 0,5 MPa.
Anm. 4) Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde.

Gleitlager

Ruckfreies Bewegen und langere
Lebensdauer durch dlhaltige Gleitlager.

Spezialdichtung

Die spezielle Dichtung reduziert die Reibung
und erbringt eine hervorragende Dichtwirkung.

Da alle Teile standardmé&Big vernickelt
sind, kann das Produkt in kupferfreien
Anwendungen eingesetzt werden.

Kugellager

Das Kugellager gewahrleistet
Rotationen mit niedrigem Drehmoment.

Anschlusskorper

chemisch vernickelt
mit Gewindeabdichtung (nur R-Gewinde)

Serie KS: blau

Serie KX: hellgrau

Die gerade Steckverschraubung
verfugt Uber eine Rotationssperre,
die ein Drehen des Schlauches
verhindert.

Serie KX (Hochgeschwindigkeitsausfiihrung)

Abstreifer

Verhindert das Eindringen von
Fremdkérpem in die Lagerteile.

Spezialdichtung

Serie KS
(Standard)

Das X-Profil des Dichtrings reduziert die
Reibung und erbringt zugleich eine
hervorragende Dichtwirkung. Die Dichtung
besteht aus feuer- und stoBfestem
Fluorkunststoff, dessen Eigenschaften sich
in der Besténdigkeit und in einer [angeren
Lebensdauer bemerkbar machen.

+ Alle anderen technischen Daten entsprechen denen der Serie KS.

Kugellager

Das Kugellager gewahrleistet
Rotationen mit niedrigem Drehmoment.
SUS440C verbessert die
Korrosionsbesténdigkeit.

Anm.) Fir ZollgréRBen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu. (Zollgrof3e nicht fur Serie KX erhaltlich).
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
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130
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KKA
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Standardausfiihrung | Drehbare Steckverbindungen | Serie IKS

KSL

Am meisten verwendete Ausflihrung zum geraden Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
Leitungsanschluss an ein Innengewinde. im rechten Winkel an ein Innengewinde.
verwendbarer verviendoarer
Schlauch-AuBen- | Anschiussgewinde Modell Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell
) (]
M5 x 0,8 KSH04-M5 M5 x 0,8 KSL04-M5
@4 | M6x1,0 KSHO04-M6 | 1 @4 | M6x1,0 KSL04-M6
R 1/8 KSH04-01S R 1/8 KSL04-01S
i M5 x 0,8 KSH06-M5 j M5 x 0,8 KSL06-M5
M6 x 1,0 KSH06-M6 M6 x 1,0 KSL06-M6
<M5, M6> gl R 1/8 KSH06-01S <M5, M6> 21 R 1/8 KSL06-01S
R 1/4 KSH06-02S R 1/4 KSL06-02S
e R 1/8 KSH08-01S R 1/8 KSL08-01S
i) @8 R 1/4 KSH08-02S a8 R 1/4 KSL08-02S
i3 8 R 3/8 KSH08-03S R 3/8 KSL08-03S
. R 1/4 KSH10-02S R 1/4 KSL10-02S
5 @10 | R3B8 KSH10-03S @ 10 R3/8 KSL10-03S
= R 1/2 KSH10-04S <R> R 1/2 KSL10-04S
<R> R 3/8 KSH12-03S R 3/8 KSL12-03S
212 R 1/2 KSH12-04S 212 R 1/2 KSL12-04S

Hochgeschwindigkeitsausfiirung | Drehbare Steckverbindungen

Am meisten verwendete Ausfuhrung zum geraden Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
Leitungsanschluss an ein Innengewinde. im rechten Winkel an ein Innengewinde.
verwendbarer verwendbarer
— Schlauch-Auen-| Anschlussgewinde Modell Schiauch-Aufen-@1| Anschlussgewinde Modell
(mn] (mn]
L M5 x 0,8 KXH04-M5 h‘ M5 x 0,8 KXL04-M5
"3 @4 | M6x1,0 KXH04-M6 d4 | M6x1,0 KXL04-M6
R 1/8 KXH04-01S R 1/8 KXL04-01S
M5 x 0,8 KXH06-M5 M5 x 0,8 KXL06-M5
M6 x 1,0 KXH06-M6 M6 x 1,0 KXL06-M6
26 =g KXH06-01S <MS, M6> 26 =g KXL06-01S
<M5, M6>
R 1/4 KXH06-02S R 1/4 KXL06-02S
R 1/8 KXH08-01S R 1/8 KXL08-01S
8 R 1/4 KXH08-02S h.i 78 R 1/4 KXL08-02S
R 3/8 KXH08-03S R 3/8 KXL08-03S
R 1/4 KXH10-02S R 1/4 KXL10-02S
? 10 R3/8 KXH10-03S - @10 R 3/8 KXL10-03S
R 1/2 KXH10-04S <R> R 1/2 KXL10-04S
R 3/8 KXH12-03S R 3/8 KXL12-03S
212 R 1/2 KXH12-04S 212 R 1/2 KXL12-04S

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Steck-Vertellerleiste

L

D

Serie. KM

Mverwendbarer Schlauch-Auen-@ ' m

etrisch

MAnschlussgewinde: R, RC

Kompakter Leitungs-
anschluss maoglich.

Anschluss an Steck-
Verteilerleiste moglich.

40 Ausfuhrungsvarianten.

Steckverbindungen fur
besonders effizienten Betrieb.

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan
Schlauch-Auen-@ @4,06,08, 310, 012
Technische Daten
Modell KML1| KM12  [KM13| KM14  |KM15|KM16
Medium Druckluft/Wasser A"™- 1)
max. Betriebsdruck 1 MPa
Prufdruck 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
ek . . IS 30203 ‘ . . IS 30203 ‘ . .
(konisches Lefungsgewinde) (konisches Lefungsgewinde)
Innensechskantstopfen
Zubehor nein Zwei-K- nein nein nein | nein
Polymerbeschichtung
Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
Modell
Modell Anschlussausfiihrung Anzahl | GréRe Anschluss |GroRe Anschluss A
Anschluss A Anschluss B |Anschluss A B @4 |26 | D8
78 [ J
KM11 | Steckverbindung | Steckverbindung 6, 10 2 10 ([}
@12 [ J
KM12 | Steckverbindung | Rc-Innengewinde 6, 10 Re 1/4 hd hd
Rc 3/8 [ J
6 [ J
KM13 | Steckverbindung | Steckverbindung 3 78 [ J [ J
@10 [ J [ J
?6,R 1/8 [ J
?6,R1/4 ([
@6,R3/8 [ J
) @8,R1/8 [ J ([ J
KM14 | Steckverbindung gtizﬁ‘fr:gg‘xl‘;gge 3 g8 RU4 | ® | @
@ 8,R3/8 [ J ([ J
@ 10,R 1/4 ([} [ J
@10, R 3/8 ([} [ J
@?10,R 1/2 ([ ([ ]
@6 [ J
KM15 | Steckverbindung Stecwglrabmziung 3 @8 [ J [ ]
@10 [ J [ J
KM16 | Steckverbindung | Steckverbindung 3 o4 hd
a6 [ J ([ J
Anm.) Fir ZollgréBen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu
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Steck-Verteilerleiste

KM11 KM14

verwendbarer Schlauch-Auten-@ venwendbarer SchauchAuen
- [mm] " Aﬁgéﬁmsse Modell 5 ] s A_Aﬁggﬂj'sse Modell
@4 @8 6 KM11-04-08-6 R 1/8 3 | KM14-04-06-01S-3
10 KM11-04-08-10 @4 | D6 | RUA 3 | KM14-04-06-02S-3
36 @ 10 6 KM11-06-10-6 R 3/8 3 | KM14-04-06-03S-3
10 KM11-06-10-10 R 1/8 3 | KM14-04-08-01S-3
z8 @12 6 KM11-08-12-6 @4 | @8 | R1U4 | 3 |KM14-04-08-02S-3
10 KM11-08-12-10 R 3/8 3 | KM14-04-08-03S-3
R 1/8 3 | KM14-06-08-01S-3
@6 | @8 | R1U4 | 3 |KM14-06-08-02S-3
R 3/8 3 | KM14-06-08-03S-3
KM 12 R 1/4 3 | KM14-06-10-02S-3
@6 |@10| R3/8 3 | KM14-06-10-03S-3
——— R 1/2 3 | KM14-06-10-04S-3
St Aend | anschussgeinge] A3 Modell R4 | 3 |KM14-08-10-025-3
@m A-Anschliisse @8 |@10[ R38 | 3 |KMI14-08-10-035-3
@4 Re 1/4 6 KM12-04-02-6 R 1/2 3 | KM14-08-10-04S-3
10 KM12-04-02-10
o5 | i [ oot
6 KM12-08-03-6 K M 1 5
a8 Rc 3/8
10 KM12-08-03-10
venvendbarer Schlauch-Aufen-0
) Stedomdu:jsegmﬂe A-Aﬁzﬁﬂllsse EE ]
KM 13 g6 | D6 3 KM15-04-06-3
04 g8 | @8 3 KM15-04-08-3
verwendbarer Schlauch-AuBen-@ D6 2 28 3 KIM15-06-08-3
() Anzahl Modell S @10| @10 | 3 KM15-06-10-3
@ A-Anschlisse verwendbare Steckverindungsgiote 78 |#10| @ 10 3 KM15-08-10-3
@4 a6 3 KM13-04-06-3
a8 3 KM13-04-08-3
8 3 KM13-06-08-3
06 @ 10 3 KM13-06-10-3 KM1 6
a8 @10 3 KM13-08-10-3
verwendbarer [Snfmlauch-AuBen-ﬂ Anzahl Vodell
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen @ Pl
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu . @ 4 @ 4 3 KM16-04-04-3
® a4 a4 3 KM16-04-06-3
6 6 3 KM16-06-06-3
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gl Bestelloptionen

a2 )
Steck-Verteilerleiste = //=) {_/ \/j

|

Symbol Technische Daten
fettfrei
X17 Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau
fettfrei
Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtun

Farbe Druckring: hellblau
kupferfrei (chemisch vernickelt)

fettfrei
X94 Dichtungsmaterial: FKM (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau

Flgen Sie ,-X17“ an das Ende der Bestell-Nr. Beispiel: KM11-04-08-10-X17

Symbol Technische Daten

X2 kupferfrei (chemisch vernickelt)

Schmiermittel: weisse Vaseline
Farbe Druckring: weif

X12

X34 Dichtungsmaterial: FKM

Flgen Sie ,-X2“ an das Ende der Bestell-Nr. Beispiel: KM12-04-02-6-X2
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Klemmverbindungen

€

N =
Jerie |1

5

mVerwendbarer Schlauch-Auken-@* metrisch

BAnschlussgewinde: R

Material / Gehause, Uberwurfmutter: MeSSing verwendbarer Schlauch

Buchse: Kunststoff oder Messing
Max. Betriebstemperatur / 150 °C

(Messingbuchse)

60 °C

(Kunststoffbuchse)
Verwendbares Schlauchmaterial:

FEP, PFA, denaturiertes PTFE, Polyamid
Soft-Polyamid, Polyurethan
Polyolefin, Soft-Polyolefin

Einsetzbar mit Dampf

(fur Messingbuchse)

Fettfrei

81

Hitzebestandig JSchweiRfunken resistent

(Messingbuchse)

(Messingbuchse)

Serie | Schlauchmaterial Sehlateh ienObdnen
BAB25 D6IDA|D8ID5|D8ID6|D10/@65|@ 108 7,50 12/D 8| 12/0 9
T Polyamid [ [ J — [ — () — [ J
TS Weichpolyamid () [ J — [ ] — [ J — [ J
TU Polyurethan [ [ [ — [ — [ —
TPH Polyolefin (J [ J — [ — () — [ J
TPS | Weichpolyolefin () [ J [ J — [ J — [ J —
TH FEP () [ J — [ J — (] = [
TL Super-PFA — [ J = [ ] = = = =
TD |denaturiertes PTFE| @ [ J — (] — () — [ J
Technische Daten
Buchsenmaterial Polyamid Messing

Medium

Druckluft/Wasser Anm- 2)

Druckluft/Dampf Anm. 2)

Umgebungs- und
Medientemperatur

-5 bis 60 °C (nicht gefroren)
Wasser: 0 bis 60 °C (nicht gefroren)

-5 bis 150 °C (nicht gefroren)

Betriebsdruckbereich A"

-101,3 kPa bis 1 MPa

Prufdruck

7 MPa (bei 60 °C)

Schmierfett

fettfrei

Gewindebeschichtung

mit oder ohne Zwei-K-Polymerbeschichtung

Anm. 1) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,
da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
Anm. 2) Die schwenkbare Ausfiihrung ist nicht mit Wasser und Dampf kompatibel.

Hervorragende Montageeigenschaften

Uberwurfmutter

Entfernen der Muttern nicht
erforderlich. Schlauch kann
sofort angebracht werden.

Schlauchhalterung

Sorgt fiir festen Halt beim
Einsetzen des Schlauches.

Sichere Haltekraft.

Sichere Fixierung
Grol3e Haltekraft

Geringes Anzugsmoment
Auch fur Vakuum-
Anwendungen geeignet.

Klemmverbindung

Klemmmechanismus fiir sichere
Haltekraft bei Schlauchen aus
den verschiedensten Materialien

Schlauchklemme

(Kunststoffbuchse)

Spezielle Konfiguration hélt den
Schlauch sicher in Position
Verhindert ein Verrutschen und
Abrutschen der Muffe und der
Uberwurfmutter

O
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Klemmverbindungen |Serie KFE

Schraub-/
Steckverbindungen

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Gerade Klemmuerschraubung mit Aufengewinde T-Klemmverschraubung mit Auengewinde KQ2

Am meisten verwendete Ausfliihrung zum geraden Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in tﬁ%%
Leitungsanschluss an ein Innengewinde einem 90°-Winkel nach beiden Seiten.
venvendbre . ooe] venvendhare | ooe] KQB2
Schlauchgrde (mm)| Arsisyeince SchlauchgrdRe (mm)| rsehssyeninde
AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse KS/
R 1/8 |KFH04-01S |KFH04B-01S R1/8 |KFT04-01S |KFT04B-01s KX
B41025 R 1/4 |KFH04-02S |KFH04B-02S @41025 R 1/4 |KFT04-02S |KFT04B-02S
R 1/8 |KFH06-01S |KFHO06B-01S R 1/8 | KFT06-01S |KFT06B-01S
@6 |D 4| R1/4 |[KFH06-02S |KFHO6B-02S @6 |D 4| R14 |KFT06-02S |KFT06B-02S
R 3/8 |KFH06-03S |KFH06B-03S R 3/8 |KFT06-03S |KFT06B-03S
R 1/8 |KFH08U-01S — R 1/8 | KFT08U-01S —
@5 | R1/4 [KFHOBU-02S — it E @ 5| R1/4 |KFT08U-02S — M
R 3/8 | KFHO8U-03S — | R 3/8 | KFTO8U-03S —
28 R 1/8 |KFHO8N-01S | KFH08B-01S == 28 R 1/8 | KFTO8N-01S | KFT08B-01S E;IE)LL
@ 6| R1/4 |KFHO8N-02S |KFH08B-02S [Kunststoffbuchse] @ 6| R1/4 |KFTO8N-02S | KFT08B-02S
R 3/8 | KFHO8N-03S | KFH08B-03S R 3/8 | KFTO8N-03S | KFT08B-03S KC
R 1/4 |KFH10U-02S — I 2 g R 1/4 | KFT10U-02S —
@ 6,5 R3/8 |KFH10U-03S — i | | @ 6,5 R3/8 | KFT10U-03S — KK
R 1/2 |KFH10U-04S — = R 1/2 | KFT10U-04S —
2l R 1/4 |KFH10N-02S |KFH10B-02S [Messingbuchse] 2l R 1/4 | KFT10N-02S | KFT10B-02S KKH
@ 7,5 R3/8 |KFH10N-03S |KFH10B-03S @ 7,5 R3/8 | KFT10N-03S | KFT10B-03S
= R 1/2 | KFH10N-04S | KFH10B-04S R1/2 | KFT10N-04S | KFT10B-04S '
‘e:;:ﬁ-. R 1/4 |KFH12U-02S — R 1/4 | KFT12U-02S — 130
) @ 8| R3/8 |KFH12U-03S — @ 8| R3/8 |KFT12U-03S —
[Messingbuchse] R 12 |KFH12U-04S — R 12 | KFT12U-04S - DM
@12 R 1/4 |KFH12N-02S |KFH12B-02S @12 R 1/4 | KFT12N-02S | KFT12B-02S
@ 9| R3/8 |KFH12N-03S |KFH12B-03S @ 9| R3/8 | KFT12N-03S |KFT12B-03S | DMK
R 1/2 |KFH12N-04S | KFH12B-04S R 1/2 | KFT12N-04S | KFT12B-04S
KDM
Einschraubwinkel mit AuBengewinde T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar KFY MQR
Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
im rechten Winkel an ein Innengewinde. gerader Richtung und in einem 90°-Winkel. KB
vewendbare vewendbare
Schiauchgrde () rslseine Modell Schiauchgrde () rslseine Modell E<VIV:{2
AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse
G4lp2s R 1/8 |KFL04-01S |KFL04B-01S G4lp25 R 1/8 |KFY04-01S |KFY04B-01S ' KRM

R 1/4 |KFL04-02S |KFL04B-02S
R 1/8 | KFL06-01S |KFLO6B-01S
@6 |D4| R1/4 |KFL06-02S |KFLO6B-02S

R 1/4 | KFY04-02S |KFY04B-02S
R 1/8 |KFY06-01S |KFY06B-01S ' KA
@6 |D4| R14 |KFY06-02S |KFY06B-02S

f ?E R3/8 |KFLO6-03S | KFLO6B-03S R 3/8 | KFY06-03S |KFY06B-03S | |30
= R1/8 |KFLOBU-01S|  — R18 |KFYoBU-01S|  —
| | @5 | RU4 |[KFLOBU-02S|  — @5 R14 |[KFYosu-02s|  — KG
— R3/8 |KFLOBU-03S|  — R38 |KFYo8U-03s|  —
—_— 28 R 1/8 | KFLOBN-01S | KFL08B-01S 28 R 1/8_| KFY0BN-01S | KFY08B-01S
[Kunststoffbuchse] @ 6| R1/4 | KFLOBN-02S | KFL08B-02S [Kunststoffbuchse] @ 6 [ R1/4 | KFY08N-025 | KFY08B-025 | KT G2
R 3/8 | KFLOBN-03S | KFL08B-03S R 3/8 | KFY0BN-03S | KFY08B-03S
- R14 |KFLIOU-02S|  — R14 |KFYl0U-02S|  — MS
A @65 R3/8 |KFLIOU-03S|  — @65 R3/8 |KFY10U-03S|  —
7 59 R 1/2 | KFL10U-04S — R 1/2 | KFY10U-04S — KKA
e g R 1/4_| KFL1ON-02S | KFL10B-02S R 1/4 | KFY10N-02S | KFY10B-025

@ 7,5 R3/8 | KFY10N-03S|KFY10B-03S | KP
R 1/2 | KFY10N-04S | KFY10B-04S

@75 R3/8 | KFL10N-03S | KFL10B-03S
R R 1/2 | KFL10N-04S | KFL10B-04S

[Messingbuchse] R 1/4 |KFL12U-02S — = R 1/4 |KFY12U-02S — KPQ/
= KPG
@ 8| R3/8 |KFL12U-03S — Vessindbuch @ 8| R3/8 |KFY12U-03S —
512 R 1/2 | KFL12U-04S — [Messingbuchse] 512 R 1/2 | KFY12U-04S — LO1
R 1/4 | KFL12N-02S | KFL12B-02S R 1/4 | KFY12N-02S|KFY12B-02S
@9 | R3/8 |KFL12N-03S | KFL12B-03S @ 9 | R3/8 |KFY12N-03S|KFY12B-03S
R 1/2 | KFL12N-04S | KFL12B-04S R 12 |KFY12N-045 |KFvize-oas | Q3
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Klemmverbindungen |Serie KE

KFV

Zum rechtwinkeligen Leitungsanschluss an ein Innengewinde. Zur Verbindung von Schlduchen in gerader Richtung.
In alle Richtungen schwenkbar.

vewendbare vewendbare

SchlauchgréRe (mm)]Anschlssgeninde Madell SchlauchgroRe (mm) Madell

AuBen-@| Innen-2 Kunststoffbuchse | Messingbuchse AuBen-g| Innen-@| Kunststoffbuchse | Messingbuchse
R 1/8 |KFV04-01S |KFV04B-01S % D4\1@25 KFH04-00 KFH04B-00

241025 R 1/4 |KFV04-02S |KFV04B-02S 26|04 KFHO06-00 KFH06B-00
R 1/8 |KFV06-01S |KFV06B-01S [Kunststoffbuchse] @ 5| KFHO8U-00 —

@6 |D4| R14 |KFV06-02S |KFV06B-02S 28 @ 6| KFHO8N-00 KFHO8B-00
R 3/8 |KFV06-03S |KFV06B-03S % 26,5 KFH10U-00 —
R 1/8 |KFV08U-01S — . ' B @75 KFH10N-00 KFH10B-00

@5| R1/4 |KFV0O8U-02S — [Messingbuchse] @ 8| KFH12U-00 —
@8 R 3/8 | KFV08U-03S — 212 9 KFH12N-00 KFH12B-00

R 1/8 | KFVO8N-01S | KFV08B-01S
@ 6| R1/4 |KFVO8N-02S | KFV08B-02S

R 1/4 | KFV10U-02S - Zur Schlauchverzweigung in zwei Richtungen jeweils in

@ 6,5 R3/8 | KFV10U-03S — einem Winkel von 90° zur urspriinglichen Richtung.
R 1/2 | KFV10U-04S —

z R 1/4 | KFV1ON-02S |KFV10B-02S Schm?ggffmm) Modell
@ 7,5 R3/8 | KFVION-03S | KFV10B-03S AuRen-@| Innen-@ | Kunststoffbuchse | Messingbuchse
R 1/2 | KFV10N-04S | KFV10B-04S @ 4|@25 KFT04-00 KFT04B-00
R 1/4 | KFV12U-02S — T iy @6 |D4| KFT06-00 KFT06B-00
@ 8| R3/8 |KFV12U-03S — [Kunststoffbuchse] @5| KFTO8U-00 _
[Messingbuchse] g5 12 R 1/2 | KFV12U-04S — 28 56 KFTosN-00 KFT08B-00
R 1/4 | KFV12N-02S | KFV12B-02S 365 KFT10U-00 —
@ 9 [ R3/8 |KFV12N-03S | KFV12B-03S @ 10/57 5 kFr10N-00 KFT10B-00
R 1/2 | KFV12N-04S | KFV12B-04S 38| KFT12000 —
Messingbuchse] @ 1215 g T TN KFT12B-00

Zum Leitungsanschluss in rechten Winkel an ein Innengewinde.

In alle Richtungen schwenkbar. Ein hoher Winkel hebt den Schlauchanschluss vom Werkstiick ab. Zur Verbindung von Schiduchen durch eine Platte.

verwendbare verwendbare
Schlauchgrofe (mm) Anschlussgeninde e SchlauchgroRe (mm) Madell
AuRen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse AuRen-@| Innen-@ | Kunststoffbuchse | Messingbuchse
R 1/8 |KFW04-01S [KFWO04B-01S D4|025 KFE04-00 KFE04B-00
241025 R 1/4 |KFW04-02S |KFW04B-02S 26|04 KFE06-00 KFEO06B-00
R 1/8 |KFWO06-01S |KFWO06B-01S 8 @5 KFEO8U-00 —
D6 |D 4| R14 [KFW06-02S |KFWO06B-02S @ D6 KFEO8N-00 KFEO8B-00
R 3/8 |[KFW06-03S [KFWO06B-03S @6,5| KFE10U-00 —
R 1/8 |KFWO08U-01S — 2 @75 KFEL1ON-00 KFE10B-00
@ 5| R4 |KFWO08BU-02S — [Messingbuchse] o 4, @ 8| KFE12U-00 —
R 3/8 |KFWO08U-03S — 9 KFE12N-00 KFE12B-00
28 R 1/8 |KFWO08N-01S|KFW08B-01S
@ 6| R1/4 |KFWO8BN-02S|KFW08B-02S
R 3/8 |KFWO8N-03S|KFW08B-03S Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
R 1/4 |KFW10U-02S — Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
@ 6,5| R3/8 |[KFW10U-03S —
R 1/2 |KFW10U-04S —
Z 1 R 1/4 |KFW10N-02S|KFW10B-02S
@ 75| R3/8 |[KFW10N-03S|KFW10B-03S
R 1/2 |[KFW10N-04S|KFW10B-04S
R 1/4 |KFW12U-02S —
@ 8| R3/8 |KFW12U-03S —
R 1/2 |[KFW12U-04S —
212 R 1/4 |KFW12N-02S|KFW12B-02S
[Messingbuchse] @ 9| R3/8 |KFW12N-03S|KFW12B-03S
R 1/2 |KFW12N-04S|KFW12B-04S
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Klemmverbindungen |Serie KF

Schraub-/
Steckverbindungen

Zum Leitungsanschluss an ein Manometer-Au3engewinde usw. Venvendoare Schlauchgrate (mm) Klj%?
Modell -
AuBen-@ | Innen-@ ode
verviendbare Modell a4 @25 KFV-04 KQB2
SchlauchgrBe (mm)| Arsehlussgevinde D6 D4 KFV-06
AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse g5 KFV-08U KS/
@ 4|@ 25| Rc 1/4 | KFF04-02 | KFF04B-02 28 —5% KEV-08N KX
Rc 1/4 | KFF06-02 | KFF06B-02 365 KEV-10U
D6 |04 a8 KFFo6-03 | KFF06B-03 ?10 5o PEVETTY KM
5 KFFO8U-02 — a
8 2 Rc 1/4 @12 a8 KFV-12U KE
a6 KFF08N-02 | KFF08B-02 79 KEV-12N
@ 6,5 KFF10U-02 —
— Rc 1/4
2 10/57 5 Re M4 e erron-02 | KFF10B-02 KEW M
[Messingbuchse] 238 Rc 1/4 KFF12U-02 -
012 29 ¢l KFF12N-02 | KFF12B-02 H/DL
vewendbare SchiauchgroRe (mm) L/LL
. Modell
Cee AuBen-@ | Innen-@ KC
= @4 | @25 KFW-04
| o6 | 64 ke
I|I a5 KFW-08U KK
Zur Verbindung eines Schlauchs und eines AuRengewindes 8 Z6 KFW-08N
durch eine Platte. 210 265 P ETATE KKH
verwendbare M D75 KFW-10N
X ) odell »
Schlauchgrofe (mm)|nschussgevinde L a8 KFW-12U KK
AuBen-@| Innen-@ Kunststoffbuchse | Messingbuchse o @12 79 KEW-12N 130
@6 | D4 |Rcl/d| KFE06-02 | KFE06B-02 DM
[Kunststoffbuchse] 25 KFE08U-03 —
a8 Rc 3/8
6 KFEO8N-03 | KFE08B-03 KFS
210 D65 . g | KFELOU-03 — DMK
@75 ¢ KFE10N-03 | KFE10B-03 verwendbare Steckverbindung [mm] Modell
28 KFE12U-03 = KFS-04 KDM
Messingbuchse] @ 121 g Re 318 I ee o\ os | krE128-08 - o4 KFSB-04
KFS-06 MQR
Kunststoffbuch 26 KFSB-06
[Kunststoffbuchse] KFS-08
—ﬁ-i— KFSB-08
: . KFS-10 KR
Zum VerschlieBen ungenutzter Klemmverbindungen. # |
9 9 =y 240 KFSB-10 -W2
[Messingbuchse] KFS-12
verwendbare @12 KFSB-12 KRM
Steckverbindung Modell
[mm]
24 “
a6 KFP-06
@8 KFP-08 verviendbare Steckverbindung [mrm] Modell KQG2
@10 KFP-10 ———] a4 KFEN-04
@12 KFP-12 = 76 KEN-06 KG
. 28 KFN-08
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen 210 KFN-10 KFG2
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu @12 KFN-12
MS
lplo! Bestelloptionen KKA
-
KPQ/
KPG
Symbol Spezifikationen Symbol Spezifikationen
X2 kupferfrei (chemisch vernickelt) 10- doppelte Reinraumverpackung LQ1
Flgen Sie ,-X2“ an das Ende der Bestell-Nr.
J LQ3

Beispiel: KFH06-01S-X2

N

LQHB
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mverwendbarer Schlauch-AuBen-2* metrisch

mAnschlussgewinde: M3, M5, R 1/8

Technische Daten

Geringer Platzbedarf fur

« verwendbarer Schlauch-AuRen-@: @ 2

den Leitungsanschluss

Die Uberwurfmutter besitzt eine hohe Haltekraft und

ermdglicht ein einfaches AnschlieBen und Abnehmen.

Schlauchmaterial Polyurethan
verwendbarer Schlauch (Auen-@ / Innen-@) 22/81,2
Medium Druckluft/Wasser Anm. 1)
max. Betriebsdruck 1 MPaAnm. 2)

Zahlreiche Ausftihrungen sind verfligbar

Umgebungs- und Medientemperatur

-5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)

Der Leitungsanschluss ist auch bei begrenzten Platzverhaltnissen mdglich. AnschlussgroRe

M3, M5, @ 3,2, @ 4

Gewinde

Kompatibel mit verschiedenen Kunststoffschlauchen

JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)

Die geraden Schraubverbindungen und die Einschraubiwinkel mit Uberwurfmutter
sind geeignet fir Polyamid-, Soft-Polyamid- und Polyurethan-Schiduche.

Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
Anm. 2) Beim Leitungsanschluss dem Schlauch den max. Betriebsdruck zufiihren.

« verwendbarer Schlauch-AuRen-@: @ 3,18, 3 4, D 6

@ 2-Steckverbindungen fiir Schlduche

neu als Serie hmzugefugt verwendbares Schlauchmaterial | Polyamid Soft-Polyamid Polyurethan  |Super-PFAA™ DI FEP ANM. 2) | dengieres PTFEA™)
@ 3,18/0 2

verwendbarer = verwendbarer M3 - DaB25) o pe 25 - - -
Schlauch-AuRen-@: e Y Schlauch- ?318/02.18
@2 a‘ . MBNDL g 2@ 25| @425 O D2 epa |B4D25 4B 25

P - : nnen- ) '

2 _{ﬁ!. i D6ID 4 D6ID 4 @6/ 4 d6/D4 | D6/D 4

& - 8 Medium Druckluft/Wasser A™™- 4)
= HL« O max. Betriebsdruck (bei20°C) | 1,5 MPa 1 MPa |08MPa| 1MPa | 15MPa | 14 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
verwendbarer . AnschlussgroRle M3, M5, R 1/8 . ‘ - M5, R 1/8
Schlauch-AuRen-@: S . JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)
@318, 04,06 Gt JIS B()"203 (konisches Rohrgewinde)
= - Anm. 1), Anm, 2), Anm. 3) Nur mit der Ausfihrung mit Uberwurfmutter kompatibel.
‘,% br‘ | @ Anm. 4) Schlauchtiille, Winkel-Schlauchttlle (H) sind nicht mit Wasser kompatibel.
v v b LJ
— “f‘é‘j — =
. A & &£
®Fs e
N o4
® &
Talle: @ 2 Tulle: @ 3,18, 04,0 6

Schlauch

Die Buchse gewdhrleistet einfache
Montage bei grofer Haltekraft.
Durch Demontage kann der Schlauch

Einfaches Einsetzen
des Schlauches
Grol3e Haltekraft

einfach ahgenommen werden.
Korper chemisch vernickelt
Chemisch -
vernickelt Dichtung

Geringes Anzugsmoment
sichere Abdichtung

Uberwurfmutter: @ 3,18, @ 4, D 6

Einfaches Einsetzen des Geeignet fur Polyamid-,
Schlauches GroRe Haltekraft Soft-Polyamid- und

Polyurethan-Schlauche.
Uberwurfmutter
Chemisch vernickelt

Sicherer Halt nur durch
Anziehen von Hand.

. - Durch Lockern der Mutter
kann der Schlauch ganz
Geringes Anzugsmoment einfach abgenommen werden.
sichere Abdichtung Chemisch vernickelt

Einfaches Einsetzen
des Schlauches
Grofe Haltekraft

Korper

Chemisch
vernickelt

Schlauch

Geringes Anzugsmoment
sichere Abdichtung
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Miniatur-Verschraubungen 5 2)/]=) J\//
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Verwendbarer Schlauch-AuRen-@: @ 2 KQ2

. KQ2
AnschlussgroRe: M3, M5 -l?'
ni
dbarer Schlauch [mm] KQB2
Schlauchtiille vervendbarer Schiauch ; Steckverbindung mit Tille verwendbarer Schlauch [mm
Anschlussewinde Modell 9 Modell
Auten-@/ Innen-@ [mm] S S @ ©® (Auken-@ ﬁ)s(/
x 0, - -
P2xP12 rue 08| MBAU2 goxp12l 232 M-32F-2
@4 M-04F-2
KM
KF
Einschraubwinkel verviendbarer Schiauch ; Gerade Einsteckreduzierung  Vemendoarer Schlauch | GroRe
mit Tdille \_ Auten-@/ Innen-@ [mm] Aoschlsgende Modell AuBen-2 / Innen-@ [mm] | Verschraubung Modell H/DL
| i M3x0,5 [ M-3ALU-2 @32 [ M32R2 L/LL
; ' 02x012 M5, 08| M-5ALHU-2 02x012 g \M04R2
KC
KK
A a L KKH
m | KK
, 130
DM
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
DMK
sofi0! Bestelloptionen KDM
)
MQR
KB
. KR
Symbol Technische Daten
Y -W2
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 304, FKM
. ) . KRM
X226 Anschlussgewinde-GréRe Bestell-Nr. Dichtung
M3 M3G-DPH00489 KA
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
KQG2
X112 Anschlussgewinde-GréRe Bestell-Nr. Dichtung
M5 M-5G3 KG
KFG2
N 2
KKA
Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-Grolze Material
IN-233-706 M3 rostfreier Stahl 304, NBR KP
Dichtung M-5G2 rostfreier Stahl 304, NBR
M5 - -
M-5G3 rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM KPQ/
Buchse M-5-2-P02 — C3604 (chemisch vernickelt) KPG
LQ1
LQ3

N
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Verwendbarer Schlauch-AuRen-@: & 3,18, (%] 4, 6
AnschlussgrofRe: M3

AnschlussgrofRe: M5

Beschreibun Anm. Modell Anwendun Beschreibun Anm. Modell Anwendun
9 g 9 9
Schraubverbindung | @ 3,18/2,18 Fur Soft-Polyamid- gerade
mit Tulle x M3 Schlauche Schraubverbindung
M-SAUS Fir Polyurethan mitTulle O 4o XIS | BN
i \}."}‘ @ 3,18/2 x M3 Schiuche . e far P_c_>lyamid—
A L 8 X e Schlauche
S Fiir Soft-Polyamid- & @ 6/4xM5 | M-5AN-6
@ 4/2,5x M3 | M-3AU-4 und Polyurethan-
Schlauche
gerade @ 3,18/2,18 Fur Soft-Polyamid-
- ; . Schraubverbindung x M5 Schlauche
Einschraubwinkel | - 2 182,18 A mitTiille M-5AU-3
mit Tlle, 360 ) 3' Polyamid- Fur Polyurethan-
schwenkbar L Schliuche ZIS:18{2IXIMS Schlduche
M-3ALU-3 —
Fiir Poly- i L N .
!_ﬁ . @ 3.18/2 x M3 Derkoerist | wrethan- @ 4/2,5x M5 | M-5AU-4 Fiir Soft-Polyamid-
[ 1 360° um die Schlauche und f’olyurethan-
T Achse des @ 6/4xM5 | M-5AU-6 Schlauche
Anschlussteils |
schuenkbar, | Fur Soft- Einschraubwinkel mit
Polyamid- Tille fiir Polyamid- = id-
B 412,5x M3 | M-3ALU-4 und Poly- Schlauch @ 4/25xM5 | M-5ALN-4 siﬁ{aﬁ‘c’ﬁé‘ me
urethan- . .
. = « Der Korper ist
Schlduche 7 !\-]\ 360° um die
1 Achse des
Einschraubwinkel %ﬂ' Anschlussteils
o ' @ 6/4 x M5 M-5ALN-6
360° schwenkbar M3- Der Korper ist 360° schwenkbar.
b T Innengewinde | \\ o\ um die Achse des
.h- X M3- Anschlussteils Einschraubwinkel 18/2.1 Filr Soft-
AuRengewinde schwenkbar. mit Tille, 360° DY NS Polyamid-
m/ ! x M5 «
= schwenkbar Schlduche
M-5ALU-3 ﬁ
T-Schraubverbindun 4 —-!\-\ IR
g M3- F @ 3,18/2 X M5 Derkineris | Urethan-
‘_ﬁ; Innengewinde Der Korper ist 360° 1 5 P de | Schlauch
X M3- um die Achse des ‘&" umoe - ——
| . M-3UT . Achse des Far
: nnengewinde Anschlussteils Anschissels | Soft-Po-
1 5.' X M3- schwenkbar. @ 4/2,5 x M5 | M-5ALU-4 nhsc uks;els ——
AuBengewinde schwenkbar. a{nd
Doppelnippel 3. ZurVerbindung de U
i Verschraubung mit @ 6/4xM5 | M-5ALU-6 ,
- 'ﬁ AuBin'g\;A%v_vmde M-3N Werkstticken bzw. zur Schlau-
"ﬂ"" ) Verbindung von zwei che
i AuBengewinde - -
Verschraubungen. Einschraubwinkel « Ftir Polyamid-
Verschlussstopfen mit Tulle (H) fur @ 4/25xM5 | M-5ALHN-4 | Schlauche
Zum VerschlieRen Polyamid-Schlauche « Der Korper ist
M-3P eines ungenutzten S~ 360° ;
3 T um die
.ﬁ M3-Anschlusses. . g
- i ; @ 6/4 x M5 M-5ALHN-6 | Anschlussteils
Dichtung - schwenkbar.
— M3-Gewinde mit
N M-3G2 f ; Einschraubwinkel mit Fir Soft-
T~ Dichtmittel ) @ 3.18/2.18
s Tlle (H) fur weiche ’ ) Polyamid-
Schlauche x M5 Schlauche
M-5ALHU-3
T‘ Fiir Poly-
o @ 3,18/2 x M5 Derkorperist | Urethan-
360° um die Schlauche
- Achse des Eur
Anschlusstels | s oft-Po-
B 4125 X M5 | M-BALHU-4 | g iyamid-
und
Polyure-
than-
@ 6/4 x M5 M-5ALHU-6 Schlau-
che
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Miniatur-Verschraubungen

Verwendbarer Schlauch-AuRen-@: @ 3,18, @ 4, D 6

AnschlussgroRe: M5
Beschreibung Anm. Modell Anwendung Beschreibung Anm. Modell Anwendung
?ﬂﬁrﬁ%eesrwcﬁ\rrfangﬁt\{grrblndung B 4/2.5xM5 | M-5H-4 Far Polyamid-, Reduktion
. Weichpolyamid- R 1/8 M-5B Reduktion von R R
und Polyurethan- X M5-Innengewinde 1/8 auf M5.
@ 6/4 x M5 M-5H-6 Schlauche e
Schlauchwinkel | oy 1 5 x M5 | M-HL-4 | * Fir Polyamid-, ﬁ
',;"- Weichpolyamid- R 1/4 M-5B1 Reduktion von R R
und Polyurethan- X M5-Innengewinde 1/4 auf M5.
- @ 6/4 x M5 M-5HL-6 Schlauche
 Der Korper ist
Einschraubwinkel mit 360° umpdie Verschlussschraube
Uberwurfmutter (H) 2 4/2,5xM5 | M-5HLH-4 E Zum VerschlieBen
Y Achse des M-5P eines ungenutzten
~ Anschlussteils ] .
v @ 6/4 x M5 M-5HLH-6 A S s M5-Anschlusses.
Aufschraubwinkel Dichtung
3 Material: . .
M5-Innengewinde ! Rechtwinkliger — A ) M5-Gewinde mit
‘ x M5-Innengewinde | M-2& Leitungsanschluss { rOStfrf\l'g:qStahl’ ez Dichtmittel
\ .
Aufschraub-T-Stiick Dichtung (H) i "
M5-Innengewinde Rechtwinkliger Material: mgﬁtg‘:%
4 3 x M5-Innengewinde | M-5T Leitungsanschluss® in Polyamid 66, GF| M-5GH
x M5-Innengewinde beide Richtungen 30% i dalsn
- M-5HLH-4, 6
Einschraubwinkel, 360° Der Krper ist 360°
schwenkbar = 5Re-
- M5-Innengewinde M-5UL um die Achse des AnschlussgroQe: R1/8
'm x M5-Auengewinde Anschlussteils
Rl schwenkbar.
Beschreibung Anm. Modell Anwendung
T-Schraubverbindun
= ] ’ M5-Innengewinde Der Korper ist 3607 Serade i
p M- X M5-Innengewinde | M-5UT TG DG S(_:hrelllubverblndung @ 4/2,5 M-01AN-4
'i X M5-AuRengewinde SIS mitTole xR 1/8
" 9 schwenkbar. . .
- e Fiir Polyamid-
= L] iy Schlauche
Verlangerung Ein massiver M
MS5-AuBengewinde M-53 Abschnitt hebt den @ 6/4 M-01AN-6
W x M5-Innengewinde Schlauchanschluss xR 1/8
- vom Werkstiick ab.
Doppelnippel M5- Zur Verbindung der Gerade
: n Verschraubung mit Schraubverbindung @425
@ B AuBengewinde (I Werkstiicken bzw. zur mit Tille / M-01AU-4
‘ﬂ X M5- . ; xR 1/8 -
¥ AuBengewinde Verbindung von zwei oy i
Verschraubungen. e Weichpolyamid-
Kupplungsstiick, . . R ‘M‘ und Polyurethan-
360° schwenkbar | MsAuBengeninde U die Achse des o 614 SSENETE
s m x M5-AuBengewinde | M-5UN A . M-01AU-6
nschlussteils xR 1/8
4 - ‘ PAT.
i schwenkbar.
Schott- Gerade
Schraubverbindung M5 x M5 . . Schraubverbindung
: . Verbindung bei s @ 412,5 LEAML
v Innengewinde - Paneelmontage mit Uberwurfmutter xR 1/8 M-01H-4 ) ;
‘ Innengewinde Fiir Polyamid-,
“ pp Weichpolyamid-
Schott-Schraubverbindung Reduktion von .ﬁ, ;r;(rj] |{I:"Lc:(l:)guerethan-
mit Reduktion - Rc 1/8 MLSER Rc(PT)L/8 zu M- @ 6/4 M-O1H-6
[} X M5-Innengewinde Gewinde und ermdglicht x R 1/8
Plattenmontage
Verteilerstiick P Zur Aufteilung von Re R 1/8 in
L . bis zu neun M5-Stationen,
- X Mglgp;ir:)%eewnl)nde Skl Geeignet filr Paneel- oder

Befestigungselementmontage.

O
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KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3
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Bestelloptionen

[EEN
!

Symbol Spezifikationen
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 304, NBR
Anschlussgewinde-Grol3e Bestell-Nr. Dichtung
X83
M3 M-3G2
M5 Anm.) M-5G2
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 304, FKM
X226 Anschlussgewinde-GroRe Bestell-Nr. Dichtung
M3 M3G-DPHO00489
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
X112 Anschlussgewinde-GréRe Bestell-Nr. Dichtung
M5 M-5G3

Anm.) Nur mit Modellen mit M-5GH kompatibel.

|

Symbol Spezifikationen
10- Schmiermittel: Fluor-Schmierfett
(nur M-5UN) doppelte Reinraumverpackung

Beispiel: 10-M-5AN-4

Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-GroRRe Material verwendbares Modell
M-3G M3 PVC —
M-3G2 rostfreier Stahl 304, NBR —
M-5G1 PVC —
M-5G2 rostfreier Stahl 304, NBR —
Dichtung M-5G3 M5 rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM —
) M-5AL0-6, M-5ALH-6
- 0,
M-5GH Polyamid 66, GF 30 % M-5HL-4, 6, M-5HLH4.6
M-6G M6 X fur KQ2 M6-Gewinde
rostfreier Stahl 304, NBR -
M-10/32G 10-32UNF Serie KQ2 10-32UNF
C3604 M-01H-4, M-5H-4
M-5-4-PO1 - (chemisch vernickelt) M-5HL-4, M-5HLH-4
Abdeckmutter C3604 M-01H-6, M-5H-6
M-5-6-PO1 - (chemisch vernickelt) M-5HL-6, M-5HLH-6
89
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Schneidringverschraubungen

Serie H/DL/L/LL

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

BAnschlussgewinde: R, RC

Konisch erweiterter Schneidring  Technische Daten

Schweilfunken resistent

Vgrh"indert das Herausfallgn des Schneidrings beim ) verwendbares Schlauchmaterial Polyamid-, Weichpolyamid-, Weichkupfer-Rohr (C1220T-0)
Einfiihren des Schlauchs in das Verschraubungsgehéuse. verwendbarer Schiauch-AuRen-a 040608 010 012
Geharteter Schneidring max. Betriebsdruck 1 MPa
Verhindert, dass der Schneidring beim Erifaiuk 10 MPa
Festzieh M icht.
estziehen der Mutter bric Medium Druckluft
Konisch erweiterter Innen-@ i Gewindeteil JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)
Fur geringen FlieBwiderstand im Inneren der EStiilels Mutier J1S B0205 (metrisches Feingewinde)
Verschraubung. - - - - -
Gewindebeschichtung A™) mit oder ohne Zwei-K-Polymerbeschichtung
Zahlreiche Ausfihru ngs- Anm.) Einschraubwinkel mit AuRengewinde, Einschraubverzweigung mit AuRengewinde,
T H T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar mit Dichtmittel werden auf Bestellung angefertigt Fiigen Sie
un d G rOBe nvari anten ,S" hinter der Bestell-Nr. an, wenn eine PTFE-Dichtung erwiinscht ist.
Zehn Ausfiihrungen und fiinf Schlauch-AulRen-@
bieten eine grolRe Palette an Verschraubungen, die Material der Bauteile
flr alle Anwendungen konzipiert sind.
Gehause C3604, C3771BE
Mutter C3604
Schneidring C2700

Schlauch

Uberwurfmutter

konisch erweiterter Innen-g

Verhindert ein Verformen
des Schlauches im
Verschraubungsinneren.

Schlauchklemme

Hohe Haltekraft durch
Metallausfiihrung.

. Fir den Einsatz auf

| Weichkupferrohren geeignet.
| (Nicht geeignet filr

| Polyurethanschlauche)

Schlauchhalterung

Verhindert ein Verrutschen des

Schlauches wahrend des Einbaus.
Die Schlauchhalterung sorgt fiir

festen Halt beim Einsetzen des
Schlauches und verhindert, dass
dieser beim Einschrauben verrutscht.

Korper

O
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

H/DL
L/LL

KC

KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung

Am meisten verwendete Ausfliihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

Gerade Verschraubung

Zum AnschlieBen an AuBengewinde, wie z. B. an Manometer.

vervendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-@ | Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen-J| Anschlussgewinde Modell
[mn] [mn]
@ a R 1/8 H04-01 J ) a4 Rc 1/4 DHF04-02
R 1/4 H04-02 ﬂ — @6 Rc 1/4 DHF06-02
R 1/8 H06-01 1 J Rc 3/8 DHF06-03
6 R 1/4 H06-02 28 Rc 1/4 DHF08-02
R 3/8 H06-03 @10 Rc 1/4 DHF10-02
R 1/8 H08-01 212 Rc 1/4 DHF12-02
8 R 1/4 H08-02
R 3/8 H08-03
R 1/4 H10-02 :
510 [R3s T-Verzweigung
:: 1;421 :ig'gg Zur Schlauchverzweigung in 2 zwei Richtungen jeweils in
- einem Winkel von 90° zur urspringlichen Richtung.
12 R 3/8 H12-03
R 1/2 H12-04 Venendbarer
Schlauch-Aulen-3 | Anschlussgewinde Modell
[mn]
34 R 1/8 DTO04-01
Einschraubwinkel mit Autengewinde R1/4 DT04-02
R 1/8 DTO06-01
Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss a6 R 1/4 DT06-02
im rechten Winkel an ein Innengewinde. R 3/8 DT06-03
R 1/8 DT08-01
vewendbarer
Schlaueh-Aufen-3|Anschlussgewinde Modell 28 R 1/4 DT08-02
(] R 3/8 DT08-03
@4 R 1/8 DL04-01 R 1/4 DT10-02
R 1/4 DL04-02 @ 10 R 3/8 DT10-03
R 1/8 DL06-01 R 1/2 DT10-04
6 R 1/4 DL06-02 R 1/4 DT12-02
R 3/8 DL06-03 @212 R 3/8 DT12-03
R 1/8 DL08-01 R 1/2 DT12-04
8 R 1/4 DL08-02
R 3/8 DL08-03
R 1/4 DL10-02
210 |38 T-Verschraubung
i iﬁ gtig'gg Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
- gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.
12 R 3/8 DL12-03
R 1/2 DL12-04 veriendoarer
Schlauch-Aufen- Anschlussgewinde Modell
[mn]
@a R 1/8 DY04-01
R 1/8 DY06-01
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in a6 R 1/4 DY06-02
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten. R 3/8 DY06-03
R 1/8 DY08-01
verwendbarer
Schlauch-AuBRen-@ Modell 28 R 1/4 DY08-02
[mm] R 3/8 DY08-03
a4 DT04-00 R 1/4 DY10-02
a6 DT06-00 @ 10 R 3/8 DY10-03
a8 DT08-00 R 1/2 DY10-04
@ 10 DT10-00 R 1/4 DY12-02
212 DT12-00 12 R 3/8 DY12-03
R 1/2 DY12-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schneidringverschraubungen | Sesie H/DL/L/LL

Schraub-/
Steckverbindungen

Zur Verbindung von Leitungen durch eine Platte. Zum Leitungsanschluss in rechten Winkel an ein Innengewinde. E<UQn?
In alle Richtungen schwenkbar.
verwendbarer venwendoarer KQB2
Schlauch-Auf3en-@ Modell Schlauch-Aulen-3 | Anschlussgewinde Modell
[mm] ] KS/
. . @4 DE04-00 R1/8 L04-01 KX
* 26 DE06-00 24 mRua L04-02
! 78 DE08-00 R 1/8 L06-01 KM
@ 10 DE10-00 a6 R 1/4 L06-02
12 DE12-00 R 3/8 L06-03 KF
R 1/8 L08-01
@8 R 1/4 L08-02 M
R 3/8 L08-03
Zur Verbindung von Schlauchen durch eine Platte. 2 R3/8 L1003
R 1/2 L10-04 KC
R 1/4 L12-02
Vervendoarer . 12 R 3/8 L12-03 KK
Schlauch-Aufen-3|Anschlussgewinde Modell R 1/2 L12-04
A [mm]
i ' @6 Rc 1/4 DEF06-02 KKH
28 Rc 3/8 DEF08-03
212 Rc 3/8 DEF12-03
Zum Leitungsanschluss in rechten Winkel an ein Innengewinde. DM
In alle Richtungen schwenkbar.
Ein hohes Winkelstiick hebt den Schlauchanschluss vom Werkstiick ab.
vewendbarer
Zum VerschlieRen ungenutzter Schneidringanschlisse. SChla”mu Sl e Model KDM
@a R 1/8 LL04-01
i T o6 i v
SteckverhindungsgroRe
a6 R 1/4 LL06-02 KB
5 L @4 DP-04 R 38 LL06-03
@6 LAl R 1/8 LL08-01 KR
l € € @8 DP-08 @8 R 1/4 LL08-02 -W2
@10 Bl R 38 LL08-03
@12 DP-12 =5 ARTTE KRM
@2 10 R 3/8 LL10-03
R 112 LL10-04 KA
R 1/4 LL12-02
@12 | R3s LL12-03 KQG2
R 1/2 LL12-04
KG
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KFG2
Beselopine" Bestelloptionen MS
- KKA
KP
Symbol Spezifikationen &Egl
X2 kupferfrei (chemisch vernickelt)
Flgen Sie ,-X2" an das Ende der Bestell-Nr. LQ1
Beispiel: HO4-01-X2
LQ3

O
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Steckverbindung mit Riickschlagventil

o // f A mverwendbarer Schlauch-Aulen-@ * metnsch

%)f %) J A\ BAnschlussgewinde* I\/I’ R, Rc

Steckverbindung mit integriertem  Verwendbarer Schlauch

RUCkSChIagventiI Zur Verhinderung Schlauchmaterial Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

eines Druckluftaustritts beim Schlauch-Aufien-@ 24,0608 010,012

Abnehmen des Schlauches.

Optimal fiir Bereiche mit Technische Daten

verschiedenen Anwendungen, in Medium Druckluft

denen die Druckluftzufuhr nicht max. Betriebsdruck 1 MPa

unterbrochen werden kann. Prufdruck 3 MPa

10 Varianten 7ur AUSW&hl. Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Einsatz in kupferfreien Gewinde Gewindetelil 18 soms ?éi?!?éi%l?&??éﬁ;”éb’&%%’e)

Anwendungen (chemisch vernickelte Teile). Mutter JIS B0205 (metrisches Feingewinde)

AuBengeWindediChtung aIS Gewindebeschichtung (Standard) mit Zwei-K-Polymerbeschichtung

Standard kupferfrei (Standard) Alle Messingteile sind chemisch vernickelt.
ohne Schlauch mit Schlauch

Mit integriertem Rickschlagventil.
Nach dem Abnehmen der Schlduche wird die Leitung verschlossen.

St  Schlauch |

Druckring (blau

_ |

it Zoei
Polymerbeschichtung

Anschlusskorper

Kein Dichtband erforderlich. Ideal zum Leitungsanschluss auf

begrenztem Raum.

o Kérper und Gewindeteil kénnen unabhangig voneinander
gedreht werden. (fiir die Positionierung)

* chemisch vernickelt

o mit Gewindeabdichtung

93
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Steckverbindungen mit Riickschlagventil | Seiie

Gerade Steckverschraubung

Zum Leitungsanschluss an ein Innengewinde in gerader Richtung.

Schott-Steckverbindung

Zur Verbindung von Schlauchen durch eine Platte.
Einer der beiden Anschliisse ist mit einem Riickschlagventil ausgestattet.

verwendbarer verwendbarer
/& Schlauch-AuBen-3 | Anschlussgewinde Modell <> Schlauch-Auen-@ Modell
[mm] [mm]
@4 M5 x 0,8 KCH04-M5 -' D4 KCE04-00
R 1/8 KCH04-01S Jk a6 KCE06-00
! M5 x 0,8 KCHO06-M5 @8 KCE08-00
D6 R 1/8 KCHO06-01S @10 KCE10-00
<M5> R /4 KCH06-02S @12 KCE12-00
R 1/8 KCHO08-01S
@8 R 1/4 KCHO08-02S
: R 3/8 KCH08-03S .
210 R4 KCH10-02S T-Steckverbindung KCT
R 3/8 KCH10-03S . hi h . . i Rich . s i
12 R 3/ KCH12-035 ur Scwguli: Iverzv\é((e)logung in zwei I_lchtuns_errl]:ewm sin
<R> =12 KCH12-045 einem Winkel von zur urspringlichen Richtung.
verwendbarer
Schlauch-Au3en-@ Modell
[mm]
Einschraubwinkel mit AuBengewinde - @4 KCT04-00
D6 KCT06-00
Zum Leitungsanschluss in rechten Winkel an ein Innengewinde. 28 KCT08-00
@2 10 KCT10-00
venviendbarer @12 KCT12-00
Q Schiauch-Aufen- | Anschlussgewinde Modell
(mm]
@a M5 x 0,8 KCL04-M5 -
R1/8 KCL04-01S Y-Steckverzweiger KCU
\ M5 x 0,8 KCL06-M5 . . in aleich ich
: D6 R 1/8 KCL06-01S égr\\;erzwe_lgung Leltur]lg n g.?t')c ??r"lec tfl;'lng‘ il
0 el ie Verzweigungen verfiigen Uber Riickschlagventile.
L R 1/8 KCL08-01S verwendbarer
= g8 R 1/4 KCL08-02S Schlauch-AuRen-@ Modell
R 3/8 KCL08-03S
210 |_RYA KCL10-02S 04 KCU04-00
R 38 KCL10-03S @6 KCU06-00
51o | _RB KCL12-03S 08 KCU08-00
R 12 KCL12-04S @ 10 s
212 KCU12-00
Gerade Steckverbindun
9 C Adapter KCJ

Zur Verbindung von Schlauchen in gerader Richtung.

Einer der beiden Anschliisse ist mit einem Rickschlagventil ausgestattet.

verwendbarer
<> Schlauch-AuRen-@ Modell
[mm]
a4 KCH04-00
8 KCHO08-00
2 10 KCH10-00
@12 KCH12-00

N

Anschlie3bar an eine Steckverbindung der Serie KQ, um
diese mit einer Absperrfunktion auszustatten.

it verwendbarer
é\ i Schlauch-AuRen-@ Modell
& [mm]
a4 KCJ04-99
D6 KCJ06-99
28 KCJ08-99
i @10 KCJ10-99
212 KCJ12-99

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Steckverbindungen mit Riickschlagventi

KCE

Erspart das Abschneiden des Schlauches in Anwendungen, in Zur Verbindung eines Schlauchs und eines

denen dieser haufig angeschlossen und abgenommen werden muss. AuRengewindes durch eine Platte.

Zum Schla}uchanschluss in derselben.Richtung wie die p——

Steckverbindung mit Riickschlagventil. _(>_| Schlauch-Aufen-d/| Anschlussgewinde Modell

S verwendbarer [
z Schlauch-AuRen-@ Modell g4 Rc 1/4 KCE04-02

[mml @6 | Rc14 KCE06-02
@4 KCHO4-99 @8 | Rcas KCE08-03
@6 heelile.9Y @10 | Rcais KCE10-03
@8 KCH08-99 @12 | Rcais KCE12-03
@ 10 KCH10-99
212 KCH12-99

Erspart das Abschneiden des Schlauches in Anwendungen, in
denen dieser héaufig angeschlossen und abgenommen werden muss.
Zum Schlauchanschluss im rechten Winkel zur Steckverbindung mit
Rickschlagventil.

verwendbarer
Schlauch-AuRen-@ Modell

[mm]

D4 KCL04-99
D6 KCL06-99
28 KCL08-99
@ 10 KCL10-99
D12 KCL12-99

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

Schnellsteck-Kupplung

manschiussart; R Rc, Steckverbindung,

Uberwurfmutter KQ2
KQ2
-Uni
Grol3er effektiver Technische Daten KQR?
Querschnitt Geringes Medium Druckluft/Wasser
. . KK2 :-100 kPa bis 1 MPa KS/
GGWlCht Standard Isierte Betriebsdruckbereich A1 KK3 -90_kPa bis 1 MPa KX
Steckverbindung KK4, 6: 0 bis 1 MPa KM
Vier Ausfiihrungen zwischen Prufdruck 1,5 MPa
@ 3,2 und @ 16 neu hinzugefugt. Umgebungs- und Medientemperatur | Druckluft: -5 bis 60 °C  Wasser: 5 bis 40 °C (nicht gefroren) KE
H - n chemisch vernickelt (fur kupferfreie Anwendungen),
Der Durchfluss kann in Beschichtung, Dichtung ooy, s

be | d e R | Chtu ng ene rfO I g en. amm 1) Die Schnellsteck-Kupplungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden, M
da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

Medien: Druckluft und : H/DL
Eigenschaften L/LL
Wasser
Stecker- und Buchsenverbindung AnschlieBen und Abziehen mit einem Handgriff
Anschluss mit einem Ruckschlagventil Buchse: eingebautes Riickschlagventil (Standard)
Hand g riff eingebautes Riickschlagventil A"™-2) manuelle Verriegelung (Standard)
Der Anschluss mit einem Handgriff Anm. 2) Die Serie KK2 verflgt nicht tber einen Verriegelungsmechanismus.
vereinfacht die Arbeit.
Verriegelu ngsmechan ismus Serie Stecker Buchse effektiver Querschnitt [mm]A"™-3) | Gewicht [g]A™ 4 KKH
der Muffe Serie KK2 KK2P-M5M KK2S-M5M 3,8 6,1 KK
Verhindert Unfalle durch unerwartetes Serie KK3 KK3P-01MS KK3S-01MS 20 20,1 130
Lésen des Anschlusses. Serie KK4 KK4P-02MS KK4S-02MS 39 44,1 DM
Anm.) AuBer bei Ausfithrung M5 (Serie KK2). Serie KK6 KK6P-04MS KK6S-04MS 82 90,1
e Anm. 3) Werte bei angeschlossenem Stecker bzw. Buchse. Anm. 4) Werte gelten nur fiir Buchse.
B DMK
:;;'
ol - i KDM
- Die Zugfestigkeit der Stecker und Buchsen wurde verbessert.
‘ ,f =%y Zugfestigkeit im  Das Produkt wurde mit einer standardisierten Verriegelungsabdeckung | MQR
V 0 e t Vergleich zum versehen. Das Ringmaterial ist jetzt aus stoRdampfendem PBT, das die
KK2 bisheri gen Modell stoRdampfende Wirkung noch zusétzlich verbessert. KB
®Keine Feder im KR
Qi . Durchflussbereich -W2
%g{ ) Sperr“ ng Der effektive Querschnitt kann besser
py = stoBdampfendes PBT genutzt werden, weil der Durchilussweg || KRM
;;*‘3‘3 Einzi g arti ge nicht durch eine Ventilfeder blockiert ist. A
ST Anschlussmethode Durch die Formgebung
’ Durch den Verzicht auf den Einsatz von des Riickschlag- KQG?
Symbol Stahlkugeln wird in einem kompakten ventils wird ein groRerer
Korper ein groBer effektiver Querschnitt Gleichrichteffekt erzielt
einzelner Stecker  einzelne Buchse erreicht, ohne den Durchfluss einzuengen. . . KG
%_| ,_Q_ Fur einen gleichméBigen
2 Durchfluss des Mediums.
& 7 N KFG2
Stecker- und Buchsenverbindung =S ESAA = «NE M EWV :N
———— P an A apraToaraioay e e MS
] KKA
Buchsenabdeckung ® L eckagereduzierte Dichtungskonstruktion
(AuBer bei Serie KK2) Durch Oberflédchenkontakt wird eine zuverlassige KP
Abdichtung erzielt. KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

SMC % oke
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Schnellsteck-Kupplung

Stecker (P) Buchse (S)

BaugroRe | AnschlussgroRe Modell BaugroRe | AnschlussgroRe Modell
M5 M5 x 0,8 KK2P-M5M M5 M5 x 0,8 KK2S-M5M
KK2 R 1/8 KK2P-01MS R 1/8 KK2S-01MS
R 1/8 KK3P-01MS R 1/8 KK3S-01MS
m 1/8 R 1/4 KK3P-02MS 1/8 R 1/4 KK3S-02MS
R 3/8 KK3P-03MS R 3/8 KK3S-03MS
KK3-4-6 R 1/8 KK4P-01MS R 1/8 KK4S-01MS
R 1/4 KK4P-02MS R 1/4 KK4S-02MS
imlllﬁ L4 R 3/8 KK4P-03MS L4 R 3/8 KK4S-03MS
R 1/2 KK4P-04MS R 1/2 KK4S-04MS
R 3/8 KK6P-03MS R 3/8 KK6S-03MS
1/2 R 1/2 KK6P-04MS 1/2 R 1/2 KK6S-04MS
R 3/4 KK6P-06MS R 3/4 KK6S-06MS
BaugroRe | AnschlussgroRe Modell KK2 BaugroRe | AnschlussgroRe Modell

M5 M5 x 0,8 KK2P-M5F M5 M5 x 0,8 KK2S-M5F

Rc 1/8 KK3P-01F Rc 1/8 KK3S-01F

1/8 Rc 1/4 KK3P-02F 1/8 Rc 1/4 KK3S-02F

Rc 3/8 KK3P-03F Rc 3/8 KK3S-03F

1a Rc 1/4 KK4P-02F 1a Rc 1/4 KK4S-02F

Rc 3/8 KK4P-03F Rc 3/8 KK4S-03F

Rc 3/8 KK6P-03F Rc 3/8 KK6S-03F

12 Rc 1/2 KK6P-04F 12 Rc 1/2 KK6S-04F

BaugroRe Wﬁ:ﬁﬂﬁféﬁg;ﬂ' Modell BaugroRe V:ﬁ'f::ﬁﬁf;ns_’;hffn”rﬁ;" Modell
5/8 KK3P-50N 5/8 KK3S-50N
1/8 6/9 KK3P-60N 1/8 6/9 KK3S-60N
6,5/10 KK3P-65N 6,5/10 KK3S-65N
5/8 KK4P-50N 5/8 KK4S-50N
6/9 KK4P-60N 6/9 KK4S-60N
1/4 6,5/10 KK4P-65N 1/4 6,5/10 KK4S-65N
8/12 KK4P-80N 8/12 KK4S-80N
8,5/12,5 KK4P-85N 8,5/12,5 KK4S-85N
8/12 KK6P-80N 8/12 KK6S-80N
1/2 8,5/12,5 KK6P-85N 1/2 8,5/12,5 KK6S-85N
11/16 KK6P-110N 11/16 KK6S-110N

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schnellsteck-Kupplung

Schraub-/
Steckverbindungen

@2
KQ2
-Uni
Gerade Ausfiihrung mit Steckverbindung  Gerade Ausfiihrung mit Steckverbindung |
Baugroe |'snerdarer Sl Modell Baugroe |'snerdbarer Scluc Modell KS/
KX
3,2 KK2P-23H 3,2 KK2S-23H
M5 @4 KK2P-04H M5 @4 KK2S-04H KM
@6 KK2P-06H @6 KK2S-06H
@ 4 KK3P-04H @ 4 KK3S-04H KE
) v @6 KK3P-06H 1/8 26 KK3S-06H
i k 28 KK3P-08H KK346 28 KK3S-08H M
! @ 10 KK3P-10H @ 10 KK3S-10H
@6 KK4P-06H | @6 KK4S-06H H/DL
U4 @8 KK4P-08H 4 @8 KK4S-08H L/LL
@10 KK4P-10H @10 KK4S-10H
@12 KK4P-12H @12 KK4S-12H KC
1o @12 KK6P-12H o @12 KK6S-12H
@ 16 KK6P-16H @ 16 KK6S-16H
KKH
Winkel-Typ mit Steckverbindung ~ Winkel-Typ mit Steckverbindung
130
BaugroRe "i’x::m’:e'nsghﬁﬁ Modell BaugroRe "i’x’;::ﬂﬁ'nee'nsghm;' Modell DM
?3,2 KK2P-23L ?3,2 KK2S-23L
M5 @4 KK2P-04L - M5 @4 KK2S-04L DMK
@6 KK2P-06L @6 KK2S-06L
@ 4 KK3P-04L @ 4 KK3S-04L
r U8 26 KK3P-06L U8 26 KK3S-06L KDM
R @8 KK3P-08L @8 KK3S-08L
'4 E @ 10 KK3P-10L @ 10 KK3S-10L MQR
@6 KK4P-06L @6 KK4S-06L
4 @8 KK4P-08L U4 28 KK4S-08L KB
@10 KK4P-10L @10 KK4S-10L
@12 KK4P-12L @12 KK4S-12L }3\72
o @12 KK6P-12L o @12 KK6S-12L .
@ 16 KK6P-16L @ 16 KK6S-16L KRM
SchottAusfirung mit Steckverbindung  Schott-Ausfihrung mit Steckverbindung
KQG2
BaugroRe Viu""['f:rmrneerns_%hmﬁ?' Modell BaugroRe Viu"“;f::mf;f;h;ﬁ Modell KG
@32 KK2P-23E @32 KK2S-23E
M5 @ 4 KK2P-04E M5 @ 4 KK2S-04E KEG
26 KK2P-06E @6 KK2S-06E 2
@ 4 KK3P-04E o @ 4 KK3S-04E
s 6 KK3P-06E s 26 KK3S-06E MS
, @8 KK3P-08E KK346 28 KK3S-08E
@10 KK3P-10E @ 10 KK3S-10E KKA
o6 KK4P-06E @6 KK4S-06E
va @8 KK4P-08E va @8 KK4S-08E KP
@10 KK4P-10E @10 KK4S-10E
212 KK4P-12E o 12 KK4S-12E KPQ/
1 @12 KK6P-12E 1o @12 KK6S-12E KPG
@ 16 KK6P-16E @ 16 KK6S-16E LQ1
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu |_Q3
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Schnellsteck-Kupplung

manschiussart; R, Rc, Steckverbindung

Absorbiert StoRe Technische Daten
(entspricht einer Medium Druckluft/Wasser
Aufprallenergie von 0,5 J). Betriebsdruckbereich Am) KK';mPOkE; Tlepg/'Pa
Die Zugfestigkeit der Prufdruck 1,5 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur | Druckluft: -5 bis 60 °C  Wasser: 5 bis 40 °C (nicht gefroren)
Stecker und Buchsen
wurde verbessert. Sie ist Beschichtung, Dichtung e Ll
It hoch Wle mi uisengewinaedicntung
nun doppelt so Anschlussstecker Stecker der Serie KK

die der herkdm m I iChen Anm.) Die Schnellsteck-Kupplungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum
M Odel |e . verwenden, da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
Der effektive Querschnitt

) : . ; Eigenschaften
ist wie bei der Serie KK. 1gens

Stecker- und Buchsenverbindung Anschliel3en und Abziehen mit einem Handgriff
Ruckschlagventil Buchse: eingebautes Ruckschlagventil (Standard)
Verriegelungsmechanismus der Muffe ohne

Effektiver Querschnitt

BaugroiRe Stecker Buchse: effektiver Querschnitt [mm?]
R 1/8 KK3P-01MS KKH3S-01MS 20
R 1/4 KK4P-02MS KKH4S-02MS 39
Symbol Da die internen Bauteile die gleichen sind, wie beim Standardprodukt, ist der Durchfluss ebenfalls identisch.

einzelner Stecker  einzelne Buchse

Stecker- und Buchsenverhindung

%_|_Q_

Distanzstuck

(stol3festes PBT)

(extrem stol¥festes PBT)

Buchsenabdeckung

(elastisch)

99

O
2



Schnellsteck-Kupplung

Schraub-/
Steckverbindungen

Stecker (P)

Buchse (S) KQ2

KQ2
-Uni

MitAuBengewinde  MitAuengewinde

BaugroRe | AnschlussgroBe Modell BaugroRe | AnschlussgroBe Modell KS/
R 1/8 KK3P-01MS R 1/8 KKH3S-01MS KX
1/8 R 1/4 KK3P-02MS 1/8 R 1/4 KKH3S-02MS KM
i““lﬁ R 3/8 KK3P-03MS |'||||i R 3/8 KKH3S-03MS
Wi R 1/8 KK4P-01MS = R 1/8 KKH4S-01MS KF
14 R 1/4 KK4P-02MS 14 R 1/4 KKH4S-02MS
R 3/8 KK4P-03MS R 3/8 KKH4S-03MS
R 1/2 KK4P-04MS R 1/2 KKH4S-04MS M
H/DL
L/LL

Mitinnengewinde  Mitinengewinde kg

BaugroRe | AnschlussgroRe Modell BaugroRe | AnschlussgroRe Modell KK
Rc 1/8 KK3P-01F Rc 1/8 KKH3S-01F
18 Rc 1/4 KK3P-02F 18 Rc 14 KKH3S-02F KKH
Rc 3/8 KK3P-03F Rc 3/8 KKH3S-03F KK
Rc 1/4 KK4P-02F Rc 1/4 KKH4S-02F
1/4 1/4 130
Rc 3/8 KK4P-03F Rc 3/8 KKH4S-03F
DM

dbarer Schlauch dbarer Schlauch: KDM
m \verwenaparer Schiauch-| » verwenanarer Schiauch-
BaugroBe |y porjmengmm Modell BaugroBe  |", vonmengmn Modell
5/8 KK3P-50N 5/8 KKH3S-50N MQR
1/8 6/9 KK3P-60N 1/8 6/9 KKH3S-60N
6,5/10 KK3P-65N 6,5/10 KKH3S-65N KB
5/8 KK4P-50N 5/8 KKH4S-50N
6/9 KK4P-60N 6/9 KKH4S-60N KR
1/4 6,5/10 KK4P-65N 1/4 6,5/10 KKH4S-65N -W2
8/12 KK4P-80N 8/12 KKH4S-80N
8,5/12,5 KK4P-85N 8,5/12,5 KKH4S-85N KRM
KA
Serie KKH nur als Buchse erhéltlich. Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Serie KK sollte als Stecker verwendet werden. Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KQG2
KG
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

O
2
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Schnellsteck-Kupplung

wstissat; R, Re, Schlauchtiille, Uberwurfmutter,
Steckverbindung

Energieeinsparung dank
verringertem Druckverlust

(cv-wert ] gesteigert um 34 %

(Gewindeausfiihrung R 1/4 im Vergleich zum bisherigen Modell *)

reduziert um 22 % (20 N)

(im Vergleich zum bisherigen Modell* bei 0,5 MPa)

reduziert um 14 % (12 g)

(im Vergleich zum bisherigen Modell*)
Standardisierte Steckverbindung

Mit Verriegelungsmechanismus
(Semi-Standard)

# bisheriges Modell: Serie KK13

Symbol

einzelner Stecker einzelne Buchse

Stecker- und Buchsenverbindung

+|_Q_

Technische Daten

Medium Druckluft A"™m.)
i i 0 bis 1,5 MPa
Betriebsdruckbereich - - -
mit Steckverbindung; 0 bis 1 MPa
Prufdruck 2 MPa

-20 bis 80 °C (nicht gefroren
Umgebungs- und Medientemperatur ( g )

mit Steckverbindung; -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

chemisch vernickelt

EESERE TG sonstige auBere Metallteile: verzinkt und chromatiert

Dichtung AulRengewindedichtung

Anm.) Nicht mit Wasser verwendbar.

Eigenschaften

Stecker- und Buchsenverbindung Muffenausfiihrung, trennbare Ausfiihrung

Ruckschlagventil Buchse: eingebautes Ruickschlagventil

Durchflussrichtung bidirektional

Verriegelungsmechanismus der Muffe manuelle Verriegelung (mit Verdrehsicherung), Semi-Standard

Durchfluss-Kennwerte [Richtwerte]

Anschlussart Leitwert kritischer Druck | Durchflusskoeffizient | effektiver Querschnitt

Ausfuhrung| Symbol |Verbindung| C [dm®(s, bar)] b Cv S [mm?]
-01MS R 1/8 4,2 0,4 1,2 21
AT -02MS R 1/4 7,0 0,4 1,9 35
-03MS R 3/8 7,0 0,5 2,1 35
-04MS R 1/2 7,0 0,5 2,1 35
-01F Rc 1/8 6,0 0,5 1,8 30
Innengewinde -02F Rc 1/4 7,0 0,5 2,1 35
-03F Rc 3/8 7,0 0,5 2,1 35
-04F Rc 1/2 7,0 0,5 2,1 35
-07B 6 (R 1/4") 2,0 0,4 0,5 10
mit -09B 8 (R 1/4") 3,0 0,4 0,8 15
Schlauchtillel -11B 10 (R 3/8") 6,0 0,5 1,8 30
-13B 12 (R 1/2") 7,0 0,5 2,1 35
-50N 5/8 2,0 0,4 0,5 10
-60N 6/9 3,5 0,4 1,0 18
mit -65N 6,5/10 4,2 0,4 1,2 21
Uberwurfmutter|  -80N 8/12 7,0 0,4 1,9 35
-85N 8,5/12,5 7,0 0,4 1,9 35
-110N 11/16 7,0 0,5 2,1 35
-06H @6 2,0 0,4 0,5 10
mit -08H 8 4,4 0,5 1,3 22
Steckverbindung| -10H @ 10 7,0 0,5 1,8 35
-12H @12 7,0 0,5 2,1 @5

* Bei den Zahlen handelt es sich um Richtwerte die gelten, wenn ein Stecker und eine Buchse des selben Typs angeschlossen werden.

Wérmebehandelt um
Verbiegungen,
Verformungen und

kompakter verkirzte Gesamtlange um 4 % (L,7 mn).
(Im Vergleich zum bisherigen Modell*)

Abnutzungen zu
reduzieren.

Warmebehandelt um
Verbiegungen,
Verformungen und
Abnutzungen zu
reduzieren.

Die Verwendung einer Dichtung um den Stecker herum verhindert ein Abblasen
der Luft sowie Geréusche bei der Montage und Demontage des Steckers.

mit Dichtmittel

Aufengewindedichtung
als Standard

Eine spezielle Konfiguration
reduziert den Druckverlust.

* bisheriges Modell: Serie KK13
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Stecker (P)

Schnellsteck-Kupplung

Buchse (S, L)

Serie KK130

* Das Modell mit Verriegelungsmechanismus ist KK130L.

Anschlussgrofle

Modell

R 1/8

KK130P-01MS

R 1/4

KK130P-02MS

R 3/8

KK130P-03MS

R 1/2

KK130P-04MS

AnschlussgroRe Modell*
R 1/8 KK130S(L)-01MS
R 1/4 KK130S(L)-02MS
R 3/8 KK130S(L)-03MS
R 1/2 KK130S(L)-04MS

= mit Dichtmittel

= mit Dichtmittel

Anschlussgroile Modell
I " Rc 1/8 KK130P-01F
ﬁ Rc 1/4 KK130P-02F
Rc 3/8 KK130P-03F
Rc 1/2 KK130P-04F

Anschlussgroile

Modell

Rc 1/8

KK130S(L)-01F

Rc 1/4

KK130S(L)-02F

Rc 3/8

KK130S(L)-03F

Rc 1/2

KK130S(L)-04F

Schlauch-NenngroRe*2 Modell
i 6 (1/4") KK130P-07B
@ 8 (1/4") KK130P-09B
9 (3/8") KK130P-11B
12 (U2 KK130P-13B

Schlauch-NenngréRe™2

Modell

6 (1/4")

KK130S(L)-07B

8 (1/4")

KK130S(L)-09B

9 (3/8")

KK130S(L)-11B

12 (1/2")

KK130S(L)-13B

x2 Zahlen in (') geben den Innendurchmesser des verwendbaren Schlauches an.

x2 Zahlen in (') geben den Innendurchmesser des verwendbaren Schlauches an.

verwendbarer Schlauch

Innen-/AuBen-@ [mm] Modell
5/8 KK130P-50N
6/9 KK130P-60N
% 6,5/10 KK130P-65N
8/12 KK130P-80N
8,5/12,5 KK130P-85N
11/16 KK130P-110N

verwendbarer Schlauch
Innen-/AuBen-@ [mm]

Modell

5/8

KK130S(L)-50N

6/9

KK130S(L)-60N

6,5/10

KK130S(L)-65N

o | -

8/12

KK130S(L)-80N

85/12,5

KK130S(L)-85N

11/16

KK130S(L)-110N

verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
c @6 KK130P-06H
ﬁ% = z8 KK130P-08H
-.g @10 KK130P-10H
E @12 KK130P-12H

Modell

KK130S(L)-06H

KK130S(L)-08H

KK130S(L)-10H

verwendbarer Schlauch-AuRen-@
] E a6
= 28
2
= @10
[<5)
E @12

KK130S(L)-12H

N

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC

KK

DMK

KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Mehrfachkupplung
Serie DIVI

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

MAnzahl anschlieBbarer Schlauche; G, 12

Verdrehsicher und einfach

Dank eines doppelten Einrastsystems ist ein
exaktes AnschlieRen der Kupplung an schwer
einsehbaren Stellen méglich.

Zeit- und Kostenersparnis

Deutlich reduzierter Arbeitsaufwand im
Vergleich zur Verwendung von mehreren
Schott-Verbindungen.

Sicherer Schlauchriuickhalt

Die Schlauche sind einfach und sicher an die
Mehrfachkupplung auf Schlauchttllen
aufgesteckt.

Anzahl der Schlauche

Es sind zwei Ausfihrungen — mit 6 und 12
Schlauchanschlissen — erhéltlich.

Reduktion

Durch eine Kombination von
unterschiedlichen
Schlauchdurchmessern (6 zu 4 mm) auf
Kupplungs- und Steckerseite kann eine
Reduktion erfolgen. Hierzu bestellen sie
bitte jede Seite separat.

Bestellschliussel

6] |-[04][N|-

DM

Anzahl anschlieBbarerl lZubehér (Option)
Schlauche C1| 1 Abdeckung (einseitig)
6 6 C2 | 2 Abdeckungen (beidseitig)
12| 12
Schlauchmaterial
Ausfihrunge N Polyamid
— |Komplette Kupplung NU Weichpolyamid,
P Steckerseite Polyurethan
S Buchsenseite
Schlauch-AuRen-@ e
04 | 4mm
06 | 6 mm

Technische Daten

Medium Druckluft

max. Betriebsdruck 1 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Buchsenseite mit Flansch
Schlauchtullen

Die Schlauche sind einfach auf die
Schlauchtillen aufzuschieben.

A
1|

Spannschraube

Die zentralen Spannschrauben
klemmen alle Schiduche gleichzeitig
auf den Schlauchtillen.

U-Dichtring

Jeder Durchgang ist mit einem
Dichtring sicher und

schmutzgeschutzt abgedichtet.

Kupplungstullen
Steckerseite

Stecker und Buchse sind durch ein doppeltes
Einrastsystem nur in der richtigen Position zu
verbinden.

Gummiabdeckung (optional)
Spannschraube

Die Spannschraube sorgt dafilr, dass die
Schlduche sicher auf den Schlauchtillen
geklemmt werden.

Spannplatte
Uberwurfmutter

Buchse und Stecker sind mit
eineinhalb Umdrehungen
verriegelt.

innere Platte
Anschlagflache
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‘ Mehrfachkupplung |Serie DM

Schraub-/
Steckverbindungen

DM6 KQ2
KQ2
Anzahl verwendbarer Modell -UQni
anschlieRbarer | Schlauch-AuRen-@ : : —
Schlauche [mm] Mehrfachkupplung Steckerseite Buchsenseite
G4 DM6-04N DM6P-04N DM6S-04N KQB2
6 DM6-04NU DM6P-04NU DM6S-04NU KS/
56 DM6-06N DM6P-06N DM6S-06N KX
DM6-06NU DM6P-06NU DM6S-06NU |
KM
—
KF
—
M
L/LL
Anzahl verwendbarer Modell KC
anschlieBbarer | Schlauch-Auf3en-@ : :
Schlauche [mm] Mehrfachkupplung Steckerseite Buchsenseite .
Za DM12-04N DM12P-04N DM12S-04N
1 DM12-04NU DM12P-04NU DM12S-04NU
56 DM12-06N DM12P-06N DM12S-06N
DM12-06NU DM12P-06NU DM12S-06NU

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

A0 Bestelloptionen

Symbol Technische Daten
X2 Metall: Messing/chemisch vernickelt

Fugen Sie ,-X2" an das Ende der Bestell-Nr.
Beispiel: DM6-04N-X2

Beschreibung Bestell-Nr. Anzahl anschlieRbarer Schlauche
DM-C-6 6
Gummiabdeckung
DM-C-12 12
. DM6-P0O1 6
Uberwurfmutter
DM12-P01 12

O
2

KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP



Mehrfachkupplung rund, mit Steckverbindung

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

MAnzahl anschlieBbarer Schlauche; G, 12

Bestellschliussel

Mit Steckverbindung

Geeignet fur Polyamid-, Weichpolyamid- und
Polyurethan-Schlauche. D M K 6 04

Verkurzte Installationszeit  Anzahl anschlieBbarerl lZubehbr (Option)
Einfacheres Anschlief3en und weniger Schlauche — ohne
Arbeitsaufwand als bei der Verwendung 6 6 C1 Abdeckung einseitig, 1 Stk.
mehrerer Schott-Verschraubungen. 12 12 C2 | Abdeckung beidseitig, 2 Stk.
Schneller Schlauchanschluss Ausfiihrung
° - -
Der Schlauch wird mit einem Handgriff fest und — | Mehrfachkupplung Schlauch-AuRen-2
sicher an die Mehrfachkupplung angeschlossen P Steckerseite 23| @32
(mit Steckverbindung). S Buchsenseite 04| o4
Anzahl der Schlauche
Es sind zwei Ausfihrungen, mit 6 und 12
Schlauchanschlissen erhaltlich. Technische Daten
verwendbares Schlauchmaterial Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ [mm] 232,84
Medium Druckluft
max. Betriebsdruck 1 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Fittingstecker
Steckerseite

Stecker und Buchse sind
durch ein doppeltes
Einrastsystem nur in der
richtigen Position zu
verbinden.

Fittingbuchse
Buchsenseite mit Flansch

Gummiabdeckung
(optional)

Sichere Abdichtung

innere Platte

Uberwurfmutter

Buchse und Stecker sind mit
eineinhalb Umdrehungen

Anschlagflache verriegelt.
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‘ Merfachkupplung rund, mit Steckverbindung

Seiie DMK

Anzahl verwendbarer Modell
b \ anschlieBbarer Schlauch- - -
\ ) Schlauche AuBen-@ [mm] | Mehrfachkupplung Steckerseite Buchsenseite
) = mit Abdeckung @32 DMK6-23 DMKG6P-23 DMK6S-23
s (Y 6
5 = @ a4 DMK6-04 DMK6P-04 DMK6S-04
- -*:'!"
Anzahl verwendbarer Modell
anschlieBbarer Schlauch- : -
Schlauche AuBen-@ [mm] | Mehrfachkupplung Steckerseite Buchsenseite
33,2 DMK12-23 DMK12P-23 DMK12S-23
12
a4 DMK12-04 DMK12P-04 DMK12S-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

Beschreibung Bestell-Nr. Anzahl anschlieBbarer Schldauche
DMK-C-6 6
Gummiabdeckung
DMK-C-12 12
. DMK6-P01 6
Uberwurfmutter
DMK12-P01 12

N
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

.
KQ2
-Uni

—

KQB2
—
KS/
KM

KF

H/DL
L/LL

KDM

MQR

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

S
KPQ/
KPG

—_—

LQ1

LQ3

LQHB




mverwendbarer Schlauch-AuBen-@ = metrisch

mAnzahl anschlieBbarer Schlauche; 10, 20

Deutlich reduzierter

Schraube fur Befestigungswinkel

Einbau-Platzbedarf

Weniger Einbauraum erforderlich als bei der
Verwendung mehrerer Schott-Verbindungen.

Verkirzte Installationszeit

Viele Leitungen kénnen ohne die Gefahr von
Anschlussfehlern gleichzeitig und schnell
angeschlossen und getrennt werden.

Stecker

Buchse

Zeit- und Kostenersparnis

Die Steckverbindungen reduzieren die
Arbeitszeit fir den Leitungsanschluss in
erheblichem Umfang.

Dichtring

Geeignet von Vakuum bis
1 MPa.

Platte

Sicherungsring Typ E

Befestigungswinkel fiir Paneeleinbau
(Standard)
Die Montagearbeiten erfolgen nur auf der

Paneelvorderseite. Es missen keine
Bohrungen fir die Befestigungsschrauben

'l
31

L m——— ——— - rr— ,.UJ gemacht werden.
(Geeignet fiir bis zu 5 mm Paneelstarke)
Klemmschraube
[ ] (N

\Buchsengehéuse

\mit Steckverbindung

Schlduche mit unterschiedlichen Durchmessern kdnnen verbunden werden.
metrisch: @32,04,06,08

Fiir Anwendungen, dii kupferfreie Materialien erfordem (chemisch
vemnicket).

Es sind zwei Ausfilhrungen mit 10 und 20 Schlauchanschilissen erhéHich.

Steckergehause

Durch Einpassen der beiden
Fléchen rasten diese in der
korrekten Position ein.

Fir ZollgréRen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial

FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

Schlauch-AuBen-@

232,04,06,88

Technische Daten

Medium Druckluft
Betriebsdruckbereich A"™) -100 kPa bis 1 MPa
Prifdruck 1,5 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur

-5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Anm.) Einsatz in Vakuumhalteanwendung wie Leckagetester vermeiden, da Leckage vorhanden ist.

KDM10

KDM20

Anzahl verwendbarer
anschliefbarer | Schlauch-Auen-g Modell
Schiduche [mm]
3,2 KDM10-23
10 24 KDM10-04
a6 KDM10-06
28 KDM10-08

Anzahl verwendbarer
anschlieRbarer | Schlauch-Auen-g Modell
Schiduche [mm]
3,2 KDM20-23
20 24 KDM20-04
a6 KDM20-06
28 KDM20-08

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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e b )
Mehrfachkupplung, rechteckig 2 =//=) <_DJ\/j

seloeT Bestelloptionen

Symbol Spezifikationen
Fettfrei
X17 Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau
Fettfrei
Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtun

Farbe Druckring: hellblau
Reinraum (kupferfrei, mit sauberer Druckluft im Reinraum abgeblasen, doppelte Reinraumverpackung)

Fugen Sie ,-X17“ an das Ende der Bestell-Nr.
Beispiel: KDM10-04-X17

|

Symbol Spezifikationen

Schmiermittel: weil3e Vaseline

X12 Farbe Druckring: weil3
X1526 Nicht standardmaRige Montageplattenstérke (4 bis 5 mm)
Symbol Spezifikationen

Metall: Messing/chemisch vernickelt (X2)
10- Schmiermittel: Fluor-Schmierfett
doppelte Reinraumverpackung

Beispiel: 10-KDM10-23

4

BGemischte SchlauchgrofRen
Fir spezielle Anforderungen sind Mehrfach-Kupplungen fiir verschiedene SchlauchgréRen erhéltlich. Wenden Sie sich diesbeziiglich an SMC.

ESonstige SchlauchgréfZen

Schlauch- | Anzahl anschlieRbarer Bestell-Nr.

AulRen-@ Schlauche : =
@2 6 KDM6-02-X955-1 %
@10 6 KDM6-10-X1053
@10 10 KDM10-10-X1053 ’
@ 10 20 KDM20-10-X1053 /’
@12 6 KDM®6-12-X1053 K
@12 10 KDM10-12-X1053 N
@12 20 KDM20-12-X1053

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Leichtlauf-Drehdurchfiihrung mit Metalldichtung

I Leitungsdurchfiihrung, 2 Leitungsdurchftihrungen, 4 Leitungsdurchfihrungen,
8 Leitungsdurchfilhrungen, 12 Leitungsdurchfilhrungen, 16 Leitungsdurchfihrungen

Lange Lebensdauer

MQRL1: 1 Milliarde Umdrehungen
MQR2: 0,5 Milliarden Umdrehungen
MQRA4: 0,3 Milliarden Umdrehungen
MQRS8: 0,2 Milliarden Umdrehungen
MQR12: 0,1 Milliarden Umdrehungen

Bestellschliissel

MQR [E|[4

MS

I

Leichtlauf-
Drehdurchfiihrung
(metalldichtend)

|—0Anschlussdurchmesser

[ M5 |

M5x0.8 |

Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen

1 Leitungsdurchfiihrung

2 Leitungsdurchfiihrungen

4 Leitungsdurchfiihrungen

Optionen %

— Standard 4

F Anm.) Flansch 8
Anm.: Bei 1 Leitungsdurchfiihrung 12
keine Flanschversion 16

8 Leitungsdurchfiihrungen

12 Leitungsdurchfiihrungen

16 Leitungsdurchfiihrungen

verflgbar.

Option/Befestigungsflansch

MQRlG 0,1 Milliarden Umdrehungen Anzahl der Leitungsdurchfihrungen | Bestell-Nr. Flansch
* Unter SMC Lebensdauertest-Bedingungen. 2 Leitungsdurchfuhrungen MQR2-F
Niedriges Drehmoment: 0.003 bis 0.50 N.m max. 4 Leftungsdurchfihrungen MQRa-F
8 3 ) 8 Leitungsdurchfiihrungen MQRS8-F
Zulassige Drehzahl: 200 bis 3000 min (r.p.m.) 12 Leitungsdurchfiihrungen MQR12-F
Betriebstemperatur: _10 bIS 80 oC 16 Leitungsdurchfithrungen MQR16-F
Technische Daten
Modell MQR1-M5 MQR2-M5 MQR4-M5 MQR8-M5 MQR12-M5 MQR16-M5
Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen
(Anzahl der Anschliisse) . 2 4 8 12 16
Medium Druckluft, Inertgas
Dichtung Passung, metalldichtend
Fuhrung Lagerfihrung Lagerfiihrung beidseitig
AuBengewinde R 1/8
AnschlussgroRe - M5
Innengewinde M5
C [dm3/(s-bar)] 0.50
Durchfluss- | b 0.40
Kenndaten Cv 0.17
Q [/min (ANR)] Anm. 5) 136
Schmierung nicht erforderlich
Min. Betriebsdruck —100 kPa
Max. Betriebsdruck 1.0 MPa
Umgebungstemperatur _ . o
und Medien-temperatur Anm-. 1) Al
Max. Anfahr-Drehmoment Anm. 2) max. 0.003 N-m max. 0.03 N'm max. 0.05 N-m max. 0.10 N-m max. 0.20 N-m max. 0.50 N-m

Zulassige Drehzahl

max, 3000 min-1 (r.p.m.) Am-3)

max. 2000 min-1 (rp.m.)

max. 1500 min-1 (rp.m.) | max. 900 min-1 (rp.m.)

max. 600 min-1 (r.p.m.)

max. 200 min-1 (rp.m.)

Zuléssige Radiallast
(zulassige Kupplungsachsenreaktion)

Anm. 4) max. 1 N max. 15 N max. 30 N max. 40 N max. 50 N max. 50 N
Zulassige Axiallast
Gewicht 0.025 kg 0.16 kg 0.39 kg 0.76 kg 1.26 kg 2.80kg

Anm. 1) Der Temperaturwert von 80°C beinhaltet auch den Temperaturanstieg durch die Drehbewegung.

Anm. 2) Das Anfahrdrehmoment wird nicht vom Versorgungsdruck oder Betriebsstillstdnden beeintrachtigt (es bleibt innerhalb des max. Anfahrdrehmoment), &ndert sich jedoch mit der Drehzahl.

Anm. 3) Achten Sie bei Einsatz mit Geschwindigkeiten von mehr als 600 min-1 (U/Min) darauf, dass die Drehung in die Richtung erfolgt, in der die Durchfiihrung befestigt ist.

Anm. 4) Aufgrund ihrer hervorragenden Absorptionseigenschaften von Exzentrizitats-, Stof3- und Vibrationskraften empfiehlt sich der Einsatz von Gummi-/Kunststoffkupplungen.

Anm. 5) Dieser Wert wurde gemaf? der Norm 1SO 6358 berechnet und reprasentiert die unter Standardbedingungen gemessene Durchflussmenge bei einem
vorgeschalteten Druck von 6 bar (relativer Druck) und einem Differenzdruck von 1 bar.
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e + r
Leichtlauf-Drehdurchfiihrung mit Metalldichtung DETIE! M O F<

Anwendungen: Druckluftzufuhr fiir drehbare Achsen

&

E

()
N—/
-

]

/
7

Beispiel fir einfache Beispiel fur Adapterplattenantrieb Beispiel fir Gehauseantrieb
Leitungsdurchfihrung

Bestelloptionen

* Wenden Sie sich bitte an SMC, wenn die Drehdurchfiihrungen auerhalb des Temperaturbereichs
von —10 °C bis 80 °C verwendet werden sollen oder bei 20 oder mehr Leitungsdurchfihrungen
sowie speziellen Durchfiihrungsbedingungen.
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Drehdurchfiihrung mit Gummidichtung

B Gummidichtung

e Betriebsdruckbereich:

—100 kPa bis 0.7 MPa
e Zuléassige Drehzahl: 200 min-*™"
e Max. Anfahr-Drehmoment:

Bestellschliissel

8 -[M5|-X229

MQR [E

0.50 Nm*? Optionl lGummidichtung
e Lebensdauer: 10 Millionen = Sandad —°|Arhlﬂs;h|luss<:ﬂl;rxcgg1ess‘er
Umdrehungen- :
e Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen: 8 Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen
#1 Referenzwert
*2 ohne Druckbeaufschlagung
*3 Unter SMC-Lebensdauerpriifoedingungen Standardtyp -

Leichtlauf-Drehdurchfiihrung
mit Metalldichtung

Serie MQR

® Ausfihrung mit Metalldichtung
® ange Lebensdauer*

Serie Lebensdauer
MQRS8
MQR12

MQR16

Serie Lebensdauer
MQR1
MQR2

MQR4

1 Milliarde Umdrehungen 0,2 Milliarden Umdrehungen

0,5 Milliarden Umdrehungen 0,1 Milliarden Umdrehungen

0,3 Milliarden Umdrehungen 0,1 Milliarden Umdrehungen

Option/Befestigungsflansch

Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen | Bestell-Nr. Befestigungsflansch
8 MQR8-F-X229

* Unter SMC-Lebensdauerpriifbedingungen
® Max. Anfahr-Drehmoment: 0,003 bis 0,50 Nm

Technische Daten

Anzahl der Leitungsdurchfihrungen (Anzahl Kanale)

8

Medium

Druckluft

Dichtprinzip

Gummidichtung

Konstruktion der Fihrung

an beiden Enden gelagert

© 0.50 [dm?/(s-bar)]
Durchfluss- b 0.40
eigenschaften Cv 0.17

Q 136 [I/min (ANR)] Anm. 4)
Schmierung nicht erforderlich
min. Betriebsdruck -100 kPa (10 Torr)
max. Betriebsdruck 0.7 MPa
Umqebungstemperatur 5 bis 440 °C Anm. 1) Anm. 2)
Medientemperatur
Anfahr-Drehmoment drucklos max. 0.5 Nm
(Referenzwert) Anm-3) bei 0,7 MPa Betriebsdruck max. 0.8 Nm
Zulassige Drehzahl (Referenzwert) 200 min-1
Gewicht 0.53 kg

Anm. 1) Temperaturanstieg: 50 °C
<Bedingungen>
- Betriebsdruck: 0,7 MPa
- Drehzahl: 200 min~1(U/min)

Beispiel) Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C betragt die Oberflachentemperatur der Drehdurchfiihrung 70 °C.
Anm. 2) Die Oberflachentemperatur der Drehdurchfiihrung darf 80 °C nicht Uberschreiten (einschlieBlich der erzeugten Hitze infolge der adiabaten

Kompression usw.).

Anm. 3) Das Anfahr-Drehmoment kann kurzzeitig steigen, je nach Stillstandsdauer. Hinsichtlich des drehzahlabhangigen Drehmoments siehe

,Drehzahlabhangige Drehmomenténderung*.

Anm. 4) Dieser Wert wurde nach ISO 6358 errechnet und stellt den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa

(relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.
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Pneumatischer Wahlschalter

M Ein Wahlschalter ermoglicht es, bis zu 9

Drucksensoren zu einzeln anzuwahlen.

| Wenden Sie sich fiir Informationen zur Verfiigharkeit an SMC.
Technische Daten
10 Schaltkreise
Anzahl Anschlisse Eingangsanschluss: 9 Schaltkreise,
Ausgangsanschluss: 1 Schaltkreis
Medium Druckluft, Inertgas
Dichtungsart Stahlschieber
Schmierung Nicht erforderlich
Min. Betriebsdruck -100 kPa
Max. Betriebsdruck 1,0 MPa
Umgebungstemperatur s B0
. - is 80 °
Frontansicht Medientemperatur
Eingangsanschluss Ausgangsanschluss
Anschluss-Nr.: 1 bis 9 Anschluss-Nr.: 0
Symbol
(Eingangsanschluss)
O 1,2,8,4,5,6,7,8,9 1, 1, 9
I NN NI CINE N 1-H
LN vv
) & AN A
0 0 0
(Ausgangsanschluss)
Anwendung
Betriebsraum Hintere Abdeckung Frontplatte
Maschinen- |
bereich
Platte
Schalter
Beim Umschalten von Schalter Nr. 1 bis zum Schalter Nr. 9 kann der
Einstelldruck vom Panel im Betriebsraum aus uberpriift werden.
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Steckverbindungen

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB




Verteiller-Modul

V)
INLD

€

yerie

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

mAnschlussgewinde: M, R, RC

Axialer Leitungsanschluss
von der Hauptleitung.

Einfache Verteilung dank
Steckverbindungen.

Einfache Installation ohne
Werkzeuge durch
Steckverbindungen.

Mit dem Einhand-Verriegelungssystem sind
Anschlussarbeiten viel effizienter durchzufiihren
und erfordern keinen Einsatz von Werkzeugen.

Druckluftausgang in einem
360°-Winkel verstellbar

Dank der Universalkonstruktion sind Anderungen
der Druckluftausgangsposition selbst nach
Abschluss der Anschlussarbeiten mdglich.

Verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial

Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan, FEP, PFA

Schlauch-Aulzen-@

D4,06,08,810,012, D16

Verwendbare Gewindegrolie

Aulengewinde

R 1/8,R 1/4, R 3/8, R 1/2

Innengewinde

M5 x 0,8, M6 x 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2

Technische Daten

Medium Druckluft
Betriebsdruckbereich A" -100 kPa bis 1 MPa
Prufdruck 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)
X i JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)
) Gewindeteil : -

Gewinde JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)

Mutter JIS B0205 (metrisches Feingewinde)

Gewindebeschichtung (Standard)

mit Zwei-K-Polymerbeschichtung

kupferfrei (Standard)

Alle Messingteile sind chemisch vernickelt.

Anm.) Die Schnellsteck-Kupplungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum
verwenden, da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

Material der Bauteile

Gehause C3604, PBT, POM
Anschlusskérper POM
Sperrring POM

Feder rostfreier Stahl 304
Federfiihrung POM

Stopper POM
Gewinde C3604
Fuhrung rostfreier Stahl 304, PBT
Spannring, Druckring POM
Dichtung, O-Ring NBR

Spannzange

rostfreier Stahl 304

Verschlussstopfen: KBP

Sperrring 0-Ring

Korper
Verschlussstopfen
O-Ring

Gewinde

Feder
Federflihrung

Anschlusskérper

Koérper Winkel-Steckverbindung,
360° schwenkbar

Winkel-Modul: KBV

Druckring
(blau)

Spannzange
Spannring

O-Ring
O-Ring

Feder

O-Ring Federfiihrung

Anschlusskorper

Gerade Steckverschraubung KBH

Anschlag O-Ring

Korper, gerade Steckverschraubung
mit AuBengewinde
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IS INLD,
Modul Moduk Modul Moduk
anzahl anzahl
KBV2-06 3 KBE2-06 KBV2-06 2
KBV2-06
KBH2-R2S | 1 KBV2-06 KBE2-06 2
KBP2 1 KBN2 1
KBH2-R2S
KBE2-06
Modul Modul- Modul Modul-
anzahl anzahl
KBV2-M5 3 KBV1-06 KBV2-06 1
KBH2-R2S | 1 KBV1-06 1
KBP2 1 KBR2-1 1
KBH2-R2S | 1
KBP1 1
KBH2-R2S KBH2-R2S
Modul ol —— Modul-
anzahl anzahl
KBV2-06 3 KBV2-06 1
KBL2-R2S 1 KBV1-06 1
KBP2 1 KBD2-1 1
KBH2-R2S | 1
KBP2 1
KBP1 1
KBL2-R2S KBH2-R2S
Modul Modul- Die Module kénnen kombiniert werden, wenn sie
anzahl die gleiche GroRe haben. Verwenden Sie zur
KBV2-06 3 Kombination von Modellen mit unter-schiedlichen
KBE2-06 1 GroRen das Modell KBR mit Reduktion.
KBP2 1
KBE2-06
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KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC

KK

KRM

KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



Druckluft-Ausgangsanschlisse | Verteiler-Modul

KBV =y4
venwendbarer vewendbarer
BaugroRe | Schlauch-Auten-d Modell BaugroRe [Schlauch-AuRen-@ Modell
[mm] - (]

1 D4 KBV1-04 1 D4 KBZ1-04
1 KBV1-06 1 D6 KBZ1-06
2 2 KBV2-06 2 78 KBZ2-08
2 KBV2-08 3 @10 KBZ3-10
3 os KBV3-08 3 KBZ3-12
3 210 KBV3-10 4 @12 KBZ4-12
3 KBV3-12
4 B2 KBV4-12
4 J 16 KBV4-16

BaugréRe | Anschiussgewinde Modell
1 M5 x 0,8 KBV1-M5
1 M6 x 1,0 KBV1-M6
2 M5 x 0,8 KBV2-M5
2 M6 x 1,0 KBV2-M6
2 KBV2-R1

Rc 1/8
3 KBV3-R1
3 KBV3-R2
Rc 1/4
4 KBV4-R2
4 Rc 3/8 KBV4-R3

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Druckluft-Versorgungsanschluss

Verteiler-Modul

Schraub-/
Steckverbindungen

e

KQ2
BaugroRe | Anschlussgeninde Modell BaugréRe | Anschiussgewinde Modell -Uni
1 o KBH1-R1S 1 M5 x 0,8 KBB1-M5 KQB2
2 KBH2-R1S 2 M6 x 1,0 KBB2-M6 KS/
2 R 1/4 KBH2-R2S 3 Rc 1/8 KBB3-R1 KX
2 R 3/8 KBH2-R3S 4 Rc 1/4 KBB4-R2
3 R 1/4 KBH3-R2S KM
3 R 3/8 KBH3-R3S
3 R 1/2 KBH3-R4S KF
4 R 1/2 KBH4-R4S M
BaugroRe | Anschlussgewinde Modell
H/DL
KBL 1 Rc 1/8 KBS1-R1 L/LL
2 Rc 1/4 KBS2-R2
3 Rc 3/8 KBS3-R3 KC
BaugréRe | Anschiussgewinde Modell 4 Rec 172 KBS4-R4 KK
1 e 0 KBL1-R1S
2 KBL2-R1S KKH
2 R 1/4 KBL2-R2S KK
2 R 3/8 KBL2-R3S 130
3 R 1/4 KBL3-R2S
3 R 3/8 KBL3-R3S DM
3 R 1/2 KBL3-R4S
4 R 3/8 KBL4-R3S DMK
4 R 1/2 KBL4-R4S
KDM
KBE MQR
venwendbarer KB
BaugroRe | Schlauch-Ausen-@ | Anschlussgewinde Modell
wl KR
1 D4 M12 x 1,0 KBE1-04 -W2
1 KBE1-06
M14 x 1,0
2 o6 * KBE2-06 KRM
2 28 M16 x 1,0 KBE2-08
2 @10 |M20x1,0 KBE2-10 KA
3 28 M16 x 1,0 KBE3-08
3 @10 |M20x1,0 KBE3-10 KQG2
3 KBE3-12
@12 | M22x10 —————
4 KBE4-12 KG
KFG2
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu MS
KKA
KP
KPQY
KPG
LQ1
LQ3

N
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Sonstige Leitungsanschlusselemente | Anschluss-Modul

BaugroRe Modell Baugrolze Modell
1 KBN1 1 KBC1
2 KBN2 2 KBC2
3 KBN3 3 KBC3
4 KBN4 4 KBC4

KBD
BaugroRe ABbiyv%rigﬁﬁg Modell venA,(Aegg;?res Modell
2 1 KBD2-1 KBP, KBC KBX6
BaugdBe Abzweiung S 2 KBD3-2 KBE1-04 KBX12
4 3 KBD4-3 KBE1-06, KBE2-06 KBX14
KBE2-08, KBE3-08 KBX16
KBE2-10, KBE3-10 KBX20
KBE3-12, KBE4-12 KBX22
K B R + Verwenden Sie fur KBX6 die beiliegenden

Befestigungsschrauben fur KBP (Stopfen) und KBC

BaugroBe Abzweigung BaugroBe (Verschlusshiilse).
BaugréRe ] Modell SchraubengréRe: Kreuzschlitzschraube (M6 x 1 x 8L)
Abzweigung
Schraubenfarbe: schwarz
2 1 KBR2-1
3 2 KBR3-2
4 3 KBR4-3

KBP

Baugrofle Modell

KBP1
KBP2
KBP3
KBP4

AIW[IN|F

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schwer entflammbar (vergleichbar UL-94 Standard V-0) Steckverbindungen

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

-] f - .
S ) — — ' W'Y | MAnschlussgewinde: R, RC
SchweiRfunken resistent
Verwendbarer Schlauch
N Schlauchmaterial doppellagig, schwer entflammbar, Weichpolyamid, schwer entflammbar
< Schlauch-Auen-@ 26,08, 310,012
Ly
§ #
i E E, Technische Daten
| 8 ‘? %"ﬁ Medium Druckluft/Wasser A"™- )
= = Betriebsdruckbereich Anm-2) -100 kPa bis 1 MPa
Prafdruck 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 60 °C (nicht gefroren)
i Gewindeteil JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)
Gewinde - : :
Mutter JIS B0205 (metrisches Feingewinde)
Gewindebeschichtung mit Zwei-K-Polymerbeschichtung (Standard)

Anm. 1) Druckspitzen mussen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,

da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

FUhrung
Spannring

Fur schwer entflammbaren
Weichpolyamid-Schlauch
geeignet.

Grol3e Haltekraft.

Die Spannzange gibt einen sicheren
Halt, wobei die Haltekraft durch den
Spannring noch verstéarkt wird.

Verwendbar fiir einen grofen Druckbereich
von Niedervakuum bis 1 MPa.

Die spezielle Form garantiert eine optimale
Dichtheit und reduziert den Widerstand
beim Einsetzen des Schlauches.

mit Zwei-K-

Polymerbeschichtung
Kein Dichtband erforderlich.

Abdeckung (Option

Schitzt den Druckring und Schlauch vor
eindringenden SchweiBspritzern und Schmutz.
Siehe Seite 121 flr nahere Angaben zur Abdeckung.

Geringer Kraftaufwand beim
Losen.

Lést den Spannring zum Entfernen des
Schlauches und verhindert, dass die
Spannzange den Schlauch zu fest hélt.

A

Schlauch

Anschlusskorper

Ideal zum Leitungsanschluss auf begrenztem Raum.
Kérper und Gewindeteil kdnnen unabhéngig
voneinander gedreht werden (zum Ausrichten)

N
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Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK

KDM

MQR

KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



schwer entflammbar

(vergleichbar UL-94 Standa

Gerade Steckverschraubung KRH-W2

Am meisten verwendete Ausfliihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

KR-W2

45°- Einschraubwinkel

KRK-W?2

Zum Leitungsanschluss in einem 45°-Winkel an ein Innengewinde.

Ausfiihrung zwischen gerader Steckverschraubung und Einschraubwinkel.

verwendhaver

Schlauch-AuBen-d | - Anschiussgewinde Modell
(]

R 1/8 KRH06-01SW2

a6 R 1/4 KRH06-02SW2

R 3/8 KRH06-03SW2

R 1/8 KRH08-01SW2

L 28 R 1/4 KRH08-02SW2
R 3/8 KRH08-03SW2

R 1/8 KRH10-01SW2

%10 R 1/4 KRH10-02SW2
R 3/8 KRH10-03SW2

R 1/2 KRH10-04SW2

R 1/4 KRH12-02SW2

212 R 3/8 KRH12-03SW2
R 1/2 KRH12-04SW2

verwendharer

Schlauch-Aulen-@ | - Anschlussgewinde Modell
[m]

R 1/8 KRK06-01SW2
D6 R 1/4 KRKO06-02SW2
X R 3/8 KRK06-03SW2
N R 1/8 KRKO08-01SW2
a8 R 1/4 KRK08-02SW2
R 3/8 KRK08-03SW2
R 1/8 KRK10-01SW2
u @10 R 1/4 KRK10-02SW2
R 3/8 KRK10-03SW2
R 1/2 KRK10-04SW2
R 1/4 KRK12-02SW2
@12 R 3/8 KRK12-03SW2
R 1/2 KRK12-04SW2

Einschraubwinkel

KRL-W2

Am meisten verwendete Ausfihrung zum Leitungsanschluss
im rechten Winkel an ein Innengewinde.

verwendbarer

Schiauch-Auen-§ | Anschiussgewinde Modell
[

R 1/8 KRL06-01SW2
a6 R 1/4 KRL06-02SW2
R 3/8 KRL06-03SW2
R 1/8 KRL08-01SW2
. ’ 8 R 1/4 KRLO08-02SW2
R 3/8 KRL08-03SW2
“ R 1/8 KRL10-01SW2
: @10 R 1/4 KRL10-02SW2
R 3/8 KRL10-03SW2
R 1/2 KRL10-04SW2
R 1/4 KRL12-02SW2
@12 R 3/8 KRL12-03SW2
R 1/2 KRL12-04SW2

Einschraubwinkel hoch

KRW-W2

Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel.

Hauptunterschied zum normalen Einschraubwinkel ist die erhéhte

Bauform, die Uberschneidungen von Leitungen vermeidet.

verwendbarer

Schlauct-Auen- | - Anschlussgewinde Modell
[mm]

R 1/8 KRWO06-01SW2

a6 R 1/4 KRWO06-02SW2

. ] R 3/8 KRWO06-03SW2
R 1/8 KRWO08-01SW2

a8 R 1/4 KRWO08-02SW2

R 3/8 KRWO08-03SW2

R 1/4 KRW10-02SW2

@10 R 3/8 KRW10-03SW2
R 1/2 KRW10-04SW2

R 1/4 KRW12-02SW2

@12 R 3/8 KRW12-03SW2
R 1/2 KRW12-04SW2

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Einschraubwinkel, 360° schwenkbar KRV-W2

Am Sechskantkopf kann der Kdrper bei begrenztem Einbauraum

mit einem Steckschlissel festgezogen werden.

venwendharer

Sehiuch-Auen-g | - Anschlussgewinde Modell
]

6 R 1/8 KRV06-01SW2
™ R 1/4 KRV06-02SW2
R 1/8 KRV08-01SW2
P ' a8 R 1/4 KRV08-02SW2
i R 3/8 KRV08-03SW2
R 1/4 KRV10-02SW2

@10
R 3/8 KRV10-03SW2
R 3/8 KRV12-03SW2

@12
R 1/2 KRV12-04SW2




schwer entflammbar

(vergleichbar UL-94 Standard V-0)

T-Steckverbindung

KRT-W2

Zur Schlauchverzweigung in 2 zwei Richtungen jeweils in einem
Winkel von 90° zur urspringlichen Richtung.

Steckverbindungen | Serie

Y-Steckverschraubung

KRU-W2

Zur Verzweigung von Leitungen mit Innengewinden in

gleicher Richtung.

verwendbarer

verwendbarer
Schlauch-Aufen-@| - Anschiussgewinde
(]

Modell

R 1/8

KRUO06-01SW2

. D6 R 1/4

KRU06-02SW2

l R3/8

KRUO06-03SW2

R 1/8

KRUO08-01SW2

28 R 1/4

KRU08-02SW2

J R 3/8

KRUO08-03SW2

R 1/4

KRU10-02SW2

2 10 R 3/8

KRU10-03SW2

R 1/2

KRU10-04SW2

R 1/4

KRU12-02SW2

212 R 3/8

KRU12-03SW2

R 1/2

KRU12-04SW2

Schlauch-Aufen-@| Anschiussgewinde Modell
(mm]

R 1/8 KRT06-01SW2

a6 R 1/4 KRT06-02SW2

R 3/8 KRT06-03SW2

R 1/8 KRT08-01SW2

TR a a8 R 1/4 KRT08-02SW2

" R 3/8 KRT08-03SW2

' R 1/8 KRT10-01SW2

% 10 R 1/4 KRT10-02SW2

R 3/8 KRT10-03SW2

R 1/2 KRT10-04SW2

R 1/4 KRT12-02SW2

212 R 3/8 KRT12-03SW2

R 1/2 KRT12-04SW2
T-Steckverschraubung KRY-W2

Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer
Schlauch-Aufen-g| Anschlussgewinde
)

Modell

R 1/8

KRY06-01SW2

D6 R 1/4

KRY06-02SW2

R 3/8
!

KRY06-03SW2

R 1/8

KRY08-01SW2

28 R 1/4

KRY08-02SW2

' R 38

KRY08-03SW2

R 1/8

KRY10-01SW2

@10 R 1/4

KRY10-02SW2

R 3/8

KRY10-03SW2

R 1/2

KRY10-04SW2

Gerade Steckverbindung KRH-W2

Zur Verbindung von Leitungen in gleicher Richtung.

verwendbarer
Schlauch-AuRRen-@ Modell
[mm]
b b D6 KRHO06-00W2
28 KRHO08-00W2
@10 KRH10-00W2
212 KRH12-00W2

Schott-Steckverbindung KRE-W2

Zur Verbindung von Leitungen durch eine Panele.

R 1/4

KRY12-02SW2

@12 R 3/8

KRY12-03SW2

R 1/2

KRY12-04SW2

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

N

verwendbarer
Schlauch-AuRen-@ Modell
W, [mm]
i D6 KRE06-00W2
3 28 KRE08-00W2
@ 10 KRE10-00W2
@12 KRE12-00W2

Winkel-Steckverbindung KRL-W2

Zur Verbindung von Leitungen im rechten Winkel.

verwendbarer
Schlauch-AuRen-@ Modell
[mm]
D6 KRLO6-00W2
a8 KRL08-00W2
L
- @ 10 KRL10-00W2
@12 KRL12-00W2
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schwer entflammbar . .
(vergleichbar UL-94 Standard V-0) StECkverblndungen %’J@ K@"WZ

KRT-W2

Zur Verzweigung von Leitungen in einem 90°-Winkel nach Zum VerschlieRen ungenutzter Steckverbindungen.
beiden Seiten.

ScxfanlﬁisehrldA?J?Srgr:-Qf Modell VEIUSTEIEN Modell
— [mm] SteckverbindungsgroRe

e ! 26 KRT06-00W2 — e D6 KRP-06
. & @8 KRT08-00W2 @8 KRP-08
M

@2 10 KRT10-00W2 @ 10 KRP-10
@12 KRT12-00W2 @12 KRP-12
x Farbe: grin

KRU-W2 KR

Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung. Schiitzt den Druckring und Schlauch vor eindringenden
Schweil3spritzern und Schmutz.

T KR (verwendbarer Schlauch: Weichpolyamid, schwer entflammbar)
—! "i Schlauch-AuRen-@ Modell verwendbare
l [r@m’g] KRUOG-00W2 Steckverbindungsgrofie el
I’ 78 KRU0S-00W2 76 KR-06C
@10 KRU10-00W2 8 KR-08C
o @212 KRU12-00W2 @10 KR-10C
12 KR-12C

= Fur KRQ "Y-Steckverzweiger"”, das Modell KR-OOC1 verwenden.
« Farbe: grau

KRR-W2

Zur Durchmesser-Reduktion der Steckverbindungen.

verwendharer Schlauch-Auten- g :M?ib?;[g Fenvendhae Vodell Schiitzt den Druckring und Schlauch vor eindringenden SchweiBspritzern und Schmutz.
”ufm'm]u " ecetidngsyite ode KR (verwendbarer Schlauch: Weichpolyamid, schwer
78 KRRO6-08W2 entflammbar / dreilagig schwer entflammbar)
26
210 KRR06-10W2 verwendbare odel
o8 @ 10 KRR08-10W2 SteckverbindungsgroRe
Vet 212 KRR08-12W2
ek 10 | @12 KRR10-12W2 26 KR-06C1
28 KR-08C1

210 KR-10C1
D12 KR-12C1

KRU-W2 * Farbe: grau

Zur Verzweigung der Leitung aus einer Steckverbindung
in gleicher Richtung.

- - verwendbarer e
| I Scmaumnen-w e Modell
2xverwendbarer a6 D6 KRUO06-99W2
e 78 | &8 KRU08-99W2
et @10 @10 KRU10-99W2
Sedketindngsyile 75 12 212 KRU12-99W2

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

schwer entflammbar . .
(vergleichbar UL-94 Standard V-0) StECkverblndungen 3)3’1’@ K@"W/Z

KRE-W2 KQ2

Zur Verbindung eines Schlauchs und eines tﬁ?ﬁ
AuRengewindes durch eine Panele.
venvendharer KQB2
Schlauch-AuBen-g| Anschlussgewinde Modell
(] KS/
Rc 1/8 KRE06-01W2 KX
D6 Rc 1/4 KRE06-02W2 KM
. Rc 3/8 KRE06-03W2
‘ a ﬂl Rc 1/8 KRE08-01W2
e 28 Rc 1/4 KRE08-02W2 KF
Rc 3/8 KRE08-03W2
Rc 1/4 KRE10-02W2 M
@10 c 1/ 0-0
Rc 3/8 KRE10-03W2
@12 Rc 3/8 KRE12-03W2 E//II?LL
Rc 1/2 KRE12-04W2
KC
KRL-W2 KK
Zur Anderung der Schlauchanschlussrichtung einer KKH
Steckverbindung um 90°.
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ verwendbarer e '}1<:}3<0
Schlauch-Auen-& 5 edxm ¢ Modell
] teckverbindungsgre
DM
D6 D6 KRL06-99W2
28 28 KRLO08-99W2
210 @10 KRL10-99W2 DMK
enwendhare SteckvertindungsydBe 5 1 2 @12 KRL12-99W2
KDM
MQR
KRW-W?2
KB

Zur Anderung der Schlauchanschlussrichtung einer

Steckverbindung um 90°. KR
Zusammen mit einer Winkel-Steckverbindung verwendbar

zum Uberschneidungsfreien Anschlie3en.

verwendbarer e KRM
Schiauch-AuBen-g O Modell
] Steckverbindungsgroe KA
verwendbarer
Schlauch- @6 6 KRWO06-99W2
AuBen-g @8 @8 KRWO08-99W2 KQG2
venvendbare @ 10 210 KRW10-99W2
SteckverbindungsgroBe @ 12 @12 KRW12-99W?2 KG
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen KFG2
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
MS
Cselopioe! Bestelloptionen KKA
KP
Edupferfrei (chemisch vernickely
KPG
Symbol Spezifikationen LOA
X2 Kupferfrei (chemisch vernickelt)
Flgen Sie ,-X2“ an das Ende der Bestell-Nr. Beispiel: KRH06-01SW2-X2 LQ3
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Schwer entflammbar (vergleichbar UL-9 Standard v-0) Steckverteilerleiste &ons>

Kompakter Leitungsanschluss
maoglich.

Mehrfachanschluss maoglich.
8 Ausflihrungsvarianten.

Steckverbindungen fur
besonders effizienten Betrieb.

Abdeckung (Option)

mverwendbarer Schlauch-AuBen-@ = metrisch

BAnschlussgewinde® RC

SchweiRfunken resistent

Modell
Anschlussausfuhrung Anzahl | GroRe Anschluss | GréRe Anschluss
Modell
Anschluss A Anschluss B |Anschluss A A B
. . @ 6-Schlauch @ 10-Schlauch
KRM11 | Steckverbindung | Steckverbindung 6, 10
@ 8-Schlauch @ 12-Schlauch
. . @ 6-Schlauch Rc 1/4
KRM12 | Steckverbindung | Rc-Innengewinde 6, 10
@ 8-Schlauch Rc 3/8

verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial

doppelwandig, schwer entflammbar, Weichpolyamid, schwer entflammbar

Schlauch-AuRen-@

?6,08,810,012

Technische Daten

Modell KRM11 KRM12
Medium Druckluft/Wasser An™-)

max. Betriebsdruck 1 MPa

Prafdruck 3 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur

-5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 60 °C (nicht gefroren)

Gewinde _ JIS B0203
(konisches Rohrgewinde)
Zubehor ohne Innensechskantstopfen mit

Dichtmittel: 1 Stk.

Anm.) Druckspitzen diirfen den max. Betriebsdruck nicht tibersteigen.

Konstruktion
KRM11 KRM12
Gehause
Druckring (griin) Gehause Anschlusskérper 0-Ring
Dichtung
I (
D ! D ‘
AN Al T
] 1
Anschluss B, ! i 1 Anschluss B Anschluss B 1]t Anschluss B
,, I | 1 Dichtung Hl
Fiihrung ] )
Spannzange
Spannzange Fihrun:
Spannrin
Spannring Anschluss A Druckring (grtin) Anschluss A
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schwer entflammbar

Schraub-/
Steckverbindungen

(vergleichbar UL-94 Standard V-0) SteCkVG rtEi IerleiSte sﬁﬂ@ K(RM

KRM11 KRMC KQ2

KQ2

KRMC (verwendbar: Weichpolyamid, schwer entflammbar) “Uni

venvenduarer SchiauchABen B | 7 verwendbarer
Modell Schlauch-Au3en-@ N Modell

@ A-Anschlisse [mm] KQB2

6 KRM11-06-10-6 6 KRMC-06-6 KS/

1

26 | 210 10 KRM11-06-10-10 26 10 KRMC-06-10 KX

6 KRM11-08-12-6 6 KRMC-08-6

28 | @12 10 KRM11-08-12-10 e 10 KRMC-08-10 KM
Siehe Seite 121 fir die Abdeckungen 1 und 2.

N-verwendbarer KF
Schlauch-Auf3en-@

KRM12 D
| ! '[ : | H/DL

vemendoarer L/LL
® Sotlauet-Aubend | Anschlussgewinde | Anzahl A-Anschiisse Modell

[mm] KC
»‘: 36 Rc 1/4 6 KRM12-06-02-6 Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
i 10 KRM12-06-02-10 Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KK
6 KRM12-08-03-6
10 KRM12-08-03-10 KKH

@8 Rc 3/8

KK
130

DM

DMK

KDM

MQR

KB

KR
-W2

KRM

KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1

LQ3
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Antistatische Steckverbindungen

mverwendbarer Schlauch-AuBen-2* metrisch

BMAnschlussgewinde: M| ’ Uni-Gewinde

Antistatische Steckverbindungen.

Anstecken und Abziehen mit einem
Handgriff.

Geeignet fur Vakuum (-100 kPa).

Geeignet fiir kupferfreie
Anwendungen.

Schwer entflammbar (vergleichbar
UL-94 Standard V-0)
Oberflachenwiderstand 10* bis 107 Q
Die Steckverbindungen und

Dichtungen bestehen aus leitendem
Kunststoff.

'

-

34
LS

(

Antistatik-Eigenschaften |SchweiRfunken resisten

Verwendbarer Schlauch
Schlauchmaterial
Schlauch-AuRen-@

Antistatik-Weichpolyamid, Antistatik-Polyurethan
@32,04,06,88,310, 312

Technische Daten

Medium Druckluft
Betriebsdruckbereich -100 kPa bis 1 MPa
Prafdruck 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur 0 bis 40 °C
Uni-Gewinde

s JIS B0209 (metrisches Normalgewinde)

Gewindebeschichtung Dichtung

kupferfrei Alle Messingteile sind chemisch vernickelt.

10* bis 10’ Q

Oberflachenwiderstand

Einsetzen des Schlauches.

Korper (schwarz)
Anschlusskorper

Ideal zum Leitungsanschluss

auf begrenztem Raum.

Kérper und Gewindeteil kénnen
unabhéngig voneinander gedreht
werden (zum Ausrichten)

M, Uni-Gewinde

Dichtring
Verwendbar fir einen groRen Druckbereich
von Niedervakuum bis 1 MPa.

Die spezielle Form garantiert eine optimale
Dichtheit und reduziert den Widerstand beim

GrolRe Haltekraft.

Die Spannzange gibt einen sicheren Halt, wobei die
Haltekraft durch den Spannring noch verstérkt wird.

Schlauch
Druckring (schwarz)

Geringer Kraftaufwand

beim Abziehen.

Lést den Spannring zum Entfernen
des Schlauches und verhindert,
dass die Spannzange den Schlauch
zu fest halt.
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Antistatische Steckverhindungen | S

Gerade Steckverschraubung

Am meisten verwendete Ausfuhrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

T-Steckverschraubung

KAT

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in

einem 90°-Winkel nach beiden Seiten.

venwendbarer venwendbarer
Schlauch-Aufen-|  Anschlussgewinde Modell Schlauch-Aufen-gf | Anschlussgewinde Modell
[mm] [mm]
M5 x 0,8 KAH23-M5 M5 x 0,8 KAT23-M5
@ 3,2 | M6x1,0 KAH23-M6 @3,2 | M6x1,0 KAT23-M6
Uni 1/8 KAH23-U01 Uni 1/8 KAT23-U01
M5 x 0,8 KAHO04-M5 M5 x 0,8 KAT04-M5
M6 x 1,0 KAH04-M6 g M6 x 1,0 KAT04-M6
e Uni 1/8 KAHO04-U01 : v Uni 1/8 KAT04-U01
Uni 1/4 KAHO04-U02 Uni 1/4 KAT04-U02
M5 x 0,8 KAHO06-M5 M5 x 0,8 KAT06-M5
<MS, M6> M6 x 1,0 KAH06-M6 <MS, M6> M6 x 1,0 KAT06-M6
D6 Uni 1/8 KAH06-U01 a6 Uni 1/8 KAT06-U01
Uni 1/4 KAHO06-U02 Uni 1/4 KAT06-U02
Uni 3/8 KAH06-U03 Uni 3/8 KAT06-U03
Uni 1/8 KAHO08-U01 Uni 1/8 KAT08-U01
28 Uni 1/4 KAHO08-U02 8 Uni 1/4 KAT08-U02
Uni 3/8 KAHO08-U03 Uni 3/8 KAT08-U03
Uni 1/8 KAH10-U01 Uni 1/8 KAT10-U01
Uni 1/4 KAH10-U02 Uni 1/4 KAT10-U02
210 Uni 3/8 KAH10-U03 210 Uni 3/8 KAT10-U03
<Uni-Gewinde> Uni 1/2 KAH10-U04 <Uni-Gewinde> Uni 1/2 KAT10-U04
Uni 1/4 KAH12-U02 Uni 1/4 KAT12-U02
@12 | Uni 3/8 KAH12-U03 @12 | Uni 3/8 KAT12-U03
Uni 1/2 KAH12-U04 Uni 1/2 KAT12-U04
Einschraubwinkel KAL T-Steckverschraubung KAY

Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss

im rechten Winkel an ein Innengewinde.

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in
gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer

Schlauch-Auen-@| Anschlussgewinde Modell
(mm]

M5 x 0,8 KAL23-M5

@ 3,2 | M6x1,0 KAL23-M6
Uni 1/8 KAL23-U01

M5 x 0,8 KALO04-M5

M6 x 1,0 KAL04-M6
@4 Uni 1/8 KAL04-U01
Uni 1/4 KAL04-U02

M5 x 0,8 KALO06-M5

<MS, M&> M6 x 1,0 KALO06-M6
a6 Uni 1/8 KALO06-U01
Uni 1/4 KALO06-U02
Uni 3/8 KAL06-U03
Uni 1/8 KAL08-U01
8 Uni 1/4 KALO08-U02
Uni 3/8 KALO08-U03
Uni 1/8 KAL10-U01
uni 1/4 KAL10-U02
210 Uni 3/8 KAL10-U03
<Uni-Gewinde> Uni 1/2 KAL10-U04
Uni 1/4 KAL12-U02
@12 | Uni 3/8 KAL12-U03
Uni 1/2 KAL12-U04

venwendbarer
Schlauch-Auen-d | Anschlussgewinde Modell
(mm]
M5 x 0,8 KAY23-M5
@3,2 | M6x1,0 KAY23-M6
Uni 1/8 KAY23-U01
M5 x 0,8 KAY04-M5
M6 x 1,0 KAY04-M6
v Uni 1/8 KAY04-U01
Uni 1/4 KAY04-U02
M5 x 0,8 KAY06-M5
<MS, M&> M6 x 1,0 KAY06-M6
a6 Uni 1/8 KAY06-U01
Uni 1/4 KAY06-U02
Uni 3/8 KAY06-U03
Uni 1/8 KAY08-U01
28 Uni 1/4 KAY08-U02
Uni 3/8 KAY08-U03
Uni 1/8 KAY10-U01
Uni 1/4 KAY10-U02
210 Uni 3/8 KAY10-U03
<Uni-Gewinde> Uni 1/2 KAY10-U04
Uni 1/4 KAY12-U02
@12 | Uni 3/8 KAY12-U03
Uni 1/2 KAY12-U04

O

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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_ Antistatische Steckverbindungen | Serie KA

Y-Steckverschraubung T-Steckverbindung KAT

Zur Verzweigung von Leitungen mit einem Innengewinde Zur Schlauchverzweigung in zwei Richtungen jeweils in
in gleicher Richtung. einem Winkel von 90° zur urspringlichen Richtung.
verwendbarer verwendbarer
Schlauch-Auen-@| Anschiussgewinde Modell Schlauch-AuBen-@ Modell
[mn] [mm]
M5 x 0,8 KAU23-M5 @ 3,2 KAT23-00
@3,2 | M6x1,0 KAU23-M6 a4 KAT04-00
Uni 1/8 KAU23-U01 a6 KAT06-00
M5 x 0,8 KAU04-M5 8 KAT08-00
@4 M6 x 1,0 KAU04-M6 @10 KAT10-00
; Uni 1/8 KAU04-U01 @12 KAT12-00
Uni 1/4 KAU04-U02
M5 x 0,8 KAU06-M5
<M. M6 M6 x 1,0 KAUO6-M6 Y-Steckverbindung KAU
D6 Uni 1/8 KAU06-U01
Uni 1/4 KAU06-U02 Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung.
Uni 3/8 KAU06-U03
Uni 1/8 KAU08-U01 VErEalEET
a8 Uni 1/4 KAU08-U02 Schlauch-AuRen-@ Modell
Uni 3/8 KAU08-U03 [mm]
Uni 1/4 KAU10-U02 23,2 KAU23-00
@10 | uni 3/8 KAU10-U03 24 KAU04-00
= Uni 1/2 KAU10-U04 26 KAU06-00
<Uni-Gewindes Uni 1/4 KAU12-U02 08 KAU08-00
@12 | uni 38 KAU12-U03 @210 KAU10-00
Uni 1/2 KAU12-U04 @12 KAU12-00
Gerade Steckverbindung KAH Gerade Steckverbindung mit Reduktion KAH
Zur Verbindung von Leitungen in gleicher Richtung. Zum Verbinden von Leitungen mit unterschiedlichen
Durchmessern.
Ve R verwendbarer [SchI]auch-AuBen-ﬂ
- o mm Modell
Schlau?r:l]n,:\;men 1] Modell @ ® @ ®
3,2 KAH23-00 ? 3,2 a4 KAH23-04
D4 KAH04-00 H 24 26 KAH04-06
- a6 KAH06-00 Klein Gror D6 78 KAH06-08
a8 KAH08-00 28 @ 10 KAH08-10
@ 10 KAH10-00 210 @12 KAH10-12
@12 KAH12-00
Gerade Einsteckreduzierung KAR
Winkel-Steckverbindung KAL

Zur Durchmesser-Reduktion der Steckverbindungen.
Zur Verbindung von Leitungen im rechten Winkel.

verwendbarer Schlauch-AuBen-g  Venvendbarer —
Schlauch-AuBen-2 ) y Modell
verwendbarer ] Steckverbindungsgrite
Schlauch-Au3en-@ Modell
[mm] 3,2 4 KAR23-04
33,2 KAL23-00 D6 KARO04-06
D4 KAL04-00 @4 @8 KAR04-08
a6 KAL06-00 210 KAR04-10
28 KAL08-00 a8 KAR06-08
@10 KAL10-00 @6 @10 KAR06-10
@12 KAL12-00 212 KAR06-12
KARO08-1

verwendbare a8 @10 08-10
; Ser o - SteckverbindungsgroRe 212 KAR08-12
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen 3 10 312 KARLO-12

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu -
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Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316
-~ o /// Ve mverwendbarer Schlauch-Auken-2* metrisch %
W, fj)f/ I )\ A;/J) C J mAnschlussgewinde: M5, R, RC KQ2

Material/
Metallteile: rostfreier Stahl 316
Dichtungsteile: Spezial-FKM

Einsetzbar mit Dampf.
Medientemperatur: -5 bis 150 °C
Fettfrei

KQ2
korrosionshestandig Hogﬁtsef?ﬁreufﬁtllf- -Uni
- | e

verwendbarer Schlauch

Schlauchmaterial FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan, Polyolefin KS/

Schlauch-AuRen-@ ?32,04,06,88,310, D12, D16 KX
Technische Daten KM

Medium Druckluft, Wasser, DampfAn™m- 1) KF

Betriebsdruckbereich A" 2) -100 kPa bis 1 MPaA"™ 3)

Prafdruck 3,0 MPa M

Umgebungs- und Medientemperatur A" 4) -5 bis 150 °C (nicht gefroren) A"™-3)

Schmierfett fettfreie Spezifikation H/DL

Gewindebeschichtung mit Zwei-K-Polymerbeschichtung L/LL
Anm. 1) Setzen Sie sich fur den verwendbaren Schlauch bitte mit SMC in Verbindung. C

Anm. 2) Den Einsatz in Vakuumhalteanwendungen wie Leckagetester vermeiden, da Leckage vorhanden ist.

Anm. 3) Den Betriebsdruckbereich und den Betriebstemperaturbereich der Schlauche prifen.

Anm. 4) Unter folgenden Bedingungen wird die Verwendung einer Innenhulse empfohlen (auf3er @ 3,2) KK
« Bei Verwendung in Umgebungen mit drastischen Temperaturschwankungen des Mediums.
* Bei Verwendung mit hoher Temperatur.

KKH
= Temperaturbedingung fur die Montage der Innenhulse
Schlauche Temperatur KK
FEP-Schlauch/Serie TH ab 80 °C 130
PFA-Schlauche/Serie TL ab 120 °C
. . . DM
Querverweistabelle fur Innenhtlsen
Schlauchmaterial Anwendbare Innenhilse DMK
Schiauchr TUS THITIH TLTIL
AuBen-@ ! ~
(Soft-Polyurethan) (FEP) (PFA) Bestell-Nr. Lange KDM
— TH0402 — TJG-0402 18
@4 TUS0425 TH0425 — TJG-0425 18 MQR
— — TLO403 TJG-0403 18
26 TUS0604 THO604 TLO604 TJG-0604 19 KB
TUS0805 — — TJG-0805 20,5
28 KR
— TH0806 TLO806 TJG-0806 20,5 W2
TUS1065 — — TJG-1065 23
@10 — TH1075 — TJG-1075 23 KRM
— TH1008 TL1008 TJG-1008 23
TUS1208 — — TJG-1208 24
@12 — TH1209 — TJG-1209 24
— TH1210 TL1210 TJG-1210 24 KQG2

« FUr die Serie 316 wird rostfreier Stahl verwendet.

KG

Komplett aus
rostfreiem

aul3er Dichtungsteile

KFG2

? : Einschraubwinkel MS

Stahl 316 Streckverschraubung D KKA
. . . . KP
|

(Spezial-FKM) (Spezial-FKM) P
Fir ZollgroRen siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu LQ1
LQ3

N
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Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KQG2H KQG2H

verwendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell Schlauch-Auf3en-@ Modell
(] [mm]
M5 x 0,8 KQG2H23-M5 @ 3,2 KQG2H23-00
@32 | R18 KQG2H23-01S 4 KQG2H04-00
R 1/4 KQG2H23-02S 26 KQG2H06-00
M5 x 0,8 KQG2H04-M5 8 KQG2H08-00
4 R 1/8 KQG2H04-01S @ 10 KQG2H10-00
R 1/4 KQG2H04-02S @12 KQG2H12-00
M5 x 0,8 KQG2H06-M5 16 KQG2H16-00
R 1/8 KQG2H06-01S
26 R 1/4 KQG2H06-02S
R 3/8 KQG2H06-03S
) R 1/8 KQG2H08-01S KOQG2L
78 R 1/4 KQG2H08-02S
R 3/8 KQG2H08-03S oo——
R 1/8 KQG2H10-01S Schlauch-Ausen-3 | Anschiussgewinde Modell
R 1/4 KQG2H10-02S ]
210 " Ras KQG2H10-03S M5x0.8 KQG2L23-M5
R 1/2 KQG2H10-04S @ 3,2 R 1/8 KQG2L23-01S
R 1/4 KQG2H12-02S R1/4 KQG2L23-02S
@12 | R3B KQG2H12-03S e ol
R 1/2 KQG2H12-04S a4 R 1/8 KQG2L04-01S
R3/8 KQG2H16-03S R1/4 SCZ L
216 e KQG2H16-04S M5x 0.8 KQG2L06-M5
R 1/8 KQG2L06-01S
26 R 1/4 KQG2L06-02S
R 3/8 KQG2L06-03S
KQG2S R1/8 KQG2L08-01S
78 R 1/4 KQG2L08-02S
—— R 3/8 KQG2L08-03S
Scflauch-Aufen | Anschlussgewinde Modell R1/8 KQG2L10-01S
] R 1/4 KQG2L10-02S
@3,2 | M5x0,8 KQG2523-M5 210 —R3e KQG2L10-03S
M5 x 0,8 KQG2S04-M5 R 1/2 KQG2L10-04S
CR R 1/8 KQG2S04-01S R 1/4 KQG2L12-02S
M5 x 0,8 KQG2506-M5 @12 | R3/8 KQG2L12-03S
z6 R 1/8 KQG2S06-01S R 1/2 KQG2L12-04S
R 1/4 KQG2506-02S 216 |_R38 KQG2L16-03S
R 1/8 KQG2S08-01S R 1/2 KQG2L16-04S
78 R 1/4 KQG2S08-02S
R 3/8 KQG2508-03S
R 1/8 KQG2510-01S
z10 _RYA KQG2510-02S
R 3/8 KQG2510-03S
R 1/2 KQG2510-04S
R 1/4 KQG2S12-02S
@12 | R3/8 KQG2S12-03S
R 1/2 KQG2512-04S
R 3/8 KQG2516-03S
216 1 KQG2516-04S

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KQG2T KOG2T KQ2

KQ2
verwendbarer verwendbarer -Uni
Schiauch-Aulen-| Anschlussgewinde Modell Schlauch-Au3en-@ Modell
[ [mm] KQB2
M5 x 0,8 KQG2T23-M5 @ 3,2 KQG2T23-00
@ 3,2 R 1/8 KQG2T23-01S o4 KQG2T04-00 ﬁ)s(/
R 1/4 KQG2T23-02S @6 KQG2T06-00
M5 x 0,8 KQG2T04-M5 @8 KQG2T08-00 KM
24 R 1/8 KQG2T04-01S @10 KQG2T10-00
R 1/4 KQG2T04-02S @12 KQG2T12-00 KF
M5 x 0,8 KQG2T06-M5 216 KQG2T16-00
26 R 1/8 KQG2T06-01S
R 1/4 KQG2T06-02S M
R 3/8 KQG2T06-03S H/DL
R 18 KQG2T08-01S KQG2U L ;LL
28 R 1/4 KQG2T08-02S
R 3/8 KQG2T08-03S verwendbarer KC
R 1/8 KQG2T10-01S Schlauch-AuBen-@ Modell
210 R 1/4 KQG2T10-02S [mm] KK
R 3/8 KQG2T10-03S @32 KQG2U23-00
R 1/2 KQG2T10-04S o4 KQG2U04-00 KKH
R 1/4 KQG2T12-02S 26 KQG2U06-00
@12 R 3/8 KQG2T12-03S 28 KQG2U08-00 KK
R 1/2 KQG2T12-04S @10 KQG2U10-00 130
16 R 3/8 KQG2T16-03S @12 KQG2U12-00
@ R 1/2 KQG2T16-04S @16 KQG2U16-00 DM
DMK
KQG2L KQG2T KDM
VETETG T verwendbarer MQR
o Schlauch-AuRen-@ Modell SC“"”‘“?:T‘]'Q]”B‘*”"Z’ Modell
(- [mm] ® ®
@ 3,2 KQG2L23-00 KB
z 4 KQG2L04-00 @ 3,2 @4 KQG2T23-04
26 KQG2L06-00 24 26 KQG2T04-06 KR
28 KQG2L08-00 26 28 KQG2T06-08 -W2
210 KQG2L10-00 28 210 KQG2T08-10 KRM
Z12 KQG2L12-00 210 @12 KQG2T10-12
216 KQG2L16-00 @12 2 16 KQG2T12-16 KA

KQG2R KG

KQG2E

verwendbarer verwendbarer \ervendhare
Schlauch-Auf3en-@ Modell Schlauch-Aulen-| - Steckvertindungsyae Modell KFG2
[mm] verwendbarer [ o
Schlauch-
@ 3,2 KQG2E23-00 Aulen-@ @ 3,2 a4 KQG2R23-04 MS
24 KQG2E04-00 24 76 KQG2R04-06
26 KQG2E06-00 26 28 KQG2R06-08 KKA
28 KQG2E08-00 28 @ 10 KQG2R08-10
@ 10 KQG2E10-00 venvendhare @ 10 @12 KQG2R10-12 KP
@12 KQG2E12-00 Seefindogy®e 35312 | @16 KQG2R12-16
@16 KQG2E16-00 KPQ/
KPG
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu LQ1
LQ3
7 130
JSVC LQHB



Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KQG2W

KQG2H

verwendbarer Schiauch-Aufen-g venwendbarer
® [mm] Modell SchlauchAuen5 | Anschlussgewinde Modell
_\ @ @ [mm]

@ 3,2 @4 KQG2H23-04 M5 x 0,8 KQG2W23-M5
@4 @6 KQG2H04-06 @32 | R18 KQG2W23-01S
76 78 KQG2H06-08 R 1/4 KQG2W23-02S
@8 210 KQG2H08-10 M5 x 0,8 KQG2W04-M5

210 | @12 KQG2H10-12 @4 R 1/8 KQG2W04-01S

212 | @16 KQG2H12-16 R 1/4 KQG2W04-02S

M5 x 0,8 KQG2W06-M5
R 1/8 KQG2W06-01S
26 R 1/4 KQG2W06-02S
KQ G2U R 3/8 KQG2W06-03S
R 1/8 KQG2W08-01S
venwendbarer Schlauch-AuBen-@ a8 R 1/4 KQG2W08-02S
[mrm] Modell R 3/8 KQG2W08-03S
@ ®@ R 1/4 KQG2W10-02S

232 | 24 KQG2u23-04 210 | R3B KQG2W10-03S
24 @6 KQG2U04-06 R 1/2 KQG2W10-04S
26 28 KQG2U06-08 R 1/4 KQG2W12-02S
28 210 KQG2u08-10 @12 | R3B KQG2W12-03S
212 | @16 KQG2U12-16 R 3/ KQG2W16-03S

216 R 1/2 KQG2W16-04S

KQG2E

KQG2F

venwendbarer
Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Modell
o] venwendbarer '
Schlauch-Aulen- | Anschlussgewinde Modell
@3,2 | Rcll4 KQG2E23-02 (]
24 Rc 1/8 KQG2E04-01 @32 | Rcl8 KQG2F23-01
Rc 1/4 KQG2E04-02 Rc 1/8 KQG2F04-01
Rc 1/8 KQG2E06-01 s Rc 1/4 KQG2F04-02
@6 Rc 1/4 KQG2E06-02 Rc 1/8 KQG2F06-01
Rc 3/8 KQG2E06-03 76 Rc 1/4 KQG2F06-02
Rc 1/8 KQG2E08-01 Rc 3/8 KQG2F06-03
@8 Rc 1/4 KQG2E08-02 Rc 1/8 KQG2F08-01
Rc 3/8 KQG2E08-03 78 Rc 1/4 KQG2F08-02
210 Rc 1/4 KQG2E10-02 Rc 3/8 KQG2F08-03
Rc 3/8 KQG2E10-03 Rc 1/4 KQG2F10-02
212 Rc 3/8 KQG2E12-03 2 10 Rc 3/8 KQG2F10-03
Rc 1/2 KQG2E12-04 Rc 1/4 KQG2F12-02
16 |_Re38 KQG2E16-03 @12 | Rc3m KQG2F12-03
Rc 1/2 KQG2E16-04 Rc 1/2 KQG2F12-04
216 Rc 3/8 KQG2F16-03
Rc 1/2 KQG2F16-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schraub-/
Steckverbindungen

Steckvertindungen aus rostfreiem Stahl 316 | Seier KEUG2

KOG2P KQ2

KQ2
Verwendbare Modell “Uni
— SteckverbindungsgréRe @ d KQR?
@ 3,2 KQG2P-23
o4 KQG2P-04 ﬁ)s(/
@6 KQG2P-06
28 KQG2P-08 KM
@10 KQG2P-10
@12 KQG2P-12
2 16 KQG2P-16 KF
M
H/DL
L/LL
0 st
KK
Beschreibung iﬂgael:lcg Bestell-Nr. Material
KKH
Dichtung — M-5G3 rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
@ 3,2 KK
KQG223-P0O1
o4 | KQ 130
@6 KQG206-P01 DM
Sechskantmutter 28 KQG208-P01 rostfreier Stahl 316
210 KQG210-P0O1 DMK
@12 KQG212-P01
7 16 KQG216-P01 KDM
MQR
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KB
KR
-W2
KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

N
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mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

mAnschlussgewinde: M5, R, RC

Die Ausflihrungen aus rostfreiem
Stahl eignen sich flir den Einsatz in
Umgebungen mit Korrosionsgefahr.

Die Metallteile sind aus rostfreiem
Stahl 303 gefertigt.

Geeignet zur Verwendung in Fertigungsstralen
fiir kupferfreie Umgebungen zur
Kathodenstrahlrdhrenproduktion, in wasser-
oder salzwasserspritzerbestandigen Maschinen
fiir die Nahrungsmittelverarbeitung sowie zum
Einsatz in Reinrdumen zur Vermeidung von
Partikelbildung durch Korrosion.

Verwendbarer Schlauch

Korrosionsbesténdig

Schlauchmaterial

FEP, PFA, Polyamid, Weichpolyamid, Polyurethan

Schlauch-Aulzen-@

D4,06,08,810,012, D16

Technische Daten

Medium Druckluft/Wasser A"™- 1)

Betriebsdruckbereich A"m-2) -100 kPa bis 1 MPa

Prafdruck 3 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
Gewindeteil JIS B0203 (kor_1isches Rohrgewin_de)

Gewinde JIS B0205 (metrisches Normalgewinde)
Mutter JIS B0205 (metrisches Feingewinde)

Gewindebeschichtung

mit / ohne Zwei-K-Polymerbeschichtung A" 3)

Anm. 1) Druckspitzen miissen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.
Anm. 2) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden,

da keine absolute Dichtheit garantiert wird.

Anm. 3) Fugen Sie ,S* hinter der Bestell-Nr. an, wenn eine Gewindeabdichtung erwiinscht ist.

Polyamid und Urethan.
GrofRRe Haltekraft.

noch verstarkt wird.

Verwendbar fur einen grof3en
Druckbereich von
Niedervakuum bis 1 MPa.

Die spezielle Form garantiert eine
optimale Dichtheit und reduziert den
Widerstand beim Einsetzen des
Schlauches.

FlUhruno
Spannring
Spannzange

Geeignet fur die Verwendung mit

Die Spannzange gibt einen sicheren Halt,
wobei die Haltekraft durch den Spannring

Geringer Kraftaufwand beim
Ldosen.

Lést den Spannring zum Entfernen
des Schlauches und verhindert, dass

die Spannzange den Schlauch zu
fest halt.

Korp

werden.

Schlauch

Anschlusskorper

|deal zum Leitungsanschluss auf begrenztem Raum.

er und Gewindeteil konnen unabhangig voneinander gedreht
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Steckverbindungen, rostfrei | §;

Gerade Steckverschraubung _

Am meisten verwendete Ausfliihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde.

Einschraubwinkel

Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
im rechten Winkel an ein Innengewinde.

vervendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-3 | Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen-| Anschlussgewinde Modell
[mm] [mn]

M5 x 0,8 KGHO04-M5 M5 x 0,8 KGL04-M5
a4 R 1/8 KGH04-01 a4 R 1/8 KGL04-01
R 1/4 KGH04-02 pR— R 1/4 KGL04-02
M5 x 0,8 KGH06-M5 M5 x 0,8 KGL06-M5
@ R 1/8 KGH06-01 R 1/8 KGL06-01
9 R 1/4 KGH06-02 <M5> 2 R 1/4 KGL06-02
<M5> R3/8 KGH06-03 R3/8 KGL06-03
R 1/8 KGH08-01 R 1/8 KGL08-01
a8 R 1/4 KGH08-02 a8 R 1/4 KGL08-02
R 3/8 KGH08-03 -! R 3/8 KGL08-03
[ R 1/8 KGH10-01 =—-l R 1/8 KGL10-01
R 1/4 KGH10-02 R 1/4 KGL10-02
2y R 3/8 KGH10-03 E = R 3/8 KGL10-03
R 1/2 KGH10-04 R 1/2 KGL10-04
<R> R 1/4 KGH12-02 <R> R 1/4 KGL12-02
12 R 3/8 KGH12-03 @12 R 3/8 KGL12-03
R 1/2 KGH12-04 R 1/2 KGL12-04
R 3/8 KGH16-03 R 3/8 KGL16-03
211 R 1/2 KGH16-04 2l R 1/2 KGL16-04
Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant Einschraubwinkel hoch e

Uber den Innensechskant im Kérper kann die Steckverschraubung

mit einem Innensechskantschlissel eingeschraubt werden. Von
Vorteil bei begrenzten Platzverhéltnissen.

Grundsatzlich einsetzbar wie ein Einschraubwinkel.
Hauptunterschied zum normalen Einschraubwinkel ist die erhthte
Bauform die Uberschneidungen von Leitungen vermeidet.

verwendbarer

Schlauch-AuBen- | Anschlussgewinde| Modell
[mm]
@4 M5 x 0,8 KGS04-M5
R 1/8 KGS04-01
) M5 x 0,8 KGS06-M5
D6 R 1/8 KGS06-01
<M5> R 1/4 KGS06-02
R 1/8 KGS08-01
28 R 1/4 KGS08-02
R 3/8 KGS08-03
é R 1/8 KGS10-01
1 R 1/4 KGS10-02
2 R 3/8 KGS10-03
<R>
R 1/2 KGS10-04
R 1/4 KGS12-02
@12 R 3/8 KGS12-03
R 1/2 KGS12-04

N

venwendoarer
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell
[mn]

i M5 x 0,8 KGWO04-M5
D4 R 1/8 KGWO04-01
R 1/4 KGWO04-02
M5 x 0,8 KGWO06-M5
6 R 1/8 KGWO06-01
<M5> 2 R 1/4 KGWO06-02
R 3/8 KGWO06-03
R 1/8 KGWO08-01
28 R 1/4 KGWO08-02
R 3/8 KGWO08-03
R 1/4 KGW10-02
@10 R 3/8 KGW10-03
R 1/2 KGW10-04
<F> R 1/4 KGW12-02
@212 R 3/8 KGW12-03
R 1/2 KGW12-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Steckverbindungen, rostfrei

KGV KGY
Am Sechskantkopf kann der Kdrper bei begrenztem Einbauraum Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in
mit einem Steckschlissel festgezogen werden. gerader Richtung und in einem 90°-Winkel.
verwendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-d Anschlussgewinde Modell Schlauch-Aulen-@| Anschlussgewinde Modell
“ [mm] : [mm]
; M5 x 0,8 KGV04-M5 i» M5 x 0,8 KGY04-M5
5 a4
-—‘(' R 1/8 KGV04-01 [_J a4 R 1/8 KGY04-01
M5 x 0,8 KGV06-M5 i R 1/4 KGY04-02
<M5> a6 R 1/8 KGV06-01 M5 x 0,8 KGY06-M5
R 1/4 KGV06-02 R 1/8 KGY06-01
[ T R 1/8 KGV08-01 <M5> o6 R 1/4 KGY06-02
i i a8 R 1/4 KGV08-02 — R 3/8 KGY06-03
R 3/8 KGV08-03 i R 1/8 KGY08-01
_‘ %10 R 1/4 KGV10-02 ' a8 R 1/4 KGY08-02
R> R 3/8 KGV10-03 | P R 3/8 KGY08-03
2 R 3/8 KGV12-03 R 1/8 KGY10-01
21 R 1/2 KGV12-04 R 1/4 KGY10-02
2o R 3/8 KGY10-03
<R>
R 1/2 KGY10-04
R 1/4 KGY12-02
KGT @12 R 3/8 KGY12-03
Zur Verzweigung der Leitung aus dem Innengewinde in 2;: Egiizgg
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten. @16
R 1/2 KGY16-04
verwendbarer
Schlauch-Aulen- [Anschlussgewinde Modell
[mn]
g4 R 1/8 KGT04-01
—ﬁ— R 1/4 KGT04-02 Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung aus
M5 x 0,8 KGT06-M5 einem Innengewinde.
s @6 R 1/8 KGT06-01 p——
R 1/4 KGT06-02 - Schlauch-AuBend | Anschlussgewinde Modell
R 3/8 KGT06-03 ] fon]
| ‘_l R 1/8 KGT08-01 ~— M5 x 0,8 KGU04-M5
a8 R 1/4 KGT08-02 4 B a4 R 1/8 KGU04-01
R 3/8 KGT08-03 R 1/4 KGU04-02
R 1/8 KGT10-01 v M5 x 0,8 KGU06-MS5
R 1/4 KGT10-02 R 1/8 KGU06-01
R 210 w3 KGT10-03 <M 26 Rua KGU06-02
R 1/2 KGT10-04 R 3/8 KGU06-03
R 1/4 KGT12-02 ‘-‘Ju R 1/8 KGU08-01
@12 R 3/8 KGT12-03 L_ .- a8 R 1/4 KGU08-02
R 1/2 KGT12-04 =0 T R 3/8 KGU08-03
R 3/8 KGT16-03 R 1/4 KGU10-02
2 R 1/2 KGT16-04 B 210 R 3/8 KGU10-03
<R> R 1/2 KGU10-04
R 1/4 KGU12-02
12 R 3/8 KGU12-03
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen R 1/2 KGU12-04

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Steckverbindungen, rostfrei

Schraub-/
Steckverbindungen

ez

KGLU

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in
zwei Abgange im rechten Winkel.

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in tﬁ?ﬁ

zwei Richtungen jeweils im rechten Winkel.

venwendoarer vewendbarer KQB2
Schlauch-AuBen-3 | Anschiussgewinde Modell Schlauch-AuBen-| Anschlussgewinde Modell
[mn] = (] KS/
. M5 x 0,8 KGLUO04-M5 ”;\) k M5 x 0,8 KGD04-M5 KX
' D4 R 1/8 KGLUO04-01 D4 R 1/8 KGD04-01
R 1/4 KGLUO04-02 R 1/4 KGD04-02 KM
M5 x 0,8 KGLU06-M5 M5 x 0,8 KGD06-M5
R 1/8 KGLU06-01 R 1/8 KGD06-01 KF
D6 <M5> 26
<M5> R 1/4 KGLUO06-02 R 1/4 KGD06-02
R 3/8 KGLU06-03 . . R 3/8 KGD06-03 M
| ¢ R 1/8 KGLU08-01 ’6‘\ ¥ R 1/8 KGD08-01 H/DL
i ’ ( ) a8 R 1/4 KGLU08-02 28 R 1/4 KGD08-02 L/LL
R 3/8 KGLU08-03 R 3/8 KGD08-03
. R 1/4 KGLU10-02 i R 1/4 KGD10-02 KC
B @10 R 3/8 KGLU10-03 @ 10 R 3/8 KGD10-03
R 1/2 KGLU10-04 <R> R 1/2 KGD10-04 KK
<R> R 1/4 KGLU12-02 R 1/4 KGD12-02
212 R 3/8 KGLU12-03 212 R 3/8 KGD12-03
R 1/2 KGLU12-04 R1/2 KGD12-04 KKH
KK
130

KGUD

Zur Verzweigung der Leitung aus einem Innengewinde in

Gerade Steckverbindung  ICETTINN o

Zur Verbindung von Leitungen in gleicher Richtung.

vier Leitungen in gleicher Richtung. DMK
verwendbarer verwendbarer KDM
R Schlauch-Aulen-g {Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen-@ Modell
"-__ L [mm] [mm]
oL L G4 R 1/8 KGUD04-01 D4 KGH04-00 MQR
R 1/4 KGUDO04-02 | - i @6 KGH06-00
@6 R 1/8 KGUDO06-01 28 KGH08-00 KB
R 1/4 KGUDO06-02 @ 10 KGH10-00
@12 KGH12-00 KR
-W2
KRM
_ KA
Zur Verbindung von Leitungen durch eine Panele.
KQG2
verwendbarer
Schlauch-Auf3en-@ Modell KG
[mm]
g4 KGE04-00
26 KGE06-00 KFG2
a8 KGEO08-00
@ 10 KGE10-00 MS
@12 KGE12-00
2 16 KGE16-00 KKA
) o . . KP
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

N
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Steckverbindungen, rostfrei

KGT

Zur Leitungsverzweigung nach zwei Seiten jeweils im
90°-Winkel mit gleichzeitiger Durchmesserreduktion.

Winkel-Steckverbindung

Zur Verbindung von Leitungen im rechten Winkel.

T-Steckverbindung mit Reduktion

verwendbarer ® verwendbarer Schlauch-Aulien-@
Schlauch-AuRen-@ Modell I [mm] Modell
[mm] — - @ ®
m— D4 KGL04-00 2x@® D4 26 KGT04-06
a6 KGL06-00 o a6 28 KGT06-08
-~ ! 28 KGL08-00 — @8 | @10 KGT08-10
- - @10 KGL10-00 @ 10 @12 KGT10-12
@12 KGL12-00
@ 16 KGL16-00
Y-Steckverzweiger mit Reduktion
T-Steckverbindung KGT Zur Verzweigung in 2 reduzierte Leitungen in die gleiche

Zur Verzweigung in zwei Richtungen jeweils in einem

. " . h 2x@ verwendbarer Schlauch-AuRen-@|
Winkel von 90° zur urspriinglichen Richtung. = [mm] Modell
verwendbarer E JJ: 3 @ ®)
Schlauch-AuRen-@ Modell D4 D6 KGUO04-06
[mm] -y @6 @8 KGU06-08
= D4 KGT04-00 @8 @ 10 KGU08-10
. D6 KGT06-00 — @ 10 @12 KGU10-12
I @8 KGT08-00 @
2 10 KGT10-00
212 KGT12-00
? 16 KGT16-00 Y-Steckverzweiger mit Reduktion KGUD

Y-Steckverzweiger

A\ [mn] Modell
Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung. R @ (@)
a4 J6 KGUDO04-06
verwendbarer & D6 @8 KGUDO06-08
Schlauch-AuBen-@ Modell F
b [mm]
- D4 KGU04-00 -—
g > 26 KGU06-00 \®
a8 KGU08-00 - -
- @ 10 KGU10-00 Winkel-Steckverbindung, 2fach KGLU
212 KGU12-00

Richtung wie die Ausgangsleitung.

Zur Verzweigung in 4 reduzierte Leitungen in die gleiche

Richtung wie die Ausgangsleitung.

verwendbarer Schlauch-Aulten-@

4x@

Zur Verzweigung von Leitungen in zwei Abgange im

rechten Winkel.

verwendbarer
Gerade Steckverbindung mit Reduktion Scmau[cr?{rﬁﬁ'gen'g Modell
Zur Verbindung von Leitungen mit unterschiedlichen { ’ a4 KGLU04-00
Durchmessern. ‘L_\( 76 KGLU06-00
verwendbarer Schlauch-AuRen-2 - 28 KGLU08-00
@ ® [mm] Modell h @ 10 KGLU10-00
T @ ®) @12 KGLU12-00
a4 a6 KGH04-06
a6 28 KGH06-08
a8 @ 10 KGH08-10
@ 10 12 KGH10-12

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Steckverbindungen, rostfrei
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3D-Steckverbindung Gerade Steckverschraubung KQ2

Zur Verbindung von drei Leitungen im 90°-Winkel Zum Leitungsanschluss an ein Auliengewinde. tﬁ%%
zueinander.
verwendbarer verwendbarer KQB2
Schlauch-Auf3en-@ Modell Schlauch-Aufen-gi| Anschlussgewinde Modell
[mm] [ KS/
;\) B @4 KGD04-00 24 Rc 1/8 KGF04-01 KX
a6 KGD06-00 Rc 1/4 KGF04-02
8 KGD08-00 Rc 1/8 KGF06-01 KM
- @10 KGD10-00 a6 Rc 1/4 KGF06-02

P12 KGD12-00 — Rc 3/8 KGF06-03 KF
, Rc 1/8 KGF08-01
@8 Rc 1/4 KGF08-02 M

q g Rc 3/8 KGF08-03
Winkel-Steckverbindung Rc 1/4 KGF10-02 H/DL

@ 10 L/LL
Zur Anderung der Leitungsanschlussrichtung einer RS NI TE
Steckverbindung um 90°. Rc 1/4 KGF12-02 KC
@12 Rc 3/8 KGF12-03
vervendbarer Rc 1/2 KGF12-04
S A | k\c:r\;)«gndbare ) Modell c 1 KK
i ] teckverbindungsgrode
verwendbarel g g g g KGL04-99 KKH
Schlauch- KGL06-99 G
erade Schott-Steckverschraubun _
Aulien- @8 @8 KGL08-99 g KGE KK
i- @10 | 210 KGL10-99 Zur Verbindung einer Leitung und eines AuBengewindes | 130
venvendbare SteckverbindungsgriRe @12 @12 KGL12-99 durch eine Panele. DM
venwendbarer
Schlauch-AuSen-@1| Anschlussgewinde Modell DMK
: ; (mn]
Gerade Einsteckreduzierung RN
Zum Anschluss an eine kleinere Steckverbindung Re 1/4 KGEO4-02 KDM
Rc 1/8 KGE06-01
- @6 Rc 1/4 KGE06-02 MQR
\erwenaoarer
venwendhare = Rc 3/8 KGE06-03
vevendbarer Schiauch-Auen-0 Schlaumufien-ﬂ SteckverbindungsiRe Modell Rc 1/8 KGEO08-01 KB
; D6 KGR04-06 ' 28 Rc 1/4 KGE08-02
@4 78 KGR04-08 Rc 3/8 KGE08-03 KR
If @ 10 KGRO04-10 @10 Rc 1/4 KGE10-02 -W2
D4 KGR06-04 Rc 3/8 KGE10-03 KRM
F— 78 KGR06-08 Rc 3/8 KGE12-03
26 @ 10 KGR06-10 @12 Rc 1/2 KGE12-04
@12 KGR06-12 @16 Rc 3/8 KGE16-03 KA
@10 KGRO08-10 Rc 1/2 KGE16-04
28 @12 KGRO08-12 KQG2
vervendbare Steckverbindungsgrde 210 @12 KGR10-12
@ 16 KGR10-16 " K
Zum VerschlieRen von nicht genutzten Leitungen. KFG2
verwendbarer MS
Schlauch-AuBen-@ Modell
_ [mm] KKA
S D4 KGC04-00
a6 KGC06-00 KP
28 KGC08-00
—_ @10 KGC10-00 KPQ/
@12 KGC12-00 KPG
@ 16 KGC16-00
LQ1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu LQ3

138
SVIC LQHB

N



T 2 ) -
DETIE! J<@

pestelopiorf

Bestelloptionen

)

Symbol Spezifikationen
Fettfrei

X17 Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau
Fettfrei

X39 Dichtungsmaterial: NBR (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau
Reinraum (kupferfrei, mit sauberer Druckluft im Reinraum abgeblasen, doppelte Reinraumverpackung)
Fettfrei

X94 Dichtungsmaterial: FKM (Fluorbeschichtung)
Farbe Druckring: hellblau

Flgen Sie ,-X17“ an das Ende der Bestell-Nr. Beispiel: KGH06-01-X17

|

Symbol Spezifikationen
X12 Schmiermittel: weifl3e Vaseline
Farbe Druckring: weil3
X34 Dichtungsmaterial: FKM

|

Symbol

Spezifikationen

10-

Schmiermittel: Fluor-Schmierfett
doppelte Reinraumverpackung

Beispiel: 10-KGH06-02

Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-GrolRe verwendbares Modell
Dichtung M-5G2 M5 —
KG04-P01 — KGE04-00,KGE04-01,KGE04-02
KGE06-00,KGE06-01
KG06-POL - KGEO06-02,KGE06-03
KGEO08-00,KGE08-01
Sechskantmutter KGO08-P01 — KGE08-02.KGE08-03
KG10-P01 — KGE10-00,KGE10-02,KGE10-03
KG12-P01 — KGE12-00,KGE12-03,KGE12-04
KG16-P01 — KGE16-00,KGE16-03,KGE16-04
139
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Schraub-/
Steckverbindungen

Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

> // = f gf/ mverwendbarer Schlauch-Auken-@ * metrisch
> ) %f /7) ] 7f 74 MAnschlussgewinde: R, RC KQ2

KQ2
karrosionshestindig | Hochtemperatur- RN
- ausfiinrung _f e

Material: rostfreier Stahl 316 Verwendbarer Schlauch

Medientemperatur: 260 °C | scpauchmateriatm | - weichpalyurethan, Polyoléin, weichpolyolefn. Weichpalamd || KS/
Anm.) Drehbarer Einschraubwinkel/mit Dichtmittel: 150 °C (antistatisch), Polyurethan (antistatisch), Hartpolyurethan KX
verwendbares Schlauchmaterial: Schlauch-Auften-@ R A A KM
EEE,afn'TQ,, &i?gg;gi;ﬁ;TFE Anm.) thgsigr:iﬁzir;;u;e\:\éee:hpolyurethan, Hartpolyurethan und antistatischem Polyurethan darf kein KE
Polyurethan
Polyolefin, Weichpolyolefin ) ) Schlauch-AuBen-@ x Innen-@ [mm] M
Serie Schlauchmaterial
Hartpolyurethan P4xB25\04xD3(@6xD4|@8xD6|010x075|610x@8|@12x09(612x010|@16x 13
Weichpolyamid, _ant|s_tat|sch T™H FEP ° — e ° ° ° ° ° — E;IE)LL
Polyurethan, antistatisch = —— — | e ° ° B — ° —
Einsetzbar mit Dampf. TD | denaturiertesPTFE | @ | — | @ | © | @ | — | @ | — | — | KC
) T Polyamid [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] — [ J — [ J
Fettfrei. TS Weichpolyamid o — [oe | o | 0| — || —|—|KK
TU Polyurethan [ J — [ J — — — — — —
TPH Polyolefin [ J — [ J [ J [ = [ = — || KKH
.. . TUS Weichpolyurethan [ J — [ — — — —
ErfU”t Lebensmlttelgesetz TUH | Hartpolyurethan (Hochdruck) | @ = [ = = = = = = !]<(}3<0
(Die Materialien der Komponenten erftllen TPS Weichpolyolefin [ J — [ J — — — — — —
die Standards fiir Gerate und Behalter) TAS | Weichpolyamid, antisatisch | @ | — | @ | — | — | — | — | — | — DM
TAU Polyurethan, antistatisch [ J — [ J — — — — — —
DMK
Technische Daten
Medium Druckluft, Wasser, Dampf Anm-2) Anm. 3) KDM
Betriebsdruckbereich A" ) -100 kPa bis 1 MPaA"™-4)
Prafdruck 3,0 MPa MQR
Umg_ebungs- und . -65 bis 2§0 °C (nichF gefroren) Af”‘- “? A A KB
Medientemperatur [Ausfiihrungen mit drehbarem Einschraubwinkel und mit Dichtmittel: -5 bis 150 °C]
Schmiermittel fettfreie Spezifikation KR
Gewindebeschichtung ohne Dichtmittel (Ausfiihrung mit Dichtmittel kompatibel) A™™-) -W2

Anm. 1) Den Einsatz in Vakuumhalteanwendungen wie Leckagetester vermeiden, da Leckage vorhanden ist. KRM
Anm. 2) Setzen Sie sich fur den verwendbaren Schlauch bitte mit SMC in Verbindung.

Anm. 3) Spezial-FKM, das auch bei Verwendung von Dampf bestandig ist.

Anm. 4) Den Betriebsdruckbereich und den Betriebstemperaturbereich der Schlauche prufen. KA
Anm. 5) Mit Dichtmittel: Fligen Sie ,S* an das Ende der Bestell-Nr.

Anm. 6) Die Uberwurfmutter wird mitgeliefert.

KQG2
Hervorragende Montageelgenschaﬁen h Buch Mit der Dichtstruktur ohne Buchse sind keine
_ R Ersatzteile fur Instandhaltungsarbeiten nétig.
Uberwurfmutter KFG2
geringes Anzugsdrehmoment
Vergleich mit bestehendem Modell MS
ca.60 % geringer KKA
=Vergleich mit KFGLI0806
Schlauchtulle KP
Die Dichtwirkung und das Halten des Schlauches N
werden durch die Stiitzfunktion der Tiille garantiert. KPQ/
. KPG
| T 4& LQ1
LQ3
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Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

KFG2H KEG2T

verwendbare verwendbare
SchlauchgrRe (mm) |nschiussgeninde Modell SchlauchgrRe (mm) |anschiussgeninde Modell
AuBen-@| Innen-@ AuRen-@| Innen-@
R 1/8 KFG2H0425-01 R 1/8 KFG2T0425-01
241025 R 1/4 KFG2H0425-02 241025 R 1/4 KFG2T0425-02
R 1/8 KFG2H0403-01 R 1/8 KFG2T0403-01
24193 R 1/4 KFG2H0403-02 24193 R 1/4 KFG2T0403-02
R 1/8 KFG2H0604-01 R 1/8 KFG2T0604-01
26|24 R 1/4 KFG2H0604-02 06|24 R 1/4 KFG2T0604-02
R 1/8 KFG2H0806-01 R 1/8 KFG2T0806-01
@8 | @6 | R1/4 KFG2H0806-02 28 | g6 | R1/4 KFG2T0806-02
R 3/8 KFG2H0806-03 R 3/8 KFG2T0806-03
R 1/4 KFG2H1075-02 R 1/4 KFG2T1075-02
210|@7,5| R3/8 KFG2H1075-03 210|875 R3/8 KFG2T1075-03
R 1/2 KFG2H1075-04 R 1/2 KFG2T1075-04
R 1/4 KFG2H1008-02 R 1/4 KFG2T1008-02
?10| @8 | R3/8 KFG2H1008-03 10| @8 | R3/8 KFG2T1008-03
R 1/2 KFG2H1008-04 R 1/2 KFG2T1008-04
R 1/4 KFG2H1209-02 R 1/4 KFG2T1209-02
12| @9 R 3/8 KFG2H1209-03 212| @9 R 3/8 KFG2T1209-03
R 1/2 KFG2H1209-04 R 1/2 KFG2T1209-04
R 1/4 KFG2H1210-02 R 1/4 KFG2T1210-02
212 | @210| R3/8 KFG2H1210-03 ?12|210| R3/8 KFG2T1210-03
R 1/2 KFG2H1210-04 R 1/2 KFG2T1210-04
R 3/8 KFG2H1613-03 R 3/8 KFG2T1613-03
Dn s R 1/2 KFG2H1613-04 Ds wls R 1/2 KFG2T1613-04

KFG2L KFG2H

verwendbare verwendbare SchlauchgréRe
SchlauchgroBe (mm) |anschiussgewinde Modell mm Modell
AuBen-@| Innen-@ AuBen-@ | Innen-@
R 1/8 KFG2L0425-01 a4 22,5 KFG2H0425-00
241025 R 1/4 KFG2L0425-02 a4 73 KFG2H0403-00
3 R 1/8 KFG2L0403-01 76 D4 KFG2H0604-00
2410 R 1/4 KFG2L0403-02 28 26 KFG2H0806-00
R 1/8 KFG2L0604-01 @ 10 37,5 KFG2H1075-00
2 R 1/4 KFG2L0604-02 @ 10 28 KFG2H1008-00
R 1/8 KFG2L0806-01 @212 29 KFG2H1209-00
-, 2?8 | @6 R 1/4 KFG2L0806-02 @212 @ 10 KFG2H1210-00
‘ R 3/8 KFG2L0806-03 @16 @13 KFG2H1613-00
R 1/4 KFG2L1075-02
210 |@7,5| R3/8 KFG2L1075-03
R 1/2 KFG2L1075-04
R 1/4 KFG2L1008-02 K FG 2T
210 @8 R 3/8 KFG2L1008-03
R 1/2 KFG2L1008-04 verwendbare
R 1/4 KFG2L1209-02 Schlauchgréfie mm Modell
@12| 39 | R38 KFG2L1209-03 AuBen-@ | Innen-@
R 1/2 KFG2L1209-04 a4 @25 KFG2T0425-00
R 1/4 KFG2L1210-02 @4 @23 KFG2T0403-00
@12 |@10| R3/8 KFG2L1210-03 26 24 KFG2T0604-00
R 1/2 KEG2L1210-04 @8 @26 KFG2T0806-00
R 3/8 KFG2L1613-03 @10 @75 KFG2T1075-00
216|213 R 1/2 KFG2L1613-04 @10 @8 KFG2T1008-00
@12 @9 KFG2T1209-00
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen @12 @10 KFG2T1210-00
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu @16 @13 KFG2T1613-00

141



Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316

Schraub-/
Steckverbindungen

KFG2E

KEG2F |

KQ2
verwendbare verwendbare -Uni
SchlauchgréRe (mm) Modell Schlauchgrae (mm)_|APSUTLSS Modell
AuRen-@ | Innen-@ AuBen-@| Innen-@ gevinde KQB2
24 @25 KFG2E0425-00 @4 |@25|R1/4 KFG2F0425-02
@4 23 KFG2E0403-00 24 | @3 |R1a KFG2F0403-02 KS/
26 24 KFG2E0604-00 26 | 24 |[R1/A4 KFG2F0604-02 KX
28 26 KFG2E0806-00 @8 | @6 |[R3/8 KFG2F0806-03 KM
2 10 @275 KFG2E1075-00 @10 |@7,5|R3/8 KFG2F1075-03
@ 10 ?8 KFG2E1008-00 ?10| @8 |R3/8 KFG2F1008-03 KF
@12 @9 KFG2E1209-00 @12| @9 |R3/8 KFG2F1209-03
@12 @ 10 KFG2E1210-00 212|210 |R3/8 KFG2F1210-03
@ 16 @ 13 KFG2E1613-00 216 |@ 13 |R1/2 KFG2F1613-04 M
H/DL
L/LL

KFG2L

KFG2N KC

verwendbare KK
SchlauchgréRe (mm) Modell verwem.j.bare Modell
SchlauchgréBe (mm)
AuBen-@ | Innen-@
a4 @25 KFG2L0425-00 | @4 KFG2N-04 KKH
a4 @23 KFG2L0403-00 I 26 KFG2N-06 KK
26 24 KFG2L0604-00 @8 KFG2N-08 130
a8 26 KFG2L0806-00 @ 10 KFG2N-10
@10 | @75 KFG2L1075-00 @12 KFG2N-12 DM
@ 10 @8 KFG2L1008-00 @ 16 KFG2N-16
@12 @9 KFG2L1209-00 DMK
212 @10 KFG2L1210-00
@ 16 @13 KFG2L1613-00 KDM
MQR
KFG2V
KB
vevendhare | Anschluss- KR
Schlauchgroe (m) | geyinge Modell Wo
Auen-@| Innen-@ | R
R 1/8 KFG2Vv0425-01
241025 R 1/4 KFG2V0425-02 KRM
R 1/8 KFG2Vv0403-01
24|03 R 1/4 KFG2V0403-02 KA
R 1/8 KFG2V0604-01
Pz R 1/4 KFG2V0604-02 KQG2
R 1/8 KFG2Vv0806-01
R 3/8 KFG2V0806-03
R 1/4 KFG2V1075-02
©10/@07,5/R3/8 KFG2V1075-03 Beschreibung elilwe Bestell-Nr. Material
R 1/2 KFG2V1075-04 Aulen-@
R 1/4 KFG2V1008-02 a4 KFG204-P01
10| @8 |R3/8 KFG2Vv1008-03 36 KEG206-PO1 KKA
R1/2 KFG2V1008-04 Uberwurf- 28 KFG208-P01 rostfreier Stahl 316
R14 KFG2v1209-02 mutter @10 KFG210-P01 (fluorbeschichtet) KP
@12| @9 |R3/8 KFG2V1209-03
R 1/2 KFG2V1209-04 @12 KFG212-P01 KPQ/
R 1/4 KFG2V1210-02 216 | KFG216-PO1 KPG
212|210 |R3/8 KFG2V1210-03
R 172 KFG2Vv1210-04 Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen LQ1
R 3/8 KFG2V1613-03 Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
216 (@13
R 1/2 KFG2V1613-04 LQS

N
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Miniatur-Verschraubungen/rostfreier Stahl 316

) mverwendbarer Schlauch-Auten-@ = metrisch

j %f %) j// J BAnschlussgewinde* M5, R 1/8

Korrosions-
bestéandig

Geeignet fur Anwendungen Technische Daten

i i verwendbares : : ' Super-PFA denaturiertes
mit KOffOSlonSgefah r. Schlauchmaterial Polyamid | Weichpolyamid | Polyurethan Enm_l) EERRIEZ) PTEE A9
Rostfreier Stahl 31

ostireler Stanl 316 verwendbarer 4/ 2.5 @ 41 2,52 318102 @ 41 25| 40 2,5
Geringer Platzbedarf fur pehlaven-AuBen @11 g eig 2 (9318028 geiga | 050 25| 2004 geipa | peipa
den Leltungsa_‘nS_Chluss Medium Druckluft/Wasser A" 4)

Die Uberwurfmutter besitzt eine hohe Haltekraft = moom o aeonee ™ 1 5 mpa | 1 MPa [08MPa| 1MPa | 15MPa |14 MPa
und ermdglicht ein einfaches Anschlie3en und

Abnehmen. Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)

7 hl . h A f h AnschlussgroRe M5, R 1/8 M5

_a reic e ustu rungen . JIS B0205 (metrisches Normalgewinde) JIS B0205
sind ve rfug bar. JIS B0203 (konisches Rohrgewinde) (metrisches Normalgewinde)

Zum Anschluss spezieller Leitungen in gerader ~ Anm. 1), Anm. 2), Anm. 3) Nur mit der Ausfiihrung mit Uberwurfmutter kompatibel.
Richtung. Kompatibel mit verschiedenen Anm. 4) Fiir Anwendungen mit Wasser miissen die Ausfiihrungen mit Uberwurfmutter gewéhlt werden.

Kunststoffschlauchen
Gerade Schraubverbindung/
Einschraubwinkel mit

Uberwurfmutter Schlauch
Fiir Polyamid-, Soft-Polyamid- und Polyurethan- Tulle Geeignet fur Polyamid-
Schlauche.

Uberwurfmutter

hohe Haltekraft.

Einfaches Einsetzen und
Korper

des Schlauches und Polyurethan-Schlauche.
Rostfreier Stahl 316

Uberwurfmutter

Sicherer Halt nur
durch Festziehen von

gi?gh Lockern der
Geringes
Anzugsdrehmoment I\S/Iurt]tler kre]mn 2l infach
Sichere Abdichtung. chiauch ganz einfac
abgenommen werden.
Rostfreier Stahl 316
Tulle

rostfreier Stahl 316 Geringes
Anzugsdrehmoment

Sichere Abdichtung.

Tulle
Einfaches Einsetzen Schlauch
des Schlauches und
hohe Haltekraft.
Korper Dichtung
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Miniatur-Verschraubungen

Verwendbarer Schlauch-AuRen-@: 4 3,18, @ 4, D 6
AnschlussgroRe: M5
Bezeichnung Anm. Modell Anwendung Bezeichnung Anm. Modell Anwendung
Gerade @ 3,18/ 2,18 Fir Weichpolyamid Einschraubwinkel, 360° Der Kérper ist 360°
Schraubverbindung mit x M5 Schlauche sciwenkbar. g M5-Innengewinde um die Achse des
Tiille MS-5AU-3 — | MS-5UL ;
Fiir Polyurethan- E!" x M5-AuBengewinde Anschlussteils
- @ 3,18/ 2 x M5 . h Kb
._. i T Schlauche - schwenkbar.
% T-Schraubverbindung, o Der Korper ist 360°
360° schwenkbar M&-Innengewinde :
@ 413 2,5 x M5 | MS-5AU-4 == | xM5-Innengewinde | MS-5UT L) £ BT EE G
‘ ) Anschlussteils
. . . J x M5-AuRengewinde
Fir Weichpolyamid - schwenkbar.
und Polyurethan- :
Schlauche Reduktion _ Anschluss von Rc
P R 1/8 x : 1/8-Leitungen an
2 6/D 4 xM5 | MS-5AU-6 ‘ﬁ M5-Innengewinde MS-5B M5-
’ Verschraubungen.
Einschraubwinkel mit Flir Verschlussstopfen
Tille, 360° schwenkbar| 2 S18/2 2,18 Weichpolyamid- Zum VerschlieBen
x M5 Schiduche ‘i MS-5P eines ungenutzten
= MS-5ALHU-3 m M5-Anschlusses.
A e P00
f . @ 3,18/ 2 x M5 .| Polyurethan- -
- g):(;nKlj)[;psir elst Schliuche Verlangerung Ein massiver
Al — o= M5-AuBengewinde MS-5J Abschnitt hebt den
Anschlussteil @ﬂ X M5-Innengewinde Schlauchanschluss
@ 412 2,5 x M5 | MS-5ALHU-4 hsc ”kss 18! Fir vom Werkstiick ab.
SNl Weichpolyamid .
i Doppelnippel Zur Verbindung der
) Verschraubung mit
Polyurethan- - M5-AuRengewinde o
@6/ 4xM5 | MS-5ALHU-6 Schiéuche y&l X M5-AuBengewinde | M= oN Werkstlicken bzw. zur
= Verbindung von zwei
Verschraubungen.
Einschraubwinkel Doppelnippel, 360° Der Korper ist 360°
mit schwenkbar ; ;
. o M5-AuRengewinde um die Achse des
Uberwurfmutter, | @4/ 2,5xM5 | MS-5H-4 . : 0 B | xM5-AuBengewinde MS-SUN Anschlussteils
360° schwenkbar Fur Polyamid-,
. . schwenkbar.
= Weichpolyamid-
ol und Polyurethan- T-Schraubverbindung Fir
‘&T : Schiguche mit Tille 031800 2.18 Weichpoyrid
@ 6/ 4 x M5 | MS-5H-6 x M5 Schlauch
— MS-5ATHU-3 —
- e @ 3,18/@ 2 x M5 Ez{ urethan
Einschraubwinkel mit - Fiir Polyamid- “wr ’ er Kiirpey st Scmauche
Uberwurfmutter Weichpolyami’d- 360°umdie |TTE
: D 4/D 2,5x M5 | MS-5HLH-4 Achse des
o und Polyurethan- Anschlusstel
= Schlauche @ 41925 x M5 | MSBATHU-4 | T8 HPE
- » Der Korper ist SCWenKoar Fir Weichpolyamid
360° um die und Polyurethan-
Achse des Schléuche
DOIZAXMS | MSBHLHG | s schiussteils @ 6/ 4xM5 | MS-5ATHU-6
schwenkbar.
Dichtung Dichtung (H) Nur fir
S — ) . Material: MS-5ALHU-6
_— g ;
R Material: PVC | M-5G1 'I\D/Iihct;ne”l"lrtmlde mit é Polyamid 66, GF| M-5GH MS-5HLH-4,
-) ichtmitte 30 % MS-5HLH-6 und
MS-5ATHU-6.

O
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KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

H/DL
L/LL

KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
MQR

KB

KR
-W2

KRM
KA
KQG2

KG

KFG2

KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1
LQ3

LQHB



sarla VIS

pestloptone!

Bestelloptionen

[HEN
|I|

Symbol Spezifikationen
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 304, NBR
X83 Anschlussgewinde-GroRe Bestell-Nr. Dichtung
M5 M-5G2
Dichtungsmaterial: rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM
X112 Anschlussgewinde-GréRe Bestell-Nr. Dichtung
M5 M-5G3

Flgen Sie ,-X83" an das Ende der Bestell-Nr.

Beispiel: MS-5AU-4-X83

|

Symbol Spezifikationen
10- Schmiermittel: Fluor-Schmierfett (nur MS-5UN)
doppelte Reinraumverpackung

Beispiel: 10-MS-5AN-4

Beschreibung Bestell-Nr. Anschlussgewinde-GroRe Material verwendbares Modell
M-5G1 PVC —
M-5G2 rostfreier Stahl 304, NBR —
M-5G3 rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM —
Dichtung M5 MS-5ALHU-6
) MS-5HLH-4
M-5GH Polyamid 66, GF 30 % MS-5HLH-6
MS-5ATHU-6
MS-5H-4
MS-5-4-P01 — rostfreier Stahl 316 MS-5HL-4
. MS-5HLH-4
Uberwurfmutter
MS-5H-6
MS-5-6-P01 — rostfreier Stahl 316 MS-5HL-6
MS-5HLH-6
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Schnellsteck-Kupplung/rostfrei
y
y. y 2
W) 4 N
DL K K £ mAnschlussart: R RC
N BN, J KQ2
KQ2
korrosionsbestandig Hogﬁts‘i%‘ﬁgﬁtur' -Uni
. Technische Daten J KQB2
Material/ ] Medium Wasser/Druckluft KS/
Metallteile: rostfreier Stahl 304 Betriebsdruckbereich KKA3: -100 kPa bis 1 MPa KX
Dichtungsteile: Spezial-FKM Ay KKA4,6,7,8,9:0 bis 1 MPa KM
.. . Prafdruck 10 MPa
Anschlussgr6Re R 1/8 bis : :
Umgebungs- und -5 bis 150 °C (nicht gefroren)
R 1 1/2 als Standard. Medientemperatur Anm.) Dieses Produkt darf nicht mit Dampf verwendet werden. | KF
Schmierungsfreie ohne Schmierung. M
Ausfuhrung Gummi: fluorbeschichtet, gleitende Metallteile: mit fluorhaltigem Material beschichtet)
Material Metallteile: rostfreier Stahl 304, Gummimaterial: Fluorkautschuk (Spezial-FKM) | H/DL
Dichtung mit Auf3engewindedichtung L/LL
Anm.) Die Schnellsteck-Kupplungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum KC
verwenden, da keine absolute Dichtheit garantiert wird.
Eigenschaften KK
Stecker- und Buchsenverhindung Anschlief3en und Abziehen mit einem Handgriff
- Ruckschlagventil Rickschlagventil auf beiden Seiten, ohne Rickschlagventil KKH
Anm.) Die Serie KKA kann nicht an die Serie KK oder die Serie KKH angeschlossen werden.
Sowohl Stecker als auch h%(o
Buchse mit integriertem Effektiver Querschnitt
R[]Cksch|agventi| erhéaltlich. eingebautes Riickschlagventil Stecker Buchse: effektiver Querschnitt [mm? | DM
Je nach Betriebsbedingungen mit und ohne Riickschlagventil erhaltich. KKA3P-01F KKA3S-01F 17,4
Verri das Troof Steck KKA4P-02F KKA4S-02F 26,4 DMK
erringert das [ropien, Wenn SEECKEr | gieqyer. mit Rickschlagventi | KKAGP-04F | KKAGS-04F 54,2
und Buchse getrennt werden. Buchse: mit Riickschlagventi KKA7P-06F KKA7S-06F 99,6 KDM
_ , , KKA8P-10F KKA8S-10F 168,3
BaugroRe Tropfen [cm?) bei | Durchdringung mit Luft KKA9P-12F KKA9S-12F 3321 MQR
jedem Trennen | [cm?] bei jedem Trennen ' . ’
KKA3P-01M-1 KKA3S-01M 18,5
KKA3 0,02 01 Stecker: ohne Riickschlagventil : KB
KKA4 0,04 01 Buchse: mit Riickschlagventil | \A4P-02M-1 | KKA4S-02M 318
KKAG 0.06 02 KKAGBP-04M-1 KKABS-04M 55,3 KR
KKA7 0.14 05 . ) ) KKA3P-01M-1 | KKA3S-01M-1 22,6 -W2
Stecker: ohne Ruckschlagventil - = s oo A s 0omL 202
KKA8 0,27 0,9 Buchse: ohne Riickschlagventil ! KRM
KKA9 077 27 KKAGBP-04M-1 KKAG6S-04M-1 76,0
Tropfen: KA
Volumen der Wasserleckage zum Zeitpunkt des
Trennens von Stecker und Buchse. . B =
uchsenventil
Durchdringung mit Luft: SteCkerventll KQG2
Volumen der AuBenluft, die beim Verbinden von
Stecker und Buchse mitgerissen wird. KG
Symbol .
einzelner Stecker  einzelne Buchse \ / KFGZ
mit Riickschlagventil —Q—| '——Q—
ohne Riickschlagventil > | | < - KKA
Stecker- und Buchsenverbindung < - -_I.- _—’ KP
Riickschlagventil © } c
auf beiden Seiten [ | I { KPQ/
Rickschlagventil > | Q KPG
auf einer Seite
LQ1
ohne Riickschlagventil \ 1 /
auf beiden Seiten /T N\
LQ3

N
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Schnellsteck-Kupplungen/rostfrei

Mit Rickschlagventil

Stecker (P) Buchse (S)

BaugréRe |AnschlussgroRe Modell BaugréRe |AnschlussgroRe Modell
R 1/8 KKA3P-01M R 1/8 KKA3S-01M
1/8 R 1/4 KKA3P-02M 1/8 R 1/4 KKA3S-02M
R 3/8 KKA3P-03M R 3/8 KKA3S-03M
R 1/4 KKA4P-02M R 1/4 KKA4S-02M
1/4 R 3/8 KKA4P-03M 1/4 R 3/8 KKA4S-03M
R 1/2 KKA4P-04M R 1/2 KKA4S-04M
R 3/8 KKA6P-03M R 3/8 KKA6S-03M
r == 1/2 R 1/2 KKAG6P-04M 1/2 R 1/2 KKA6S-04M
MW R 3/4 KKA6P-06M R 3/4 KKA6S-06M
' R 1/2 KKA7P-04M | R 1/2 KKA7S-04M
3/4 R 3/4 KKA7P-06M 3/4 R 3/4 KKA7S-06M
R1 KKA7P-10M R1 KKA7S-10M
R 3/4 KKA8P-06M R 3/4 KKA8S-06M
1 R1 KKA8P-10M 1 R1 KKA8S-10M
R11/4 KKA8P-12M R11/4 KKA8S-12M
R1 KKA9P-10M R1 KKA9S-10M
11/4 R11/4 KKA9P-12M 11/4 R11/4 KKA9S-12M
R11/2 KKA9P-14M R11/2 KKA9S-14M

BaugréRe  [Anschlussgrofie Modell BaugréRe  [Anschlussgrofie Modell
Rc 1/8 KKA3P-01F Rc 1/8 KKA3S-01F
1/8 Rc 1/4 KKA3P-02F 1/8 Rc 1/4 KKA3S-02F
Rc 3/8 KKA3P-03F Rc 3/8 KKA3S-03F
Rc 1/4 KKA4P-02F Rc 1/4 KKA4S-02F
1/4 Rc 3/8 KKA4P-03F 1/4 Rc 3/8 KKA4S-03F
Rc 1/2 KKA4P-04F Rc 1/2 KKA4S-04F
Rc 3/8 KKAG6P-03F : Rc 3/8 KKAG6S-03F
12 Rc 1/2 KKABP-04F DR bt 112 Rc 1/2 KKABS-04F
m Rc 3/4 KKAG6P-06F Rc 3/4 KKABS-06F
Rc 1/2 KKA7P-04F ALY Rc 1/2 KKA7S-04F
3/4 Rc 3/4 KKA7P-06F 3/4 Rc 3/4 KKA7S-06F
Rc1 KKA7P-10F Rc 1 KKA7S-10F
Rc 3/4 KKABP-06F Rc 3/4 KKABS-06F
1 Rc1 KKA8P-10F 1 Rc1 KKA8S-10F
Rc11/4 KKA8P-12F Rc 1 1/4 KKA8S-12F
Rc 1 KKA9P-10F Rc 1 KKA9S-10F
11/4 Rc 1 1/4 KKA9P-12F 11/4 Rc11/4 KKA9S-12F
Rc11/2 KKA9P-14F Rc11/2 KKA9S-14F

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Schnellsteck-Kupplungen/rostirei | Seriier IKIKCA

Ohne Ruckschlagventil

Schraub-/
Steckverbindungen

KQ2
Stecker (P) Buchse (S) KU?\?
MitAuBengewinde -
KS/
KX
BaugroRe |AnschlussgroRe| Modell BaugroRe  |AnschlussgroRe| Modell KM
R 1/8 KKA3P-01M-1 R 1/8 KKA3S-01M-1
1/8 R 1/4 KKA3P-02M-1 1/8 R 1/4 KKA3S-02M-1
R 3/8 KKA3P-03M-1 R 3/8 KKA3S-03M-1 KF
‘Ml . R 1/4 KKA4P-02M-1 m R 1/4 KKA4S-02M-1
i 1/4 R 3/8 KKA4P-03M-1 1/4 R 3/8 KKA4S-03M-1 M
R 1/2 KKA4P-04M-1 R 1/2 KKA4S-04M-1 H/DL
R 3/8 KKABP-03M-1 R 3/8 KKABS-03M-1 L/LL
1/2 R 1/2 KKAGBP-04M-1 1/2 R 1/2 KKAGBS-04M-1
R 3/4 KKAGBP-06M-1 R 3/4 KKABS-06M-1 KC
KK
_ KKH
BaugroRe  [Anschlussgrolie Modell BaugroRe  |AnschlussgroRe| Modell KK
Rc 1/8 KKA3P-01F-1 Rc 1/8 KKA3S-01F-1 130
1/8 Rc 1/4 KKA3P-02F-1 1/8 Rc 1/4 KKA3S-02F-1 DM
Rc 3/8 KKA3P-03F-1 § m“lllmﬂl' Rc 3/8 KKA3S-03F-1
= ™ Rc 1/4 KKA4P-02F-1 i Rc 1/4 KKA4S-02F-1 DMK
1/4 Rc 3/8 KKA4P-03F-1 R 1/4 Rc 3/8 KKA4S-03F-1
Rc 1/2 KKA4P-04F-1 Rc 1/2 KKA4S-04F-1
Rc 3/8 KKAG6P-03F-1 Rc 3/8 KKA6S-03F-1 KDM
1/2 Rc 1/2 KKAG6P-04F-1 1/2 Rc 1/2 KKA6S-04F-1
Rc 3/4 KKABP-06F-1 Rc 3/4 KKABS-06F-1 MQR
KB
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu R
-W2
KRM
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1
LQ3

N
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Schnellsteck-Kupplung mit Farbring

B Wenn mehrere Leitungen installiert werden,

s "'@ KKAGP/IKKAes kann die Zuordnung mittels der
.y Farbkodierung Uberprift werden

| Wenden Sie sich fiir Informationen zur Verftigharkeit an SMC. |

Serie KKAG6P-03F-[1-X237 (Verschussstopfen), KKA6S-03M-[1-X237 (Hulse)

Farbe des Identifizierungsrings:

Fettfrei
Schnelle Zuordnung der Kupplungsteile
Material: Rostfreier Stahl SUS 304, FKM

Farbe des Rings Stecker

Buchse

Betriebsdruckbereich: 0 bis 1,0 MPa

Medium: Wasser, Druckluft
(mit Dampf einsetzbar)

Betriebstemperatur: -5 °C bis 150 °C
(kein Gefrieren)

Anschlussgrofie: Stecker Rc 3/8, Buchse R 3/8

(mit Dichtung)
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mverwendbarer Schlauch-AuBen-2 * metrisch

BAnschlussgewinde: R

Q2

Vollstandig 6lfrei (Teile aus elastischem
Material mit Fluorbeschichtung).

Teile mit Fliissigkeitskontakt aus nicht
metallischem Material.

Die Bauteile werden unter
Reinraumbedingungen gewaschen,
zusammengebaut und doppelt verpackt.

Geeignet fir Vakuum (-100 kPa).
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AAchtung

Die Serie KP ist fur Reinraum-
Blasluftanwendungen und zum Einsatz
in WaschstraRen ausgelegt.

SMC informiert Sie gerne Uber den Einsatz
in anderen Anwendungen.

Dichtungsmaterial: EPDM ist nicht ausreichend
resistent gegenuber Mineraldl und nicht geeignet
fur Leitungen von Druckluftgeraten fur allgemeine
Anwendungen.

Reinraum

Schlauchempfehlung

PFA, Polyolefin

SR T Weichpolyolefin, Polyurethan

Schlauch-Auen-@ 24,836,208, 310,012

Anm. 1) Schlauche aus FEP, Polyamid, Weichpolyamid und Schlauche, die nicht die Reinraumbedingungen
erfillen, kénnen ebenfalls verwendet werden. In diesem Fall ist der Reinheitsgrad jedoch geringer.
Anm. 2) Da der Polyurethanschlauch sehr weich ist, kann er beim Einstecken abknicken.
Schieben Sie das Ende des Schlauchs gerade und vollstandig ein.

Technische Daten

Reinheitsklasse (ISO) Klasse 3Anm.1)

Medium Druckluft/Stickstoffgas/Wasser (Reinwasser) A" 2)

max. Betriebsdruck (20 °C) 1 MPaAnm-3)
Betriebsvakuum -100 kPa {10 Torr}
Prufdruck (20 °C) 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -20 bis 80 °C

Gewinde

JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)

Anm. 1) Beachten Sie die Tabelle ,Partikelbildung Gradeinteilung“.

Anm. 2) Druckspitzen missen kleiner sein als der max. Betriebsdruck.

Anm. 3) Der max. Betriebsdruck gilt bei 20 °C. Siehe Betriebsdruckkurve fiir andere Temperaturen.

Anm. 4) Die Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden, da keine
absolute Dichtheit garantiert wird.

Partikelbildung Gradeinteilung

10°

10*

=
o
3

v

Ss

S €4
© K,

S@e

[Partikel/m3]
g,

Partikelkonzentration

=
o

or

1 05 1
Partikeldurchmesser [um]

Anm.) Fir ndhere Angaben siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu

Spannring

Polypropylen

Dichtung (Olfrei

EPDM (Fluorbeschichtung)
Spezialkonstruktion firr zuverldssige
Dichtwirkung und geringen Widerstand
beim Einstecken des Schlauches.

Korper

Polypropylen

O-Ring (6lfrei)

EPDM (Fluorbeschichtung)

Rostfreier Stahl 304
Der Korper lasst sich fur
eine vereinfachte
Installation drehen.

Anschlusskorper

Polypropylen

Rostfreier Stahl 304

Reinraum-Schlauch

Polyurethan

Druckring Abzighen mit geringem Kraftaufwand

Polypropylen

Ldst den Spannring beim Abnehmen des
Schlauches.

Verhindert auBerdem, dass die Spannzange
den Schlauch zu fest greift.

Spannzange

Rostfreier Stahl 304
Die Spannzange gibt einen sicheren Halt, wobei die
Haltekraft durch den Spannring noch verstarkt wird.

Dampfung (Olfrei

EPDM (Fluorbeschichtung)

Stopper (Staubschutz

Rostfreier Stahl 304
Halt die Dampfung und sichert die Dichtung.

Unterdriickt das Rutschen der Dichtung und verhindert so die Partikelbildung.
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Reinraum-Steckverbindungen | Serie KPP

Am meisten verwendete Ausfihrung zum geraden
Leitungsanschluss an ein Innengewinde

Zur Verzweigung von Leitungen an ein Innengewinde in
gleicher Richtung und in einem 90°-Winkel.

verwendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen-3 | Anschlussgewinde Modell

[rm] [rmi
- R 1/8 KPHO04-01 - 9 R 1/8 KPY04-01
q 24 R 1/4 KPHO04-02 E @4 R 1/4 KPY04-02
R 1/8 KPH06-01 R 1/8 KPY06-01

@ 6 b @ 6
R 1/4 KPHO06-02 ‘ R 1/4 KPY06-02
@8 R 1/8 KPHO08-01 L L - @8 R 1/8 KPY08-01
u R 1/4 KPHO08-02 R 1/4 KPY08-02
R 1/4 KPH10-02 R 1/4 KPY10-02

M

s R 3/8 KPH10-03 a2 R 3/8 KPY10-03
R 3/8 KPH12-03 R 3/8 KPY12-03
212 R 1/2 KPH12-04 612 R 1/2 KPY12-04

Am meisten verwendete Ausfiihrung zum Leitungsanschluss
im rechten Winkel an ein Innengewinde.

Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung an
ein Innengewinde.

verwendbarer verwendbarer
Schlauch-AuBen-3| Anschlussgewinde Modell - Schlauch-AuBen- | Anschlussgewinde Modell
[mm] - h 9 [mm]

@4 R 1/8 KPLO4-01 E i @ 4 R 1/8 KPU04-01
g \ R 1/4 KPL04-02 R 1/4 KPUO04-02
Oy e T
R 1/8 KPL08-01 r R 1/8 KPUO08-01
A 08 R 1/4 KPL08-02 o8 R 1/4 KPU08-02
R 1/4 KPL10-02 -’ R 14 KPU10-02
21 R 3/8 KPL10-03 2 R 3/8 KPU10-03
R 3/8 KPL12-03 R 3/8 KPU12-03
212 R 1/2 KPL12-04 @12 R 1/2 KPU12-04

KPT

Zur Verzweigung von Leitungen an ein Innengewinde in
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten.

Zur Verbindung von Leitungen in gleicher Richtung.

verwendbarer — verwendbarer
Schlauch-Auen-gfAnschlussgewinde Modell 4 Schlauch-Auf3en-@ Modell
[mm] [mm]
R 1/8 KPT04-01 D4 KPHO04-00
"“ D4
_L.\ AN R 1/4 KPT04-02 il D6 KPH06-00
‘Y . i 2 @6 R 1/8 KPT06-01 8 KPHO08-00
! - R 1/4 KPTO06-02 ) 2 10 KPH10-00
@8 R 1/8 KPTO08-01 212 KPH12-00
N~ R 1/4 KPT08-02
R 1/4 KPT10-02
210 R 3/8 KPT10-03
R 3/8 KPT12-03
212 R 1/2 KPT12-04

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

151

O
2



Reinraum-Steckverbindungen | Sevie) KP

Schraub-/
Steckverbindungen

Zur Verbindung von Leitungen im rechten Winkel. Zum Anschluss an eine grof3ere Steckverbindung. Kl?n?
verwendbarer verwendbarer Schlauch-AuBen-@  venwendbarer " KQBZ
%3 Schlauch-AuRen-@ Modell Schiauch-Aufen-3 EIENTLAE Modell
| [mm] ; ﬁ ] Steckverbindungsgrate KS/
D4 KPL04-00 24 @6 KPR04-06 KX
N 26 KPL06-00 a8 KPR04-08 KM
8 KPL08-00 z6 8 KPR06-08
" @10 KPL10-00 @ 10 KPR06-10
@212 KPL12-00 @8 @10 KPRO08-10 KF
@12 KPR08-12
Verwendbare Steckverbindungsgroe @ 10 @12 KPR10-12 M
<= H/DL
L/LL

Zur Leitungsverzweigung in zwei Richtungen jeweils in
einem Winkel von 90° zur urspriunglichen Richtung.

Verschiussstopten | INIGIINNNN

Zum VerschlieRen ungenutzter Steckverbindungen.

verwendbarer
Schlauch-Auf3en-@ Modell KK
— [ KPT04-00 verwendbare
-\ e 36 KETO5.00 SteckverbindungsgroRe [ KKH
‘1/‘ p o8 KPT08-00 @4 KPP-04 KK
: @ 10 KPT10-00 @6 KPP-06 130
12 KPT12-00 78 KPP-08 DM
@ 10 KPP-10
-— @12 KPP-12
DMK
. . o . KDM
Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung.
MQR
- verwendbarer
- 1 Schlauch-Auf3en-@ Modell
- :-' [mm] KB
‘ — D 4 KPU04-00 KR
6 KPUO06-00 -W2
L @8 KPU08-00
@10 KPU10-00 KRM
@12 KPU12-00
KA
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KQG2
KG
Bl Bestelloptionen KFG2
MS

|

Symbol Spezifikationen

X53 mit Dichtband

Fugen Sie ,-X53“ an das Ende der Bestell-Nr.
Beispiel: KPH04-01-X53

N

KKA

KPQ/
KPG

LQ1

LQ3

152
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Reinraum-Steckverbindungen (fiir Druckluftleitungen in Steuersystemen)

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch

BAnschlussgewinde: R

Verwendung von PP
(Polypropylen) far
Kunststoffteile.

_,;a
i)
,E(

.n.,l

Serie KPQ

: ‘i&.@

)

=ie

=
i

Serie KPG

Reinraum

Schlauchempfehlung
Schlauchmaterial PFA, Polyurethan
Schlauch-Aufzen-@ @4,86,88,010,0 12

Schlauche aus FEP, Polyamid, Weichpolyamid und Schlduche, die nicht die Reinraumbedingungen erfiillen,
konnen ebenfalls verwendet werden. In diesem Fall ist der Reinheitsgrad jedoch geringer.

Technische Daten

Reinheitsklasse (ISO)

Klasse 3 A1)

Medium Druckluft
max. Betriebsdruck (20 °C) 1 MPaA™™ 2)
Betriebsvakuum -100 kPa
Prufdruck (20 °C) 3 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 °C bis 60 °C

Gewinde

JIS B0203 (konisches Rohrgewinde)

Schmiermittel

Fluor-Schmierfett

Anm. 1)

Anm. 2)
Anm. 3)

Beachten Sie die Tabelle ,Partikelbildung Gradeinteilung*.

Die Innenteile sind wegen des Schmierfetts auf den Dichtungen nicht in der Gradeinteilung berucksichtigt.
Der max. Betriebsdruck gilt bei 20 °C. Siehe Betriebsdruckkurve fiir andere Temperaturen.
Steckverbindungen nicht zum Leckagetest oder zur Aufrechterhaltung von Vakuum verwenden, da keine

absolute Dichtheit garantiert wird.

Partikelbildung Gradeinteilung

10°
/SOI(

S 10'[~ Sse
2 /SO/f 6
‘E TS S SSe &
£3 O
c g / -S‘se
2Ew o, 7
fao s 5
5 10|
[2

1 P B

=3
=

1 05
Partikeldurchmesser [um]

Anm.) Fur nédhere Angaben siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu

Korper

Polypropylen

Anschlusskorper

Polypropylen
KPQ: hellgrau
KPG: hellblau

Korper

KPQ: Messing
(chemisch vernickelt)
KPG: rostfreier Stahl 304

KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
KPG: tfreier Stahl 304
rostireler Sta gerade Steckverschraubung

EDruckluftleitungen in Steuersystemen

Reinraum

Reinraum-Steckverbindungen Ia :.naza

|

Kondensatablass

v

Abluftleitungen Elektromagnetventil-Entliftungsleitung ~ Regler-Entliftungsleitung

153
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Reinraum-Steckverbindungen £

Gerade Steckverschraubung W4{0]z/:42(€]15 T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar 4210 1 A Er A <C2

Am meisten verwendete Ausfihrung zum geraden Zur Verzweigung von Leitungen an ein Innengewinde in E(UQn?
Leitungsanschluss an ein Innengewinde. gleicher Richtung und in einem 90°-Winkel.
verwendbarer Modell verwendbarer Modell KQB2
Schlauch-AuBen- | Anschlussgewinde Schlauch-AuBen- | Anschlussgewinde
[ KPQH KPGH ] KPQY KPGY  KS/
l ‘ M5 x 0,8 | KPQH04-M5 | KPGH04-M5 |‘;~| M5 x 0,8 | KPQY04-M5 | KPGY04-M5 KX
a4 R1/8 | KPQH04-01 | KPGH04-01 . - a4 R 1/8 KPQY04-01 | KPGY04-01
R1/4 | KPQH04-02 | KPGH04-02 ‘Y \\ R 1/4 KPQY04-02 | KPGY04-02 KM
<M5> M5 x 0,8 | KPQHO6-M5 | KPGH06-M5 »i M5x 0,8 | KPQY06-M5 | KPGY06-M5
- 6 R1/8 | KPQHO06-01 | KPGH06-01 r‘*;'l a6 R1/8 | KPQY06-01 | KPGY06-01 KF
/ R1/4 | KPQHO06-02 | KPGH06-02 <M5> i R1/4 | KPQY06-02 | KPGY06-02
' R1/8 | KPQH08-01 | KPGH08-01 . = R 1/8 KPQY08-01 | KPGY08-01 | M
a8 R1/4 | KPQH08-02 | KPGH08-02 (Y ¢ ‘.‘. o8 R1/4 | KPQY08-02 | KPGY08-02
R1/4 | KPQH10-02 | KPGH10-02 L 7 R1/4 | KPQY10-02 | KPGY10-02 E//Bl-
2 R3/8 | KPQH10-03 | KPGH10-03 w g R3/8 | KPQY10-03 | KPGY10-03
- %12 R3/8 | KPQH12-03 | KPGH12-03 <> @12 R 3/8 KPQY12-03 | KPGY12-03 | K
R 1/2 KPQH12-04 | KPGH12-04 R 1/2 KPQY12-04 | KPGY12-04
KK
Einschraubwinkel mit AuBengewinde [ ({210 Wi {2le] N Y-Steckverschraubung KPQU/KPGU 4%
Am meisten verwendete Ausfuhrung zum Leitungsanschluss Zur Verzweigung von Leitungen an ein Innengewinde in | KK
im rechten Winkel an ein Innengewinde gleicher Richtung. 130
vervendbarer Modell _ verwendbarer Modell DM
Schlauch-Auen-dl{Anschlussgewinde a L Schlauch-Aufen-3| Anschlussgewinde
i n i KPQL KPGL ﬂ ] KPQU KPGU
\ ,.___‘!' M5 x 0,8 | KPQL04-M5 | KPGLO04-M5 a M5 x 0,8 | KPQUO04-M5 | KPGU04-M5 DMK
! a4 R 1/8 KPQL04-01 | KPGL04-01 :r’ a4 R1/8 | KPQU04-01 | KPGU04-01
Y R 1/4 KPQL04-02 | KPGL04-02 3’ R14 | KPQU04-02 | kPGUO04-02 | KDM
M5 x 0,8 | KPQLO6-M5 | KPGL06-M5 <M5> M5 x 0,8 | KPQUO6-M5 | KPGU06-M5
O A 6 R 1/8 KPQL06-01 | KPGL06-01 a ;4;)‘ D6 R1/8 | KPQUO06-01 | KPGU06-01 MQR
Q “ R 1/4 KPQL06-02 | KPGL06-02 S R1/4 | KPQUO06-02 | KPGU06-02
s' T‘ Zs R 1/8 KPQL08-01 | KPGL08-01 — z8 R1/8 | KPQU08-01| KPGU08-01 ' KB
& R 1/4 KPQL0802 | KPGL08-02 . R1/4 | KPQUO08-02 | KPGU08-02
g 210 R 1/4 KPQL10-02 | KPGL10-02 e 210 R1/4 | KPQU10-02 | KPGU10-02 E(VIVq2
R 3/8 KPQL10-03 | KPGL10-03 v R3/8 | KPQU10-03 | KPGU10-03
R 3/8 KPQL12-03 | KPGL12-03 R3/8 | KPQU12-03 | KPGU12-03
D @12 R 1/2 KPQL12-04 | KPGL12-04 <R> 212 R 1/2 KPQU12-04 | KPGU12-04 KRM
KA
T-Steckverschraubung KPOT/KPGT Gerade Steckverschraubung B0l a/I4{€Ia N oG
Zur Verzweigung von Leitungen an ein Innengewinde in Zur Verbindung von Leitungen in gleicher Richtung.
einem 90°-Winkel nach beiden Seiten. KG
verwendbarer . Modell — verwendbarer Modell KFG2
Schlauch-AuBen- | Anschlussgewinde a Schlauch-Auf3en-@
[nm] KPQT KPGT - [mm] KPQH KPGH
— 2y ) M5 x 0,8 | KPQT04-M5 | KPGT04-M5 - D4 KPQH04-00 | KPGH04-00 ' MS
\ x ‘,‘.- 1B a4 R 1/8 KPQT04-01 | KPGT04-01 a6 KPQH06-00 | KPGH06-00
&’ R 1/4 KPQT04-02 | KPGT04-02 x 28 KPQH08-00 | KPGH08-00 | KKA
VS M5 x 0,8 | KPQT06-M5 | KPGT06-M5 ‘*54 @10 KPQH10-00 | KPGH10-00
D6 R 1/8 KPQT06-01 | KPGT06-01 12 KPQH12-00 | KPGH12-00 ' kp
K| ’ D R 1/4 KPQT06-02 | KPGT06-02
Q\ y L pg |_RUB | KPQTOB-01[ KPGTOE-0L
-*> R1/4 | KPQT08-02 | KPGT08-02 _ o o . KPG
by 1 Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
% 2 10 R 174 KPQT10-02 | KPGT10-02 Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu LQ1
R 3/8 KPQT10-03 | KPGT10-03
<R> R3/8 | KPQT12-03 | KPGT12-03
212 R 1/2 KPQT12-04 | KPGT12-04 LQ3
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Reinraum-Steckverbindungen | Serie KM@ 9

KPQL/KPGL KPQR/KPGR

Zur Verbindung von Leitungen im rechten Winkel. Zum Anschluss an eine gréfRere Steckverbindung.
- Sc\r:tleanL’l\::ehqu?J?Sr:r:-Q Modell verwendbars Sc;lea':vcelﬂmee;-ﬂ vevwgndbare " Model
d [mm] KPQL KPGL Sehlauch- gl poR KPGR
a4 KPQL04-00 | KPGL04-00 Auen-B @6 | KPQR04-06 | KPGR04-06
. @6 KPQL06-00 | KPGL06-00 @4 @8 | KPQR04-08 | KPGR04-08
\ @8 KPQL08-00 | KPGL08-00 6 @8 | KPQR06-08 | KPGR06-08
- @ 10 KPQL10-00 | KPGL10-00 @ 10 | KPQRO06-10 | KPGR06-10
@12 KPQL12-00 | KPGL12-00 @ 10 | KPQR08-10 | KPGR08-10
o8 @ 12 | KPQR08-12 | KPGR08-12
verwendbare Steckverbindungsgré3e 7 10 @ 12 | KPQR10-12 | KPGR10-12

KPQT/KPGT
Zur Leitungsverzweigung in zwei Richtungen jeweils in
einem Winkel von 90° zur urspriinglichen Richtung.

Zum VerschlieRen ungenutzter Steckverbindungen.

verwendbarer Modell
Schlauch-AuRRen-@
- o KPQT KPGT
@4 KPQT04-00 | KPGT04-00 k"efWF"dbafe ) Modell
‘ 76 KPQT06-00 | KPGT06-00 SteckverhindungsgréRe
&»‘, 28 KPQTO08-00 | KPGT08-00 D4 KPP-04
' @2 10 KPQT10-00 | KPGT10-00 D6 KPP-06
@12 KPQT12-00 | KPGT12-00 28 KPP-08
! @ 10 KPP-10
o @12 KPP-12
Zur Verzweigung von Leitungen in gleicher Richtung.
- verwendbarer Modell
- Schlauch-AuRen-@
[mm] KPQU KPGU
1 D4 KPQUO04-00 | KPGU04-00
& D6 KPQUO06-00 | KPGUO06-00
@ 28 KPQUO8-00 | KPGU08-00
@10 KPQU10-00 | KPGU10-00 Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
@212 KPQU12-00 | KPGU12-00 Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
|Besle||0pwﬂ€ﬂ! Bestelloptionen
Symbol Spezifikationen

X53am) | mit Dichtband

Anm.) Das folgende Modell ist nicht als Bestelloptionen erhaltlich: M5-Anschlussgewinde

|

Symbol Spezifikationen

Fettfrei.

Dichtungsmaterial: EPDM (Fluorbeschichtung)

Dichtung: M-5G3 (rostfreier Stahl 316, Spezial-FKM) A"™-2)
mit Druckring, FUhrungsfarbe: natur

X193

Anm. 1) Serie KPG: Nur mit Produkten mit Gewinde kompatibel. Anm. 2) M5-Gewinde
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mverwendbarer Schlauch-Auten-@ * metrisch/Zoll

BAnschlussgewinde* R, RC, NPT

Vierfach-Dichtkonstruktion

Die auf einer Originalidee von SMC basierende, patentierte Vierfach-
Dichtkonstruktion garantiert zuverlassigste Dichteigenschaften.

Sperre

© Der Sperrmechanismus wirkt ber die Dichtsperre der Mutter.

© Das Trapezgewinde ermdglicht das Aufbringen hoher Anzugsmomente.

@ Sicherer Halt des Schlauches durch Schlauchfiihrung mit 2-Stufen-
Anpressung.

Durchfluss-Eigenschaften

Hervorragende Durchfluss-Eigenschaften dank
minimalster Fliissigkeitsablagerungen.

Hohe Knick- und
Verformfestigkeit der Schlduche

Die Schlauchfiihrung ermdglicht die Aufnahme von Seitenlasten.

Auswechselbare Schlauchgréflien

® Die SchlauchgrofRen kénnen durch den Einsatz
eines Reduzierstiicks ohne Wechsel des
Verschraubungsgehauses ausgetauscht werden.

® \ereinheitlichung der Verschraubungsteile
und weniger Teile auf Lager.

Einfaches Festziehen der Uberwurfmuttern

® Die Posttionierung/Fiihrung wird nicht bendtigt. Ziehen Sie einfach die
Uberwurfmutter bis zur Endfléiche am Verschraubungsgehause an.

© Das Tiapezgewinde verhindert ein schiefes Aufschrauben der Uberwurfmutter.

Hochtemperatur- - . b !
austl?rung korrosionsbestandig | - Reinraum

Technische Daten

Eigenschafien Modell | LQ10J10 | LQ1020 | LQ1030 | LQ1040 | LQ1050 | LQ1O60
Material neues PFA

max. Betriebsdruck (bei 20 °C) 1 MPa

Prifdruck Siehe Leistungskurven Berstdruck und Warmebesténdigkeit.
Betriebstemperatur 0 bis 200 °C

Berstdruck und Warmebestandigkeit

40 | | | s Schlauch-AuRen-@ 1/8", 3/16", 1/4", 4, 6
= = Schlauch-AuRen-@ 3/8", 10
35 ! ! — Schlauch-AuRen-@ 1/2", 12
S = d = L\\ | | - - - - Schlauch-AuRen-@ 3/4", 19, 1"
3,0 ~ I I
I
| \\\ '
T 2,5 1 t
[ |\\
=) :\ | \\ |
~ 20
[}
E | =~
1,5
"2 | R — | p——" 1 o — ~
o | -~ T
' [ [ T ----1___ .
I I | A
05 | | |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Temperatur [°C]

Fir Sicherheitshinweise und technische Daten siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu

Grundlage

AuRen-@ ausgeglichen werden.

Dichtflache D

Die Dichtwirkung entsteht
nach dem Einstecken des
Schlauches durch den
Druck, den die Einsteckhtilse
auf die Innenseite der
Uberwurfmutter ausldst.

Die 2-stufige Anpressung sorgt fiir hohe Dichtheit
und Klemmkraft, wobei Toleranzen im Schlauch-

Hauptdichtung

Dichtflache B

Die konische Gehauseflache presst
beim Einschrauben die Dichtlippe
zusammen und garantiert so eine
perfekte Dichtwirkung, die durch drei
Vorspriinge auf der Dichtflache noch
verstarkt wird.

Dichtflache A

Der Mediendruck wirkt auf die
Dichtflache. Dadurch wird eine
wirkungsvolle Abdichtung erreicht.

Hauptdichtung

Schlauchfuhrung

Dichtflache C

Abgedichtet durch den Druck der
inneren Mutter auf den Schlauch.
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ed /\ N
DETIE _/::N)/ Fluorpolymer-Verbindungen

Winkel-Verschraubung mit Reduktion Platzsparende Winkelverschraubung mit Reduktion
LQ1E-R LQ1E-SS-R

p. 159 p. 161
Platzsparende T-Verschraubung mit Reduktion

LQ1T-S-R

T-Verschraubung mit Reduktion

p. 160 p. 162

Schottverschraubung mit Reduktion

LQ1P-R

Winkelverschraubung mit Rohrverlangerung

p. 163
T-Verschraubung mit Rohrverlangerung
p. 161
p. 163
Platzsparende Winkelverschraubung Winkelverschraubung mit Reduktion und Rohrverldngerung
LQ1E-SS LQ1E-T-R
[
=/
p. 161 p. 164
Platzsparende T-Verschraubung
LQ1T-ST
p. 162 — p. 164
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Gewindeanschluss

AulRengewinde Innengewinde

S. 166

Y-Verschraubung
LQ1R
= =

AuRRengewinde

Innengewinde

S. 168

N

e )
Fluorpolymer-Verbindungen 2 =)/(/=) l =4 /

Schlauchverbindung

Winkel-Verschraubung
LQ1E

W

O

S. 169
Schott-Verschraubung
LQ1P
S.170
LQ1U
S. 170
Flansch-Verschraubung
S.170
158
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Fluorpolymer-Verhindungen| Serie: L&V

LQ1E-R

verwendbarer Schlauch-AuBen-@

Modell
A Seite | B Seite

212 | 08 LQLE41-R2
@12 | @6 | *LQLE41-R3

@12 | @4 | +LQLE4LR4

@19 | @10 | *LQLE5LR2

— @19 | @8 | +LQIE5LR3
@19 | @6 | *LQLESLR4
@19 | @4 | *LQLE5LR5
@25 | @12 | +LQLE6LR2
@25 | @10 | +LQLE6LR3
@25 | @8 | +LQLE61-R4
@25 | @6 | +LQLE6LRS

B seite]

Zoll
verwendbarer Schlauch-AuBen-@
Modell

A Seite | B Seite
3/8" 1/8" *LQ1E3A-R3
1/2" 1/4" LQ1E4A-R2
1/2" 3/16" *LQ1E4A-R3
1/2" 1/8" *LQLE4A-R4
3/4" 3/8" *LQLES5A-R2
3/4" 1/4" *LQ1E5A-R3
3/4" 3/16" *LQLES5A-R4
1" 1/2" *LQLEBA-R2
1" 3/8" *LQLE6A-R3
1" 1/4" *LQ1EBGA-R4
1" 3/16" *LQL1EBA-R5

= Produkte mit der Kennzeichnung ,=“ werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Fluorpolymer-Verbindungen

T-Verschraubung mit Reduktion LQIT-R

e

verwendbarer Schlauch-AuBen-@
Modell
A seite | B seite | C seite
@10| @3 |@10| LQLT31-R4
@8 | @8 |@10| LQIT31-R7
26| 36 |@10| LQLT31-R8
b6 | 08| D8 LQ1T32-R5
@6 |©10/@ 10| LQLT32-R6
06 | J6 | D8 LQ1T32-R7
@12| @8 |@12| LQLT41-R2
P12| @6 (@12 LQLT41-R3
P10|@12 (@ 12| LQ1T41-R5
?10|@210(@ 12| LQ1T41-R7
26 |@10|@ 12| LQLT41-R11
26 (©12|@12| LQLIT41-R12
P10| @6 |@12| LQLIT41-R22
P6 | @6 (@12 LQ1T41-R23
12| @3 |@12| LQLT41-R26
D6 (@12 D6 LQ1T41-R32
03 (012 @3 LQ1T41-R34
P19(010(@ 19| LQ1T51-R2
@19| @8 |[@19| LQ1T51-R3
@19| @6 |P19| LQIT51-R4
@120 19(@ 19| LQLT51-R5
@103 19|B 19| LQLT51-R6
@12 |312|D 19| *LQ1T51-R7
210/ 10|D 19| *LQ1T51-R8
210|219 10| LQ1T51-R10
P8 |©19(@ 19| LQ1T51-R12
@6 (@190 19| LQ1T51-R13
210|212 | 19| *LQ1T51-R17
@12| @6 (@19 LQLIT51-R24
@19| @4 |@19| LQLT51-R26
?19| @3 |@19| LQ1T51-R28
210|219 12| LQ1T51-R31
@25|012 (@ 25| LQLT61-R2
@25(010(@ 25| LQL1T61-R3
@25| @8 |D 25| *LQ1T61-R4
@19|@25|@ 25| LQLT61-R5
D120 25D 25| LQLT61-R6
@19|@19|0 25| LQLT61-R7
@12|@12|@ 19| *LQ1T61-R8
@12 |@25|@ 12| LQLT61-R10
P12|019|@ 25| LQLIT61-R11
@10|@25|D25| LQLT61-R12
@8 |@25|@ 25| *LQ1T61-R13
@6 |@25|@25| LQLT61-R15
?10|@19|@ 25| LQLIT61-R18
26 |@19|@25| LQLT61-R19
19|12 |D 25| LQLT61-R20
@25| D6 |@25| *LQLT61-R26
P10 @252 19| LQLIT61-R30
@12 |@25|D19| LQLT61-R31
26 |D25| D6 LQ1T61-R34

N

T-Verschraubung mit Reduktion LQIT-R

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

[C seite]

= | ]

verwendbarer Schlauch-AuBen-@

A seite

B seite

C seite

Modell

1/4"

3/8"

3/8"

LQLT3A-R5

1/4"

1/4"

3/8"

LQ1T3A-R7

1/2"

1/4"

1/2"

LQ1T4A-R2

1/2"

1/8"

172"

LQ1T4A-R4

3/8"

1/2"

172"

LQ1T4A-R5

1/4"

1/2"

1/2"

LQLT4A-R6

3/8"

3/8"

1/2"

LQIT4A-R7

1/4"

1/4"

1/2"

LQ1T4A-R8

1/4"

1/2"

1/4"

LQ1T4A-R10

1/4"

3/8"

1/2"

LQ1T4A-R17

3/8"

1/4"

1/2"

LQ1T4A-R20

1/8"

1/2"

1/8"

LQ1T4A-R33

3/4"

3/8"

3/4"

LQ1T5A-R2

172"

3/4"

3/4"

LQ1T5A-R5

3/8"

3/4"

3/4"

LQ1T5A-R6

1/2"

1/2"

3/4"

*LQIT5A-R7

3/8"

3/8"

3/4"

LQ1T5A-R8

3/8"

3/4"

3/8"

*LQ1T5A-R10

1/4"

3/4"

3/4"

LQIT5A-R12

1/2"

3/8"

3/4"

*LQ1TS5A-R17

3/8"

1/4"

3/4"

LQ1T5A-R21

172"

1/4"

3/4"

LQ1T5A-R22

3/4"

1/8"

LQ1T5A-R26

3/8"

3/4"

LQIT5A-R31

1/4"

3/4"

*LQ1T5A-R32

1/2"

LQ1T6A-R2

3/8"

LQIT6A-R3

1"

1/4"

*LQI1T6A-R4

3/4"

LQLT6A-R5

1/2"

LQ1T6A-R6

3/4"

3/4"

LQIT6A-R7

1/2"

1/2"

*LQI1T6A-R8

1/2"

LQ1T6A-R10

3/8"

3/4"

LQ1T6A-R11

3/8"

LQIT6A-R12

1/4"

*LQI1T6A-R13

1/2"

3/4"

LQ1T6A-R17

1/4"

3/4"

*LQ1T6A-R18

3/4"

1/2"

LQ1T6A-R20

3/8"

1"

LQ1T6A-R30

1/2"

1"

LQ1T6A-R31

1/4"

1"

1/4"

*LQ1T6A-R33

*

Produkte mit der Kennzeichnung " werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der

Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Fluorpolymer-Verbindungen| Serie. L&Y

LQ1P-R

LQO1E-SS

metrisch

verwendbarer
, e Tene] ]
@12 g6 *LQ1P41-R3 —H-W A seite B seite
@19 | @10 | *LQ1P51-R2 — @6 2 LQ1E21-SS
10 | 3 | LoiEsiss
verwendbarer Schlauch-AuBen-@ 28 3 LQ1E32-SS
- - Modell @12 4 LQ1E41-SS
A seite B seite 19 5 +LOIE51-SS
vz | 14" | +LQI1P4A-R2 225 6 LQLE61-SS
3/4" 3/8" *LQ1P5A-R2 Zoll
# Produkte mit der Kennzeichnung ,** werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gghéuse der veévcﬁlr;?j%ﬁe[ Ag‘ggg%%"‘ere
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.) AuBen-2 Modell
A seite B seite
1/4" 2 LQ1E2A-SS
LQL1U-R 38" 3 LQLE3A-SS
1/2" 4 LQL1E4A-SS
3/4" 5 *LQ1EBA-SS
1" 6 LQ1EGA-SS

# Produkte mit der Kennzeichnung ,+* werden

verwendbarer Schlauch-AuBen-@ auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der
Al —— Modell Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)
@2 10 a4 LQ1U31-R3 LQlE-SS-R
@10 3 LQ1U31-R4
@12 78 LQ1lU41-R2
@12 a6 LQ1U41-R3
gL 24 YT
- verwendbarer
@19 | @10 | *LQLU51-R2 ) Schlauch- | Anwendbare
@19 | @8 | *LQIUS1-R3 ol Baug“_me Model
@19 g6 LQ1U51-R4 A seite B seite
19 a4 LQ1U51-R5 36 3 *LQ1E21-SS-R9
@19 g3 LQ1U51-R6 4 +* L Q1E21-SS-R10
@ 25 @12 LQ1U61-R2 @ 10 2 * L Q1E31-SS-R2
@ 25 2 10 LQ1U61-R3 4 *LQ1E31-SS-R8
@ 25 D6 #*LQ1UB1-R5 78 g *tgiig;—gg—ié
Zoll -SS-
verwendbarer Schiauch-Auien-@ 3 *LQ1E41-SS-R1
- = Modell @12 2 LQ1E41-SS-R3
A seite B seite 5 FLOIE41.SSR8
1/2" 1/4" LQlU4A-R2 3 25 5 LQIE61-SS-R1
172" 3/16" LQ1lU4A-R3 o
1/2" 1/8" LQlU4A-R4
3/4" 38" *LglUSA-RZ Sy | Awendare
AuBen-g Baugrde Modell
3/4" 1/4" LQ1U5A-R3 - -
3/4" 3/16" LQ1U5A-R4 A seite B seite
3/4" 1/8" LQ1U5A-R5 14 3 *LQ1E2A-SS-R8
1" 1/2" LQ1UBA-R2 4 +*LQ1E2A-SS-R9
1" 3/8" LQ1UBA-R3 /8" 2 *LQ1E3A-SS-R1
1 1/4" *LQLUBA-R4 4 *LQ1E3A-SS-R8
# Produkte mit der Kennzeichnung ,=* werden 3 *LQIE4A-SS-R1
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der 1/2" 2 LQ1E4A-SS-R2
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.) 5 +*LQ1E4A-SS-R8
1" 5 LQ1E6A-SS-R1

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

« Produkte mit der Kennzeichnung .= werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)
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Platzsparendes T-Stiick

verwendbarer Schlauch-Aulten-&

LQ1T-ST

Modell

Platzsparende T-Verschraubung mit Reduktion | I @ 3 I [EASTH =4

6

LQ1T21-ST1

LQ1T21-ST2

LQ1T21-ST3

LQ1T21-ST4

@ 10

LQ1T31-ST1

LQ1T31-ST2

LQ1T31-ST3

LQ1T31-ST4

@28

LQ1T32-ST1

LQ1T32-ST2

LQ1T32-ST3

LQ1T32-ST4

12

LQ1T41-ST1

LQ1T41-ST2

LQ1T41-ST3

LQ1T41-ST4

@19

LQ1T51-ST1

LQ1T51-ST2

LQ1T51-ST3

LQ1T51-ST4

@25

verwendbarer Schlauch-AuRen-@

LQ1T61-ST1

LQ1T61-ST2

LQ1T61-ST3

LQ1T61-ST4

Modell

1/4"

LQ1T2A-ST1

LQ1T2A-ST2

LQL1T2A-ST3

LQ1T2A-ST4

3/8"

LQLT3A-ST1

LQIT3A-ST2

LQ1T3A-ST3

LQ1T3A-ST4

1/2"

LQ1T4A-ST1

LQ1T4A-ST2

LQ1T4A-ST3

LQ1T4A-ST4

3/4"

LQ1T5A-ST1

LQ1T5A-ST2

LQ1T5A-ST3

LQL1T5A-ST4

LQ1T6A-ST1

LQIT6A-ST2

LQLT6A-ST3

LQ1T6A-ST4

N

verwendbarer Schlauch-Aulen-&
Modell
A seite | B seite | C seite
S @6 | Bagied | @6 LQ1T21-ST1-R39
Bagiked | @6 | @6 LQ1T21-ST2-R41
= 2 "8 |pagie3| @8 | LQIT32-ST1-R37
Baugiiked | @8 28 LQ1T32-ST2-R40
@12 |Bagdked| @12 | *LQ1T41-ST1-R1
@12 |Bagik| @12 | *LQ1T41-ST1-R37
219 |Bagiked | @19 | *LQ1IT51-ST1-R1
@19 |Bagited | @19 | *LQ1T51-ST1-R2
@12 |Bagites | @19 | LQIT51-ST1-R5
26 | Bagoked | @19 | xLQ1T51-ST1-R13
@12 |Bagiket | @19 | *LQ1T51-ST1-R36
@19 |Bagike | @12 | *LQ1T51-ST1-R37
< Bagike | @6 | @19 | LQIT51-ST2-R4
225 | Bagik| @25 | *LQ1T61-ST1-R1
@25 |Bagited | @25 | *LQ1T61-ST1-R2
Baugake | @19 | @25 | LQLT61-ST2-R1
Zol
verwendbarer Schlauch-AuBen-@
Modell
A seite | B seite | C seite
Baugroe 3 | 3/8 1/4 LQ1T3A-ST2-R5
5 1/2 | Bagoked | 1/2 | *LQ1IT4A-ST1-R1
3/8 |Bagded | 1/2 | *LQIT4A-ST1-R7
1/2 | Bagoked | 1/2 | *LQIT4A-ST1-R37
3/4 | Bagied | 3/4 | *LQLITSA-ST1-R1
3/4 | Bagied | 3/4 | «LQIT5A-ST1-R2
1/2 | Bagiles | 3/4 LQ1T5A-ST1-R5
1/2 | Bagifed | 3/4 LQ1T5A-ST1-R7
1/4 | Bagoke5 | 3/4 | *LQIT5A-ST1-R12
Baugioke 4 | 3/4 3/4 | =LQ1T5A-ST2-R1
Baugoke5 | 1/4 3/4 LQ1T5A-ST2-R3
Baugidhed | 3/4 | Baugiohed | *LQ1T5A-ST3-R5
< 1 |Bagdled| 1 *LQLT6A-ST1-R1
1 |Bagofed | 1 x| Q1T6A-ST1-R2
1 | Baugoked| 1 *LQLT6A-ST1-R3
BaugiiRe6 | 3/4 1 LQ1T6A-ST2-R1
Baugrie6 | 3/4 3/4 LQIT6A-ST2-R2

* Produkte mit der Kennzeichnung ,+* werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der

Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Serie LE)]

Fluorpolymer-Verbindungen

LQ1E-T LQIT-TT

verwendbarer . verwendbarer .
Schlauch- Schla(ug)grorle Schlauch- Schla(uchh)groGe Modell
AuBen-g Modell AuBen-g
A side B side 6 6x4 *LQ1T21-TT1
D6 6 x 4 LQ1E21-T *LQ1T21-TT2
@10 | 10x8 LQ1E31-T @10 | 10xs |FLQITS1-TTL
@8 8x6 LQ1E32-T *LQIT31-TT2
@12 | 12x10 LQ1E41-T *LQIT32-TT1
@19 | 19x16 | #*LQ1E51-T 28 8x6 | *LQ1T32-TT2
@25 | 25x22 LQ1E61-T *LQ1IT32-TT3
Zoll *LQIT41-TT1
verwendbarer ) 10x8 | #LQ1T41-TT2
Schlauch- SCh'a(“g‘)g“’“e «LQIT41-TT3
Aufen-@ Modell LQ1T51-TT1
A side B side 19x 16 LQ1T51-TT2
1/4" (14" x5/32"  LQIE2A-T ol LQ1T51-TT3
3/8" |3/8" x 1/4" LQ1E3A-T LQ1T51-TT4
12" |1/2"x 3/8" LQ1E4A-T LQL1T61-TT1
3/4"  [3/4"x5/8"| *LQLESA-T 25 x 22 LQL1T61-TT2
1" 1"x 7/8" LQL1E6GA-T LQ1T61-TT3
« Produkte mit der Kennzeichnung .= werden LQLT61-TT4
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der Zoll
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.
’ g ) verkNdbaer SchlauchgroRe
Schlauch- D) Modell
AuBen-@
LQLT2A-TT1
| \ var g 5japl LQIT2ATT2
A M XS T T ATTS
LQLIT2A-TT4
LQLIT3A-TT1
LQLIT3A-TT2
3/8" /' XU ————
X LQIT3ATT3
D LQLIT3A-TT4
] LQ1T4A-TT1
LQLIT4A-TT2
1/2" 1/2" B e —
2 T G1TaATTS
LQL1T4A-TT4
- LQLT5A-TTL
LQL1T5A-TT2
3/4" 34" x 518" ———————————
Typ T4 X LQLTSA-TT3
LQLT5A-TT4
LQLT6A-TT1
LQLT6A-TT2
1" 1"x718"
X T O1T6ATTS
LQLT6A-TT4

* Produkte mit der Kennzeichnung ,* werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Winkelverschraubung mit Reduktion und Rohrverlngerung SRS I Q 1E-T-R

verwendbarer

Fluorpolymer-Verbindungen

T-Verschraubung mit Reduktion und Rofrverlangerung [ @ J g IE IR ¢

SchlauchgroRe
S;\Zhéiﬂcg (D) Modell
A side B side
8x6 LQ1E21-T-R8
26 10x8 LQ1E21-T-R9
12x10 | LQ1E21-T-R10
6x4 LQ1E22-T-R8
8x6 LQ1E22-T-R9
%4 "loxs | LQLE22-T-R10
12x10 | LQ1E22-T-R11
8x6 LQ1E31-T-R1
10 6x4 LQ1E31-T-R2
2 12x10 | LQLE3L-T-R8
19x16 |+*LQ1E31-T-R9
6x4 LQ1E32-T-R1
8 10x8 LQ1E32-T-R8
2 12x10 | LQIE32-TR9
19x16 |+*LQ1E32-T-R10
10x 8 LQ1E41-T-R1
8x6 LQ1E41-T-R2
212 6x4 LQ1E41-T-R3
19x 16 |+*LQI1E41-T-R8
25x22 |*LQ1E41-T-R9
219 25x22 |*LQ1E51-T-R8
225 19x16 | LQ1E61-T-R1
Zoll
Vesngﬁl';ﬂ%?ier SchlauchgroRe
AuRen-g (D) Modell
A side B side
14" 3/8"x 14" | *LQ1E2A-T-R8
1/2"x3/8" | *LQLE2A-T-R9
14" x5/32"| L. Q1E3A-T-R1
3/8" 1/2"x3/8" | *LQL1E3A-T-R8
3/4"x5/8" | *LQ1E3A-T-R9
3/8"x 1/4" | *LQLlE4A-T-R1
172" 3/4"x5/8" | *LQLE4A-T-R8
1"x7/8" | *LQLlE4A-T-R9
3/4" 1"x7/8" | *LQ1ES5A-T-R8
1" 3/4"x5/8" | LQILE6A-T-R1

= Produkte mit der Kennzeichnung ,** werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der

Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

N

[A seite]

verwendharer Schlauch-AuRen-@

A seite

B seite

C seite

Modell

Rohr g10

26

*LQ1T21-TT1-R39

26

26

#LQ1T21-TT2-R41

28

Rohr 10

28

#LQ1T32-TT1-R37

Rohr 10

28

28

*LQIT32-TT2-R40

212

Rohr g10

212

*LQIT41-TT1-R1

212

Rohr @19

212

#LQ1T41-TT1-R37

219

Rohr @12

219

#LQ1T51-TT1-R1

219

Rohr 10

219

*LQIT51-TT1-R2

Rohr 19

219

LQ1T51-TT1-R5

Rohr 919

219

*LQIT51-TT1-R13

Rohr @25

219

LQ1T51-TT1-R37

Rohr @25

219

*LQIT51-TT1-R38

26

219

LQ1T51-TT2-R4

Rohr g19

225

#LQIT61-TT1-R1

Rohr 1/2

225

*LQ1T61-TT1-R2

Rohr @25

verwendbarer Schlauch-Auen-@

219

925
Zoll

A seite

B seite

C seite

LQIT61-TT2-R1

Modell

Rohr 3/8

3/8

1/4

LQIT3A-TT2-R5

1/2

Rohr 3/8

1/2

*LQIT4A-TT1-R1

3/8

Rohr 3/8

1/2

*LQIT4A-TT1-R7

1/2

Rohr 3/4

1/2

*Q1T4A-TT1-R37

3/4

Rohr 1/2

3/4

*Q1T5A-TT1-R1

3/4

Rohr 3/8

3/4

*LQIT5A-TT1-R2

1/4

Rohr 3/4

3/4

*LQ1T5A-TT1-R3

1/2

Rohr 3/4

3/4

LQ1T5A-TT1-R5

1/2

Rohr 1/2

3/4

LQ1T5A-TT1-R7

Rohr 3/4

1/4

3/4

LQ1T5A-TT2-R4

Rohr 1

3/4

3/4

*LQ1T5A-TT2-R40

Rohr 3/4

3/4

Rohr 172

LQ1T5A-TT3-R5

Rohr 1/2

3/4

Rohr 172

* Q1T5A-TT3-R7

225

Rohr 3/4

225

*Q1T6A-TT1-R1

225

Rohr 1/2

225

*LQIT6A-TT1-R2

225

Rohr 3/8

225

*Q1T6A-TT1-R3

Rohr 1

219

225

LQ1T6A-TT2-R1

* Produkte mit der Kennzeichnung ,+* werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der

Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Gerade Verschraubung mit Auengewinde

verwendbarer

Anschlussgewinde

Gerade Verschraubung mit Innengewinde LQ1H-F

verwendbarer

Anschlussgewinde

Schlauch-AuRen-@ R, NPT Modell Schlauch-Auen-@ Rc, NPT Modell
D4 18" LQ1H11-MO D4 18" LQ1H11-FO
23 LQ1H12-MO 23 LQ1H12-FO
6 LQ1H21-MO @6 LQ1H21-FO
D4 1/8" LQ1H22-MO D4 1/8" LQ1H22-FO
3 LQ1H2C-MO 73 LQ1H2C-FO
D 6 LQ1H23-MO D6 LQ1H23-FO
a4 1/4" LQ1H24-MO @4 1/4" LQ1H24-FO
D 3 LQ1H2F-MO @3 LQ1H2F-FO
@ 10 LQ1H31-MO 210 LQ1H31-FO
@8 1/4" LQ1H32-MO D8 1/4" LQ1H32-FO
D6 LQ1H33-M 26 LQ1H33-FO
210 LQ1H34-MO @10 LQIH34-FO
Fullen Sie das g8 LQ1H35-MO Fullen Sie das 78 3/8" LQ1H35-FO
Kéastchen O mit F6 3/8" LQ1H36-M0I Kéastchen O mit 76 LQ1H36-FOI
dem passenden a4 LQIH37-MO dem passenden 3 10 - LQIH39-FOI
Gewindetyp. 73 LOIH3E-MDJ Gewindetyp. G 8 1/8 LQIH3I0FOI
— R, Rc 210 18" LQ1H39-MO — R, Rc @12 38" LQ1H41-FO
N | NPT g8 LQ1H310-MO N | NPT @ 10 LQ1H42-FO]
_— D12 3/g" LQ1H41-MO _— D12 LQIH43-FO
@ 10 LQ1H42-MO @10 e LQ1H44-FO
@12 LQ1H43-MO &8 LQ1H45-FO
@ 10 LQ1H44-MO 26 LQ1H46-FO
28 1/2" LQ1H45-MO 212 1/4" LQ1H49-FOI
76 LQ1H46-MO @12 1/8" LQ1H410-FO
D3 LQIH4F-MO @19 12" LQ1H51-FO
g12 1/4" LQ1H49-MO 712 LQ1H52-FO
219 12" LQ1H51-MO 219 3/4" LQ1H53-FO
@12 LQ1H52-MO @12 LQ1H54-FO
219 LQ1H53-MO 219 1/4" LQ1H58-FO
@12 3/a" LQ1H54-MO @19 3/8" LQ1H59-FO
@10 LQ1H55-MO @ 25 /4" LQ1H61-FO
D6 LQ1H57-MO @ 19 LQ1H62-FO
719 1/4" LQ1H58-MO @ 25 - LQ1H63-FOI
19 3/8" LQ1H59-MO @19 LQIH64-FO
@ 25 /4 LQ1H61-MO 0
@219 LQ1H62-MO verwendbarer | Anschlussgewinde Modell
@ 25 LQ1H63-MO Schlauch-AuBen-@|  Rc, NPT
@19 1" LQ1H64-MO 1/8" 1/8" LQIHIA-FO
@12 LQ1H65-MC] 1/4" LQ1H2A-F[I
@ 25 1/2" LQ1H66-M 3/16" 1/8" LQ1H2B-FO
0 1/8" LQ1H2C-FO
verwendbarer | Anschlussgewinde Modell 1/4" LQ1H2D-FO
Schlauch-AuBen-@ , 3/16" 1/4" LQ1H2E-FO
1/8" 1/8" LQIH1A-MO 1/8" LQ1H2F-FO
1/4" LQ1IH2A-MO 3/8" 14 LQ1H3A-FOI
3/16" 1/8" LQ1H2B-MOJ 1/4" LQ1H3B-FOI
1/8" LQ1H2C-MO 3/8" 3/g" LQ1H3C-FOI
1/4" LQ1H2D-MO 1/4" LQ1H3D-FOI
3/16" 1/4" LQ1H2E-MO 3/8" 1/8" LQIH3F-FOI
1/8" LQ1IH2F-MO 1/2" 38" LQ1H4A-FO
3/8" 14 LQ1H3A-MO 3/8" LQ1H4B-FO
1/4" LQ1H3B-MO 1/2" 12" LQ1H4C-FO
3/8" LQ1H3C-MO 3/8" LQ1H4D-FO
1/4" 3/8" LQ1H3D-MO 1/4" 1/2" LQI1H4E-FO
1/8" LQ1IH3E-MO 1/2" 1/4" LQ1H4AG-FO
3/8" 1/8" LQ1H3F-MO 1/2" 1/8" LQ1H4H-FO
1/2" /8" LQ1H4A-MO 3/4" 12 LQIH5A-FO
3/8" LQ1H4B-MO 1/2" LQ1H5B-FO
1/2" LQ1H4C-MO 3/4" 34" LQ1H5C-FOI
3/8" 12" LQ1H4D-MO 1/2" LQ1H5D-FOI
1/4" LQ1H4E-MO 3/4" 1/4" LQ1H5G-FO
1/8" LQ1H4F-MO 3/4" 3/8" LQ1H5H-FO
1/2" 1/4" LQ1H4G-MO 1" 3/4" LQIH6A-FOI
3/4" 12" LQ1IH5A-MO 3/4" LQ1H6B-FO
1/2" LQ1H5B-MO 1" 1 LQ1H6C-FO
3/4" LQ1H5C-MO 3/4" LQ1H6D-FO
1/2" /4" LQ1H5D-MO
3/8" LQ1H5E-MO
L4 7y tgi:gg?\/}lg Anm.) Abmessunggn un_c_i weitere_ Details finden Sie im spezifischen
3/4 3" CQIH5H-MD] Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
1" 3/4" LQ1IH6A-MO
3/4" LQ1H6B-MO
1" LQ1H6C-MO
3/4" 1" LQ1H6D-MO
1/2" LQ1H6E-MO]
1" 1/2" LQIH6F-MO
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Einschraubwinkel mit AuRengewinde Einschraubwinkel mit Innengewinde LOI1L-F KQ2

5 z Klj)2
verwendbarer | Anschlussgewinde verwendbarer | Anschlussgewinde -uni
Schlauch-AuRen-@ R, N?DT Modell Schlauch-AuRen-@ Rc, l\?PT Modell
D4 " LQ1L11-MO [ ) " LQ1L11-FOJ
g 3 8 LQ1L12-MO @3 18 LQ1L12-FO KQB2
6 LQ1L21-MO &6 LQ1L21-FOJ
D4 1/8" LQ1L22-MO D4 1/8" LQ1L22-F[J KS/
73 LQ1L2C-MO 73 LQ1L2C-FO KX
736 LQ1L23-MO 26 LQ1L23-FO
34 1/4" LQ1L24-MO 3 4 1/4" LQ1L24-FO0 KM
33 LQ1L2F-MO D 3 LQI1L2F-FOJ
@ 10 LQ1L31-MO @10 LQ1L31-FO
78 1/4" LQ1L32-MO 78 1/4" LQ1L32-FO KF
D6 LQ1L33-MO D6 LQ1L33-FO
Fullen Sie das g éO tgitggmg Fullen Sie das g éO tgitggig M
Kastchen O mit 76 3/8" LQ1L36-MO Kastchen O mit 76 318" LQIL36-FOI
dem‘passenden d4 LQLL37-MO dem‘passenden J3 LQIL3E-FO H/DL
Gewindetyp. F3 LQLL3E-MO Gewindetyp. @10 e LQLL39-FOI L/LL
T — [RRc g éo 1/8" LQ1L39-MO ~— TRRc @8 LQ1L310-FO
_ LQ1L310-MO _ @12 . LQ1L41-FO
N NPT g 12 - LQ1L41-MO N NPT @ 10 £ LQ1L42-FO KC
2 10 LQ1L42-MO D12 12" LQ1L43-FO
@12 LQ1L43-MO @10 LQ1L44-FO KK
@ 10 LQ1L44-MO D12 1/4" LQ1L49-FOJ
28 172" LQ1L45-MO D12 1/8" LQ1L410-FOI
D6 LQ1L46-MO @19 12" LQ1L51-FOJ KKH
D4 *LQ1L47-MO @12 LQ1L52-FOJ
@3 «LQ1L4F-MO 219 a/a" LQ1L53-FO
d12 1/4" LQ1L49-MO 12 | LQ1L54-F0] KK
@19 1o LQIL51-MOI @19 38" LQIL59-FO] 130
12 LQ1L52-MO @ 25 3/4" LQI1L61-FO
@19 LQ1L53-MO @ 19 LQ1L62-FOI DM
12 LQ1L54-MO @ 25 1 LQ1L63-FOJ
@ 10 3/4" LQ1L55-MO @19 LQ1L64-FO DMK
g8 LQ1L56-MO 0
@6 LQ1L57-MO verwendbarer | Anschlussgewinde Modell
@19 3/8" +LQ1L59-MO Schlauch-Ausen-@|  Rc, NPT occ
@ 25 o LQIL61-MO 1/8" 1/8" LOILIAFOI KDM
@19 LQ1L62-MO 1/4" LQ1L2A-FO
@ 25 LQ1L63-MO 3/16" 1/8" LQ1L2B-FOI
@19 1" LQ1L64-MO 1/8" LQ1L2C-FO MQR
@12 LQ1L65-MO 1/4" LQ1L2D-FO
@D 25 3/8" *LQLL67-MO 3/16" 1/4" LQI1L2E-FOI
0 1/8" LQI1L2F-FO KB
verwendbarer | Anschlussgewinde Modell 3/8" U4 LQ1L3A-FO
Schlauch-AuRen-@| R, NPT 1/4" LQ1L3B-FO KR
1/8" 1/8" LQ1L1A-MO 3/8" LQ1L3C-FO _W2
1/4" LQ1L2A-MO] 1/4" 3/8" LQ1L3D-FO
3/16" 1/8" LQ1L2B-MO 1/8" LQ1L3E-FO KRM
1/8" LQ1L2C-MO 3/8" 1/8" LQI1L3F-FO
1/4" LQ1L2D-MO 1/2" " LQI1L4A-FOI
3/16" 1/4" LQ1L2E-MO 3/8" S LQ1L4B-FO KA
1/8" LQI1L2F-MO 1/2" 172 LQ1L4AC-FO
3/8" 14 LQ1L3A-MO 3/8" LQ1L4D-FOI
1/4" LQ1L3B-MO 1/2" 1/4" LQ1LAG-FOI KQG2
3/8" LQ1L3C-MO 1/2" 1/8" LQ1L4H-FOI
1/4" 3/8" LQ1L3D-MO 3/4" 12" LQ1L5A-FOI
1/8" LQ1L3E-MO 1/2" LQI1L5B-FOI KG
3/8" 1/8" LQ1L3F-MO 3/4" 34 LQI1L5C-FO
1/2" 3/g" LQ1L4A-MO 1/2" LQI1L5D-FO
3/8" LQ1L4B-MO 3/4" 3/8" LQIL5H-FO KFG2
1/2" LQ1L4C-MO 1" 3/4" LQIL6A-FO
3/8" 172" LQ1L4D-MO 3/4" LQ1L6B-FCI
1/4" LQI1L4E-MO 1" 1" LQIL6C-FO MS
T 7 TGO = SRS
5 a -MO
3/4" 12" LQ1L5A-MO KKA
1/2" LQI1L5B-MO
3/4" LQ1L5C-MOI Anm.) Abmessunge_n ur)c_i Weitere_ Details finden Sie im spezifischen
12| A LQ1L5D-MOI Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu KP
Anm.) Produkte mit der 73/8:: LQILSE-MO
Kennzeichnung ,+* 1/4,, _ LQIL5F-MD) KPQY
werden auf 3/4 3/8 *LQ1L5H-MO KPG
. 1" " LQ1L6A-MO
Bestellung gefertigt. 7 3/4 LOIL6B-MOJ
(Das Gehéuse der T LOLL6C-MD LQ1
Verschraubungist  — gz | 1" LQLL6D-MOI
aus PTFE 172" LQ1L6E-MOI
hergestellt.) 1" 3/8" *LQIL6G-MO LQ3
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T-Verschraubung mit AuBengewinde LO1R-M

T-Verschraubung mit Innengewinde LO1R-F

verwendbarer | Anschlussgewinde verwendbarer | Anschlussgewinde
SchiauchAtond| | R, NPT . SchiauchAutond|  Re, NPT .

a4 18" LQ1R11-MO a4 18" LQ1R11-FO
@3 LQ1R12-MO D3 LQ1R12-FOI
D6 LQ1R21-MO D6 LQ1R21-FO
D4 1/8" LQ1R22-MO D4 1/8" LQ1R22-FO
@3 LQ1R2C-MO @ 3 LQ1R2C-FO
D6 LQ1R23-MO D6 LQ1R23-FO
D4 1/4" LQ1R24-MO D4 1/4" LQ1R24-FO
@3 LQ1R2F-MO @ 3 LQ1R2F-FO
@210 LQ1R31-MO @10 LQ1R31-FO
8 1/4" LQ1R32-MO 8 1/4" LQ1R32-FO
Fullen Sie das a6 LQ1R33-MO Fullen Sie das 6 LQ1R33-FO
Kéastchen O mit @ 10 LQ1R34-MO Kéastchen O mit @ 10 LQ1R34-FO
dem.passenden 78 3/g" LQ1R35-MOI dem.passenden 78 3/8" LQ1R35-FO
Gewindetyp. 76 LQ1R36-M0] Gewindetyp. 36 LQ1R36-FOI
— R, Rc @10 18" #*LQ1R39-MO = R, Rc @ 10 1/8" #LQ1R39-FOJ
N NPT a8 xLQ1R310-MO N NPT a8 xLQ1R310-FOI
@12 . LQ1R41-MO @12 —_— LQ1R41-FO
2 10 LQ1R42-MO] @ 10 LQ1R42-FI
@12 1 LQ1R43-MOJ @12 1" LQ1R43-FI
210 LQ1R44-MO @ 10 LQ1R44-FOI
@12 1/4" LQ1R49-MO @12 1/4" *LQ1R49-FO
@ 19 . LQ1R51-MO @ 19 12 LQ1R51-FO
D12 LQ1R52-MO] @12 LQ1R52-F]
219 34 LQ1R53-MO @19 34 LQ1R53-FO
@12 LQ1R54-MO 12 LQ1R54-FO
219 1/4" LQ1R58-MO @19 3/8" LQ1R59-FO
@19 3/8" LQ1R59-MO @ 25 - LQ1R61-FO
@ 25 - LQ1R61-MO @ 19 LQ1R62-FO
@219 LQ1R62-M] @ 25 = LQ1R63-FLI
D 25 1" LQ1R63-M] @19 LQ1R64-FI
@ 19 LQ1R64-MO @ 25 1/2" LQ1R66-FOI

0 Zoll

verwendbarer | Anschlussgewinde verwendbarer | Anschlussgewinde

Schlauch-AuBen-g| R, N?DT Modell Schlauch-AuBen-@|  Rc, l\?PT Modell
1/8" 1/8" LQ1R1A-MO 1/8" 1/8" LQ1R1A-FO
1/4" LQ1R2A-MO 1/4" LQ1R2A-FOI
3/16" 1/8" LQ1R2B-MO 3/16" 1/8" LQ1R2B-FO
1/8" LQ1R2C-MO 1/8" LQ1R2C-FO
1/4" LQ1R2D-MO 1/4" LQ1R2D-FOI
3/16" 1/4" LQ1R2E-MO 3/16" 1/4" LQ1R2E-FOI
1/8" LQ1R2F-MO 1/8" LQ1R2F-FO
3/8" 1/a" LQ1R3A-MO 3/8" e LQ1R3A-FO
1/4" LQ1R3B-MO 1/4" LQ1R3B-FO
3/8" . LQ1R3C-MO 3/8" . LQ1R3C-FO
1/4" LQ1R3D-MO 1/4" LQ1R3D-FOI
3/8" 1/8" *LQLIR3F-MO 3/8" 1/8" *LQIR3F-FO
1/2" — LQ1R4A-MOI 1/2" - LQIR4A-FO
3/8" LQ1R4B-MO 3/8" LQ1R4B-FOI
1/2" = LQ1R4C-MO 1/2" A LQ1R4C-FO
3/8" LQ1R4D-MO 3/8" LQ1RAD-FO
1/2" 1/4" LQ1IR4G-MO 1/2" 1/4" *LQ1R4G-FO
3/4" U2 LQ1R5A-MO 3/4" 1o LQ1R5A-FO
1/2" LQ1R5B-MO 1/2" LQ1R5B-FO
3/4" 34 LQ1R5C-MO 3/4" 34 LQ1R5C-FOI
1/2" LQ1R5D-MO 1/2" LQ1R5D-FO
3/4" 1/4" LQ1R5G-MO 3/4" 3/8" LQ1R5H-FO
3/4" 3/8" LQ1R5H-MO 1" 34" LQ1R6A-FOI
1" - LQ1R6A-MO 3/4" LQ1R6B-FO
3/4" LQ1R6B-MO 1" e LQ1R6C-FO
1" 1 LQ1R6C-MO 3/4" LQ1R6D-FOI
314" LQ1R6D-MOI Anm.) Produkte mit der Kennzeichnung ,** werden

Anm.) Produkte mit der Kennzeichnung ,*" werden
auf Bestellung gefertigt. (Das Gehause der
Verschraubung ist aus PTFE hergestellt.)

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Einschraubverzweigung mit AuBengewinde LO1B-M

Einschraubverzweigung mit Innengewinde LO1B-F

-
verwendbarer | Anschlussgewinde verwendbarer | Anschlussgewinde
Schlauch-AuRen-g| R, N?DT Modell Schlauch-AuBen-@|  Rc, I\?PT UL
T4 e LQ1B11-MO a4 g LQ1B11-FO
@3 LQ1B12-MO a3 LQ1B12-FO
J6 LQ1B21-MO 76 LQ1B21-FO
D4 1/8" LQ1B22-MO a4 1/8" LQ1B22-FO
@3 LQ1B2C-MO @3 LQ1B2C-FO
a6 LQ1B23-MO 6 LQ1B23-FO
D4 1/4" LQ1B24-MO a4 1/4" LQ1B24-FO
a3 LQ1B2F-MO @3 LQ1B2F-FO
Z 10 LQ1B31-MO 210 LQ1B31-FO
g8 1/4" LQ1B32-MO g8 1/4" LQ1B32-FOI
Fullen Sie das d6 LQ1B33-MO Fullen Sie das D6 LQ1B33-FO
Kastchen O mit @10 LQ1B34-MO Kastchen [ mit @ 10 LQ1B34-FO
dem passenden 28 38" LQ1B35-MO dem passenden 28 38" LQIB35-FO
Gewindetyp. 76 LQ1B36-M0J Gewindetyp. 76 LQ1B36-FO
— R, Rc @ 10 1/8" *LQ1B39-MO — R, Rc @ 10 18" +LQ1B39-FO
TN | NPT g8 *LQ1B310-MO N NPT 78 *LQ1B310-FO
- @12 . LQ1B41-MO E— @12 ey LQ1B41-FOI
@ 10 LQ1B42-MO @ 10 LQ1B42-FOJ
712 LQ1B43-MO g 12 " LQ1B43-FOI
@ 10 1/2" LQ1B44-MO 210 LQ1B44-FO
8 x| Q1B45-MOJ @12 1/4" +LQ1B49-FOI
D12 1/4" LQ1B49-MO @ 19 1o LQ1B51-FOI
@19 172" LQ1B51-MO @12 LQ1B52-FO
@12 LQ1B52-MO @ 19 34" LQ1B53-FI
7 19 34" LQ1B53-MO @12 LQ1B54-FOI
@12 LQ1B54-MO @19 1/4" #LQ1B58-FOI
@19 1/4" LQ1B58-MO @19 3/8" +LQ1B59-FOI
@19 3/8" LQ1B59-MO a 25 - LQ1B61-FOI
@ 25 34" LQ1B61-Ml 219 LQ1B62-FO
@ 19 LQ1B62-MO @ 25 1 LQ1B63-FII
@ 25 1" LQ1B63-MO @ 19 LQ1B64-FOI
@219 LQ1B64-Ml 1/2" LQ1B66-FO
T B 22
Zoll verwendbarer | Anschlussgewinde Modell
verwendbarer | Anschlussgewinde Modell Schlauch-AuBen-@| Rc, NPT
Schlauch-AuBen-gf R, NPT 1/8" 1/8" LQ1B1A-FO
1/8" 1/8" LQ1B1A-MO 1/4" LQ1B2A-FOI
1/4" LQ1B2A-MO 3/16" 1/8" LQ1B2B-FI
3/16" 1/8" LQ1B2B-MO 1/8" LQ1B2C-FOI
1/8" LQ1B2C-MO 1/4" LQ1B2D-FO
1/4" LQ1B2D-MO 3/16" 1/4" LQ1B2E-FO
3/16" 1/4" LQ1B2E-MO 1/8" LQ1B2F-FOI
1/8" LQ1B2F-MO 3/8" 1/a" LQ1B3A-FOI
3/8" e LQ1B3A-MO 1/4" LQ1B3B-FI
1/4" LQ1B3B-MO 3/8" 38" LQ1B3C-FO
3/8" 38" LQ1B3C-MO 1/4" LQ1B3D-FOOI
1/4" LQ1B3D-MO 3/8" 1/8" *LQ1B3F-FO
3/8" 1/8" =L Q1B3F-MO 1/2" B LQ1B4A-FO
1/2" /8" LQ1B4A-MO 3/8" e LQ1B4B-FOI
3/8" LQ1B4B-MO 1/2" 12" LQ1B4C-FOI
1/2" 12" LQ1B4C-MO 3/8" LQ1B4D-FO
3/8" LQ1B4D-MO 1/2" 1/4" *L.Q1B4G-FO
1/2" 1/4" LQ1B4G-MO 3/4" . LQ1B5A-FOI
3/4" 12 LQ1B5A-MO 172" 12 LQ1B5B-FO
1/2" LQ1B5B-MO 3/4" 34" LQ1B5C-FOI
3/4" 3 LQ1B5C-MO 1/2" LQ1B5D-FOI
1/2" LQ1B5D-MO Anm.) Produkte mit der 3/4" 1/4" *L.Q1B5G-FI
Anm.) Produkte mit der 3/4" 1/4" LQ1B5G-MO Kennzeichnung ,=* 3/4" 3/8" *LQ1B5H-FO
Kennzeichnung " 3/4" 3/8" LQ1B5H-MO werden auf _ 1" - LQ1B6A-FOI
g:;‘:ﬁ‘uz“' i T o LQ1B6A-MDI Bss‘eg”rgg,,gefeé"g" 34" e LQ1B6B-FOJ
g gefertigt 2 LQ1B6B-MC] (Das Gehduse Jer T - LQ1B6C-FL]
(Das Gehause Qer - 6C-MOI Verschraubung ist - 1 -
Verschraubung ist 2 1" s aus PTFE 3/4 LQ1B6D-FOI
aus PTFE 3/4" LQ1B6D-MO hergestellt) 1 /2 LQ1B6F-FO
hergestellt.) 1" 1/2" LQ1B6F-MO

O

SVC

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen

Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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KQB2

KS/
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KC
KK

KKH

KK
130

DM

DMK
KDM
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KB

KR
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KA
KQG2
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KPG

LQ1
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Fluorpolymer-Verbindungen | Serie L&)

verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
D4 LQ1E11 D4 LQ1T11
@3 LQ1E12 _ @3 LQ1T12
D6 LQ1E2100 D6 LQ1T2100
a4 LQ1E22000J a4 LQ1T22000]
23 LQ1E2COO 23 LQ1T2COO
210 LQ1E3100 @2 10 LQ1T3100
a8 LQ1E3200 28 LQ1T3200
a6 LQ1E3300 a6 LQ1T3300
@12 LQ1E4100 @12 LQ1T4100
@ 10 LQ1E42000 @ 10 LQ1T420013
@19 LQ1E5100 219 LQ1T5100
@12 LQ1E5200 12 LQ1T5200
@ 25 LQ1E6100 @ 25 LQ1T6100
@19 LQ1E62000) @19 LQ1T6200
O O
verwendbarer Schlauch-Auten-@ Modell verwendbarer Schlauch-Auten-@ Modell
1/8" LQ1E1A 1/8" LQIT1A
1/4" LQ1E2ACO 1/4" LQ1T2A0O
3/16" LQ1E2BOO 3/16" LQ1T2BOO
1/8" LQ1E2COO 1/8" LQ1T2COO
3/8" LQLIE3ADOO 3/8" LQIT3AOO
1/4" LQ1E3BOO 1/4" LQ1T3BOO
1/2" LQ1E4ACIO 1/2" LQ1T4AOO
3/8" LQ1E4BOO 3/8" LQ1T4BOO
3/4" LQL1E5AOO 3/4" LQIT5A0O
172" LQ1E5BOO 172" LQ1TSBOO
1" LQ1E6ALIO 1" LQ1T6AOO
3/4" LQ1E6BOO 3/4" LQ1T6BOO
Fullen Sie die Kastchen OO mit dem passenden Fullen Sie die Kastchen OO mit dem passenden
Kombinationscode, wenn ein anderer Durchmesser Kombinationscode, wenn ein anderer Durchmesser
verwendet wird. verwendet wird.
Siehe Seite 171 fur detaillierte Angaben. Siehe Seite 171 fur detaillierte Angaben.

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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Fluorpolymer-Verbindungen | Serie, L&Y

verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
D4 LQ1P11
23 LQ1P12
a6 LQ1P21010J
a4 LQ1P2200C1
23 LQ1P2COO
@10 LQ1P3100
28 LQ1P32000
a6 LQ1P3300
D12 LQ1P4100
@ 10 LQ1P4200
@19 LQ1P5100
@12 LQ1P52010
@D 25 LQ1P6100
@19 LQ1P62010]
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
1/8" LQ1P1A
1/4" LQ1P2A0N
3/16" LQ1P2BOO
1/8" LQ1P2COO
3/8" LQ1P3A0O
1/4" LQ1P3BOO
1/2" LQ1P4AOO
3/8" LQ1P4BOO
3/4" LQ1P5A00
1/2" LQ1P5BOO
1" LQ1P6AOO
3/4" LQ1P6BOO

Fillen Sie die Kastchen OO mit dem passenden

Kombinationscode, wenn ein anderer Durchmesser

verwendet wird.

Siehe Seite 171 fir detaillierte Angaben.

Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

N

verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
24 LQ1U11
23 LQ1U12
D6 LQ1U2100
a4 LQ1u220001
23 LQ1u2cO
2 10 LQ1U3100
28 LQ1U3200
a6 LQ1U3300
212 LQ1U4100
@ 10 LQ1U4200
@19 LQ1U5100
212 LQ1U5200
@ 25 LQ1U6100
@19 LQ1U6200
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
1/8" LQ1U1A
1/4" LQ1U2AOC
3/16" LQ1U2BOO
1/8" LQ1u2cOO
3/8" LQ1U3AOO
1/4" LQ1U3BOO
1/2" LQ1U4AOD
3/8" LQ1U4BOO
3/4" LQ1U5AO0
1/2" LQ1U5BOO
1" LQ1UBAD
3/4" LQ1U6BOC

Fillen Sie die Kastchen OO mit dem passenden
Kombinationscode, wenn ein anderer Durchmesser

verwendet wird.

Siehe Seite 171 fiir detaillierte Angaben.

LO1F
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
12 LQ1F41
@10 LQ1F42
@19 LQ1F51
@12 LQ1F52
@ 25 LQ1F61
@19 LQ1F62
verwendbarer Schlauch-AuRen-@ Modell
1/2" LQ1F4A
3/8" LQ1F4B
3/4" LQ1F5A
1/2" LQ1F5B
1" LQ1F6A
3/4" LQ1F6B
170

Schraub-/
Steckverbindungen
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BestellschlUssel

LQ1[E[11

—eVerpackung
Symbol Verpackung

Verbindung
Symbol Ausfiihrung
Winkel-Verbindung
T-Verbindung
Schott-Verbindung
gerade Verbindung
Flansch-Verbindung

m{C|o|H|m

[ — | Reinraumverpackung geman Klasse M3.5
1 Standardverpackung gemaf Klasse M5.5

Kombination unterschiedlicher Durchmesser (auf B-Seite)

Symbol | verwendb. SchlauchgroRe Symbol | verwendh. SchlauchgréRe
Klasse| Pos. [mm] Klasse| Pos. [Zoll]

1 1 4x3 1 A 1/8" x 0,086"

1 2 3x2 — | — —

2 1 6 x4 2 A 1/4" x 5/32"

2 2 4x3 2 B 3/16" x 1/8"

2 © 3x2 2 © 1/8" x 0,086"

3 1 10x8 3 A 3/8" x 1/4"

3 2 8x6 3 B 1/4" x 5/32"

3 3 6 x4 4 A 1/2" x 3/8"

4 1 12 x 10 4 B 3/8" x 1/4"

4 2 10x 8 5 A 3/4" x 5/8"

5 1 19x 16 5 B 1/2" x 3/8"

5 2 12 x 10 6 A 1" x 7/8"

6 1 25 x 22 6 B 3/4" x 5/8"

6 2 19x 16
Anm. 1) Reduzierungen werden durch zusatzliche Zahlen oder Symbole angegeben

und sind nur innerhalb einer Gehauseklasse mdglich. Bei Gehduseklasse 1
kénnen keine unterschiedlichen Schlauchdurchmesser verwendet werden.
Anm. 2) Firr Details zu den verwendbaren Schlauchgrofen siehe WEB-Katalog

unter www.smc.eu
Verwendbare Schlauchgréflene
Symbol verwendb. SchlauchgroRe Symbol | verwendb. SchlauchgroRe |  verwendb. Symbol Anwendung
Klasse| Pos. [mm] Klasse| Pos. [Zoll] Flansch — gleiche SchlauchgréRe
1 1 4x3 1 A 1/8" x 0,086" _ Genauere Informationen | Innerhalb einer Gehauseklasse kénnen verschiedene
1 2 3x2 = | = — siehe SchlauchgréRentabelle, Schlauchdurchmesser ausgewahlt werden.
2 1 6x4 2 A 1/4" x 5/32" _ Winkel- T-Verbindung Schott-Verbindung | gerade
2 2 4x3 2 B 3/16" x 1/8" Verbindung LQ1T LQ1P Verbindung
2 © 3x2 2 © 1/8" x 0,086"
3 1 10x 8 3 A 3/8" x 1/4" —
e 2 8x6 3 B 1/4" x 5/32"
3 3 6x4 4 A 1/2" x 3/8" 15A
4 1 12 x 10 4 B 3/8" x 1/4"
4 2 10x 8 5 A 3/4" x 5/8" 20A
5 1 19x 16 5 B 1/2" x 3/8"
5 2 12 x 10 6 A 1" x 7/8" 25A
6 1 25x 22 6 B 3/4" x 5/8"
6 2 19x 16

Anm. 1) Reduzierungen werden durch zusatzliche Zahlen oder
Symbole angegeben und sind nur innerhalb einer
Gehauseklasse moglich. Bei Gehauseklasse 1 kdnnen die
Schlauche nicht mittels Reduzierstuck ausgewechselt werden.

Anm. 2) Die Gehéauseklassen 1 bis 3 sind nicht als Flansch-
Verbindung erhéaltlich.

Anm. 3) Fur die Flansch-Verbindungen sind die Muttern der Grof3en 4
und 5 wie unten angegeben.

LQ1F40: LQ-4NOIO
LQ1F50: LQ-5NOO

Anm. 4) Je nach Verbindungsart sind unterschiedliche Kombinationen
moglich. Siehe Seiten 169 und 170 fur mégliche
Kombinationen.

Anm. 5) Fir Details zu den verwendbaren Schlauchgréf3en siehe
WEB-Katalog unter www.smc.eu

171

O

Bestellbeispiel fur unterschiedliche Schlauchdurchmesser

Innerhalb einer Gehauseklasse kénnen verschiedene
Schlauchdurchmesser (mit Reduktion) ausgewahlt werden.
Beispiel: Winkel-Verbindung
Gehauseklasse 3

A-Seite: 3 10x J 8

B-Seite: @3 8x 3 6

Bestellung wie nachstehend angegeben.

nur innerhalb einer
Loty Gehauseklasse

LQ1[E [i31]{32] mogicn

l Schléuche mit Reduzierstiick (B-Seite)

verwendbare SchlauchgroRRe (A-Seite)
Winkel-Verbindung

Schlduche in Zoll-Abmessung kdnnen mit metrischen Schlduchen
der gleichen BaugréRe kombiniert werden. Beispiel: LQ1E313A

SVC
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orpolvmer-Verbindunogen/Flare-A | RoHS>

mverwendbarer Schlauch-Auten-2 * metrisch/Zoll

mAnschlussgewinde: R Rc, NPT KQ2
KQ2
Hochtemperatur- - - - “Uni
| e [komosionshestindg| - Reinraum R
Technische Daten g KQB2
Geeignet bis 200 °C Eigensohafier Modell [ Q3010]LQ3020]LQ3030[LQ3040]LQ3050]LQ3060]LQ3070
H d Material Neues PFA ﬁ)s(/
_ervo rrag__en i e i max. Betriebsdruck (bei 20 °C) 1 MPa
Hitzebestandi g keit Prifdruck Siehe Kennlinie ,Berstdruck und Wérmebestéandigkeit*. KM
Hervor ragen de Berstemperaur e in PDFasgefin 0 b?s 150°C
. Mutter in PFA ausgefiirt 0 bis 200 °C KF
Durchflusseigenschaften
Einfache Installation Berstdruck und Warmebestandigkeit M
Dreifachdichtung * | | | H/DL
35 ! ! L L/LL
Spannring in konischer R NN N N &, N | “GC
Bauform mit Bérdelkante. | RN |
T 25 N . KK
2 20 !\ i ~ N
‘og' 1,5 i h& KKH
A I I L . ] - -
vo e | T KK
[T~ | D 130
03 | = | S | DM
1 \| D s el
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Temperatur [°C] DMK
. T : Schlauch-AuBen-@ 1/8", 3, /4", 4,6 — — = Schlauch-AuRen-@ 3/8", 8, 10 KDM
Fur Sicherheitshinweise und technische Daten SchlauchAuRen @ 12° 12 e Schlauch-Aufien-@ 3/4", 191", 25
siehe WEB-Katalog unter www.smc.eu — _ _ Schlauch-AuRen-@ 1 1/4"
MQR
.- o KB
Die Konstrukfion mit Spannring sorgt fir verbesserten PY
Schutz gegen ein Lsen der Leitung. Zum korrekten Anziehen ist kein Drehmomentschldssel KR
Die Dichtlistung wird dank des einzigarti geformten erforderlich, da die Mutter bis zur Oberfléche des -W2
Dichtungsumfangs auch unter thermischer Hauptgehduses des Fittings eingedreht wird.
Beanspruchung gewclriestet. KRM
Spannring Freiraum fiir zusétzlliches
Uberstand J ‘ Anziehen KA
Geha Dichtung 1 Dichtung 2 KQG2
ehause 1 . ’
e \ Dichtung 3 IS S Mutter \ I~ Gehause
e \M Dichtungsoberfléche KG
Die Mutter verfigt tber ene gerifelte, zweistufig KFG2
ausgefihrte Struktur, die den sicheren Halt des
Schlauches gewahrleistet. MS
Die Dichtflache des Fitings zum Schlauch hat eine
einzigartige Bauform, die den Oberflachendruck KKA
erhdht und somit die Dichtleistung verbessert.
Mutter
geriffelt fiir festen KP
Schlauchsitz -
Gehause Trapezgewinde KPQ/
n' . Verhindert, dass sich die Mutter bei KPG
ichtungsoberflache o .
Schlzuche Schlauchfuhruno einem zu hohen Anzugsdrehmoment LO1
Erhoht die Festigkeit gegen Knicken oder st fe :3.‘? US d ‘:’?hg.tZt zudem vor Verkanten.
Verformen der Schlauchleitungen. lizebestanaig. LO3

SVIC 172 LQHB

N
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Safla 12)3

Gerade Verschraubung
LQ3H

AuRRengewinde Innengewinde

S.175

T-Verschraubung

LQ3B

AuRengewinde Innengewinde

£ —

[s] 0

O==0=0 0= =0

S. 177

Y-Verschraubung
LQ3R

AulRengewinde

mlEEE S Djé )

S.178

Innengewinde

Winkel-Verbindung
LQ3E

S. 179
T-Verbindung
LQ3T
S. 179
Schottverbindung
LQ3P
S. 179
Gerade Verbindung
LQ3U
S. 179

Platzsparende Winkelverschraubung
LQ3E-S

M
Ed
S.174
Platzsparende Abzweigung (T-Typ)
LQ3T-SB

I = I

S.174
Platzsparende Y-Verzweigung

LQ3T-SR

=
1= m

S.174

O
2

Gerade Verbindung mit Reduktion
LQ3U-R

lé Seitg]

S. 180

Winkel-Verbindung mit Reduktion
LQ3E-R

A-Seite

Il
Cle=,

T-Verbindung mit Reduktion

LQ3T-R
[T 1]
{imi
Aseid[| (S5 |llc-seid
= =
S.181

Gerade Schlauchverlangerung
LQ3H-T
E::@Ea_
S.181

Gerader Adapter
LQ3A

=

S. 182

Union-Flansch
LQ3F
U

8 —
ELEN
0

]

S. 182




_ Fluoropolymer Fittings/Flare Type

Schraub-/
Steckverbindungen

LQ3E-S LO3T-SR |3

KQ2
-Uni
verwendbarer Schlauch: : verwendbarer Schlauch: KQBZ
HHHHHH AuBen-@ Modell q AuBen-@ Modell KS/
D6 LQ3E21-S HHHH D6 LQ3T21-SR KX
] @ 10 LQ3E31-S = 2 10 LQ3T31-SR
E\_ 28 LQ3E32-S = 28 LQ3T32-SR KM
] 12 LQ3E41-S @12 LQ3T41-SR
@219 LQ3E51-S @219 LQ3T51-SR KF
@ 25 LQ3E61-S @ 25 LQ3T61-SR
- M
verwenti{muar;:'r-l _Sﬂchlauch- Modell verwenti{)uarggg _Sgchlauch- Modell
1/4" LQ3E2A-S 114" LQ3T2A-SR E;II?LL
3/8" LQ3E3A-S 3/8" LQ3T3A-SR
1/2" LQ3E4A-S 1/2" LQ3T4A-SR KC
3/4" LQ3E5A-S 3/4" LQ3T5A-SR
1" LQ3EGBA-S 1" LQ3T6A-SR KK
11/4" LQ3E7A-S
KKH
LQ3T-SB KK
130
DM
dbarer Schiauch- DMK
verwen Auaégg_é: aucl Modell
D6 LQ3T21-SB KDM
@10 LQ3T31-SB
0
] 28 LQ3T32-SB
212 LQ3T41-SB MQR
@ 19 LQ3T51-SB
@ 25 LQ3T61-SB KB
O
KR
venNencRJuaégrn -S(ch:hlauch- Modell -W2
1/4" LQ3T2A-SB
3/8" LQ3T3A-SB KRM
1/2" LQ3T4A-SB
34 LQ3T5A-SB KA
1" LQ3T6A-SB
KQG2
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen KG
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
KFG2
MS
KKA
KP
KPQ/
KPG
LQ1

LQ3
SMC 1741 e

N



Fluorpolymer-Verbinaungen/Flare-Ausfirung

LQ3H-M LQ3H-F

D4 LQ3H11-MO g4 LQ3H11-FO

— 1/8" — 1/8"

a3 LQ3H12-MO a3 LQ3H12-FO

= 1/8" LQ3H21-MO = 1/8" LQ3H21-FO
— 26 1/4" LQ3H22-MO — 26 1/4" LQ3H22-FO
= @10 LQ3H31-MO = @ 10 LQ3H31-FO

— 1/8" — 1/8"

78 LQ3H32-MO a8 LQ3H32-FO
@10 g LQ3H33-MO @10 g LQ3H33-FO
@8 LQ3H34-MO 28 LQ3H34-FO
@10 38" LQ3H35-MO @10 a/e" LQ3H35-FO
LQ3H36-MO @8 LQ3H36-FO
o8 1/2" LQ3H38-MO 1/4" LQ3H41-FO
1/4" LQ3H41-MO @12 3/8" LQ3H42-FO
3/8" LQ3H42-MO 1/2" LQ3H43-FO
@12 1/2" LQ3H43-MO 3/8" LQ3H51-FO
3/4" LQ3H44-MO @19 1/2" LQ3H52-F
3/8" LQ3H51-MO 3/4" LQ3H53-FO
219 1/2" LQ3H52-MO 1/2" LQ3H61-FO
3/4" LQ3H53-MO @ 25 3/4" LQ3H62-FO
1/2" LQ3H61-MO 1" LQ3H63-FO
@ 25 3/4" LQ3H62-MO] 0
L LQ3H63- MU vervendbarer | Anschlussgewinde Modell
O Schlauch-Auben-8|  Re, NPT
vewendbarer | Anschlussgewinde " "
L .
1/8" 1/8" LQ3H1A-MO 1/ 1/4" LQ3H2B-FO
1ar 1/8" LQ3H2A-MO 1/8" LQ3H3A-FO
1/4" LQ3H2B-MO 3/8" 1/4" LQ3H3B-FO
1/8" LQ3H3A-MO 3/8" LQ3H3C-FO

3/g" 1/4" LQ3H3B-MO 1/4" LQ3H4A-FO
3/8" LQ3H3C-MO 1/2" 3/8" LQ3H4B-FO
1/2" LQ3H3D-MO 1/2" LQ3H4C-FO
1/4" LQ3H4A-MO 3/8" LQ3H5A-FO

1/2" 3/8" LQ3H4B-MO 3/4" 1/2" LQ3H5B-FO
1/2" LQ3H4C-MO 3/4" LQ3H5C-FO
3/4" LQ3H4D-MO 1/2" LQ3H6A-FO
3/8" LQ3H5A-MO 1" 3/4" LQ3H6B-FO

3/4" 12" LQ3H5B-MO 1" LQ3H6C-FO
3/4" LQ3H5C-MO Filllen Sie das Kastchen I mit dem passenden Gewindetyp.
1/2" LQ3H6A-MO — [ RRec

1" 3/4" LQ3H6B-MOI N | NPT
1" LQ3H6C-MOI -

3/4" LQ3H7A-MO

11/4" 1 LQ3H7B-MO Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
11/4" LQ3H7C-MO Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu

1" LQ3HB8A-MO

11/2" 11/4" LQ3H8B-MO

11/2" LQ3H8C-MO
Fillen Sie das Kéastchen CJ mit dem passenden Gewindetyp.
— R, Rc
N NPT

175

O
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Fluorpolymer-Verbinaungen/Flare-Ausfirung

Schraub-/
Steckverbindungen

LOQ3L-M LO3L-F KQ2

KQ2
-Uni
KaB?
a4 18" LQ3L11-MO a4 18" LQ3L11-FO KM
23 LQ3L12-MO Q 23 LQ3L12-FO
= 1/8" LQ3L21-M 1/8" LQ3L21-FO
— Zhe 1/4" LQ3L22-MO % 2l 1/4" LQ3L22-FO KF
= @ 10 LQ3L31-MO = @10 LQ3L31-FO
—— s —— s
@8 LQ3L32-MO @8 LQ3L32-FO M
@10 14 LQ3L33-MO @10 14 LQ3L33-FO DL
@8 LQ3L34-MO @8 LQ3L34-FO L/LL
@10 . LQ3L35-MO @10 . LQ3L35-FO
8 LQ3L36-MO 28 LQ3L36-FUI KC
1/2" LQ3L38-MO 1/4" LQ3L41-FO
1/4" LQ3L41-MO @12 3/8" LQ3L42-FO KK
@12 3/8" LQ3L42-MO 1/2" LQ3L43-FO
1/2" LQ3L43-MO 3/8" LQ3L51-FO
3/8" LQ3L51-MO @19 1/2" LQ3L52-FO KKH
@19 1/2" LQ3L52-MO 3/4" LQ3L53-FO KK
3/4" LQ3L53-MO 1/2" LQ3L61-FO 130
1/2" LQ3L61-MO @ 25 3/4" LQ3L62-FOI
@ 25 3/4" LQ3L62-MO 1" LQ3L63-FO DM

venvendbarer | Anschlussgewinde Modell SctlautAuBen-8| - Re, NPT Model
Schlauch-Auken@| R, NPT e Te LO3LIA-FO KDM
1/8" 1/8" LQ3L1A-MO . 1/8" LQ3L2A-FOI
178" LQ3L2A-MO 1/a 14" LQ3L2BFOI MQR
1/4"
1/4" LQ3L2B-MO 1/8" LQ3L3A-FO
1/8" LQ3L3A-MO 3/8" 1/4" LQ3L3B-FO KB
1/4" LQ3L3B-MO 3/8" LQ3L3C-FO
se" 3/8" LQ3L3C-MO 1/4" LQ3L4A-FOI KR
1/2" LQ3L3D-MO 1/2" 3/8" LQ3L4B-FO -W2
1/4" LQ3L4A-MO 1/2" LQ3L4C-FOI KRM
1/2" 3/8" LQ3L4B-MO 3/8" LQ3L5A-FO
1/2" LQ3L4C-MO 3/4" 1/2" LQ3L5B-FO KA
3/8" LQ3L5A-MO 3/4" LQ3L5C-FO
3/4" 1/2" LQ3L5B-MO 1/2" LQ3L6A-FTI
3/4" LQ3L5C-MO 1" 3/4" LQ3L6B-FI KQG2
1/2" LQ3L6A-MO 1" LQ3L6C-FOI
1 3/4" LQ3L6B-MO Fiillen Sie das Kastchen 0 mit dem passenden Gewindetyp. KG
1" LQ3L6C-MO — R, Rc
Fullen Sie das Késtchen O mit dem passenden Gewindetyp. N NPT KFG2
" — [RRc -
N NPT MS
Anm.) Abmessungen und weitere Details finden Sie im spezifischen
Katalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
KKA
KP
KPQY
KPG
LQ1

LQ3
SVIC 176 LQHB
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Fluorpolymer-Verbinaungen/Flare-Ausfirung

LQ3B-M LQ3B-F

a4 18" LQ3B11-MO a4 18" LQ3B11-FO
23 LQ3B12-MO _— 23 LQ3B12-FO
— 6 1/8" LQ3B21-MO = 6 1/8" LQ3B21-FOI
I =l 1/4" LQ3B22-MO I = 1/4" LQ3B22-FO
@10 LQ3B31-MO @10 LQ3B31-FO
— 8" — 8"
28 LQ3B32-MO 28 LQ3B32-FO
@10 g LQ3B33-MO @10 g LQ3B33-FO
a8 LQ3B34-MO a8 LQ3B34-FO
@10 LQ3B35-M0 @10 LQ3B35-FO
————— 38" ———— 38"
a8 LQ3B36-MO a8 LQ3B36-FO
1/4" LQ3B41-MO 1/4" LQ3B41-FOI
12 3/8" LQ3B42-MO g 12 3/8" LQ3B42-FO
1/2" LQ3B43-MO 1/2" LQ3B43-FI
3/8" LQ3B51-MO 3/8" LQ3B51-FO
219 1/2" LQ3B52-MO 219 172" LQ3B52-FO
3/4" LQ3B53-M0 3/4" LQ3B53-FO
1/2" LQ3B61-M0 1/2" LQ3B61-FOI
@ 25 3/4" LQ3B62-M] @ 25 3/4" LQ3B62-FI
1" LQ3B63-MO 1" LQ3B63-FOI
O O
stgntod RN Model Al e Model
1/8" 1/8" LQ3B1A-MO 1/8" 1/8" LQ3B1A-FO
e 1/8" LQ3B2A-MO o 1/8" LQ3B2A-FOI
1/4" LQ3B2B-MO 