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RS Pro, M6, tuerca de bloqueo 
de encastre de nylon simple 

RS Código RS: 767-832             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Perfecto en 
condiciones de 
vibración severa 

 

• Excelente calidad de 
larga duración 

 

• El inserto de nylon 
se deforma sobre 
las roscas del 
tornillo 

 

• Fiable y Durable 

 

• DIN 7985 

 

• Acero inoxidable A4 
grado 18/8 (316, S16) 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

RS Pro presenta estas tuercas de encastre de nylon que son un tipo de contratuerca con un 
encastre de collarín de nylon que resiste de manera eficaz el giro. El encastre de plástico se 
encuentra en el extremo de la tuerca y tiene un diámetro más pequeño que el tornillo insertado.  

 

 

 

Tamaño de rosca M6 

Tipo Encastre de nylon 

Material Acero inoxidable 

Acabado Sencillo 

Grado A4 

Aplicaciones 
Electrodomésticos como lavadoras y secadoras, 
maquinaria industrial, industria de automoción 

    

     

 

Tipo de acero inoxidable A4 316 

Especificación DIN 7985 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 
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