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RS Pro 3 芯 0.75 mm² 电源电

缆，黑色硅橡胶护套 25m ， 6.5 
A 450 V ，高温                                                                                                        
RS 库存号： 744-0997              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• -40 至+90°C 的宽工作

温度范围 

 

• 出色的灵活性、易于

使用 

 

• 硅树脂绝缘电缆可耐

受更高的弯曲周期 

 

• 良好的耐油和耐溶剂

性 

 

• 可耐受各种恶劣化学

物质 

 

• 在恶劣环境中具有高

性能，如湿度和恶劣

紫外线 

 

特点 
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RS Pro 高质量 3 芯柔性主干电源电缆，带硅树脂橡胶护套，设计用于高温应用。  

 

 

 

类型 耐高温脂、 
护套材料 硅橡胶 
护套颜色    黑色 

应用   
该电缆可用作电源安装，家用电器，电动工具，建筑照

明和机器内部额定电压 A.C 450/750V 或以下的电气连

接线路或布线 
    

 

 

额定电流 6.5A  

额定电压 450V   

绝缘材料 硅橡胶 

导线材料 铜   

导线电阻  26.7 Ω / 公里 

电压测试 2200V / 5min 、未穿孔   
 

 

 

 

 

 

产品说明  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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长度        25m 

横截面积    0.75 mm² 

美国线规 18AWG   

外径 7mm   

内核数 3 

绞线数 24 

绞线尺寸 0.2mm  

芯线束 24/0.2mm  

导线绞合类型 绞合  
 

 

 

工作温度范围： -60°c 至 +180°c    
最低工作温度 -40°C 
最高工作温度 +180°C     

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
符合标准 IEC EN 60228 5 类，符合 RoHS 标准 

 
 

 

认证 

操作环境规格 
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