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Informazione prodotto

90 55 280

Roditrici a testa piana

● Per tagliare lamiere in ferro, rame o alluminio fino ad uno spessore
max. di 1,2 mm, resina sintetica fino ad uno spessore max. di 2 mm

● Per tagliare pezzi senza deformazione
● Bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo
● Con rompitruciolo
● Facile utilizzo
● Ampiezza di taglio: 2,7 mm
● Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile
● Corpo utensile: acciaio speciale per utensili, laminato, temperato ad

olio

Art. No. 90 55 280
EAN 4003773026730
Esecuzione nichelate
Manici rivestiti in materiale bicomponente
peso 461 g
Dimensioni 280 x 103 x 17 mm

eCl@ss 5.1.4 21040302
ETIM 5.0 EC002149
ETIM 6.0 EC002149
proficl@ss 6.0 AAC441c002
UNSPSC 13.1 27112104
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