Anzeigen =

MERKMALE

Rote RS Pro Anzeige, 24 V dc,

12-mm-LED-Anzeige

U 12 mm

Frontplattenmontag

e MontagebohrungsgroRe,
Farbige diffuse Kabelanschluss

Epoxidlinse oder
wasserklare
superhelle LEDs

prominent, versenkt,

abgeschragt und
blndig

Betriebstemperaturb
ereich: -40 bis +85
°C.

Einfach zu
installieren und zu
ersetzen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine vorstehende LED-Anzeigelampe von RS PRO mit einem 12 mm-Befestigungsloch. Die
leuchtend rote LED ist fur verschiedene Anwendungen mit Frontplattenmontage geeignet. Die
Anzeige kann eine 8-mm-Lampe aufnehmen wund bietet eine Kabelterminierung. Der
Spannungsbereich betragt 24V dc. Die Betriebstemperatur der LED reicht von -40 bis +85 °C und
ermdglicht einen breiten Einsatzbereich. Der erforderliche Tafelausschnitt betragt 12 mm fur die 8-
mm-LED, die bei diesem Modell inklusive Befestigungsmutter und Federscheibe enthalten ist. Die RS
PRO Produktreihe umfasst zudem eine grof3e Auswahl an Nennspannungen, Blendenoberflachen
und Blendenausfiihrungen. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitét.

Allgemeine Spezifikationen

Lichtausgangsfarbe Rot
Lampentyp LED
Typ der Anschlussklemmen Anschlussdrahte
Rahmenausfihrung prominent
Rahmenfarbe Schwarz
Intensitat 2700mcd
Art der Beleuchtung Festes Licht
LED-Farbe Rot
Automatisierungs-Bedientafeln/-punkte, Alarmtafeln/-
Anwendung anzeigen, medizinische Diagnosesysteme, Universal-

Schalttafelanzeigen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 24V dc
Nennstrom 20mA
Mechanische Spezifikationen
GroRRe der Montagebohrung 12mm
Lange 18.5mm
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LampengrofRe 8mm
Betriebsumgebungsspezifikationen
Temperaturbereich -40 bis 85 °C.
Konformitat/Zertifizierung EN61340

%
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