Perceuse a percussion GSB 21-2 RCT Professional

. . Présélection du couple
D]]Iﬂ[Iﬂ]]_‘_l pour le vissage et
présélection de la vitesse

de rotation pour le
percage

Systéme anti-rotation
pour plus de sécurité

Référence 0 601 19C 700 i
oL ERFA NI 3 165 140 505 642 |

Moteur puissant

Nouveau (1300 W)
Carter en métal
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Mandrin Autol-Lock Technologie de
charbons

réeversibles sans
perte de puissance
quelque soit le sens
de rotation

Variateur
de
vitesses

Constante électronique

Nouveau
Poignée supplémentaire
avec systéme de fixation
innovant (Securité axiale
et radiale)

Cable avec boule rotative

Atouts :
= Robustesse de I'outil grice au carter en métal

= Présélection du couple pour le vissage et présélection de
la vitesse de rotation pour le percage
=>» Sécurité maximale grace a la poignée supplémentaire

ARA = C 0]
Puissance Vv 1300
Mombre de vitesses 2 Arcessnires fo
Réegime a vide trfmin 0-900 f 3 000 Poignée suppl. | 2602 025 193
Fréequence de frappe |cps/imin0- 15 300 f 51 000 Butée de prof 1613 001 010
ouple Nm 43720,5 Coffret 2 605 438 524
Capacité de per¢cage maxi
&1 Parpaings f brique mm 24 116 .
2 Beton mm 22713 EIEESIEEIEREY 390 x 360 x 110
& Acier mm 16410
&1 Bois mm 4[] { 25
Poids

Pour des professionnels, par des professionnels O BOSCH



