
NORMES 
 
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789 
 
UTILISATION 
 
Permet le serrage des pas à droite et le desserrage par inversion du chapeau. 
Réglage du couple de serrage par simple vissage ou dévissage de la molette arrière. 
Lorsque le couple est atteint, la poignée déclenche. Le réarmement se fait automatiquement. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Outil identifié par un numéro de série, livré avec un certificat d'étalonnage. 
 
Carré : 3/8’’ 
Capacité couple : 4 – 20 Nm / 3 – 15 lbft 
Longueur : 235 mm 
Poids : 490 g 
 
Conseil : Possibilité de contrôle et de réétalonnage de l'outil dans nos ateliers (préconisé 
annuellement). 
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Clé dynamométrique 4-20 Nm carré 3/8'' isolée 
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