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Einleitung

Introduction

Wstep

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das
Gerat in Betrieb nehmen. Bitte unterstiitzen Sie uns,
diese Betriebsanleitung zu verbessern. Fir lhre Anre-
gungen sind wir dankbar.

Telefon: (06 61) 60 03-7 16
Telefax: (06 61) 60 03-5 04

Please read these Operating Instructions before
commissioning the instrument. Please assist us to
improve these instructions where necessary. Your
suggestions will be welcome.

Phone: (+49) 661 6003-0

Fax: (+49) 661 6003-607

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy przeczyta¢
niniejsza instrukcje obstugi. Liczymy na Panstwa
pomoc w udoskonaleniu tej instrukcji. Bedziemy
wdzigczni za wszelkie uwagi.

telefon: (06 61) 60 03-7 16
faks: (06 61) 60 03-5 04

Sollten bei der Inbetriebnahme trotzdem Schwierig-
keiten auftreten, bitten wir Sie, keine unzuléssigen
Manipulationen am Gerat vorzunehmen. Sie gefahr-
den dadurch Ihren Garantieanspruch! Bitte setzen Sie
sich mit dem Lieferanten oder dem Stammhaus in
Verbindung.

If any difficulties should arise during commissioning,
you are asked not to undertake any unauthorized ma-
nipulations on the instrument. This will endanger you
rights under the instrument warranty! Please contact
your supplier or the main factory.

Jesli mimo to podczas uruchomienia pojawig sie
problemy, prosimy nie wykonywa¢ zadnych
niedozwolonych manipulacji przy urzadzeniu. Moze
to spowodowaé utrate praw z tytutu gwaranc;jil
Nalezy skontaktowaé sie z dostawca lub siedzibg
naszej firmy.

JUMO GmbH & Co. KG ist ein nach DIN ISO 9001
zertifiziertes Unternehmen. Sie haben ein Produkt
erworben, daB selbst hohen Forderungen gerecht
wird und alle angegebenen Spezifikationen einhélt
oder Ubertrifft.

Sollte dennoch einmal Grund zur Beanstandung bes-
tehen, senden Sie das Gerat bitte mit einer moglichst
genauen Beschreibung des festgestellten Mangels
an uns zurick.

In dieser Betriebsanleitung wurden nicht alle magli-
chen Anwendungsfalle bertcksichtigt. Sollten Sie
also Hinweise flr lhre spezielle Aufgabenstellung ver-
missen, so setzten Sie sich bitte mit einer unserer
léliederlassungen oder dem Stammbhaus in Verbin-
ung.

Alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Zei-
gerthermometer sind wartungsfrei. Sie enthalten
keine Komponenten, die von lhnen instandgesetzt
oder ausgetauscht werden kdnnen. Reparaturen
kénnen ausschlieBlich im Werk ausgefihrt werden!

JUMO GmbH & Co. KG is a company certified to ISO
9001. You have purchased a product that is fit for the
most demanding requirements and fulfils or exceeds
all the written specifications.

Nevertheless, if you have any reason for complaint,
please return the instrument to us, with a detailed
description of the fault you have observed.

These operating instructions do not cover all concei-
vable applications. So if you cannot find advice on
your particular task, please contact the nearest sub-
sidiary or the main factory.

None of the dial thermometers described in theses
operating instructions requires any maintenance.
They do not contain any components that can be re-
paired or replaced by the user. Repairs can only be
carried out in the factory!

JUMO GmbH & Co. KG jest to firma posiadajaca
certyfikat wg DIN ISO 9001. Nabyli Parstwo produkt,
ktéry spetnia wysokie wymagania oraz wszystkie
warunki podanych specyfikacji, a niektére nawet
przewyzsza.

Jesli mimo to wystgpi powoéd do
urzadzenie nalezy odesta¢é do nas z
najdoktadniejszym opisem wykrytej wady.

W niniejszej instrukcji nie sa uwzglgdnione wszystkie
mozliwe przypadki zastosowania urzadzenia. Jesli
wiec nie ma w niej wskazéwek dotyczacych
specjalnych zadan, prosimy o kontakt z naszymi
oddziatami lub centrala.

Wszystkie termometry wskazéwkowe opisane w
niniejszej sa urzadzeniami bezobstugowymi. Nie
zawierajg one elementéw, ktéry wymagatyby od
uzytkownika naprawy lub wymiany. Naprawy moga
by¢ wykonywane wytacznie w fabryce!

reklamaciji,
jak

Beschreibung

Description

Opis

Zeigerthermometer mit starrem Schaft oder Fern-
leitungen sind entweder mit organischer Flissigkeit
oder Gas geflllt und arbeiten nach dem Prinzip der
FlUssigkeitsausdehnung bzw. der Druckanderung
oder mit Bimetall-Messfeder ausgefiihrt. Die hierbei
auftretende Bewegung wird ohne Ubersetzungsge-
triebe in eine Drehbewegung des Istwertzeigers
umgewandelt. Durch die Drehung der Zeigerwelle
wird Uber ein Abgriffsystem der Mikroschalter beté-
gigt (nur bei Zeigerthermometer mit Kontaktein-
richtung).

Bei Beachtung nachfolgender Hinweise ist eine
stérungsfreie Funktion gewahrleistet.

Dial thermometers with rigid stem or capillary are
filled with an organic liquid or gas, and operate on the
principle of liquid expansion or pressure change, or
incorporate a bimetal spring. The resulting movement
is converted into a rotation of the pointer, without any
gearing. The movement of the pointer spindle ope-
rates the microswitch through a lever system (only for
dial thermometers with contact devices).

Provided you observe the instructions below, you can
be sure of problem-free operation.

Termometry wskazéwkowe ze sztywnym trzonem sg
napetnione ptynem organicznym lub gazem i dziatajg
na zasadzie rozszerzania sie cieczy lub zmiany
ci$nienia. Moga byé one réwniez wyposazone w
bimetalowa sprezyne pomiarowa. Wystepujacy ruch
jest zamieniany na ruch wskazéwki bez uzycia
przektadni. Poprzez obracanie watkiem wskazowki

nastepuje uruchomienie mikrowytacznika (tylko
termometry wskazéwkowe z urzagdzeniem
kontaktowym).

Bezawaryjna praca urzadzenia jest zapewniona pod
warunkiem przestrzegania ponizszych zalecen.
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Elektrischer Anschluss

Electrical connection

Podtaczenie do pradu

Vorsicht

Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal
vorgenommen werden.

Danger

The electrical connection must only be carried out by
qualified personnel.

Ostro¢nie
Podtaczeniem do pradu moze zajmowac sie wytacznie
personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

Die entsprechenden VDE- bzw. Landesvorschriften
sind zu beachten. Zulassige Schaltleistung siehe Ty-
penschild.

Der Anschluss der Kontakteinrichtung ist nach dem
beigefligtem Schaltplan bzw. Anschlussbild dur-
chzufiihren. Der Anschluss ist von der Gerateaus-
fuhrung abhéangig:

M durch Schraubklemmen an der Anschlussleitung
M durch fest montierte Klemmleiste

M in den Anschlusskasten

The appropriate VDE or local regulations must be ob-
served. See nameplate for the permissible contact
rating.

The contact device must be connected up in accor-
dance with the connection diagram supplied, or the
connection label. Depending on the instrument type,
the connections are made:

M by screw terminals on the connecting cable

M by an attached terminal board

M in the terminal box

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw VDE

oraz przepiséw krajowych. Dozwolona moc

faczeniowa patrz tabliczka znamionowa.

Podtaczenie urzadzenia kontaktowego nalezy przepro-

wadzi¢ zgodnie z dotgczonym schematem potaczen lub

schematem podtaczenia. Podtaczenie nalezy przepro-

wadzi¢ w zaleznosci od wersji urzadzenia:

W za pomocg zaciskéw $rubowych przy przewodzie
instalacyjnym

M za pomocg zamontowanej na state listwy
zaciskowej

B w skrzynce przytaczeniowej

Vorsicht

Bei geféhrlichen Messstoffen, wie z.B. Sauerstoff,
Acytylen, brennbaren und giftigen Stoffen, sowie bei
Kélteanlagen, Druckbehéltern usw. sind die betref-
fenden einschlagigen Vorschriften und Bestimmun-
gen zu beachten.

Danger

With dangerous measurement media, such as oxy-
gen, acetylene, inflammable and toxic substances, as
well as in refrigeration equipment, pressure vessels
etc., the relevant instructions and regulations must be
observed.

Ostroznie
w przypadku niebezpiecznych substanciji
pomiarowych, np. tlenu, acetylenu, substancji

palnych i trujgcych, a takze w przypadku instalacji
chtodniczych, zbiornikéw cisnieniowych itp. nalezy
przestrzegaé odpowiednich przepiséw.

Zubehor

Erforderliche Zubehorteile sind dem Gerét in einem
Beutel beigefligt. Die Verpackung ist daher genau zu
kontrollieren.

Accessories

The necessary accessories are inside a bag, which is
enclosed with the thermometer. Please check the
package carefully!

Osprzét

Niezbedny osprzet jest dostarczony z urzgdzeniem w
osobnym worku. Dlatego nalezy doktadnie sprawdzi¢
zawarto$¢ opakowania.

Montage

Installation

Montaz

Achtung

B Zeigerthermometer sollen nicht unmittelbar aggre-
siven Medien ausgesetzt werden. Beim Einbau
Schutzart beriicksichtigen.

M Starke Erschutterungen, die auf das Thermometer
einwirken, beeintrachtigen Funktion und Lebens-
dauer des Gerates. Das Gerat mdoglichst erschiit-
terungsfrei montieren.

Caution

B Do not expose the dial thermometer directly to
corrosive media. Take the protection rating into
account when installing.

B If the thermometer is subjected to shock and
vibration, this will impair the function and life of
the instrument. The installation location should
therefore be largely free from vibration.

Uwaga

B Termometry wskazéwkowe nie powinny byé
bezposrednio narazone na dziatanie ostrych substancii.
Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage na stopief
ochrony.

M Silne wstrzasy dziatajace na termometr majg negatywny
wplyw na jego dziatanie i trwato$¢. Urzadzenie nalezy
zamontowa¢ bez niepotrzebnych wstrzagsow.

Umgebungstemperaturen

— Zeigerthermometer mit Bimetall-Messfeder haben
keinen Umgebungstemperatureinfluss.

— Zeigerthermometer mit organischer bzw. Gasfl-
lung haben die gréBte Messgenauigkeit bei einer
Umgebungstemperatur von +23°C an Gehause
und Fernleitung. Abweichende Umgebungstem-
peraturen fihren zu Anzeigefehlern. Der jeweilige
Einfluss auf Geh&use bzw. Fernleitung und die
zulassige Umgebungstemperatur, bzw. die Gren-
zwerttemperatur fir Lagerung und Transport sind
dem entsprechendem Typenblatt zu entnehmen.

— Schnell wechselnde Umgebungstemperaturen
koénnen, beim Einsatz im Freien, zur Betauung der
Frontscheibe fihren. Die Funktion des Gerétes
wird hierdurch nicht beeintréchtigt.

Ambient temperatures

- Dial thermometers with a bimetal spring have no
ambient temperature error.

— Dial thermometers with organic or gas filling have
the highest measuring accuracy at an ambient
temperature of +23°C at the case and capillary.
Other ambient temperatures will lead to indication
errors. The corresponding influence on the hou-
sing or capillary and the permissible ambient tem-
perature, or the temperature limit for storage and
transport can be taken from the appropriate data
sheet.

— When used outdoors, rapidly changing ambient
temperatures can lead to condensation on the
front window. However, this does not impair the
functioning of the thermometer.

Temperatura otoczenia

- Termometry wskazéwkowe z bimetalowa sprezynag
pomiarowg nie sg czute na wplyw temperatury
otoczenia.

- Termometry wskazéwkowe z wypetnieniem
organicznym lub gazowym osiggaja najwyzsza
doktadnos¢ w temperaturze otoczenia +23°C przy

obudowie z przewodzie transmisyjnym. Inna
temperatura  otoczenia prowadzi do  btedow
wskazywania. Wptyw na obudowe lub przewod

transmisyjny i dozwolona temperatura otoczenia lub
temperatura  graniczna dla  przechowywania i
transportowania sg podane w  odpowiedniej
specyfikaciji technicznej.

- Szybkie zmiany temperatury otoczenia podczas pracy
na zewnatrz powodujg obroszenie przedniej szybki. Nie
ma to negatywnego wplywu na dziatanie urzadzenia.

Nenngebrauchslage
siehe entsprechendes Typenblatt.

Nominal operating position
see the corresponding Data Sheet.

Nominalna pozycja pracy
patrz odpowiednia specyfikacja.

Verlegen der Fernleitung

M Die Fernleitung soll nicht dicht an Kalte- oder Wér-
mequellen vorbeigefiihrt werden.

M Die Fernleitung ist vor mdglicher Beschadigung zu
schitzen.

W Knicken oder Unterbrechen der Fernleitung fuhrt
zum Ausfall des Gerates.

minimaler Biegeradius

Edelstahlkapillare =50 mm
Kupferkapillare = 5mm

M Ist der FUhler Erschitterungen oder Vibrationen
ausgesetzt, soll die Fernleitung zwischen dem letz-
ten Befestigungspunkt und dem Fuhler in mehre-
ren Schlaufen freischwingend verlegt werden.

Arrangement of the capillary

Ml The capillary should not be run close to sources of
cold or heat.

B Protect the capillary from possible damage.

M Kinks or breaks in the capillary will disable the ins-
trument.

minimum bending radius

st. steel capillaries =50 mm
copper capillaries = 5mm

B If the probe is subject ed to shock and vibration,
the capillary should be arranged in several loops
between the last fixing point and the probe, so
that it can swing freely.

MontaZ przewodu transmisyjnego

W Przewdd transmisyjny nie powinien znajdowac sie
w poblizu zrédet niskiej lub wysokiej temperatury.

B Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed
ewentualnym uszkodzeniem.

B W razie zatamywania lub przerwania zyt przewodu
urzadzenie przestaje dziata¢.

Minimalny promien ugigcia
rurka kapilarna ze stali szlachetnej = 50 mm
rurka kapilarna z miedzi = 5mm

W Jesli czujnik jest narazony na wstrzasy lub
wibracje, przewdd transmisyjny miedzy ostatnim
punktem zamocowania a czujnikiem powinien by¢
utozony z kilkoma petlami.

Fiihlereinbau *(1)=8W
Der Temperaturfihler muB so eingebaut werden, daB
sein ,aktives Teil“ (mit Lange ,L“ gekennzeichnet)
vollkommen in das zu messende Medium eintaucht,
sonst tritt ein Messfehler auf. Bei der Wahl des Tem-
peratur-Einbauortes ist die Temperaturverteilung in
dem zu messendem Medium zu beriicksichtigen. Bei
Verwendung von Schutzhilsen kann durch Einfillen
eines Warmekontaktmittels der Warmelibergangs-
Widerstand  zwischen  FuhlerauBenwand  und
Schutzrohr-Innenwand reduziert werden.

Probe installation *(1)=hex

The thermometer probe must be so installed that its
active portion (marked length L) is completely immer-
sed in the medium to be measured, otherwise a mea-
surement error will occur. When deciding on the
thermometer probe location, the temperature distri-
bution in the medium has to be taken into account.
When using protective pockets, the heat transfer re-
sistance between the outside of the probe and the in-
ner wall of the protection tube can be reduced by
filling it with a thermal contact medium.

Montaz czujnika *(1) = rozmiar
Czujnik temperatury musi by¢ zamontowany w taki
sposéb, aby jego ,element czynny” (oznaczony
dtugoscia ,,L”) byt catkowicie zanurzony w mierzonej
substancji — w przeciwnym razie wystgpi btad
pomiaru. Przy wyborze miejsca montazu nalezy

uwzgledni¢ rozktad temperatury w mierzonej
substancji. W przypadku stosowania tulejek
ochronnych po wlaniu termicznego $rodka

kontaktowego moze nastgpi¢ redukcja oporu
cieplnego na przej$ciu miedzy zewnetrzng $cianka
czujnika a wewnetrzng $cianka rurki ochronne;j.

Bedienung

Operation

Obstuga

Anzeigekorrektur

Von der Kalibriertemperatur (+23°C) abweichende
Umgebungstemperaturen an Gehduse und Fern-
leitung flihren bei konstanten Umgebungstemperatu-
ren zu bleibenden, bei verénderlichen
Umgebungstemperaturen zu wechselnden Anzeige-
fehlern, siehe Montageort/Umgebungstemperaturen.

Zeigerthermometer mit Anzeigekorrektur kénnen bei
konstanten Umgebungstemperaturen verstellt wer-
den. Die Einstellung erfolgt riickseitig mit einem
Schraubendreher.

Indication adjustment

If the ambient temperature at the case and capillary
differs from the calibration temperature (+23°C), there
is a permanent error at a constant ambient tempera-
ture, or a variable error under changing ambient tem-
peratures, see installation location/ambient
temperatures.

Dial thermometers with indication correction can be
adjusted at constant ambient temperatures. The ad-
justment is made at the back using a screwdriver.

Korekta wskazai

Temperatura otoczenia réznigca sie od temperatury
kalibracyjnej (+23°C) przy obudowie i przewodzie
transmisyjnym prowadzg w statej temperaturze
otoczenia do trwatych btedéw wskazywania, ktére
zmieniaja sie wraz ze zmiang temperatury otoczenia,
patrz Miejsce montazu/Temperatura otoczenia.
Termometry wskazéwkowe z korektg wskazan moga
by¢ przestawiane w statej temperaturze otoczenia.
Nastawianie odbywa si¢ z tytu urzgdzenia za pomocg
Srubokreta.




