Transportwagen und Wagen E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro Aluminium mit 3
Transportwagen/Tra
nsportwagen fr Ablagen, Transportwagen aus

allgemeine

ACEERICIEs  Kunststoff, 810 x 610 mm, 350

zweck-

Anwendungen kg LaSt

Geeignet fur die
meisten rauen
Umgebungen

Hergestellt aus
recyclingfahigem
Polyethylen (PE)

Feuchtigkeitsbestén
dig

Stoffest

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die groRen RS PRO-Transportwagen bestehen aus recycelbarem Polyethylen (PE) und sind
geeignet fur raue Umgebungen. Die Transportwagen haben 3 Ablagen und sind leicht und einfach
zu montieren. Die Transportwagen sind an einer Seite mit einer Griffstange zum Ziehen oder
Schieben ausgestattet. Drehbare Gummi-Polster-Pneumatikrader/Reifen sorgen dafur, dass die
Wagen leicht zu bewegen und schwere Lasten zu transportieren sind. 2 der Rader/Reifen sind
gebremst, um zusatzliche Sicherheit zu bieten, wenn der Transportwagen steht.

Allgemeine

Typ

Anzahl der Stufen
Radtyp
Radmerkmale
Rahmenmaterial
Radmaterial
Bremsen

Anwendungen

Trolley

3

Rolle

Gebremst

Aluminium, Kunststoff
Gummi

Ja

Universalschulen, Catering, Lebensmittelindustrie,
Werkstatten, Fabriken, Heimnutzung, Mehrzweck

Hohe der Lippenkante am Regal
Belastbarkeit
Raddurchmesser

Regalabstand zwischen jedem Regal

Trolley-GroRe
Abmessungen
Tiefe

Breite

Hohe

12mm
350kg
200 mm
275mm

975 mm x 885 mm x 610 mm
610mm
885mm
975mm
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AuBenregal-Grofe

Abmessungen der Plattform 810 mm x 610 mm
Plattformlange 810mm
Plattformbreite 610mm

GroRRe des Innenregals

Abmessungen 812 mm x 595 mm

Lange 812mm

Breite 595mm

UTILITY TRAY TROLLEY RANGE
Trolley Size No. of External Shelf Interrnal Shelf | Lipped Edge Height | Shelf Clearance Between ‘Wheel .
HxWxD (mim) Shelves | Size LxW [mm) | Size LxW (mm) on Shelf (mm) Each Shelf (mm) Dia (mm) Capacity (Kgs) | RS Stack No.

860 x 670 x 460 3 610 x 460 595 x 444 6 315 100 150 2255971
860 x 670 x 460 3 610 x 460 595 x 444 6 315 100 150 4442391
860 x 885 x 610 2 810 x 610 812 x 595 12 630 100 180 2256003
835 x 885 x 610 3 810 x 610 812 x 595 12 275 100 180 2256019
975 x 885 x 610 3 810 x 610 812 x 595 12 275 200 350 7898548
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