DATENBLATT - P3-100/M4/K2-PR/N
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Lieferprogramm

Sortiment

Typkenner
STOPP-Funktion

Information zum Lieferumfang

Hinweis
Polzahl

Hilfsstrombahnen

1

(

AbschlieRBbarkeit
Schutzart

Bauform

Schaltzeichen

Frontschild-Nr.

Hauptschalter, 3-polig + N, 100 A, NOT-AUS-Funktion, abschlieBbar in 0-

Stellung, Zwischenbau, mit 400 mm Metallachse

Typ P3-100/M4/K2-PR/N
Katalog Nr. 172828

E.T°N

Powering Business Worldwide

Hauptschalter
Wartungsschalter
Reparaturschalter

P3

NOT-AUS-Funktion

mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz (K-Serie)
Hilfsschalterkontakt nachriistbar.

mit Metallachse fiir Schaltschranktiefe 400 mm

3-polig+ N

SchlieBer0

(ffner

Bemessungshetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz

400V

Bemessungsdauerstrom

P kw

Hinweis zum Bemessungsdauerstrom I,

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen

Klimafestigkeit

Umgebungstemperatur

offen

04.07.2019

°C

0

abschlieBbar in 0-Stellung
Front IP65

Zwischenbau

B
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ION

o

OFF

FS 908

55
100

Der Bemessungsdauerstrom |, ist bei max. Querschnitt angegeben.

IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Feuchte Waérme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Warme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

-25 - +50
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gekapselt
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
BemessungsstoBspannungsfestigkeit
Schockfestigkeit
Einbaulage

Strombahnen

Mechanische GroRen
Polzahl

Hilfsstrombahnen

elektrische KenngroBen

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsdauerstrom

Hinweis zum Bemessungsdauerstrom |,
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12

AB 25 % ED

AB 40 % ED

AB 60 % ED
Kurzschlussfestigkeit

Schmelzsicherung
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom)
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcw
Bedingter Kurzschlussstrom

Schaltvermégen

Bemessungseinschaltvermégen cos ¢ nach IEC 60947-3
Bemessungsausschaltvermdgen cos ¢ nach IEC 60947-3
230V
400/415 V
500V
690V
Sichere Trennung nach EN 61140
zwischen den Kontakten
Stromwarmeverlust pro Strombahn bei lg

Lebensdauer, mechanisch

maximale Schalthédufigkeit
Wechselspannung
AC-3
Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter
220V 230V
400V 415V
500V
690V
Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter
230V
400V 415V
500V
690V
AC-21A
Bemessungsbetriebsstrom Lastschalter
440V
AC-23A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz
230V

04.07.2019

°C

Uimp VAC

SchlieBer
(ffner

Ue VAC

xlg
xlg

xlg

low Aef
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x 108

Schaltspiele/h
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-25 - +40
/3
6000

15
beliebig

3-polig+ N

0
0

690
100

Der Bemessungsdauerstrom |, ist bei max. Querschnitt angegeben.

100
2000
1-Sekunden-Strom

4

950

760
740
880
520

440
75

> 0.1 Schaltspiele

1200

2
37
15
37

n
n
65

238

100

30



400v415V
500V
690V

Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter

230V
400V 415V
500 V
690V

Gleichspannung
DC-1, Lastschalter L/R=1ms

Bemessungsbetriebsstrom

Spannung pro in Reihe geschalteten Kontakt

DC-23A, Motorschalter
L/R=15ms

24V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

a8V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

60V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

120V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA

Anschlussquerschnitte

ein- oder mehrdrahtig
feindrahtig mit Aderendhiilse nach DIN 46228

Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
Sicherheitstechnische KenngréRen

Hinweise

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe

Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig

Verlustleistung statisch, stromunabhéngig

Verlustleistungsabgabevermdgen

Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.
Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen

10.2.2 Korrosionsbesténdigkeit

10.2.3.1 Warmebesténdigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdshnliche Warme

10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung

10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften

10.3 Schutzart von Umhiillungen

04.07.2019

P kw

P kW

P kW

le A

lg A

le A

le A

lg A
v

le A
Anzahl

le A
Anzahl

lg A
Anzahl

lg A
Anzahl

Fehlerhéufigke Hp
mm?
mm?
Nm

In A

Pyid w

Pyid w

Pys w

Pve W
°C
°C
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55
55
55

100
100
96
68

100

60

50

50

25

3

<10, <1 Ausfall auf 100000 Schaltungen

1x(2,5-35)
2x(2,5-10)

1x(1.5-25)
2x(1.5-6)

3

B104 Werte nach EN 1SO 13849-1, Tabelle C1

100

15

-25
50

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

UV-Besténdigkeit nur in Verbindung mit einem Schutzdach.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
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10.4 Luft- und Kriechstrecken

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

10.8 Anschliisse fiir von auen eingefiihrte Leiter

10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stol3spannungsfestigkeit

10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwarmung Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Vertraglichkeit Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03
[AKF060013])

Ausfiihrung als Hauptschalter ja
Ausfiihrung als Wartungs-/Reparaturschalter ja
Ausfiihrung als Sicherheitsschalter nein
Ausfiihrung als NOT-AUS-Einrichtung nein
Ausfiihrung als Wendeschalter nein
Anzahl der Schalter 1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC Vv 690
Bemessungsbetriebsspannung v 690 - 690
Bemessungsdauerstrom lu A 100
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V A 100
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V A 100
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V kW 37
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcw kA 2
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V kW 55
Schaltleistung bei 400 V kW 55
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq kA 4
Polzahl 4
Anzahl der Hilfskontakte als Offner 0
Anzahl der Hilfskontakte als SchlieRer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Motorantrieb optional nein
Motorantrieb integriert nein
Spannungsausldser optional nein
Gerétebauart Einbaugerat Festeinbautechnik
Geeignet fiir Bodenbefestigung ja
Geeignet fiir Frontbefestigung 4-Loch nein
Geeignet fiir Frontbefestigung Zentral nein
Geeignet fiir Verteilereinbau nein
Geeignet fiir Zwischenbau ja

Farbe des Betétigungselements rot
Ausfiihrung des Betatigungselements Knebel
Verriegelbar ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig P65
Schutzart (NEMA) sonstige
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Abmessungen
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Assets (Links)
Konformitatserklarungen
00003104
Montageanleitungen
1L0080092U2018_05
04.07.2019 Eaton Industries GmbH

http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm
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ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/DECLARATIONS/00003104.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL008009ZU2018_05.pdf

