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CROUZET
MOTORS

)

@42 mm 14 bis 31 W 31 W Bestell-Nr 82800502

* Nutzleistung: 12 bis 22 W

* Fir Hochleistungs-Antriebsanwendungen

* Dauergeschmierte Sinterbronzelager

* VVersorgung Uber Anschluss 4,8 x 0,5 mm

* Auswechselbare Birsten

* Optionaler Kodierer 1 Impuls/Umdrehung, 1 Kanal

Bestell-Nr.
Bestell-\r
| 82800502 | 31 W 828005 24V Ohne Kodierer

Technische Daten

Leerlauf-Eigenschaften
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Produkte auf Anfrage

# |ntegrierte Entstorung (82 830 5)

* spezielle Entstorung (82 800 5 - 82 810 5)

* andere Versorgungsspannungen

* Motor mit 1 Rollenlager vorne (82 800 5 oder 82 810 5) (erforderlich fiir Motor in vertikaler Einbaulage)

* Achsuiberstand vorne und/oder hinten

* Magnetkodierer, 5 Impulse/Umdrehung Magnetkodierer, 2 Drehrichtungen (1 oder 5 Impulse/Umdrehung) ###
* Andere Befestigungsflansche Vorder- oder Riickseite

# kurze Bauform méglich bei 82 830 5 (L = 90 mm)

Abmessungen (mm)
828005 - 828105

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Nr. Legende
(1] 2 M3 alle 180 °, 5 mm tief auf @ 32
0 2 Bohrungen @ 2,75 alle 120°, 5 tief auf @ 32
(1] 2 IEC-Anschlussstecker 760, 4,8 x 0,5 mm
L: 828005: max. 84,8 mm
L: 828105: max. 69,8 mm
Abmessungen (mm
Abmessungen mit Magnetkodierer
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Nr. Legende
L1: 828005: max. 99,1 mm
L1: 828105: max. 84,1 mm
Kennlinien
828005

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Nr Legende
(1] U/min
E Kennlinie Drehmoment-Drehzahl
Kennlinien
828005
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Nr. Legende

E Kennlinie Drehmoment-Strom

Anschlisse
Kodierer und Steckverbinder: STOCKO MKS 3735-6-0-505

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Bestellnummer der zu verwendenden Steckbuchse: STOCKO MKF 17-230/ 260 / 330 / 360

Nr. Legende

Motorversorgung

+5 —+24 V DC (Kodiererversorgung)

0V DC (Kodiererversorgung)

Kodierer-Signalausgang

o e e

Motorversorgung

Produkte auf Anfrage

@ * Spezielle Ausgangswelle
* Ritzel auf Ausgangswelle
# Spezielle Versorgungsspannung

# Spezielle Kugellager und Walzlager
# Optischer oder Hall-Effekt-Kodierer
* Spezielle Adapterplatte

* Spezielle Verdrahtung

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe



