Bridas

CARACTERISTICA
S

Alta calidad

Adecuado para una
multitud de usos

Facil de roscar

Colores negro y
natural disponibles en
una gama de tamafos

Autoextinguible segun
el indice de
proteccion UL94V-2

Nylon 6.6 con
homologacion UL

Brida de nylon negra RS
PRO, 300mm x 4,8 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Bridas Eag

Descripcion del

Bridas no extraibles de nylon RS PRO. Su propdsito principal es ayudar a limpiar las instalaciones
sujetando los cables juntos o en una ubicacion especifica. Sin embargo, tienen otros usos como
colgar o almacenar piezas listas para pintar. Las bridas no extraibles de nylon RS PRO estan
fabricadas de nylon, son faciles de usar y son un articulo esencial para cualquier caja de
herramientas.

Especificaciones

Tipo No desmontable
Color Negro
Material Nylon 66
Agrupacion de cables, Adecuado para usar en servicio
Aplicacion eléctrico y electronico, mantenimiento, mecéanica y
automocion aplicaciones.

* Temperatura de funcionamiento min.:

_20°C -40°C
Temperatura de funcionamiento R
oo 85°C
maxima; 90 °C
Comportamiento del fuego Autoextinguible
Cantidad 100
Longitud 300mm
Anchura 4,8mm
Resistencia a la traccion 215,6N
Intensidad maxima del paquete 83mm
Se cumplen los estandares UL 94V-2
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