Akkupacks ‘E]

MERKMALE

| RS Pro 3,7 V Li-lon-Akkupack,
UGS 10,4 Ah

Drahtanschliissen

Aufladbar
(Rapid/Standard)

Thermisch stabil
Spannung: 3,7V

Kapazitat: 10,4 Ah

Chemie: Lithium-
lonen-Polymer

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Akkupacks FrRO

Produktbeschreibung

Dieses wiederaufladbare 10,4-Ah-Akkupack von RS Pro Li-Polymer ist die beste Mdglichkeit, um
Ihrem Projekt ein autonomes und stabiles Netzteil hinzuzufiigen, das Mobilitat und eine langlebige
Energieversorgung erfordert. Im Vergleich zu NiMh-Zellen bieten diese Li-lon-Akkupacks doppelt so
viel Energie mit einer geringen Selbstentladung. Li-lon-Akkupacks sind thermisch stabil und sehr
kaltebestandig. Das flache Geh&use bietet eine viel hohere spezifische Energie als herkdmmliche
Lithium-Batterien und wird in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen das Gewicht ein
Problem sein kann.

Allgemeine Spezifikationen

Chemie Lithium-lonen
Anzahl der Zellen 2
Anschlussklemmentyp Drahtanschluss
Anwendung Notbeleuchtung; Gewerbe; Industrie
Nennspannung 7.4V

Kapazitat 2.6Ah
Maximale Ladespannung 8.40 +0.05V
Standardladung (16 Stunden) 0,5°C
Schnellladung (1H) 1°C
Uberladertickstellspannung 4.05V
Uberentladungserkennungsspannung 2.92v
Uberentladungs-Riickstellspannung 2.90v
Uberstromschutz 14-21A
Leerlaufmodus TuA

Elektrify-Widerstand der Hauptschleifen = MQ
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Akkupacks

Mechanische Spezifikationen

Lange 37mm
Breite 69mm
Hbhe 19 mm
Gewicht 94g
Kabellange 120 £10mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Ladetemperaturbereich -20 °C bis 60 °C.
Entladetemperaturbereich -20 °C bis 45 °C.
Lagertemperaturbereich -20 °C bis 60 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung EN61340

Li-lon Rechargeable Pack
Rating: 3.7V 10.4Ah 38.48Wh

Warning: Keep battery pack in cool dry chreumstance
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