
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE  
Résistance de platine PT100 capteur industriel avec Extension à la traîne 
sonde 4 fils avec raccord 1/2" BSPP & insertion remplaçable 
 
 
 
             8.0mm 
 
 
            75mm           Length ‘L1’ 
 
 
 
 
 
      
                 
 

 
• Sonde de lourds Pt100 avec extension à la traîne 
• Tête de raccordement étanche IP67 en aluminium alliage 
• Insert de sonde remplaçable avec bloc chargé de printemps en céramique 
• Classe B, raccordement à 4 fils 
• Disponible en longueurs (« L1 ») de 150, 250 et 500 mm 
• Connection de processus parallèle de 1/2" BSP 
• 75mm de longueur traine 
• Capteur de température de note-100 ° C à + 450 ° C 
• Conforme à IEC 751 
• Replaceable insère disponible séparément (voir ci-dessous) 

Spécifications 
  
Type de capteur :   Pt100 (100 Ohms à 0° C) à IEC 751 
Classe de tolérance :   classe B 
Connexion :    élément unique de 4 fils 
Construction :  Tous soudés en acier inoxydable pocket Assemblée avec insert de sonde 

amovible 
8.0mmØ inox 316 sous connection processus parallèle 1/2" BSP 1/2 » diamètre x 
longueur de retard 75 mm sur le dessous de la tête de raccordement 

Résiliation :  Tête connexion étanche IP67 en aluminium alliage 
Insertion :  6,0 mm de diamètre en acier inoxydable 316 dernière mise à jour du bloc de 

connexion de céramique chargé printemps 
Processus de connexion :  1/2" parallèle BSP 
Câble de connexion :  M20 x entrée de câble de 1,5 mm (glande incluse) 
Sonde de température : -100 ° C à + 450 ° C (tête de raccordement @ 170 ° C) 
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Information de commande : 
  
Sonde complète (y compris l’insertion) 
 

DiaØ  longueur ‘L1’ insérer DiaØ longueur ‘L2’ Allied code RS order code 
 
 

8.0mm  150mm 6.0mm  275mm 70644350  455-3974 
8.0mm  250mm 6.0mm  375mm 70644351  455-3980 
8.0mm  500mm 6.0mm  625mm 70644352  455-3996 
 

 
 
Plaquettes (insert seulement) : 
 

insérer DiaØ longueur ‘L2’ Allied code  RS order code 
 

6.0mm  275mm 70644353  455-4012 
6.0mm  375mm 70644354  455-4028 
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