RS|

Clips a ressort PRO)|

CARACTERISTIQU . :
ES Clip aressort en acier 9,53

mm de RS PRO, 1588 mm x 6
L'acier a revétement 35 mm X 19 84 mm’ 8 BA

en nylon offre une
excellente
protection contre les
rayures

Plage de
températures : 0 a
60 °C.

Idéal pour une
utilisation comme
clips de retenue
d'outil

Les clips sont
fournis avec des vis
de fixation

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Description du produit

Cette pince a ressort a revétement nylon de la marque de confiance RS PRO est extrémement
polyvalente. Avec une structure en acier solide, le clip est facilement monté par un trou de vis. Une
fois en place, il peut étre utilisé pour fixer les outils, les tuyaux ou les tuyaux en les cliquetant
simplement en place. Le revétement en nylon garantit que la pince est moins susceptible de rayer
ou d'endommager tout ce qui y est inséré.

Caractéristiques

Couleur du revétement Noir
Matériau Acier
Matériau de revétement Nylon
Outils de maintien, solution d'organisation de céable
Applications personnalisée

Spécifications mécaniques

Diamétre du clip 9,53mm
Largeur totale 15,88mm
Hauteur 6,35mm
Profondeur 19,84mm
Diamétre du trou de fixation 8BA
Epaisseur 0,419mm
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SPRING STEEL TOOL CLIPS

GENERAL TOOL AND FLUORESCENT LIGHTING FITTING CLIPS
L.S. 101 Series. A range of sizes to grip diameters 1/4” — 2" (6.35mm — 50.8mm)
Standard Finish:— K and 5. Polythene coating colours:— Black, White,

RS STOCK | Norminal A B c [ E o W T
afe  ins e ing [ H | inE ing ifig
NUMBER ] mm ) mm mm Clearance mim mm
507-832 | i 13/64 | 2584 17132 19/32 8 174 0148
| 535 516 ] 1349 15.08 535 ars
| 507-826 38 19/84 aje 68 5132 8 104 0164
9.53 754 .53 16.88 19.84 £.35 419
507-810 1/2 | 1322 15/32 53/64 /32 B ENE ma
12.7 10.32 11.97 21.03 24.67 7.94 457
S07T-B04 5/8 12 385/84 32 1.5/32 . Ei6 022
15.88 12.7 13.89 2481 29.37 7.94 T
sO7-Tav 34 308/84 a41/64 1.1/8 1.3/8 " 616 024
| 18.05 15.48 16.27 28.58 24,93 a4 Eio
507-781 1 a4 25/32 1.3/16 16/8 . 516 0z
| 254 15.05 15.84 2018 41.28 7.94 558
507-775 1.1/8 29132 29/12 1.8/16 11518 4 3B Kir: ]
78.58 2302 2302 F9.68 45.27 8.5 i
507-765 1104 1.1/64 1 14504 | 21/8 i 718 03z
3175 256.8 254 4326 53.98 LR R a3
507-753 1002 1792 | 13n8 | 2 [ 212 . 12 036
8.1 J0.96 30.16 50.8 | 635 1.7 g1
2 19116 158 214 | 3.4/8 4 12 036
50.8 39.69 41.28 5718 | 73.38 127 a0
78 584 34 118 1.15/32 4 516
2222 2 19.08 a5 3.3 7 04
| i

*101119 - 2 holes in base at 12.75mm cantres.
HN.B: THESE DIMENSIONS ARE FOR UNCOATED CLIPS.
Finishes:= K = Electro-plated zinc.

Colourlessiciear, chromate passivation,
5 = Polythene coated,
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