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Fuente de alimentación dc RS 

Pro 12V, conector 3A, C14 

Código RS 904-8486  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Diseño compacto de 
bajo consumo 

 

 Salida regulada 

 

 Protección contra 
cortocircuito, 
sobrecarga y 
sobretensión 

 

 Indicación DE 
estado DE LED 

 

 Conector hembra 
C14 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta una gama de fuentes de alimentación de sobremesa. Perfecto para varios 
dispositivos como ordenadores portátiles y cámaras CCTV. Además de garantizar la compatibilidad 
del dispositivo, el rendimiento y la eficiencia energética de estas fuentes de alimentación hacen que 
destaquen con respecto a los productos de la competencia. Todos los modelos son muy fiables y de 
excelente calidad. 

 

 

 

Conector de entrada C14  
Tipo de conector macho de entrada C14 

Tipo de conexión de salida 

Conector macho coaxial hembra de centro positivo de 
1,75 x 4,75 x 11 mm, conector macho coaxial hembra 
de centro positivo de 2,1 x 5,5 x 10,5 mm, conector 
coaxial hembra de centro positivo de 2,5 x 5,5 x 12,5 
mm, conector coaxial hembra de centro positivo de 3 x 
6,3 x 12 mm 

Número de salidas 1 
Nivel de eficiencia energética VI 
MTBF >30.000 horas 
Aplicaciones Altavoces, cargadores, portátiles, lámparas y luces 

 

 

 

Especificaciones de entrada 
Tensión de entrada nominal 100 a 240VAC 
Frecuencia nominal 50 a 60Hz 
Corriente de entrada ≤60A en arranque en frío 

 

 

 

 

 

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Especificación de salida 

Rizado y ruido (máx.) 1.5% 

Regulación de línea ±1.0% 

Regulación de carga ±5.0% 

Tiempo de espera (típ.) ≥8.3ms 

Protección contra sobrecarga Recuperación automática 

cortocircuitos  Recuperación automática 
 

 

 

Dimensiones totales 100mm x 45mm x 31mm 

Longitud total 100mm 

Profundidad total 31mm 

Anchura total 45mm 

Peso 200 g 
 

 

 

Humedad de funcionamiento 10% a 90%  
Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 °C a 50 °C. 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-40 °C a 85 °C 

 

 

 

Estándar de seguridad UL/CUL UL60950-1, EN/IEC60950-1, TUV/SUD, GS, 
CB, CE, FCC 

Emisión EMC EN 55022 clase B. 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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