Series FR Flowmeters

www.Keylnstruments.com

Durchflussmesser der Serie FR 5000

SPEZIFIKATIONEN
GENAUIGKEIT: +/- 2% VOM ENDWERT
SCHWEBEK ORPER: |EDELSTAHL
GEHAUSE: KLARES AKRYL
DICHTUNGEN: BUNA-N
DRUCK: MAX. 100 PSIG
TEMPERATUR: 150°F/65°C MAX.
1" FNPT- )
FITTINGS: ROHRVERBINDUNGSSTUCKE
AUSPVC, 1Z0LL
S'MODELLE:
VENTILE; INTEGRALVENTILE
(OPTIONAL) S-ODER | -MODELLE:
ZWISCHENSCHIEBER

FR5000-S and FR5000-V Serles Flowmeters
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Series FR Flowmeters

DURCHFLUSSMENGEN DER SERIEN FR 5000-S BZW. V

TABELLED
BEREICH MODELL BEREICH MODELL

SCFH LUFT CODE GPH WASSER CODE
3-25 5A50 0,4-5 5L56
4-50 5A51 1-10 5L57
10-100 5A52 2-20 5L58

L/MIN LUFT LPM WASSER
100-700 5A53 1-19 5L59
100-1400 5A54 4-36 5L60
400-3400 5A55 5-75 5L61

FR5000-] Serles Flowmeters
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DURCHFLUSSMENGEN DER SERIE FR 5000-I

TABELLEE
BEREICH MODELL BEREICH MODELL
SCFH LUFT CODE GPH WASSER CODE
3-25 5A50 0,4-5 5L56
4-50 S5A51 1-10 SL57
10-100 SA52 2-20 5L58
L/MIN LUFT LPM WASSER
100-700 S5A53 1-19 5L59
100-1400 SA54 4-36 SL60
400-4000 S5A55 5-75 5L61




Series FR Flowmeters

Bestelltabelle

BEISPIEL: FR5A52PS 10-100 SCFM LUFT MIT RUCKSEITIGEN FNPT-
FITTINGSAUSPVC (1ZOLL) FUR SCHALTTAFELMONTAGE

MODELLCODE 4 5
=l AUSTABELLED odert | FITTING-MATERIAL* | FITTING/VENTIL
5A52 P S
FITTING-MATERIAL* FITTING/VENTIL®
S - RUCK SEITIGE VERBINDUNGEN
(STANDARD)

P- PVC (STANDARD) MIT BUNA -

N O-RINGEN | ENDVERBINDUNC

V = VENTIL (NUR BElI RUCKSEITIGEN
VERBINDUNGEN

Gelegentlich werden Produkt &nderungen vorgenommen. Die neusten Angaben sind auf
Anfrage beim Werk erhéltlich.
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