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Tastensperre aus Gusseisen von 

RS Pro mit LED-Anzeige 
RS Best.-Nr. 774-8166             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Vandalensicher 

 

• Metalldruckguss 

 

• Programmierbarer 4-
stelliger Code 

 

• Entwickelt für 
Hochsicherheitsanwe
ndungen 

 

• Großer 
Betriebstemperaturber
eich 

MERKMALE 
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Unser RS Pro Tastenfeld- und Näherungstastenleser ist eine Kombination aus Näherungstechnologie 
und einem kapazitiven Tastenfeld, das zur Überprüfung der Karteninhaberidentifikation und zur 
Validierung der Zugangsrechte verwendet wird. Diese Authentifizierungsmethode mit zwei Faktoren 
dient für Hochsicherheitsanwendungen, bei denen sowohl ein PIN-Code als auch eine Smart Card 
benötigt werden. Der PIN-Code kann für den Betrieb außerhalb der vollen Stunde aktiviert und zu 
Peak Hour Zeiten deaktiviert werden. Für sicherheitsrelevante Bereiche kann er dabei jederzeit aktiv 
bleiben. 

 

 

 

Maximale Anzahl von Türen 1 
Anzahl der gespeicherten Codes 1000 

Statusanzeige LED 
Eingabemethode  Näherungskarten, Token und PIN 
Lesebereich 5cm; 
Code-Länge  4 Stellen 
Ausgangstyp 1 Relais COM/NO/NC 
Betriebsfrequenz EM 125 kHz 
Tastenfeld Array 3 x 4  
Tastaturmaterial   Druckguss-Metall 
Schlüsselobermaterial   Zinklegierung 
Vandalensicher  Ja  

   

 

 

AC- oder DC-Betrieb DC 

Nennversorgungsspannung 12 V dc 
 

     

 

Abmessungen   120 mm x 76 mm x 21 mm 
Höhe   120mm 
Breite 76mm 
Tiefe 21mm 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
 



Tastaturschlösser 

Seite 3Von 3 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-
online.com kaufen 

 

 

 

Betriebstemperatur  - 20 °C bis 70 °C.  
 

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863 

 
 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


