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Allgemeine Merkmale

Anwendung

Baureihe
Betriebsart

Zulassung / Konformitat

Anzeige/Bedienung

Einsteller

Ausgang/Schnittstelle

Eingangsfunktion

Einstellmdglichkeit Schnittstelle

Prozessdaten out

Prozessdatenzyklus min.
Schaltausgang

Schnittstelle

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

SALLUrr

52,5

12,0

25,5
4,0

M12x1

LED YE 4)

Abstandsmessung
Objekterfassung

M18M1

10-Link

Reflexionstaster (Schaltpunkt)
Reflexionstaster (Fenster)
Reflexionsschranke

CE

nein

Wahlen Betriebsart
Werkseinstellung (Reset)
Synchronisation ein/aus
SchlieRer/Offner (NO/NC)
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Einlernen Schaltabstand, 2
Werte
Synchronisationssignal
Schaltpunkt (2x fir Fenster)
SI0-Modus/IO-Link-Modus
Messwertfilter

Hysterese

Filterstarke (10 Stufen)
Betriebsart

Bereich Vordergrundausblend.
SchlielRer/Offner
Werkseinstellung (Reset)
Abstandswert
Schaltzustand

8 ms

PNP/NPN SchlieRer/Offner
(NOINC)

10-Link 1.0

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131
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LED GN 3) —c24

1) Achse Ultraschallwandler 2) Abgangsrichtung 90°-Stecker 3) Betriebsspannung 4) Ausgangsfunktion

Elektrische Merkmale

Ausgangsstrom max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
Betriebsspannung Ub

Hysterese H max.

Schaltfrequenz

Stromaufnahme max.

Synchronisation

Ultraschallfrequenz

Elektrischer Anschluss

Anschluss
Kurzschlussschutz
Verpolungssicher

100 mA

24V

10...30 VDC

3 mm

25 Hz

40 mA

intern, max. 10 Sensoren
320 kHz

M12x1-Stecker
ja
ja

Erfassungsbereich/Messbereich

Auflésung
Bemessungsschaltabstand Sn
Messbereich

Reichweite
Wiederholgenauigkeit

Material

Aktive Flache, Material
Gehausematerial

Oberflachenschutz

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog

Anderungen vorbehalten

<0.070 mm
250 mm

30...350 mm
30...350 mm
+0.15 % FS

PU-SchaumEpoxidharzGlas

Messing
PBT

vernickelt
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Mechanische Merkmale Umgebungsbedingungen

Befestigung Mutter M18x1 Lagertemperatur -40...85°C
Schutzart IEC 60529 1P67
Umgebungstemperatur -25...70 °C

Steckeransicht
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Anschlussbild
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Balluff China +86 (0) 21-50 644131
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