Embolos de muelle y bola %

CARACTERISTICA
S

Termopléstico de Embolo de indice RS Pro M12,

alta resistencia a

impactos 45mm |argO

Acabado de la
perilla - Mat

Material del cuerpo:
Acero bruiido

Color estandar:
Mando negro

Opciones

disponibles con o
sin posicién de
bloqueo de 90°

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del producto ATRIBUTO 1

Para operaciones de posicionamiento en una amplia gama de equipos . Disponible en version de
formato estandar y placa plana para fijaciéon a paneles mas delgados mediante tornillos o remaches
. Disponible con o sin posiciones de reposo. La posicion de reposo se consigue girando el cabezal
90 grados para habilitarla el émbolo debe permanecer en su posicién retraida . Fabricados de acero
brufido con émbolo de acero endurecido con un mando negro de tecnopolimero de plastico. Placa
plana fabricada de acero chapado en zinc

Especificaciones generales

Tipo + Embolo de indexado
Material del cuerpo Acero brufiido
Tamaiio de rosca M12

Ideal para aplicaciones donde se necesita
posicionamiento de precisiébn, como cabezales de

Aplicaciones indexado giratorios. Fijacion de elementos ajustables;
colocacion de piezas de trabajo; enclavamiento de
mecanismos

Especificaciones mecanicas

Longitud 45mm
Diametro de bola 6mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones RoHS
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size

M10x1.0
M12x1.5
M12x1.5

M1Ex1.5
M16x1.5
M12x1.5
M16x1.5

Plunger Rest
diameter position
(mm)

5 Mo

6 Mo

6 Mo

8 Mo

8 Mo

6 Yes

8 Yes
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