KNIPEX Quality — Made in Germany

Information produit

49 1 1 AO e Trés résistante en usage continu : durée de vie jusqu'a 10 fois plus
longue que des pointes usinées au tour

e Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité

e Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips,

Pince de précision pour circlips montagefadie . — .
e Charniére vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
Pour circlips extérieurs d'arbre e Ressort d'ouverture intégré dans la charniére: imperdable et protégé
e Poignées revétues d'un gainage plastique antidérapant
DIN 5254 A e Pointes droites
e Pointes rapportées: fil d’acier a ressorts, serti
e Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé,
trempé a 'huile
MW O

Informations générales

Réf. 4911 AO

EAN 4003773048718

Pince grise atramentisée

Poignées gainées en plastique antidérapant
Poids 1019

Dimensions 140 x 62 x 12 mm

Norme DIN 5254 A

conforme REACH ne contient pas de SVHC
conforme RoHS non applicable

Attributs techniques
Capacité pour diametre d’arbre d3-10mm
Pointes (diameétre) 0,9 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Ressort intégré: le ressort est protégé a l'intérieur de la charniére de précision vissée. Ne géne pas pendant le

travail, pas d'encrassement ni de perte
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https://youtu.be/nFw9CLt8EW4

