Passi

CARATTERISTICH
E

Disponibile con 2, 3
e 4 gradini

Battistrada
antiscivolo

Carico di lavoro fino
a 150kg

Struttura in acciaio

Impugnatura in
gomma

| gradini in gomma
nervata antiscivolo
consentono di salire
in modo piu sicuro

Design pieghevole

RS Pro con 2 gradini in
acciaio e 0,49 m di altezza
della piattaforma, grigio
argento

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Ti presentiamo le scale a pioli pieghevoli di RS Pro, una gamma di scale a pioli di alta qualita e
pratiche, ideali per 'uso in un'ampia gamma di ambienti. Questa gamma di scale a pioli € la
soluzione perfetta per ottenere un'altezza extra per accedere ad aree fuori portata. Le scale a pioli
sono dotate di una struttura in acciaio completa di un‘impugnatura morbida e comoda e protezioni in
plastica per il pavimento. | gradini (gradini) sono dotati di gomma nervata antiscivolo che fornisce
una maggiore presa e stabilita per I'utente durante l'uso. | gradini possono anche essere facilmente
piegati per una maggiore comodita, consentendo loro di essere conservati in un armadietto per
risparmiare spazio in aree con spazio limitato. Questa gamma di scale a gradini pieghevoli RS Pro e
ideale per l'uso in un‘ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con battistrada di dimensioni 2,

3e4.

Quali misure sono disponibili?

e 2 battistrada: 877-6815
e 3 battistrada: 877-6819
e 4 battistrada: 877-6828

Specifiche generali

Numero di passi
Materiali

Colore
Applicazioni

Specifiche meccaniche

2

Acciaio

Grigio argento

Casa, Ufficio, Garage, officina, magazzino

Dimensioni totali
Altezza totale
Larghezza totale
Profondita complessiva
Dimensioni di piegatura
Carico di lavoro
Distanza trai gradini

775mm x 485mm x 510mm
0.775m

485mm

510mm

890mm x 135mm x 485mm
150kg

230mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776815/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776819/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776828/

Passi Eﬂg

Dimensioni piattaforma

Altezza 490mm
Larghezza Top 380mm
Profondita Top 260mm
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RS|

PrRO)
Description Open size Folding size Tread Platform RS Stock No.
Hx W x D (mm) HxWxD(mm) | WxD(mm) | Height (mm)
Step Ladders 2 Tread 775 x 485 x 510 890 x 135 x 485 380 x 260 490 877-6815
Step Ladders 3 Tread 1065 x 490 x 665 | 1220x 140 x 490 380 x 260 710 877-6819
Step Ladders 4 Tread 1290 x 490 x 830 | 1475 x 145 x 490 380 x 260 930 877-6828
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