Conectores coaxiales E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Conector SMA de montaje de
Janzador final borde recto RS Pro 50Q, jack

Conector hembra
coaxial RF
subminiatura

Cuerpo y contacto
chapados en oro

Aislante de teflon

Impedancia de 50
ohmios

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conectores coaxiales Eﬂg

Descripcion de producto

La Marca de confianza RS Pro presenta este conector SMA, una solucion robusta y fiable para
conexion RF y tiene un rango de frecuencia dc de 18 GHz. Se trata de un montaje en borde,
denominado asi porque esta disefiado para montarse de manera eficaz en el borde de una placa de
circuito impreso.

» Codigo RS 526-5757 Es un cuadrado de 9,52 x 9,52 mm y acepta una PCB grosor de 1,7 mm

» Cbdigo RS 526-5763 Es un cuadrado de 9,52 x 9,52 mm y acepta una PCB grosor de 1,2 mm

» Cbdigo RS 526-5785 Es un cuadrado de 6,35 x 6,35 mm y acepta un PCB grosor de 1,57 mm

» Codigo RS 526-5791 Es un cuadrado de 6,35 x 6,35 mm y acepta un PCB grosor de 1,2 mm

Especificaciones generales

Tipo de conector coaxial Conector SMA

Género Hembra

Tipo de montaje Montaje en borde

Método de terminacidn Soldadura

Orientacion del cuerpo Recta

Tamafo Subminiatura

Mamparo No

Chapado del cuerpo Oro

Material de contacto Cobre-berilio

Chapado de los contactos Oro

Tipo SMA

Tipo de relacion de posicion Atornille

Material del cuerpo Material del cuerpo
Conexién de antena, médems de cable,

Aplicacion telecomunicaciones, equipos médicos, Satcom,
CCTV

Impedancia 500hm

Polaridad Normal

Frecuencia de funcionamiento 0 a 18GHz

VSWR (relacién de ondas de tension 123

permanente)

Tensién nominal 500V ac

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 1 de 323


https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265757
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265763
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265785
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265791

Conectores coaxiales Eﬂg

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 6,35 mm x 6,35 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.: o

0 -65°C
-20°C
Temperatura de funcionamiento 165°C

maxima; 90 °C

Cumplimiento/Certificaciones EN61340
Cumple con el estandar Compatible con RoHS
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