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Cajas de décadas de resistencias
Stock No: 193-8686



Rangos de resistencia 1 a 11, 111, 111Ω en saltos de 1 Ω

Resistencia interna Aprox.0.3Ω

Potencia Resistencias 0.3W

Conexión Tres (3) bornes

Precisión 1%

Condiciones de operación Temperatura: 0 a 500C  (32 a 1220F)

Humedad <80%HR

Dimensiones/Peso: 14.0x13.1x3.0cm/295g

2. Especificación

1. Introducción
Este dispositivo ofrece 7 décadas de rangos de resistencia desde 1 a más de 11 MΩ (en 
saltos de 1Ω). Los interruptores deslizantes permiten sumar y restar fácilmente los valores 
de resistencia. Los bornes ofrecen conexiones simples y seguras.

4. Selección del rango
Los 28 interruptores del panel frontal se utilizan para seleccionar la resistencia que estará 
disponible en los terminales rojo y negro. Cuando un interruptor se coloca en la posición IN, el 
valor presentado sobre el interruptor se añade a las resistencia total de los bornes. Si todos 
los interruptores están desactivados, la resistencia de salida total es cero (resistencia interna 
de 0.3Ω aprox.)
Por ejemplo, si el valor de salida deseado es 35.3kΩ, configure los siguientes interruptores 
en la posición IN: 30k, 4k, 1kΩ y 300Ω.


