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goulottes DLP monoblocxxxxxx
tableaux de capacité

Capacité maximum de conducteurs (pour un type de conducteur donné)

Dimensions Nombre de Larg. Section Capacité Ø maxi
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 3 x 3 x UTP et FTPcompartiments couvercle (en mm2) 1,5 mm2 2,5 mm2 Cat. 6

2850 Maxi 33 172 128 112 83 25 18 56

35 x 105 820 Avec supports Mosaic 2 x 16 49 36 32 23 7 5 16

1 compartiment CV 85
590 Avec support universel 2 x 16 35 26 23 17 5 3 11

980 Avec support Lexic 2 x 16 59 44 38 28 8 6 19

4300 Maxi 42 260 113 169 125 38 28 85

50 x 105 2270 Avec supports Mosaic 2 x 24 137 102 89 66 20 14 45

1 compartiment CV 85
1680 Avec support universel 2 x 16 99 73 64 47 14 10 32

2430 Avec support Lexic 2 x 21 147 109 95 70 21 15 48

3940 Maxi 42 238 177 155 114 35 25 78

1910 Avec supports Mosaic 26 115 85 75 55 16 12 38

CV 85
1280 Avec support universel 18 77 57 50 37 11 8 25

50 x 195 2070 Avec support Lexic 24 125 93 81 60 18 13 41

2 compartiments
3940 Maxi 42 238 177 155 114 35 25 78

1910 Avec supports Mosaic 26 115 85 75 55 16 12 38

CV 85
1280 Avec support universel 18 77 57 50 37 11 8 25

2070 Avec support Lexic 24 125 93 81 60 18 13 41

Capacité maximum de conducteurs (pour un type de conducteur donné)

Dimensions Nombre de Larg. Section Capacité Ø maxi
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 3 x 3 x UTP et FTPcompartiments couvercle (en mm2) 1,5 mm2 2,5 mm2 Cat. 6

35 x 80
2240 Maxi 33 135 100 88 65 19 14 44

1 compartiment CV 65 690 Avec supports Mosaic 2 x 14 41 31 27 20 6 4 13

1030 Avec support Lexic 2 x 16 62 46 40 30 9 6 20

50 x 80
3340 Maxi 39 202 150 131 97 29 21 66

1 compartiment CV 65 1790 Avec supports Mosaic 2 x 18 108 80 70 52 15 11 35

2130 Avec support Lexic 2 x 24 129 95 84 62 18 13 42

50 x 105
4380 Maxi 2 x 36 265 196 172 127 38 28 87

1 compartiment CV 65 2830 Avec supports Mosaic 2 x 26 171 127 111 82 25 18 56

3170 Avec support Lexic 2 x 30 192 142 125 92 28 20 63

3060 Maxi 42 185 137 120 89 27 20 61

CV 65 1510 Avec supports Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

50 x 150 1850 Avec support Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

2 compartiments
3940 Maxi 42 185 137 120 89 27 20 61

CV 65 1510 Avec supports Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

1850 Avec support Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

CV 40
2050 Maxi 28 124 92 80 59 18 13 40

côté
1530 Avec supports Mosaic 24 92 68 60 44 13 10 30

50 x 170
2770 Maxi 42 167 124 109 80 24 18 55

3 compartiments CV 65 1220 Avec supports Mosaic 14 73 54 48 35 10 7 24
centre

1560 Avec support Lexic 3 x 16 94 70 61 45 13 10 31

CV 40
2050 Maxi 28 124 92 80 59 18 13 40

côté
1530 Avec supports Mosaic 24 92 68 60 44 13 10 30

CV 65

3060 Maxi 42 185 137 120 89 27 20 61

côté 1510 Avec supports Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

1850 Avec support Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

50 x 220
2770 Maxi 42 167 124 109 80 24 18 55

3 compartiments CV 65 1220 Avec supports Mosaic 14 73 54 48 35 10 7 24
centre

1560 Avec support Lexic 3 x 16 94 70 61 45 13 10 31

CV 65

3060 Maxi 42 185 137 120 89 27 20 61

côté 1510 Avec supports Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

1850 Avec support Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

■ Goulottes pour montage d'appareillage couvercle 65 mm ■ Goulottes pour montage d'appareillage couvercle 85 mm

■ Goulottes de distribution de câble

Capacité maximum de conducteurs (pour un type de conducteur donné)

Dimensions Nombre de Larg. Section Capacité Ø maxi
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 3 x 3 x UTP et FTPcompartiments couvercle (en mm2) 1,5 mm2 2,5 mm2 Cat. 6

6440 Maxi 2 x 42 390 289 254 187 57 42 128

50 x 150
1 compartiment

CV 130 2360 Avec support universel 2 x 30 143 106 93 68 20 15 47

3200 Avec support Lexic 2 x 20 194 143 126 93 28 20 63

2440 Avec  support Hypra 2 x 25 147 109 96 71 21 15 48

50 x 195

1 compartiment CV 180 8460 Maxi 3 x 42 513 380 333 246 75 55 169

8200 Maxi 2 x 55 497 368 323 238 72 53 163

65 x 150

1 compartiment CV 130

4120 Avec support universel 2 x 40 249 185 162 120 36 27 82

4960 Avec support Lexic 2 x 33 300 223 195 144 44 32 99

4200 Avec  support Hypra 2 x 28 254 188 165 122 37 27 83

65 x 195

1 compartiment CV 180 11240 Maxi 3 x 54 681 505 443 327 99 73 224
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