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7-teiliger 
Mutternschlüsselsatz RS Pro 

für Ingenieure                    

RS Best.-Nr. 460-1758             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Vielzahl von 
Schraubendrehergrö
ßen 

 

• Vielzahl von 
Schraubendrehertyp
en 

 

• Hochwertiger 
Chrom-Molybdän-
Vanadiumstahl 

 

• Drei Jahre Garantie 

 

• Löcher im Griff, 
ideal zum 
Aufhängen 

 

 

MERKMALE 
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Unser qualitativ hochwertiger 18-teiliger Schraubendrehersatz von RS PRO wurde aus langlebigem 
Chrom-Molybdän- und Chrom-Vanadium-Stahl entwickelt und gefertigt. Der großzügige, bequeme 
Griff ist weich anzufassen, aber langlebig im Gebrauch. Unser Schraubendreher-Kit wurde für 
professionelle Ingenieure und Heimwerker entwickelt und bietet eine Vielzahl von Spitzentypen, -
größen und -längen, die eine Lösung für die meisten mechanischen und Heimwerkeranwendungen 
bieten. 

 

 

 

Schraubendrehertyp Ingenieurwesen 

Anzahl der Teile 18 

Spitzentyp Phillips ®, POZIDRIV ®, Schlitz, Schlitz parallel 

Inhalt 

7-teiliger Schraubendreherschlüssel mit TPV/PP-
Doppeleinspritzgriff in rot/schwarz 
Größe: 4 mm (RS Best.-Nr. 499-2391) 
 5 mm (RS-Best.-Nr. 499-2379) 
 5,5 mm (RS-Best.-Nr. 499-2341) 
 6,0 mm (Best.-Nr. 499-2385) 
 7,0 mm (RS Best.-Nr. 499-2329) 
 8,0 mm (RS-Best.-Nr. 499-2335) 
 10 mm (Best.-Nr. 499-2357) 
(Klingenlänge: 125 mm, Gesamtlänge: -245 mm. 
Entfernen Sie den Magneten aus dem 
Stahlklinge) 

Anwendungen 
Heimwerker, Bauwesen, Automobilindustrie, Sanitär, 
Industrie, Technik 

     

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Spitzengröße 

Schlitz parallel: 3 mm; 3 mm; 3 mm; 5 mm;  
Schlitz (kurz): 5 mm; 5 mm; 6 mm; 6 mm;  
Phillips ® (kurz): PH0; PH1; PH2; PH3; PH1;  
Pozidriv ® (Hülse): PZ0; PZ1;  
Pozidriv ® (kurz): PZ2 

Klingenmaterial 
PHILLIPS ® - und POZIDRIV ® -Spitzen: Chrom-
Molybdän-Vanadiumstahl (S-2) 
Schlitzspitzen: Chrom-Vanadium-Stahl (Nr. 6155) 

Griffmaterial Polypropylen/TPR 

Klingenoberfläche 
Mattverchromte Oberfläche und phosphatierte schwarze 
Spitze 

Härte   

PHILLIPS ® - und POZIDRIV ® -Spitzen: 
Wärmebehandlung bis HRC 58-62 Grad  
Geschlitzte Spitzen: Wärmebehandlung gemäß HRC 
52-56 Grad  

        

       

 

Konformität/Zertifizierung Drehmomentabmessungen und Manometerprüfung 
entsprechen der Norm DIN 3125 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 
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